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Eaton, planlama süreçlerini optimum şekilde 
desteklemek için müşterilerine CAD verilerini 
sunuyor. Hem elektrik hem mekanik tasarım 
verilerine İnternet üzerinden rahat, hızlı ve günün 
her saatinde erişilebiliyor. Böylece kontrol panosu, 
tesis ve makineler için daha planlama aşamasında 
çalışma sürelerinin azaltılması, hata oranının 
asgariye indirilmesi ve masraflardan tasarruf 
edilmesi sağlanıyor.

eCAD: Eaton, EPLAN Electric P8 planlama sistemi için ürün verileri ve 
makrolar hizmete sunuyor. Küçük seçim programı EPLANSelection karşıdan 
indirildikten sonra gerekli ürünler, 10.800 ürünü kapsayan geniş veri bankası 
içinden seçilebiliyor, çekilebiliyor ve müşterinin kendi EPLAN ürün veri 
bankasına gönderilebiliyor.

mCAD: Eaton, yaklaşık 11.000 ürün için 2D ve 3D verileri hizmete sunuyor. 
80'den fazla nötr ve yerel format, müşteriye özgü projelendirme sistemleri 
ile uyumluluğu garanti ediyor. Modeller, İnternet'teki Partcommunity portalı 
üzerinden temin edilebildiği gibi CADENAS Partsolution yazılım olanağı 
üzerinden doğrudan planlama yazılımının içine entegre edilebiliyor.

Planlama güvenliği ve süreç 
optimizasyonu – Fare tıklamasıyla 
CAD verilerine erişim!

•  10.800 Ürün verileri ve  
makrolar

• Konforlu seçim aracı

• Versiyon P8

•  Yakl. 11.000 
ürün için modeller

•  80 farklı nötr ve yerel format

www.eaton.eu/cad

http://www.eaton.eu/cad
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Eaton, dünyanın her yerinde 
makine imalatçılarının ve 
müşterilerinin ihtiyaçlarını 
karşılıyor.

Enerji yönetimi alanındaki dünya liderlerinden biri olarak, müşterilerimize 
elektrik, hidrolik ve mekanik enerjiyi daha güvenilir, daha verimli, daha 
emniyetli ve daha sürdürülebilir bir şekilde kullanmaları konusunda 
yardımcı olan enerji verimliliği çözümleri sağlıyoruz. İnovasyon odaklı 
çözümlerimiz size rakiplerinizden ayrılma ve dünya piyasasında daha kalıcı 
hale gelme imkanı sunar.

Eaton�uzmanlığı�yeni�bir�boyuta�taşıyor.
Ürünlerin kullanım ömürlerinin gitgide kısalması nedeniyle 
müşteriler artık, daha çok müşteriye özel makineler 
tasarlamanızı ve yapmanızı veya mevcut olan makineleri hızlı 
bir şekilde yenilemenizi ve bunları her zamankinden daha 
düşük maliyetle yapmanızı beklemektedir. Müşterileriniz, 
olabilecek en yüksek enerji veriminde uzun süre arıza 
yapmadan çalışabilecek makineler talep etmektedir.

Makineleriniz sınıfının en iyisi elektrik ve hidrolik çözümlerimizle 
tasarlandığında, yüksek seviyede hassasiyet, hız, enerji verimliliği, 
güvenilirlik ve esneklik sunacakları garanti edilir. Eaton, enerji 
yoğunluğu ve güç kontrolü hassasiyetiyle, makineler için hidrolik 
ve elektrik sistemleri birleştiren tek çözüm sağlayıcısıdır.

Bir�inovasyon�mirası�
Bizim kendimizi geliştirdiğimiz ölçüde, çözüm portföyümüz 
de çeşitlendi; Aeroquip, Moeller, Vickers, Bussmann, F&G ve 
Heinemann gibi firmaların piyasanın önde gelen ürünlerinin 
eşsiz özelliklerinin bütünleşmesi sayesinde günümüzde 
artık eskiden hiç görülmeyen bir ölçekte inovasyon 
sağlayabiliyoruz. Bu şekilde müşterilerimiz, büyük bir inovasyon 
ağından kendilerine en uygun teknolojiyi seçebilirler.
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Daha kârlı bir iş için, Eaton’un çözümleriyle entegre bir 
makine üretin

Daha�kolay,�kompakt�ve�daha�düşük�maliyette�bir�makine
Eaton, makine imalatçıları için, ürünlerini piyasaya sürme süresini 
büyük ölçüde kısaltır, yer ihtiyacını azaltır ve makineler için işletim 
maliyetlerini düşürür, ayrıca bu arada performanstan da ödün 
vermez. Kumanda cihazlarının bağlantısı için eşsiz SmartWire- DT 
çözümümüz sayesinde, makinelerin devreye alınması için gerekli 
süreyi kısaltıyor ve maliyeti düşürüyoruz. Ayrıca çözümlerimiz, 
kompakt hidrolik sistemlerimizde dahil, makine ekipmanı için yer 
ihtiyacını azaltır ve hataları azaltırken üretim işleminin hızını artırır.

Daha�emniyetli�bir�makine
Emniyet, en yüksek önceliğe sahip olmalıdır, çünkü makineler 
insanlarınız, işletmeniz ve çevreniz için risk yaratabilirler. Bu 
risklerin tasarım ve yapım aşamasında tespit edilmesi ve 
azaltılması hayati önem taşımaktadır. Eaton’un fonksiyonel 
emniyet çözümleri, makinelerinizdeki aşırı yük, hasar ve 
yangın risklerini azaltan ürün tasarımı sayesinde emniyet 
yönetmeliklerini karşılamanız ve aşmanız için size yardım eder.

Daha�güvenilir�bir�makine
Eaton ürünleri ile donatılmış olan makineler ve üretim tesisleri, 
daha güvenilir olur ve maliyetli durma süreleri en aza indirilir. 
Hidrolik hortumlardan oluşan akıllı denetim sistemimiz sayesinde 
bir hidrolik hortumun ne zaman bozulacağını bilecek ve erken 
müdahale ederek ürünlerinizin kullanım ömrünü uzatabileceksiniz. 
Makinedeki kesintisiz güç beslemeleri, üretimdeki onarım 
sürelerini ve gerilim düşüşleri, elektrik kesintileri veya pik akımlar 
nedeniyle oluşabilecek veri kayıplarını en aza indirir.

Enerji�verimliliği�daha�yüksek�bir�makine
Elektrikli motorların ve hidrolik pompaların, valflerin ve silindirlerin 
gelişmiş bir şekilde izlenmesini sağlayan Eaton çözümleriyle 
enerji verimliliğini artırabilirsiniz. Enerji verimliliği yüksek IE3 ve 
IE4 motorlarını kontrol eder ve koruruz. İzleme sistemlerimiz, 
enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur.
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Yer ve bütçe 
optimizasyonu
Eaton, emniyet odaklı, kompakt, güvenilir ve finansal 
açıdan verimli olan inovatif çözümler sunmaya gayret 
eder. Bu sektörde bütçeler gitgide azaltıldığından, 
karlılık için mühendislik, kablolama, test ve devreye 
alma maliyetlerinin azaltılmasına öncelik verilmektedir. 
Eaton, maliyetlerdeki bu azalmayı sağlamaya ve 
üretimdeki durma sürelerini en aza indirmeye yardımcı 
olmaktadır.

Standart�işletim
Standardize edilmiş çözüm portföyümüz, işletme veriminiz için 
bir devrim niteliğindedir. Küresel standartlara uygun tasarımlar 
yapılması, maliyetlerin azaltılması ve enerji tüketiminin 
düşürülmesinin yanısıra Eaton, hem bakımı, hem de onarımı 
kolay modern sistemler kurmanıza yardımcı olabilir.

Geliştirilmiş�çözüm�performansı
Çok sayıda teknolojiyle uyumlu olan çözümlerimiz, esnekliği 
arttırmak, teşhis verilerini iyileştirmek ve bir veri ağı içerisindeki 
makineler arasındaki haberleşmesiyi artırmak için mevcut 
sistemlere entegre edilebilir.

Emniyetin�önceliği
Makina imalatı sürecinde emniyet Eaton’un en büyük 
önceliklerinden biridir, biz iş ortamını daha emniyetli hale 
getirmeye ve işletme risklerini azaltmaya odaklanırız. 
Çözümlerimiz tekrar kablolama ihtiyacı veya kaynak israfı 
yaratmayacak şekilde tüm yönetmelik gereksinimlerini 
karşılamak üzere tasarlanmıştır. Prosesin her aşamasında 
uygulanan emniyet çözümlerimiz, aşırı yük, hasar veya yangın 
riskini en aza indirir.
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Tüm makine parçalarını 
geliştirmenize yardımcı olur

Akıllı�kablolama
Modern bir kablolama teknolojisinin kullanılması sayesinde 
Eaton, makine ve tesislerinizdeki maliyetlerin ve onarım 
sürelerinin azaltılmasına önemli bir katkıda bulunur. Akıllı 
kablolama çözümlerimiz verimi artırır, bakım çalışmalarını 
kolaylaştırır. Yapım, kurulum ve devreye alma sırasında 
esnekliği artırır. Kurulum maliyetlerinde en fazla %85’e kadar 
maliyet tasarrufu potansiyeli, hızlı ve hatasız bir bağlantı 
garantisiyle akıllı kablolama, makine imalatçılarına kârlılık 
ve performansı iyileştirmek için eşsiz bir fırsat sunar.

Kontrol�ve�çalıştırma
İnsan makine arayüzü, ergonomi performansını geliştirmeye, 
kullanıcı konforunu ve etkinliğini artırmaya ve daha iyi görünen 
makineler yapmaya yardımcı olur. XV 300 dokunmatik ekranımız, 
sisteminizin etkin bir şekilde yönetilmesi için sezgisel kullanım, 
hassas hareket kontrolü ve multimedya entegrasyonu sunar. 
Kontrol devre cihazlarımız, cazip bir makine tasarlamanıza yardımcı 
olur. Bunlar esnektir ve çok sayıda uygulamayla birleştirilebilir.

Enerji�Verimliliği
Yeni ErP yönetmeliklerinin uygulanması, makine 
imalatçıları için büyük bir zorluk teşkil eder. Eaton, 
bunlara kolay ve verimli bir şekilde uyarken, aynı zamanda 
enerji maliyetlerini de düşürmenize yardımcı olur. 

Devre�koruması
Eaton, emniyetin en üst düzeye çıkarılması ve tesislerin 
korunması için çok sayıda koruyucu çözümler sunar. Geniş 
çözüm portföyümüz, durma sürelerinin ve bakım maliyetlerinin 
azalması sayesinde yüksek güvenilirlik, verim artışı ve işletme 
sorunlarındaki risklerin azaltılmasını garanti eder. Eaton’un 
devre koruma çözümleri, mühendislik, üretim, bakım ve 
ihracat sektörlerinde faaliyet gösteren makine imalatçıları için 
idealdir ve dünya genelindeki pazarlar için tasarlanmıştır.
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Daha fazlasını talep eden bir dünyaya 
enerji sağlıyoruz.

Powering business worldwide
Global bir güç yönetimi şirketi olarak dünyanın dört bir 
yanındaki müşterilerimizin bina, uçak, kamyon, araba, 
makine ve işletmeleri için ihtiyaç duydukları gücü 
yönetmelerine yardımcı oluyoruz.

Eaton’ın yenilikçi teknolojileri, müşterilerin elektriksel, 
hidrolik ve mekanik gücü daha güvenilir, verimli, 
emniyetli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmelerini 
sağlıyor.

Bugünün Eaton’ını 
keşfedin.

Eaton elektrik sektörü
Eaton bu alanlardaki uzmanlığıyla global bir liderdir:
• Güç dağıtımı ve devre koruması
• Yedek güç koruması
• Zorlu ve tehlikeli ortamlara yönelik çözümler
• Aydınlatma ve güvenlik
• Yapısal çözümler ve kablolama cihazları
• Kontrol ve otomasyon
• Mühendislik hizmetleri

Eaton, global çözümleriyle günümüzün en önemli elektriksel 
güç yönetimi zorluklarına yanıt verecek konumdadır. Elektrik 
sektöründeki 100 yıllık deneyimimiz ile gücümüzü, bugünün iki 
katı enerji talep eden bir dünyaya enerji sağlama zorluğundan 
alıyoruz. İhtiyaçları öngörüyor, ürünler tasarlıyor, bugünün ve 
geleceğin pazarlarına enerji sağlamak için çözümler üretiyoruz.
Amacımız, en çok ihtiyaç duyulduğunda güvenilir, verimli ve 
emniyetli güce ulaşılabilmesini sağlamaktır.
Eaton.eu

Her türlü enerjinin daha 

pratik ve erişilebilir 

olmasına yardımcı 

olan entegre çözümler 

sunuyoruz.

2015 yılında 20,9 milyar 

dolarlık satış cirosuna 

sahip Eaton’ın dünya 

çapında yaklaşık 

100.000 çalışanı vardır 

ve ürünleri 175’ten fazla 

ülkede satılmaktadır.

Sunduğumuz çözümler:
• Daha az enerji kullanan, güç güvenilirliğini artıran, yaşadığımız ve 

çalıştığımız yerleri daha güvenli ve daha rahat bir yer haline getiren 
elektrik çözümleri

• Makinelerin enerji israfı olmadan daha fazla üretkenlik sağlamasına 
olanak tanıyan hidrolik çözümler ve elektrik çözümleri

• Uçakların daha hafif ve çalışma masraflarının daha az olmasını sağlayan, 
havaalanlarının daha verimli çalışmasına yardımcı olan havacılık ve 
uzay çözümleri

• Arabalara, kamyonlara ve otobüslere daha fazla enerji sağlarken yakıt 
tüketimini ve emisyonları azaltan aktarma organları ve güç 
organları çözümleri

Catalog_Insert_A4_Spread_Turkish.indd   All Pages 2/12/16   5:04 PM
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Bu katalog, Eaton‘ın makina imalatına yönelik temel ürünleri arasından 
daha hızlı seçim yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Hatta bunu daha da 
güçlü yapabilmek için, kapsamlı ekstra özellikleri olan bir çevrimiçi 
versiyonumuz da mevcut: dijital flip kataloğumuz. Böylece bilgi edinmek 
ve sipariş vermek çok daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilir.

Flip katalog nasıl çalışır? Dijital flip kataloğun içeriğinde Eaton‘ın çevrimiçi kataloğuna ve İnternet‘teki ürün 
sayfalarına bağlantılar bulunmaktadır. Ürün referansına veya ürün koduna tıklayarak doğrudan tüm ürün bilgilerine 
erişebilirsiniz. Böylece flip katalog size kapsamlı ve güncel bilgiler sunar ve basılı sürümü en uygun şekilde 
tamamlar.

Flip katalag: Bilgi almak, seçim yapmak 
ve sipariş vermek için hızlı ve kolay yol!

http://eaton.eu/f lipcat

http://eaton.eu/flipcat
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Bütün�ürün�yelpazemiz�ve�ürün�
sayfalarımız�sadece�bir�tık�uzağınızda
Genellikle size temel ürün yelpazesinden seçilecek tek bir 
üründen fazlası gerekir. Bu nedenledir ki flip katalog sayfaları, 
ilgili aksesuarlar, genişletilmiş performans aralıkları ve ilave ürün 
versiyonlarına derinlemesine bağlantı özelliğine sahiptir. Ürün 
hakkında genel bilgilerin bulunduğu giriş sayfalarında bu 
fonksiyon sizi doğrudan İnternet‘teki daha ayrıntılı ürün 
sayfalarına götürür.

Flip kataloğumuzu ve kapsamlı 
özelliklerini keşfedin

Tek�bakışta�teknik�veriler
Ürünü tıklattığınızda, tüm teknik verilerin ve boyutlu çizimlerin 
bulunduğu veri sayfası açılır. Buradan ayrıca CAD verilerini, 
açma karakteristiklerini, kullanım kılavuzlarını, montaj 
talimatlarını ve diğer bilgileri de açabilirsiniz.

Parça�listeleri�oluşturun�ve�sipariş�verin
Ürünleri seçebilir ve bir parça listesinde birleştirebilirsiniz.  
Parça listesi ancak çevrimiçi katalogla bağlantılı olarak, fiyat 
teklifi, siparişler veya dokümantasyon için kullanılmaya devam 
edilebilir.

“InfoPlus�sembolü”�hakkında�ek�bilgiler
“InfoPlus sembolü” tıklanarak, örneğin konfigüratörler, seçim 
yardımları, yazılımlar, uygulama videoları, uzman makaleleri 
ve İnternet sayfaları gösterilir. Bu ek bilgiler, makine imalatı 
için ürüne genel bakış içeriklerini kapsamlı ve ideal bir şekilde 
tamamlar.

Çevrimiçi katalogda bütün ürün yelpazesiyle ilgili güncel bilgiler
Farklı dillerde 25.000‘den fazla veri sayfası, kapsamlı seçim yardımları ve güncel ürün bilgileri – hepsini çevrimiçi 
kataloğumuzda bulabilirsiniz: http://eaton.eu/ecat

http://eaton.eu/ecat
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 SmartWire-DT Sayfa�14

� Kontrol�panosunda�SmartWire-DT
Standart cihazları “kablolamak yerine bağlamak”

Sahada�SmartWire-DT
Sensörleri ve aktüatörleri “kablolamak yerine bağlamak”

HMI/PLC, Open HMI Sayfa�34

HMI�ve�HMI/PLC
XV300
• Ekran ebatları 7” ve 10,1”
• Kapasitif çoklu dokunma teknolojisiyle el 

hareketi kontrolü mümkündür

HMI�ve�HMI/PLC
XV102
• Ekran ebatları 3,5", 5,7", 7" , gömme
XV112
• Ekran ebatları 5,7", 7", ankastre
XV152
• Ekran ebatları 5,7", 8,4", 10"

HMI�ve�HMI/PLC�
XV400�/�XVS400
• Ekran ebatları 5,7", 8,4", 10,4", 12,1", 15"
• Çok yönlü ve haberleşme alanında güçlü

Çoklu�dokunmatik�ekranlı�endüstriyel�
PC XP503
• 10,1"; 15,6"; 21,5", geniş ekran
• Akıllı telefonda olduğu gibi sezgisel 

kullanım konforu 

Dağıtılmış I/O Sayfa�48

XN�300,�ince�tasarım�modüler�I/O�sistemi
• Kompakt, modül başına en fazla 20 kanal 

(12,5 x 102 mm)
• Kolay ve verimli kullanım

XI/ON�ECO,�modüler�I/O�sistemi
• Yer tasarrufu sağlar
• Yüksek kanal yoğunluğu

XI/ON�standart,�modüler�I/O�sistemi
• İnce modüller
• İletişimsel
XI/ON�PLC
•  CODESYS ile programlanabilir  

CANopen Gateway ile

Galileo
CODESYS

Programlama��ve� Sayfa�80�
görselleştirme�yazılımı
• HMI
• HMI/PLC
• PLC

• easy kumanda rölesi
• MFD-Titan

PLC Sayfa�60

Kompakt-PLC�EC4P
• Lokal ve taşınabilir bir şekilde  

genişletilebilir

Kompakt-PLC�XC152
• Dahili SmartWire-DT arayüzü (tipe göre)
• Bir cihazda kumanda ve görselleştirme 

yazılımı

Modüler�PLC�XC101
• XI/OC modülleriyle genişletilebilir
• Fiber optik kablo teknolojili CAN arayüzü  

(tipe göre)

Modüler�PLC�XC201/202
• Yüksek bilgi işlem gücü 
• Yüksek hız
• CODESYS Target Viso 

easyRelay, MFD-Titan Sayfa�68

Kontrol�rölesi�easy500
• 12 I/O'ya kadar olan uygulamalar için
• “Devre şeması programlaması”

Kontrol�rölesi�easy700
• 40 I/O'ya kadar olan uygulamalar için
• genişletilebilir
• “Devre şeması programlaması”

Kontrol�rölesi�easy800
• Genişletilebilir, easyNet üzerinden ağ 

bağlantısı oluşturulabilir
• 328 I/O'ya kadar olan uygulamalar için
• “Devre şeması programlaması”

SmartWire-DT�ile�kontrol�rölesi�easy800
•  Tipe bağlı olarak easyNet üzerinden ağ 

bağlantısı oluşturulabilir
• Maks. 1328 I/O mümkündür
• “Devre şeması programlaması”

MFD-Titan�gösterge/kontrol�paneli�MFD-80
• Tüm easy röleler için taşınabilir tek renkli 

text ekran

MFD-Titan�güç�kaynağı/CPU�modülü�
MFD-CP8/CP10
• easy800 İşlevsellik ve görselleştirme
MFD-Titan�güç�kaynağı/CPU�modülü�
MFD-CP4
• Taşınabilir text ekran için

MFD-Titan�I/O�modülleri
• Dijital ve analog I/O'lar
• Pt100
• Ni1000

24�V�DC�Güç�kaynakları
• 0,35 A ile 20 A arasında 1 veya 3 fazlı 

cihazlar

Sayfa�80

Safety Technology Emniyet�El�Kitabı� Sayfa�82

Sayfa�96�ve�devamı

Acil�durdurma�butonu�RMQ-Titan�
ile�tehlikeleri�hızlı�bir�şekilde�tespit�edin
• Farklı tasarımlarda acil durdurma / acil 

kapatma şalterleri
• Kendi kendini denetleyen kontak elemanları

Sayfa�122�ve�devamı

Nihayet�şalteri�LS-Titan�ile��hareketleri�
emniyetli�bir�şekilde�kontrol�altında�tutun
• Kapı emniyet şalteri
• Emniyet nihayet şalteri

Sayfa�84�ve�devamı

Emniyet�rölesi�ESR5
• Her bir emniyet uygulaması için  ayrı bir 

emniyet rölesi

Emniyet�odaklı�kontrol�rölesi�easySafety
• “Hepsi bir arada” çok yönlü emniyet  

fonksiyonları ve easy standardı tek bir 
cihazda bir arada
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easySoft
Safety
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SmartWire-DT: Daha fazla verim için 
yenilikçi bağlantı sistemi.

Günümüzde müşteri beklentileri; daha kompakt tasarımla artırılmış 
performans, kısa teslim süresi ve doğru fiyata odaklanmıştır. Bu 
beklentileri karşılayabilmek için, makinelerin kısa sürede, daha küçük 
kontrol panolarıyla, akıllı, mevcut cihazlara göre daha az yer kaplayan 
enerji tasarruflu komponentlerle yapılması gerekir. Tesisler ve sistem 
için yüksek verimliliğin anahtarı bulunabilirliktir. SmartWire-DTTM, 
kontrol panosunun içindeki ve dışındaki bağlantı ve haberleşmeyi 
kolaylaştıran eşsiz bir kablolama çözümüdür. Küresel sistem ve makine 
üreticileri SmartWire DT'nin makinelerdeki kontrol panosuna kolayca 
entegre edilebildiğini, makine ve sistemlerinin kablolama süresini % 85'e 
kadar azalttığını keşfediyor. Makine ve sistemlerin işletme verimliliğini 
yükseltmektedir. Dijital ve analog veriler verimliliğin artırılmasına yardımcı 
olur ve duruşları önler.

Katalog indir:
www.eaton.eu/catalog

www.eaton.eu/swdproducts

http://www.eaton.eu/catalog
http://www.eaton.eu/swdproducts
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Kablolamayı�kolaylaştırın.�Maliyetleri�düşürün.��
Esnekliği�geliştirin.

Günümüzde, şalt ve kontrol cihazlarını PLC I/O modüllerine 
bağlamak için kumanda kabloları kullanılıyor. SmartWire-DT, bu 
I/O modüllerini ve kumanda kablolarını ortadan kaldırmaktadır. 
Tüm cihazlar, makine imalatçısı için mühendislik ve kurulum 
maliyetlerini düşüren akıllı bir kablolama sistemine bağlıdır.

Daha�az�karmaşıklık,�daha�kompakt�makineler
PLC'nin I/O modüllerinin ve kumanda kablolarının kaldırılması, 
daha kompakt kumanda panoları ve makineler anlamına gelir; 
aynı zamanda tasarımından konfigürasyonuna kadar 
otomasyon yapıları da basitleştirilir.

Kolaylaştırılmış�bağlantı
SmartWire-DT ile konvensiyonel, zaman alıcı kontrol 
kablolaması yerine tek bir kablo kullanılır ve bu sayede kumanda 
cihazlarının, bildirim ve kontrol birimlerinin ve sensör ve 
aktüatörlerin kumanda panosu dışındaki bağlantısı kolaylaştırılır.  
Bu, güvenli ve hatasız bir kurulum garanti eder ve devreye  
alma sürelerini belirgin bir şekilde kısaltır.

Daha�yüksek�esneklik
Endüstriyel fieldbus Gateway'leri kullanılarak SmartWire-DT, 
herhangi bir üreticinin PLC'sine bağlanabilir. Bu da makine 
imalatçılarına müşteri taleplerini daha kolay sağlama esnekliği 
sağlar.

Eaton�kontrolörleri�ile�daha�kompakt�makineler
Küçük ve orta ölçekli makineler için Eaton. Entegre SmartWire-DT 
haberleşme arayüzü olan HMI/PLC'ler, kompakt PLC ve kontrol 
röleleri sunar. Bu, makine imalatçılarının daha basit ve daha 
kompakt otomasyon çözümleri geliştirmesini sağlar.

Genişletilmiş�haberleşmeyle�iyileştirilmiş�sistem�verimi�

Tesisler, dağıtılmış sensörler ve aktüatörlerle tasarlanan, 
kurulan ve kontrol edilen çok sayıda sürücü, kontrol ve 
kumanda cihazlarına ihtiyaç duyar. Tesislerin otomasyonu, 
özellikle sürekli bir hizmette olma süresi gerektiğinde çok 
sayıda zorluğu içinde barındırır. SmartWire-DT, kurulu cihazlar 
hakkında daha fazla bilgi sunan akıllı bir kablolama sistemi olup, 
yüksek bir hizmette olma süresi ve önleyici bakım için temel 
kriterlerden biridir.

Daha�çok�veri,�daha�yüksek�hizmette�olma�süresi
Daha ayrıntılı bilgiler, daha iyi bir işlem kontrolü, daha ayrıntılı 
teşhisler, azaltılmış durma süreleri ve yüksek bir hizmette olma 
süresi sunar. SmartWire-DT kumanda cihazları, motor yükü 
hakkında, bir aşırı yük durumu oluşup sistem arızalanmadan 
önce gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayan sürekli ve gerçek 
zamanlı veriler sunar. Motor akım değerlerinin denetimi, 
önleyici bakımı destekler. Genel bir sonuç olarak, toplamda 
iyileştirilmiş bir sistem kullanılabilirliği ve daha yüksek bir 
verimlilik sağlanır.

Kolay�genişletme
İşletmede genişletmeler gerektiğinde, bu durum 
SmartWire-DT ile sorunsuz olarak halledilebilir. Yeni cihazlar 
kolayca kontrol panosunun içinde ve dışında haberleşme 
kablosuna bağlanabilir. Genel olarak, uzunluğu 600m'e kadar 
olan dağıtılmış kontrol mimarilerini kolaylaştırır.
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Yalın�Otomasyon�Çözümleri�–�CODESYS�ile

Yeni kompakt PLC serisi XC 152, modern bir kontrol mimarisini 
ve geniş kapsamlı haberleşme arabirimlerini tek bir cihazda bir 
araya getirmektedir.
HMI/PLC'de en modern BT teknolojileri klasik PLC ve HMI 
teknolojileri ile bir araya getirilmiştir. Kontrol, görselleştirme ve 
veri yönetimi görevleri tek bir cihazda, HMI/PLC'de bir arada 
bulunmaktadır. Her iki  durumda da entegre SmartWire-DT 
arabirimi, şalt cihazlarına haberleşmeyi önemli ölçüde 
 kolaylaştırmaktadır.

Farklı�Gateway'ler�ile�her�ağ�için�açıktır

Eaton, herhangi bir kontrol sistemi ile haberleşme için birçok 
farklı standart Fieldbus veri yolu sistemi için Gateway'ler 
sunmaktadır. Profibus-DP, CANopen, Ethernet/IP, Modbus-TCP, 
Profinet ve Powerlink protokolleri desteklenmektedir.

Konforlu�bir�şekilde�kumanda�ve�sinyalizasyon

Kumanda ve sinyalizasyon cihazlarının konvensiyonel kablo 
bağlantıları için çok sayıda işlem uygulamak gerekmektedir; 
her bir kontak veya ışıklı göstergenin kablo bağlantısı tek tek 
yapılır ve ayrı bir şekilde   kontrol sisteminin giriş/çıkış yapı 
gruplarına eşleştirilir. SmartWire-DT, tek bir tık ile kumanda ve 
sinyalizasyon cihazlarını birbirine bağlar. Şimdiye dek ayrı olarak 
monte edilen birden fazla fonksiyon, örneğin LED göstergeli 
ikili butonlarda, artık sadece bir SmartWire-DT fonksiyon 
elemanı gerekmektedir. SL ışıklı kolonları da SmartWire-DT'ye 
bağlanabilmektedir.

SmartWire-DT:�Motorunuz�ile�ilgili�kapsamlı�bilgiler�

65 A'e kadar PKE motor koruma şalterleri, SmartWire-DT 
üzerinden kolayca otomasyon ortamına entegre edilir. 
Fonksiyon elemanı, termik ayarının yanı sıra şalter durumunu 
ve koruma şalterinin açma nedenini bildirir. Ayrıca, motor 
akımını ve termik motor yükünü iletir, aşırı akımdan dolayı 
oluşabilecek hata açmaları ile ilgili ön uyarılar sunar. Böylece 
sistemin servis kolaylığı ve kullanılabilirliği artar.

Güç�dağıtımında�verimli�izleme

PKE motor koruma şalterinin modüler prensibi sayesinde 
bu şalter artık 15A ile 65A arasında yük akımları için güç  
dağıtımında devre kesici olarak da kullanılabilir. SmartWire-DT 
modülü PKE-SWD-CP ile birlikte ilave olarak faz akımlarının, 
şalter konumlarının, termik ayarlarının ve aşırı yük ön 
uyarılarının denetimi değerlendirilebilir. Böylece konvensiyonel 
 ölçüm ekipmanlarını kullanmaya gerek kalmaz.

SmartWire-DT�–�easySoft�ile�iki�kat�daha�kolay

SmartWire-DT donanımlı yeni easy800 ürünlerimiz, kontrol 
rölesi easy800 fonksiyonlarını doğrudan SmartWire-DT 
bağlantısı ile kombine etmektedir.
Şalt cihazlarının giriş ve çıkışlarını tek tek kontrol sistemine 
bağlamak yerine bunlar SmartWire-DT hattı üzerinden kolayca 
bağlanır. Program girişi, bilinen şekilde easySoft-Pro ile ledder 
diyagram olarak yapılır.
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Sensörleri�makineye�doğrudan�bağlamak

IP67 I/O modülleri ile doğrudan makine üzerinde kullanılabilen 
yüksek koruma sınıfına sahip hassas bir I/O çözümü barındıran 
SmartWire-DT sistemleri sunulur. Az sayıda I/O kanalı 
sayesinde IP67 I/O modülleri üzerinden  münferit sensörleri 
ve aktuatörleri de doğrudan sahada  SmartWire-DT sistemine 
entegre etmek mümkündür. Böylece daha az kablo bağlantısı 
gereklidir ve makinede kablolama ihtiyacı azalır. Dijital ve 
analog sensörler ve aktuatörler artık istenen sırada ve sayıda 
kolayca bağlanabilir. Sisteme eklemeler, yeni modüllerin ilave 
edilmesiyle pratik bir şekilde mümkündür.

PowerXL�hız�kontrol�cihazı/hız�ayarlı�yolverici�–�verimli�
haberleşme

PowerXL ailesinin hız kontrol cihazı ve hız ayarlı yolvericisi 
de SmartWire-DT ile birleştirilebilir. Bunun için tek yapılması 
gereken cihazın üzerine bir SmartWire-DT fonksiyon elemanı 
takmaktır, bu da konvensiyonel kontrol devre kablolamasına 
duyulan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırır. Hız kontrol cihazları 
bu arabirim üzerinden merkezi olarak parametrelenebilir. 
Kontrol komutları da ağ üzerinden cihazlara gönderilebilir ve 
teşhis verileri okunabilir.

Yumuşak�yolverici�DS7�–�tüm�parametrelere�doğrudan�
erişim

DS7 tipi yumuşak yolvericiler 1,1 ile 110 kW arasında 
performans aralığında sunulmaktadır. Artık SmartWire-DT ile 
bağlı olan yumuşak yolvericinin tüm parametrelerine kolay 
ve pratik bir şekilde erişebilirsiniz. Kullanıcı, potansiyometre 
ayarlarını okuyabilir ve bu ayarların üzerine yazabilir. Gelişmiş 
durum, hata ve teşhis bildirimleri doğrudan açılır. Bunun 
sonucunda mutlak veri şeffaflığı elde edilir. Soket üniteleri 
ile bağlantı hızlı ve hatasızdır ve yumuşak yolvericinin kontrol 
devre beslemesini de içerir.

Görselleştirme�ve�kayıt�sistemi�–�BreakerVisu

Elektriksel parametrelerin ölçümü, enerji yönetiminin dayandığı 
temeli oluşturmaktadır. SmartWire-DT üzerinden NZM devre 
kesicilerin ve PKE motor koruma şalterlerinin operasyonel 
verileri BreakerVisu'da  görselleştirilebilir ve kaydedilebilir. 
Otomatik olarak yapılandırılan  bu sistemde SmartWire-DT 
üzerinden en fazla 16 cihaz ve alternatif olarak Modbus RTU 
üzerinden ilave 32 cihaz bağlanabilir. SmartWire-DT  üzerinden 
değerli bilgiler okunabilir, örn. faz akımları, şalter konumu ve 
ayar parametreleri. Enerji değerleri, enerji ölçüm modülleri 
üzerinden sağlanabilir. 

DurdurmaKoruma

Yolverme
Yön��
değiştirme

Kompakt�motor�yolverme

Elektronik motor yolverici EMS ve SmartWire-DT kombinasyonu 
ile, 3 kW'a kadar (400V) motor yükleri 30 mm kasa genişliği 
sayesinde kompakt bir şekilde kontrol edilir ve denetlenir. 
Motora doğrudan yolverme, enversör yolverme, motor 
koruması ve SIL3'e kadar acil durdurma fonksiyonu için 
entegre fonksiyonlar, çok sayıda standart bileşenin 
kullanılmasını ve bunların kablolamasını gereksiz kılar. 
Elektronik motor yolvericinin sürücüsünü SmartWire-DT 
üzerinden çalıştırma ve denetleme, kablolamayı hızlandırır ve 
kritik makine durumlarının erkenden fark edilmesini sağlar.
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SmartWire-DT, otomasyonu değiştiren dağıtılmış 
zekayı sağlar. Standart şalt cihazlarına takılan arayüz 
modülleri, kumandanın dijital ve analog I/O düzeyinin 
yerini alır. Tüm endüstriyel fieldbus sistemlerine giden 
Gateway'ler, SmartWire-DT ağına kolay ve kontrol 
sisteminden bağımsız erişim sunar. Aynı zamanda 
SmartWire-DT teknolojisi kontrolörlerimizde entegre 
olarak da mevcuttur. Sonuç, daha az bileşen içeren, 
projelendirmesi kolay, doğrusal otomasyon yapılarıdır.

Güçlü�teknoloji
Bir SmartWire-DT hattına 99'a kadar katılımcı bağlanabilir. İzin 
verilen maksimum kablo uzunluğu 600 m, çevrimsel işlem 
verileri için maksimum veri geçişi 1.000 Bayt'tır. SmartWire-DT 
hatları, SmartWire-DT modülleri ve şalt ekipmanları (örneğin 
kontaktörler) için gereken güç beslemesini de sağlar.

Her�otomasyon�ortamına�esnek�entegrasyon
SmartWire-DT haberleşme sisteminin bireysel olarak kullanılan 
PLC sisteminize bağlantısı, fieldbus Gateway'ler üzerinden 
gerçekleştirilir. SmartWire-DT, endüstriyel fieldbus sistemleri 
üzerinden haberleşir ve bunun için standartlaştırılmış 
yapılandırma ve parametrelendirme mekanizmalarını kullanır.

SmartWire-DT�modülleri
2 farklı SmartWire-DT modül tipi mevcuttur. Kontaktörler, 
butonlar, sinyalizasyon cihazları ve yardımcı anahtarların elektriksel 
arayüzlerinin yerini özel fonksiyonlu modüller alır. Örneğin 
elektronik motor koruma şalterleri, yumuşak yolvericiler ve 
sürücüler gibi akıllı cihazlar, dijital ve analog bilgileri (örneğin 
akım, aşırı yük, vs.) doğrudan SmartWire-DT ağına aktarır.

Kontrol�panosunun�içinde�ve�dışında
SmartWire-DT, doğrudan sahadaki sensörlerin ve 
aktüatörlerin bağlantısı için de kullanılabilir. Bunun için, 
IP67 koruma sınıfında dijital ve analog I/O modülleri 
olarak kullanılabilen T-Konnektörleri kullanılır.

Tek bir sistem, 
sayısız imkan.

her-
hangi�
PLC

Görselleştirme

Kontrol

Anahtar

SmartWire-DT�

Herhangi�bir�fieldbus�

Kontrol�rölesi�
easy806

Kompakt�PLC�
XC152

HMI/PLC�
XV100/XV300

HMI�
XV100/XV300
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Elektriksel�ve�hidrolik
Özel SmartWire-DT modülleri, oransal 
hidrolik valflerin veya 2/3 yollu valflerin 
doğrudan kontrolünü sağlar.

Devre�
koruması

Devre�
kesici�
NZM

SmartWire-DT�
Gateway

Kontrol Motor�
yolverme

Giriş/Çıkış

SL�ışıklı�kolon�

Kontrol�devre�
cihazları�
RMQ-Titan

NZM�modülü�

Motor�koruma�şalteri�
PKE�65�

Minyatür�devre��
kesici�FAZ�

Kaçak�akım�koruma�
şalteri�FRC�

Kontrol�devre�
cihazları,�
Yüzeye�monte�
mahfaza�

Hız�Kontrol�Cihazı�
DC1,�DA1�

IP
20

�m
od

ül
le

r,�
EU

5E
-S

W
D

-..
. �

Kontrol��
panosunun�içinde�

Kontrol�panosunun�
dışında�

Hız�ayarlı�yolverici�
DE1�/�DE11�

Dijital
Analog
Sıcaklık

Aktüatörler�

Motor�yolverici�
kombinasyonları�
PKE/PKZ�ile

Elektronik�motor�yolverici�
EMS

IP
67

�m
od

ül
le

r,�
EU

1E
-S

W
D

-..
.�/

�E
U

2E
-S

W
D

-..
.�

Valf�

Valf�

Yumuşak�yolverici�
DS7�
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SmartWire-DT
Sisteme genel bakış Moeller series
Sisteme genel bakş

DE1

41

1

2

3
7

7

7

33

34

32

21

27

29

28

6
10

10

10
10

35

35

6

6

6

23 24

22
22

23 26

13

26 53

6 6

54

23

36

48

49
50

49
50

25

32

31

30

26262430

1655

15

10

56

1010
10

10
10

14

15

10

118 9

1210 10

4
5

6

6

6 6
6

18

201917

47

38

39
40

37

51

43

6

7
46

40
44

45

6
42

10
10

10

10
10

10

42

52
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SmartWire-DT
İletişim sistemiMoeller series
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1 Kompakt PLC

2 Dokunmatik panel

3 Fieldbus arabirimi ile PLC

4 Gateway'ler

5 Kontrol rölesi

6 SmartWire-DT Yass soket, 
8 kutuplu

7 SmartWire-DT yass kablo, 
8 kutuplu

8 SmartWire-DT giriş/çkş modülü

9 Devre kesici ve kaçak akm 
koruma şalteri için 
SmartWire-DT modülü

10 SmartWire-DT harici cihaz 
soketi, 8 kutuplu

11 NZM için SmartWire-DT 
bağlants

12 NZM Devre kesici

13 SmartWire-DT kontaktör modülü

14 DILM Kontaktör

15 Manuel 0 otomatik şalterli 
SmartWire-DT kontaktör modülü

16 Motor koruma şalteri

17 MSC Motor yolvericileri

18 PKE-SmartWire-DT modülü 
(Motor yolverici)

19 Elektronik motor korumal PKE 
motor yolverici

20 Elektronik motor korumal PKE 
yumuşak yolverici DS7

21 SmartWire-DT Üniversal modül, 
öne montaj

22 SmartWire-DT- LED modülleri, 
öne montaj

23 Öne montaj için RMQ-Titan 
sabitleme adaptörü

24 RMQ-Titan Işkl gösterge

25 Öne montaj için SmartWire-DT 
modülleri

26 SmartWire-DT Çalştrma 
modülleri 

27 SmartWire-DT Güç besleme 
modülleri

28 SmartWire-DT kontrol panosu 
geçişi, yass kablodan 8 kutuplu 
yuvarlak kabloya, M20

29 SmartWire-DT kontrol panosu 
geçişi, yass kablodan 5 kutuplu 
yuvarlak kabloya, M12

30 RMQ-Titan Yüzeye monte buton 
kutusu

31 Modüller için SmartWire-DT 
devre kart, zemin sabitlemesi

32 Zemin sabitlemesi için 
SmartWire-DT LED modülleri

33 Zemin sabitlemesi için 
SmartWire-DT modülleri  

34 SmartWire-DT üniversal modül, 
zemin sabitlemesi

35 SmartWire-DT soket bağlants, 
8 kutuplu

36 SmartWire-DT yuvarlak kablo, 
8 kutuplu

37 Taşyc ray montaj için 
SmartWire-DT yass kablo/
yuvarlak kablo adaptörü

38 SmartWire-DT PKE modülü 
(motor koruma şalteri)

39 PKE motor koruma şalteri

40 DS7 yumuşak yolvericisi

41 Hz ayarl yolverici DE1

42 Hz kontrol cihaz DC1 ve hz 
ayarl yolverici DE1 için 
SmartWire-DT modülü

43 Hz kontrol cihaz DA1 için 
SmartWire-DT modülü

44 Hz kontrol cihaz DC1

45 Hz kontrol cihaz DA1

46 8 kutuplu yass kablo için 
SmartWire-DT sonlandrma 
direnci

47 Soket bağlants M12, 5 kutuplu

48 Yuvarlak kablo, 5 kutuplu

49 SmartWire-DT giriş/çkş modülü 
IP67, 2 I/O

50 SmartWire-DT giriş/çkş modülü 
IP67, 4 I/O

51 SmartWire-DT giriş/çkş modülü 
IP67, maks. 16 I/O

52 SmartWire-DT sonlandrma 
direnci IP67, 5 kutuplu yuvarlak 
kablo için, M12

53 Işkl kolon temel modülü
SL4/SL7

54 Işkl kolonlar SL4, SL7

55 EMS elektronik motor yolverici

56 SmartWire-DT planlama ve 
sipariş yardm, SWD-Assist

SmartWire-DT koordinatörleri
Dokunmatik panel
SmartWire-DT master arayüzü ve PLC fonksiyonuyla
3,5“ , 5,7“, 7“ veya 10“ TFT LCD ekran, ek fieldbus 
arayüzleri, Ethernet, WEB sunucusu
Kompakt PLC
SmartWire-DT master arayüzlü
Ek fieldbus arayüzleri, Ethernet, 
WEB sunucusu
Kontrol rölesi
SmartWire-DT master arayüzlü
Gateway'ler
SmartWire-DT ile fieldbus bağlants 
(örneğin CANopen, Profibus, Profinet …)
SmartWire-DT katlmclar için besleme gerilimi
Motor yolvericileri veya kontaktörler için kumanda 
gerilimi besleme ünitesi
Maksimum 99 SmartWire-DT katlmcs için destek

SmartWire-DT modülleri
Koruma snf IP20, IP67'deki dijital ve analog giriş/çkş 
sinyallerini bağlamak için I/O modülü
Entegre bağlantl yumuşak yolvericisi DS7
Bağlant için modül:
• RMQ-Titan komut ve mesaj cihazlar
• SL4/7 şkl kolon
• DILM Kontaktörler
• PKE/PKZ motor koruma şalteri
• PKE32,65 Devre kesici
• NZM2,3,4 Devre kesici
• Otomatik sigortalar
• Hz Ayarl Yolverici DE1
• Hz Kontrol Cihaz DC1, DA1

SmartWire-DT Assist (SWD-Assist)
SmartWire-DT ağlarna entegre uygunluk denetiminin 
kolayca oluşturulmas
Sipariş listelerini oluşturma.
Çevrimiçi fonksiyon:
• Yaplandrma denetimi ve karşlaştrmas
• Tüm giriş-çkş verilerinin görünümü, 

çkşlarn ayarlanmas
• Parametre ve teşhislerin görünümü
www.eaton.eu/swd adresinden ücretsiz indirilebilir
İletişim sistemi

Özellikler
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SmartWire-DT
Koordinatörler Moeller series

Koordinatörler

Ekran diyagonal 
ebad

Çözünürlük Entegre arayüzler Parça no. Ürün kodu

İnç Piksel

1 x
 Et

he
rne

t 1
0/1

00 
Mb

ps

1 x
 RS

485

1 x
 US

B h
os

t 2
.0

1 x
 US
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t

1 x
 CA

No
pe

n/e
as

yN
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1 x
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OF
IBU

S/M
PI

1 x
 Sm

art
Wi

re-
DT

Entegre kontrollü dokunmatik ekran
XV100
Windows CE 5.0 (Lisans dahil), Onaylar: cUL (UL508) 
SD kart için yuva: 1
Rezistif dokunmatik TFT ekran, 64 k renkli
Standart membranl standart ön panel (yüzey tamamyla kapal)
Plastik kasa ve ön plaka

3,5 QVGA
320 x 240

✓ - - ✓ - - ✓ XV-102-BE-35TQRC-10 153524

5,7 VGA
640 x 480

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ XV-102-E6-57TVRC-10 153525
✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ XV-102-E8-57TVRC-10 153526

7 WVGA
800 x 480

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ XV-102-E6-70TWRC-10 153527
✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ XV-102-E8-70TWRC-10 153528

XV150
Metal kasa ve ön plaka

5,7 VGA
640 x 480

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ XV-152-E6-57TVRC-10 166700
✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ XV-152-E8-57TVRC-10 166701

8,4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ XV-152-E6-84TVRC-10 166702
✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ XV-152-E8-84TVRC-10 166703

10,4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ XV-152-E6-10TVRC-10 166704
✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ XV-152-E8-10TVRC-10 166705

Entegre arayüzler Parça no. Ürün kodu

1 x
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he
rne

t 1
0/

100
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bp
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t 1
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100
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1 x
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1 x
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1 x
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XV300
Windows Embedded Compact 7 Pro, Onaylar: cUL 61010-2-201
SD kart için yuva: 1
Çözünürlük: WSVGA 1024 x 600 Piksel
PLC lisans dahil
Kapasitif çoklu dokunmatik (PCT), Renk says: 16 Milyon
Tip: Plastik çerçevede cam panel ve plastik kasa
XV300 7"

✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ XV-303-70-BE0-A00-1C 179655
- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ XV-303-70-CE0-A00-1C 179656
✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ XV-303-70-BE2-A00-1C 179657
- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ XV-303-70-CE2-A00-1C 179658

XV300 10,1"
✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ XV-303-10-BE0-A00-1C 179667
- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ XV-303-10-CE0-A00-1C 179668
✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ XV-303-10-BE2-A00-1C 179669
- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ XV-303-10-CE2-A00-1C 179670

CA08103003Z_MOEM2015-TR__1_Automatisieren.book  Seite 22  Montag, 16. Januar 2017  9:41 09



23Tüm ürünler -> Çevrimiçi Katalog EATON CA08103003Z-TR

O
to

m
as

yo
n

Ot
om

as
yo

n

 EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 23

SmartWire-DT
KoordinatörlerMoeller series

Entegre arayüzler Parça no. Ürün kodu

1 x
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t 1
0/1

00 
Mb

ps

1 x
 RS

232

1 x
 RS

485

1 x
 US

B h
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1 x
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S/M
PI

1 x
 Sm
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Wi
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DT

 

XC kompakt PLC'ler
24-V-DC güç kaynağ
Hafza kart için soket yuvas
RUN/STOP anahtar ve LED'ler
OPC-Server
Entegre edilmiş web sunucusu
Onaylar: CE, cULus 
Uygulama/Marker/Kalc veri 64 MB/4 KB/32 KB
1 k talimatlar için çevrim süresi (bit, byte) 0,04 ms

✓ ✓ - ✓ - - ✓ XC-152-E3-11 167850
✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ XC-152-E6-11 167851
✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ XC-152-E8-11 167852

Girişler Çkşlar Gerçek zaman 
saati

Parça no. Ürün kodu
Dijital Bunlardan çkş 

olarak kullanlabilen
SmartWire-DT Transistör SmartWire-DT

Kontrol rölesi easy800
Bir easy800'ün fonksiyonlarn, doğrudan SmartWire-DT haberleşme sistemi bağlantsyla birleştirir:
Toplamda 166 dijital giriş/çkşa ve/veya 128 analog giriş/çkşa kadar en fazla 99 SmartWire-DT modülü,
SmartWire-DT hattndan çalştrlabilir
Besleme gerilimi 24 V DC

- - 83 - 83 ✓ EASY802-DC-SWD 152901

4 2 83 2 83 ✓ EASY806-DC-SWD 152902

Baud oran SmartWire-DT 
modülleri says

Parça no. Ürün kodu

Gateway'ler
SmartWire-DT haberleşme sisteminin endüstriyel fieldbus sistemlerine bağlants. SmartWire-DT modüllerinin ve kumanda 
cihazlarnn güç kaynağ

PROFIBUS-DP Fieldbus bağlants için
9 kutuplu SUB-D soketi üzerinden fieldbus bağlants
Ayr RS232 teşhis arayüzü (RJ45)

12 MBit/s'ye 
kadar

maks. 58

CANopen Fieldbus bağlants için
9 kutuplu SUB-D soketi üzerinden fieldbus bağlants
Ayr RS232 teşhis arayüzü (RJ45)

1 MBit/s'ye 
kadar

maks. 99

Ethernet-IP/MODBUS-TCP Fieldbus bağlants için
Ethernet Switch üzerinden fieldbus bağlants
Ayr RS232 teşhis arayüzü (RJ45)

10/100 MBit/s maks. 99 EU5C-SWD-EIP-MODTCP 153163

PROFINET Fieldbus'a PROFINET IO-Device olarak bağlant için
Ethernet Switch üzerinden fieldbus bağlants
Ayr USB teşhis arayüzü (Mini-USB)

100 MBit/s maks. 99 EU5C-SWD-PROFINET 170124

POWERLINK Fieldbus'a slave olarak bağlant için
Ethernet Hub üzerinden fieldbus bağlants
Ayr USB teşhis arayüzü (Mini-USB)

100 MBit/s maks. 99 EU5C-SWD-POWERLINK 171797

EtherCAT Fieldbus'a slave olarak bağlant için
Ethernet Switch üzerinden fieldbus bağlants
Ayr USB teşhis arayüzü (Mini-USB)

100 MBit/s maks. 99 EU5C-SWD-ETHERCAT 177354
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SmartWire-DT
Modül, Giriş/çıkış modülleri (IP20) Moeller series

Modül, Giriş/çkş modülleri (IP20)

Girişler Çkşlar Parça no. Ürün kodu
Dijital Analog Röle Transistör Analog

Giriş/Çkş modülleri (IP20)
Dijital modüller IP20 
Dijital giriş çkş sinyalleri bağlants için
Şunlar için kullanlabilir: yass kablo, SmartWire-DT koordinatörleri

8 - - - - EU5E-SWD-8DX 116381
Çkşlar ksa devre korumaldr. 4 - - 4 - EU5E-SWD-4D4D 116382

4 - 2 - - EU5E-SWD-4D2R 116383
Çkşlar ksa devre korumaldr. - - - 8 - EU5E-SWD-X8D 144061
Girişler sensörler için güç destekli. 4 - - - - EU5E-SWD-4DX 144060

Analog modüller IP20 
Analog giriş çkş sinyalleri bağlants için
Şunlar için kullanlabilir: yass kablo, SmartWire-DT koordinatörleri

Girişler konfigüre edilebilir: 
0 - 10 V, 0 - 20 mA

- 4 - - - EU5E-SWD-4AX 144062

Giriş çkşlar konfigüre edilebilir: 
0 - 10 V, 0 - 20 mA

- 2 - - 2 EU5E-SWD-2A2A 144063

Girişler konfigüre edilebilir: PT100, PT1000, 
Ni1000
Scaklk aralğ °C : 
PT100, PT1000: -50 - +200
Ni1000: -50 - +150

- 4 - - - EU5E-SWD-4PT 144064

Girişler konfigüre edilebilir: PT100, PT1000, 
Ni1000
Scaklk aralğ °C : 
PT100, PT1000: -100 - +400
Ni1000: -50 - +200

- 4 - - - EU5E-SWD-4PT-2 172560
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SmartWire-DT
Modül, Giriş/çıkış modülleri (IP67)Moeller series

Modül, Giriş/çkş modülleri (IP67)

Açklama Girişler Çkşlar Parça no. Ürün kodu
Dijital Analog Transistör Analog

Giriş/Çkş modülleri (IP67)
Dijital modüller IP67
Dijital giriş çkş sinyalleri bağlants için

- 2 - - - EU1E-SWD-2DX 174711
İsteğe göre konfigüre edilebilir giriş 
çkşlar maks. 2
Çkşlar ksa devre korumaldr.

≤ 2 - ≤ 2 - EU1E-SWD-2DD 174715

- 4 - - - EU2E-SWD-4DX 174726
İsteğe göre konfigüre edilebilir giriş 
çkşlar maks. 4
Çkşlar ksa devre korumaldr.

≤ 4 - ≤ 4 - EU2E-SWD-4DD 174732

Analog modüller IP67
Analog giriş çkş sinyalleri bağlants için

Giriş 0 - 10 V - 1 - - EU1E-SWD-1AX-1 174717
Giriş 0 - 20 mA - 1 - - EU1E-SWD-1AX-2 174718
Çkş 0 - 10 V - - - 1 EU1E-SWD-1XA-1 174719
Çkş 0 - 20 mA - - - 1 EU1E-SWD-1XA-2 174720

Girişler konfigüre edilebilir: PT100, 
PT1000, Ni1000
Scaklk aralğ °C : 
PT100, PT1000: -100 - +400
Ni1000: -50 - +200

- 2 - - EU2E-SWD-2PT 174733

Sayaç modülü IP67
Bir sayaç bağlants için

Sayaç/artml enkoder 24 V DC, 
maks. 30 kHz

- - - - EU1E-SWD-1CX 174721
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SmartWire-DT
Modül, Kumanda ve Sinyalizasyon Moeller series

Modül, Kumanda ve Sinyalizasyon

Öne montaj Zemin sabitlemesi
Kontaklar Renk Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

SmartWire-DT RMQ bağlantlar
M22-... RMQ-Titan kumanda elemanlaryla kombinasyon için
Kumanda modülü

1 A/K LED'siz M22-SWD-K11 115964 M22-SWD-KC11 115995
2 A/K LED'siz M22-SWD-K22 115965 M22-SWD-KC22 115996

1 A/K M22-SWD-K11LED-W 115972 M22-SWD-K11LEDC-W 116003
M22-SWD-K11LED-B 115973 M22-SWD-K11LEDC-B 116004
M22-SWD-K11LED-G 115974 M22-SWD-K11LEDC-G 116005
M22-SWD-K11LED-R 115975 M22-SWD-K11LEDC-R 116006

2 A/K M22-SWD-K22LED-W 115978 M22-SWD-K22LEDC-W 116009
M22-SWD-K22LED-B 115979 M22-SWD-K22LEDC-B 116010
M22-SWD-K22LED-G 115980 M22-SWD-K22LEDC-G 116011
M22-SWD-K22LED-R 115981 M22-SWD-K22LEDC-R 116012

LED modülü
- M22-SWD-LED-W 115966 M22-SWD-LEDC-W 115997
- M22-SWD-LED-B 115967 M22-SWD-LEDC-B 115998
- M22-SWD-LED-G 115968 M22-SWD-LEDC-G 115999
- M22-SWD-LED-R 115969 M22-SWD-LEDC-R 116000

Açklama Boru 
uzunluğu

Şunlar için 
kullanlabilir

Parça no. Ürün kodu

Işkl kolonlar Temel modüller
 Yatay montaj için, kapak dahil, maks. 5 modül, 

Takmak için ayak adaptörlü temel (hzl montaj ve kablolama 
sistemi)
SWD4-8MF2 geçmeli terminal
Modül başna maks. 0,3 A
Harici güç kaynağ bağlanabilir (24 V DC).
SmartWire Assist (Planlama ve sipariş desteği) ile konfigüre 
edilebilir.
Daha fazla teknik veriler MN05006001Z el kitabnda.

100 mm SL4-L-…
SL4-BL-…
SL4-FL-…
SL4-AP-...

SL4-SWD 171311

100 mm SL7-L-…
SL7-BL-…
SL7-FL-…
SL7-AP-…

SL7-SWD 171459

Açklama Konfigürasyon Parça no. Ürün kodu

Potansiyometre
SmartWire-DT potansiyometresi ön eleman
Sadece M22-SWD-R modülleriyle bağlantl olarak

M22-R-SWD 179292

SmartWire-DT potansiyometre modülü
Sdece M22-R-SWD ön elemanyla bağlantl olarak

M22-SWD-R 179293

Enkoder
SmartWire-DT enkoder ön eleman
Çalştrma fonksiyonlu
Sadece M22-SWD-INC modülü ile bağlantl olarak

M22-INC-SWD 179981

SmartWire-DT enkoder modülü
Sadece M22-INC-SWD ön elemanyla bağlantl olarak

M22-SWD-INC 179982

M22-SWD-R
M22-SWD-INC

14 36 25

M22-SWD-R
M22-SWD-INC

14 36 25

CA08103003Z_MOEM2015-TR__1_Automatisieren.book  Seite 26  Montag, 16. Januar 2017  9:41 09



27Tüm ürünler -> Çevrimiçi Katalog EATON CA08103003Z-TR

O
to

m
as

yo
n

Ot
om

as
yo

n

 EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 27

SmartWire-DT
Modül, Motorları kumanda etmek, korumak ve sürmekMoeller series

Modül, Motorlar kumanda etmek, korumak ve sürmek

Açklama Şunlar için 
kullanlabilir

Parça no.
Ürün kodu

Kontaktör modülleri1),2)

Kontaktörlerin SmartWire-DT'ye bağlants için
Kontaktör başna bir modül gerekmektedir.

Bildirimler
Kontaktör anahtar konumu, dijital giriş 1 ve 2'nin durumu
Komutlar
Kontaktör kontrolü

DILM(C)7… - 
DILM(C)32
DILM38
DILA
MSC-D(E)-...(24VDC)

DIL-SWD-32-001
118560

Manüel işletim veya otomatik için 1-0-A şalteri
Bildirimler
Kontaktör anahtar konumu, dijital giriş 1 ve 2'nin durumu, 1-0-A şalterinin anahtar konumu
Komutlar
Kontaktör kontrolü

DILM(C)7… - 
DILM(C)32
DILM38
DILA
MSC-D(E)-...(24VDC)

DIL-SWD-32-002
118561

PKE modülü (motor yolverici kombinasyonlar)1)

PKE motor yolverici kombinasyonlar MSC-DEA... ile 15 kW/400V motor anma gücüne kadar PKE-XTUA... açtrma ünitelerinin SmartWire-DT'ye 
bağlants için
Kontaktör ve PKE başna 1 modül.

24 V DC kumanda gerilimli DILM Kontaktörlere montaj
Kontaktör ve PKE başna bir modül gerekmektedir
Enversör yol vericilerin kontrolü için ek SmartWire-DT kontaktör modülü gerekmektedir.
Enversör yol verici yaplandrmak için 1 elektriksel kilit.
Manüel işletim veya otomatik için 1-0-A şalteri
Aşr yük durumunda kontaktörün kapatlmas için seçilebilir aşr yük rölesi fonksiyonu (ZMR).
Modül ve PKE-XTUA-… açtrma ünitesi aras bağlant kablosu teslimat kapsamndadr.
Bildirimler
Kontaktör/PKE/1-0-A şalteri kontaktör konumu
Motor akm % olarak
Termal motor imaj, % olarak
Hata indikasyonlar (aşr yük, ksa devre,...)
Aşr yük koruyucusu ayarl değeri
Gecikme süresi ayar (CLASS)
Açtrma ünitesi referans
Komutlar
Kontaktör kontrolü
Aşr yük rölesi fonksiyonu (ZMR) çalştrmas

DILM(C)7… - 
DILM(C)32
MSC-DEA

PKE-SWD-32
126895

PKE modülü (motor koruma şalteri)
(PKE-XTU(W)A-… (motor korumas) açtrma üniteleri motor koruma şalterinin SmartWire-DT'ye bağlants için

Motor koruma şalteri PKE'ye montaj
Bildirimler
PKE Kumanda konumu
Motor akm % olarak
Termal motor imaj, % olarak
Hata indikasyonlar (aşr yük, ksa devre,...)
Aşr yük koruyucusu ayarl değeri
Gecikme süresi ayar (CLASS)
Açtrma ünitesi referans
Komutlar
Motor koruma şalteri uzaktan kapama

PKE12
PKE32
PKE65

PKE-SWD-SP
150614

PKE modülü (devre kesici)
PKE devre kesicisinin açtrma üniteleri PKE-XTU(W)ACP-... (motor korumas) ile SmartWire-DT'ye bağlanmas için
M22-SWD-K22… 2 modülü için

PKE devre kesiciye montaj
Bildirimler
PKE Kumanda konumu
Tüm faz akmlar % olarak
Termal yük, % olarak
Hata indikasyonlar (aşr yük, ksa devre,...)
Aşr yük koruyucusu ayarl değeri
Ksa devre koruma ayarl değeri
Açtrma ünitesi referans
Komutlar
Devre kesici uzaktan kapama

PKE32
PKE65

PKE-SWD-CP
172735

Uyarlar    1)

   2)

Kontaktör bobinlerinin güç tüketimi > 3 A (UL: 2 A) olursa, ek Güç besleme modülü kullannz.
A2 bağlantlar köprülenmemelidir.
DILM 12-XRL ve PKZM0-XRM12 kablolama setleri kullanlamaz.
Elektrik kilitleme için bağlant klemensi, güvenlik tekniği için uygun değildir.
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SmartWire-DT
Modül, Motorları kumanda etmek, korumak ve sürmek Moeller series

Açklama Aşr yük tetikleyicisi ayar aralğ Parça no. Ürün kodu
Ir
A

Elektronik motor yolverici
Genişletilmiş teşhisler için SmartWire-DT bağlants için

DOL yolverici 
(Komple cihaz)

0,18 - 2,4 EMS-DO-T-2,4-SWD 170106
1,5 - 7 (AC-53a)
9 (AC-51)

EMS-DO-T-9-SWD 170107

Enversör yol verici 
(Komple cihazlar)

0,18 - 2,4 EMS-RO-T-2,4-SWD 170108
1,5 - 7 (AC-53a)
9 (AC-51)

EMS-RO-T-9-SWD 170109

SIL3/Ple'e kadar ek 
aktivasyon klemensinden 
emniyet amaçl sürüş 
durdurma.

DOL yolverici 
(Komple cihaz)

0,18 - 2,4 EMS-DOS-T-2,4-SWD 170110
1,5 - 7 (AC-53a)
9 (AC-51)

EMS-DOS-T-9-SWD 170111

Enversör yol verici 
(Komple cihazlar)

0,18 - 2,4 EMS-ROS-T-2,4-SWD 170112
1,5 - 7 (AC-53a)
9 (AC-51)

EMS-ROS-T-9-SWD 169790

Cihaz anma çalşma akm (AC-53) Bağlanabilecek motor gücü Parça no.
Ürün kodu400 V, 50 Hz'de 460 V, 60 Hz'de

Ie P P
A kW HP

Yumuşak yolverici
Trifaze yükler için yumuşak yolverici, Şebeke gerilimi (50/60 Hz) ULN 200 - 480 V AC 
Kumanda gerilimi UC = 24 V DC, Besleme gerilimi Us = 24 V DC

4 1,5 2 DS7-34DSX004N0-D
134943

7 3 5 DS7-34DSX007N0-D
134945

9 4 5 DS7-34DSX009N0-D
134946

12 5,5 10 DS7-34DSX012N0-D
134947

16 7,5 10 DS7-34DSX016N0-D
134948

24 11 15 DS7-34DSX024N0-D
134949

32 15 25 DS7-34DSX032N0-D
134950

41 22 30 DS7-34DSX041N0-D
134952

55 30 40 DS7-34DSX055N0-D
134953

70 37 50 DS7-34DSX070N0-D
134954

81 45 60 DS7-34DSX081N0-D
134955

100 55 75 DS7-34DSX100N0-D
134956

135 75 100 DS7-34DSX135N0-D
134957

160 90 125 DS7-34DSX160N0-D
134958

200 110 150 DS7-34DSX200N0-D
134959
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SmartWire-DT
Modül, SmartWire-DT modülüMoeller series

Modül, SmartWire-DT modülü

Bağlant Şunlar için 
kullanlabilir

Parça no.
Ürün kodu

Power XL Hz Kontrol Cihaz
Fieldbus bağlants (isteğe bağl)

DA1 (IP20/IP55) hz kontrol cihaznn 
SmartWire-DT'ye bağlants için
SWD4-8SF2-5 harici cihaz soketi için soket yuval plug-in modülü

DA1 (IP20, IP55) DX-NET-SWD1
169129

DE1 hz ayarl yolvericinin ve DC1 (IP20) hz kontrol cihaznn (IP20) 
SmartWire-DT'ye bağlants için
SWD4-8SF2-5 harici cihaz soketleri için soket 
Yuval plug-in modülü (ön)

DE1, DC1 (IP20) DX-NET-SWD3
169131

Açklama Parça no.
Ürün kodu

NZM kompakt devre kesiciler
NZM için SmartWire-DT bağlants
Modül; elektronik tetikleyicili NZM2/3/4 ve SmartWire-DT arasndaki veri bağlantsn gerçekleştirir

Motor mekanizmal bir şalter, modül yardmyla uzaktan da çalştrlabilir.
Şalter durumu için 2 dijital giriş
Uzaktan anahtarlama için 2 transistör çkş
Enerji verileri (kWh) için kalc hafza
Enerji verileri dijital giriş (S 0), harici bir enerji ölçüm modülü NZN...-XMC-SO üzerinden iletilirler.
Devre kesici ve iki NZM yardmc kontak (1 x NO, 1 x NC) için bağlant kablosu (1,90 m) teslimat kapsamndadr.

NZM-XSWD-704
135530

Ksa açklama Saha montaj Parça no.
Ürün kodu

xEffect emniyet cihazlar cihazlar
Modül, LS, FI ve FI/LS koruma şalterlerine bağlanty gerçekleştirir

Sigorta yardmc kontağ
Kombine korma şalterleri için aksesuar
Kaçak akm koruma şalterleri için aksesuar
Otomatik sigortalar için aksesuar

Soldan buna taklabilir: FI
Sağdan buna taklabilir: LS, FI/LS

MCB-HK-SWD
177175

Açklama Parça no.
Ürün kodu

Güç besleme modülü
Diğer motor yolvericilerinin ve kontaktörlerin SmartWire-DT yass hattna bağlanmas amacyla 
Kumanda geriliminin beslenmesi için
Motor yolvericilere ve kontaktörlere acil durdurma gruplar oluşturmak için

EU5C-SWD-PF1-1
116309

Diğer SmartWire-DT modüllerinin SmartWire-DT yass hattna bağlants amacyla besleme geriliminin 
beslenmesi için
Motor yolvericiler ve kontaktörler için gereken ek kumanda gerilimi beslemesi için
Motor yolvericilere ve kontaktörlere acil durdurma gruplar oluşturmak için

EU5C-SWD-PF2-1
116380

Diğer SmartWire-DT modüllerinin (IP 67) ve bağl sensörlerin/aktörlerin bağlanmas amacyla besleme 
geriliminin beslenmesi için

EU1S-SWD-PF1-2
174724
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SmartWire-DT
Aksesuarlar Moeller series

Aksesuarlar

Açklama Koruma snf 
(IEC/EN 60529, 
EN50178, VBG 4)

Uzunluk Parça no.
Ürün kodum

SWD Bağlant kablolar
SmartWire-DT yass kablosu
Kontrol panosu içindeki SmartWire-DT modüllerinin bağlants için

8 kutuplu
Hazr montaj değil

IP20 100 SWD4-100LF8-24
116026

8 kutuplu
Iki SWD4-8MF2 geçmeli terminal ile önceden imal edilmiştir

IP20 10 SWD4-10LF8-24-2S
116029

IP20 3 SWD4-3LF8-24-2S
116027

IP20 5 SWD4-5LF8-24-2S
116028

SWD Yuvarlak kablo
CI yüzey montaj kutularna komut cihazlarn bağlamak için

8 kutuplu
HK-S0-Li2YY, 8 mm çap

IP67 50 SWD4-50LR8-24
116030

IP67 250 SWD4-250LR8-24
144878

SWD Yuvarlak kablo
Çevresel SmartWire-DT kartlarnn bağlants için

5 kutuplu
M12 soket ve M12 yuva ile önceden imal edilmiştir, A kodlu

IP67 0,1 SWD4-M1LR5-2S
174760

IP67 0,3 SWD4-M3LR5-2S
174761

IP67 0,6 SWD4-M6LR5-2S
174762

IP67 1 SWD4-1LR5-2S
174763

IP67 1,5 SWD4-1M5LR5-2S
174764

IP67 2 SWD4-2LR5-2S
174765

IP67 3 SWD4-3LR5-2S
174766

IP67 4 SWD4-4LR5-2S
174767

IP67 5 SWD4-5LR5-2S
174768

IP67 10 SWD4-10LR5-2S
174769

IP67 20 SWD4-20LR5-2S
174770

I/O Yuvarlak kablo
Sensörleri/aktörleri IP67 SmartWire-DT modüllerine doğrudan bağlamak için

5 kutuplu
M12 soket ile tek tarafl önceden imal edilmiştir, A kodlu

IP67 0,3 SWD4-M3LR5-S
174771

IP67 0,6 SWD4-M6LR5-S
174772

IP67 1 SWD4-1LR5-S
174697

IP67 2 SWD4-2LR5-S
174698

I/O Yuvarlak kablo
Sensörleri/aktörleri IP67 SmartWire-DT modüllerine doğrudan bağlamak için

5 kutuplu
M12 soket ve M12 yuva ile önceden imal edilmiştir, A kodlu

IP67 0,3 SWD4-M3LR5-1-2S
179543

IP67 0,6 SWD4-M6LR5-1-2S
179544

IP67 1 SWD4-1LR5-1-2S
179545

IP67 2 SWD4-2LR5-1-2S
179546
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SmartWire-DT
AksesuarlarMoeller series

Açklama Fonksiyon Koruma snf 
(IEC/EN 60529, 
EN50178, VBG 4)

Uzunluk Parça no.
Ürün kodum

SmartWire-DT buton kutusu ve kontrol panosu kablo geçişi
8 kutuplu M20 yuva
M22-SWD-I… modülüne bağlant için 8 Hazr montaj değil 
kablo

M22-I… yüzeye 
monte buton kutusu 
içine montaj için

IP67 0,15 SWD4-SF8-20
116031

8 kutuplu M20 soket
M22-SWD-I… modülüne bağlant için 8 Hazr montaj değil 
kablo

IP67 0,15 SWD4-SM8-20
116032

Yuva üzerinden yuvarlak kabloya bağlant
SWD4-8MF2 geçmeli terminal ile yass kablo bağlants
8 kutuplu
Iki taraf soketli
Motor yolvericiler ve kontaktörler için ek kumanda gerilimi 
beslemesi

SmartWire-DT yass 
kablodan SmartWire-DT 
SWD4-…LR8-24 yuvar-
lak kabloya geçiş için

IP67 - SWD4-SFL8-20
121380

Soket üzerinden yuvarlak kablo bağlants
SWD4-8MF2 geçmeli terminal ile yass kablo bağlants
8 kutuplu
Iki taraf soketli
Motor yolvericiler ve kontaktörler için ek kumanda gerilimi 
beslemesi

IP67 - SWD4-SML8-20
121381

8 iletkenli yass kablodan 5 iletkenli yuvarlak kabloya 
SmartWire-DT kontrol panosu geçişi, yuvarlak kablo 
için 24 V DC 4 A ayr güç kaynağ

SmartWire-DT yass
kablodan SmartWire-DT
SWD4-…LR5-2S yuvar-
lak kabloya geçiş için

IP67 - SWD4-SFL8-12
174756

IP67'den IP20'ye, 5 kutuplu yuvarlak kablodan 8 kutuplu yass 
kabloya, yass kabloya SmartWire-DT modülleri için entegre 
15 V DC güç kaynağ 180 mA

SmartWire-DT yass 
kablodan SmartWire-DT 
SWD4-…LR5-2S yuvar-
lak kabloya geçiş için

IP67 - SWD4-SML8-12
174755

5 iletkenli SWD4-…LR8-24 M12 SmartWire-DT yuvarlak 
kablo için kontrol panel bileziği, M12 soket/yuva

Kutuya montaj için IP67 - SWD4-SML5-12
174757

5 kutuplu M12 yuvas, A kodlu
5 önceden imal edilmiş kablo

Kutuya montaj için IP67 1 SWD4-PRF5-1-S
174758

5 kutuplu M12 soketi, A kodlu
5 önceden imal edilmiş kablo

Kutuya montaj için IP67 1 SWD4-PRM5-1-S
174759

5 kutuplu M12 yuvas, A kodlu
5 önceden imal edilmiş kablo

Kutuya montaj için IP67 0,15 SWD4-PRF5-2-S
179541

5 kutuplu M12 soketi, A kodlu
5 önceden imal edilmiş kablo

Kutuya montaj için IP67 0,15 SWD4-PRM5-2-S
179542

Açklama Fonksiyon Koruma snf 
(IEC/EN 60529, 
EN50178, VBG 4)

Parça no.
Ürün kodu

SmartWire-DT soketi ve soket bağlantlar
Yass kablonun herhangi bir yerine taklabilecek 8 kutuplu 
SmartWire-DT harici cihaz soketi
Harici cihaz soketine, kontrol panosundaki herhangi bir 
SmartWire-DT modülü taklabilir.

Yass kablodan kontrol 
panosundaki SmartWire-DT 
modüllerine bağlants için

IP20 SWD4-8SF2-5
116022

SmartWire-DT yass kablonun her iki ucuna da taklabilen 
8 kutuplu SmartWire-DT geçmeli terminali.
Aşağdaki bileşenler bağlanabilir: easy800 gibi 
SmartWire-DT koordinatörleri /SmartWire-DT Gateway, 
SmartWire-DT güç besleme modülü, SmartWire-DT kuplaj,
SmartWire-DT bus sonlandrma direnci, SmartWire-DT 
kontrol panosu geçişleri

Yass kablonun Gateway'e,
Güç besleme modülüne, kuplaja,
SWD4-RC8-10 sonlandrma
direncine bağlants için

IP20 SWD4-8MF2
116023

SmartWire-DT konnektöründeki (IP67) M12 yuvalar için 
izleme fonksiyonlu kapak

M12 yuvas için izleme fonksiyonlu 
kapak

IP67 SWD4-ACAP-10
174751

SmartWire-DT konnektöründeki (IP67) M12 yuvalar için 
kapak

M12 yuvas için kapak IP67 SWD4-PCAP-F
174752

SmartWire-DT konnektöründeki (IP67) M12 soketleri için 
kapak

M12 soketi için kapak başlğ IP67 SWD4-PCAP-M
174753
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SmartWire-DT
Aksesuarlar Moeller series

SmartWire-DT soketi ve soket bağlantlar
8 kutuplu yuva
Düz
Lehim bağlants

8 kutuplu SWD4-…LR8-24 
yuvarlak kablolar için konnektörler

IP67 SWD4-SF8-67
116033

8 kutuplu soket
Düz
Lehim bağlants

IP67 SWD4-SM8-67
116034

Splitter, Koruma snf IP67, Pim 4'te I/O sinyalli ile iki M12
yuvasna M12 soketi

Bir M12 I/O bağlantsnn I/O 
sinyallerinin paylaşlmas için

IP67 SWD4-SP-4124
174703

Splitter, Koruma snf IP67, Pim 2'de I/O sinyalli ile iki M12
yuvasna M12 soketi

IP67 SWD4-SP-4122
174704

Splitter, Koruma snf IP67'de,Pim 4'te I/O sinyalli 4 kutuplu 
iki M8 yuvasna M12 soketi

IP67 SWD4-SP-4084
174705

Splitter, Koruma snf IP67'de,Pim 2'de I/O sinyalli 4 kutuplu 
iki M8 yuvasna M12 soketi

IP67 SWD4-SP-4082
174706

Splitter, Koruma snf IP67, 3 kutuplu iki M8 yuvasna
M12 soketi

IP67 SWD4-SP-3084
174707

5 kutuplu yuva
Düz
Vida bağlantl

5 kutuplu SWD4-…LR5.. yuvarlak 
kablolar için konnektörler

IP67 SWD4-SF5-67
179547

5 kutuplu soket
Düz
Vida bağlantl

5 kutuplu SWD4-…LR5.. yuvarlak 
kablolar için konnektörler

IP67 SWD4-SM5-67
179548

SWD Kuplaj
8 kutuplu iki geçmeli terminal üzerinden kuplaj SmartWire-DT yass kablosunu 

geçmeli terminal SWD4-8MF2 
üzerinden bağlamak için

IP20 SWD4-8SFF2-5
116024

SWD Kablo adaptörü
Yass kablonun (soket) yuvarlak kabloya (terminal) bağlants 
için

SWD Kablo adaptörü IP20 SWD4-8FRF-10
121377

Yerel bir SmartWire-DT segmentinin bir modülü (IP20) için 
SmartWire-DT güç kaynağ modülü

SWD Güç kaynağ modülü IP20 SWD4-FFR-PF1-1
168880

Yerel bir SmartWire-DT segmentinin yaps için 
SmartWire-DT kablo adaptörü

SWD Kablo adaptörü IP20 SWD4-FFR-ST1-1
168881

Yerel bir SmartWire-DT ağnn SmartWire-DT modülleriyle 
(IP67) yaplmas için

Yerel SmartWire-DT dal IP67 EU2A-SWD-PBWN
174734

SWD Sonlandrma direnci
SWD kablo sonlandrma direnci, SmartWire-DT yass 
kablonun sonundaki SmartWire-DT geçmeli terminaline 
SWD4-8MF2 taklr

SmartWire-DT yass hattndaki 
SmartWire-DT sonlandirma 
direnci için

IP20 SWD4-RC8-10
116020

SWD kablo sonlandrma direnci koruma snf IP67'de 
5 kutuplu yuvarlak kabloya SWD4-..LR5..  veya doğrudan
SmartWire-DT konnektörlerine (IP67'de I/O modüllerine) 
bağlanr

IP67 için M12 SWD hat 
sonlandrma direnci

IP67 SWD4-RC5-10
174754

Açklama Fonksiyon Koruma snf 
(IEC/EN 60529, 
EN50178, VBG 4)

Parça no.
Ürün kodu
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SmartWire-DT
AksesuarlarMoeller series

Fonksiyon Koruma snf 
(IEC/EN 60529, 
EN50178, VBG 4)

Parça no.
Ürün kodu

Bağlant köprüsü
SWD4-8SF2-5 Cihaz soketleri üzerindeki açk montaj yerlerini köprülemek 
için

- SWD4-SEL8-10
116021

RMQ
2 M22-SWD-K22… modülü için
2 M22-SWD-NOP üniversal modül için

- M22-SWD-A4
116016

1 temel modülün montaj için - M22-SWD-I1-LP01
115990

2 temel modülün montaj için - M22-SWD-I2-LP01
115991

3 temel modülün montaj için - M22-SWD-I3-LP01
115992

4 temel modülün montaj için - M22-SWD-I4-LP01
115993

6 temel modülün montaj için - M22-SWD-I6-LP01
115994

Kart üzerindeki açk montaj yerlerini köprülemek için - M22-SWD-SEL8-10
116698

Üniversal modül
Projelendirilmiş, ancak henüz SmartWire-DT yass 
Hattna kurulmamş SmartWire-DT modülleri için

IP20 M22-SWD-NOP
147637

Projelendirilmiş, ancak henüz modüle M22-SWD-I...kartna kurulmamş 
SmartWire-DT modülleri için

IP20 M22-SWD-NOPC
147638

Projelendirilmiş, ancak henüz SmartWire-DT SWD4-..LR5-2S Yuvarlak 
hattna kurulmamş SmartWire-DT modülleri için

IP67 EU1M-SWD-NOP
174716

Konnektör araçlar
Cihaz soketiyle yass kablonun bağlants için montaj pensesi - SWD4-CRP-1

116025

Yuva ve yass kablo kontaklamas için montaj pensesi - SWD4-CRP-2
116699

Programlama aksesuarlar
Kullanc programnn PLC'ye aktarm veya SmartWire-DT ağlarnn teşhisi 
için

- EU4A-RJ45-CAB1
106726

Kullanc programnn PLC'ye aktarm veya SmartWire-DT ağlarnn teşhisi 
için

- EU4A-RJ45-USB-CAB1
115735

Programlama ve görselleştirme yazlm - EASY-SOFT-PRO
266040
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XV HMI/PLC: Sistematik Görselleştirme  
ve Kontrol

Eaton, XV HMI-PLC dokunmatik panel ile makine üretimi ve sistem 
mühendisliği sektörlerine sistematik şekilde ihtiyaçlara uyarlanmış olan 
ve çeşitli performans sınıflarına kusursuz şekilde entegre edilebilen bir 
ürün yelpazesi sunuyor.
Yalın ve verimli bütünleşik platform stratejisi içine yüksek performanslı 
işlemcilerle kombine edilerek PLC yürütüm süresinin akıllı entegrasyonu; 
modern, ölçeklendirilebilir ve düşük maliyetli bir otomasyon konsepti 
yaratmaktadır. Sistemin açıklığı, CODESYS programlama standardının 
kullanılması ve HMI olarak 100'den fazla protokole erişme olanağı ile 
etkileyici bir biçimde ön plana çıkmaktadır. 3,5" ile 15" arasındaki ekran 
ebatları; plastik, metal veya paslanmaz çelik cihaz modelleri, ayrıca 
rezistif dokunmatik ve özellikle çok dayanıklı olan kızılötesi dokunmatik 
teknolojiler arasında tercih olanağının mevcut olması, olağanüstü geniş 
bir çözüm yelpazesi sunuyor. 
Piyasada eşsiz: Dahili SmartWire-DT ana bileşen arayüze sahip XV 
paneli. Bu ürün sayesinde donanım planlaması, yazılım oluşturulması ve 
kablolama çalışmasından devreye alma sürecine kadar, bir projenin tüm 
aşamalarını etkileyen bir tasarruf potansiyelleri açığa çıkıyor.

Tüm cihazlar dikey biçimde de kullanılabilir

www.eaton.eu/xv

http://www.eaton.eu/xv
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Sezgisel kullanıcı rehberliği, hassas hareket kumandası, 
multimedya entegrasyonu – akıllı telefon ve tabletlerde 
çoktandır alıştığımız kullanım rahatlığından artık endüstriyel 
uygulamalarda da faydalanabileceksiniz. Kapasitif çoklu 
dokunma teknolojisine sahip yeni XV300 panelleri sadece kolay 

kullanılmakla kalmaz, aynı zamanda insan-makine etkileşimine 
de yeni bir görünüm katar. Maksimum verimle çalışan, yüksek 
çözünürlüklü cihazlar, zorlu endüstriyel şartlarda dahil 
ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazır. Cihazlar, cULus onayından 
geçmiştir.

XV300

• 2 ekran ebatı: 7“ ve 10,1“ geniş ekran
• önden ve arkadan gömme model olarak
• yerden tasarruf sağlayan ve modern tasarım
• düz, yansıma yapmayan ve sertleştirilmiş ön cam
• cihaz yönünün serbest seçimi – dikey veya yatay biçim
• kumanda konsoluna tam yerleştirme – düz ve çerçevesiz 

yüzey
• yüksek performanslı grafik işlemcisiyle yüksek sistem 

performansı

Çok�sayıda�arayüz�ve�genişletilebilir�hafıza

Etkileyici çeşitliliğe sahip portlar ve arayüzler, entegrasyonlu bir 
ağ bağlantısı oluşturma için tam esneklik sunuyor. 
CANopen®,Ethernet/IP, EtherCAT, Modbus (TCP/RTU), 
PROFIBUS-DP® veya SmartWire-DT arasından hangisi olursa 
olsun, çok sayıda fieldbus arabirimi sayesinde her kullanım için 
uygun protokol hazırdır. Birbirinden bağımsız iki Ethernet 
arayüzüyle açık kontrol düzeyi, fonksiyona özel alan düzeyinden 
emniyetli ve güvenilir bir şekilde ayrılabilir. Bir SD hafıza kartıyla 
dahili hafıza genişletilebilir. Ayrıca SD kartıyla sistem 
güncellemeleri de rahat bir şekilde gerçekleştirilebilir. İsteğe 
bağlı olarak bütün sistem, SD hafıza kartından başlatılıp 
çalıştırılabilir.

Tek elden donanım ve yazılım

Mühendislik için Eaton, Galileo Version 10 ile yeni bir 
görselleştirme yazılımı sunuyor. Tasarım yöntemleri ve silme, 
kaydırma ve yakınlaştırma gibi hareket kumandalarının 
entegrasyonuyla Galileo, XV300 cihaz serisinin avantajlarını en 
ideal şekilde destekler. HMI/PLC türleri isteğe bağlı olarak 
XSOFT-CODESYS versiyon 2 veya 3 ile programlanabilir.

Dahili�SmartWire-DT

SmartWire-DT, Eaton'un daha az sayıda bileşen ve daha az 
enerji maliyetiyle esnek otomasyon çözümlerini temsil eden 
konseptini destekliyor: SmartWire-DT, haberleşmeyi ve I/O 
düzeyini doğrudan kontrol, görünüm ve kumanda cihazlarına 
entegre eder. Böylece kontrolör (PLC), SmartWire-DT 
üzerinden doğrudan sensörden devre kesiciye kadar dijital ve 
analog verilere erişebilir ve kumanda komutları gerçekleştirilir. 
Gateway'ler ve PLC'nin I/O modüllerine gerek kalmaz.

 SD kart yuvası
2 USB host
3  İsteğe bağlı olarak 

2x veya 1x Ethernet
4 RS232
5  RS485
6  İsteğe bağlı 

SmartWire-DT
7  İsteğe bağlı 

Profibus DP/MPI/
PPI

8  CAN
9  24 VDC

XV300 – Modern endüstrinin yeni yüzü
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XV100�ailesi�dahilindeki dokunmatik paneller, bir donanım 
platformu temeli üzerine yapılandırıldı. Bunun anlamı, tüm 
cihazlar Windows CE 5.0 altında çalışıyor, aynı yüksek 
performanslı işlemciyi içeriyor ve modüler bir arayüz 
konseptine sahiptir. Bu konsept sayesinde çok yönlü arayüz 

XV100 – kompakt ve yüksek performanslı kumanda cihazları

kombinasyonlara sahip cihazlar hizmete sunulabiliyor.  
Tüm cihazlar onaylıdır.
• Dikey veya yatay modda kullanılabilir
• Taşınabilir SD kart
• Entegre web sunucusu
• CODESYS V2 ve V3 ile programlanabilir
• CODESYS-Targetvisu
• GALILEO ile görselleştirme

XV-102
Plastik kasası ve plastik ön yüzü olan rezistif dokunmatik panel; 
3,5"; 5,7"; 7" wide

• Sadece HMI, HMI-PLC veya PLC fonksiyonun ilave 
edilebildiği HMI olarak uygulanması için fiyat ve fonksiyon 
bakımından optimum şekilde ihtiyaçlara uyarlanmış cihazlar.

• Düşük montaj derinliği
• CANopen/easyNet, PROFIBUS-DP/MPI, SmartWire-DT, 

RS485, RS232 arayüz kombinasyonları

XV-152
Rezistif dokunmatik panel, alüminyum ön yüzü olan metal kasa 
içinde 5,7"; 8,4"; 10,4"

• Düşük montaj derinliği, dayanıklı metal kasa, kesintisiz 
lamine alüminyum ön yüz ve cömert temel donanıma sahip 
XV-152 cihazları, uygulayıcıları her alanda ikna ediyor.

• PLC fonksiyonu için sonradan ilave etme olanağının mevcut 
olduğu HMI-PLC veya HMI cihaz modelleri

• CANopen/easyNet, PROFIBUS-DP/MPI, SmartWire-DT, 
RS485, RS232 arayüz kombinasyonları

• Montaj açısından XV(S)400 cihazları ile uyumlu

XV-112
Ankastre varyantları olarak metal kasa içinde rezistif 
dokunmatik panel, 5,7" ve 7" geniş

XV-112-cihazları arkadan kumanda panosu gövdesi içine veya 
müşterinin kendisine ait bir ön çerçeve kullanılarak monte 
edilir. Ekranın görüntü alanı dâhilinde esnek ve şeffaf olan bir 
ön yüz folyosu ile konstrüksiyonun ön tarafı tamamlanmaktadır. 
Ankastre cihazlar işletim ve izleme cihazları olarak veya 
entegre işletim ve kontrol cihazları olarak kullanılabilir. Bir 7" 
çeşidi, aşağıda belirtilen denizcilik sertifika kuruluşlarının onay 
talimatlarını karşılamaktadır:
Lloyd’s Register (LR), Germanischer Lloyd (GL), Det Norske 
Veritas (DNV) ve Bureau Veritas (BV).

 SD hafıza kartı
2 USB aygıtı
3 USB host
4 Ethernet

 SD hafıza kartı
2 USB aygıtı
3 USB host
4 Ethernet

5  24-V güç besleme 
POW ve AUX

6 SmartWire-DT arayüz
7  Tipe bağlı dahili arayüz

5  24-V güç besleme 
POW ve AUX

6 SmartWire-DT arayüz
7  Tipe bağlı dahili arayüz
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HMI/PLC
Sisteme genel bakış

1  XV-102/XV-112 dokunmatik ekranlı PLC, rezistif dokunmatik 3,5", 
5,7" ve 7,0" geniş ekran

2  XV-152 dokunmatik ekranlı PLC, rezistif dokunmatik 5,7", 8,4"  
ve 10,4"

3  XV-3x3 dokunmatik ekranlı PLC, kapasitif çoklu dokunmatik 7,0" 
geniş ekran, 10,1" geniş ekran

4  XV(S)-400, dokunmatik ekranlı PLC, kızılötesi veya rezistif 
dokunmatik 5,7", 8,4", 10,4", 12,1", 15"

5  SD hafıza kartı
6  Compact-Flash hafıza kartı

7  XV-400 için haberleşme kartı
8  SmartWire-DT
9  XV-1x2 için ürün sertifikası PLC
10  XV-1x2 haberleşme genişletmesi ürün sertifikası
11  XV-3x3 için ürün sertifikası PLC
12  XV(S)-400 için ürün sertifikası PLC
13  XV(S)-400 haberleşme genişletmesi ürün sertifikası
14  Windows CE5 için ürün sertifikası
15  GALILEO ürün sertifikası
16  XSOFT-CODESYS-2/3 ürün sertifikası

2

2

3

3

4

6

6

16

15

4

5
1

5

5

1

12

13

14

7
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8

8

8

10

180° 

180° 

180° 

11
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XV100
HMI/HMI-PLC dokunmatik ekran

HMI/HMI-PLC dokunmatik ekran

Ekran diyagonal ebad PLC lisans Entegre arayüzler Parça no. Ürün kodu
İnç

1 x
 RS

232

1 x
 RS

485

1 x
 US

B-
Ho

st 
2.0

1 x
 CA

No
pe

n/
ea

syN
et

1 x
 PR

OF
IBU

S/M
PI

XV100 PLC olmadan
Rezistif dokunmatik 
Windows CE 5.0 (Lisans dahil), Onaylar cUL (UL508) 
SD kart için yuva:1
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB aygt
Renk says: 32 gri tonlamal

3,5 PLC fonksiyonu mümkün 
değil

- - - - - XV-102-A0-35MQR-10 141759
- - - - ✓ XV-102-A2-35MQR-10 141820
✓ - - - - XV-102-A3-35MQR-10 141821
- ✓ - - - XV-102-A4-35MQR-10 141822
✓ - - ✓ - XV-102-A5-35MQR-10 141823

Renk says: 64 k renkli
3,5 PLC fonksiyonu mümkün 

değil
✓ - - - - XV-102-H3-35TQRL-10 171158
- ✓ - - - XV-102-H4-35TQRL-10 171159

5,7 ✓ - ✓ - - XV-102-H3-57TVRL-10 171160
- ✓ ✓ - - XV-102-H4-57TVRL-10 171161

7 ✓ - ✓ - - XV-102-H3-70TWRL-10 171162
- ✓ ✓ - - XV-102-H4-70TWRL-10 171163

PLC lisans Entegre arayüzler Parça no. Ürün kodu

1 x
 RS

232

1 x
 RS

485

1 x
 CA

No
pe

n/
ea

syN
et

1 x
 PR

OF
IBU

S/M
PI

1 x
 Sm

art
Wi

re-
DT

XV100 3,5"
Rezistif dokunmatik, QVGA 320 x 240 Piksel 
Windows CE 5.0 (Lisans dahil), Onaylar cUL (UL508) 
SD kart için yuva: 1
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB aygt
Renk says: 32 gri tonlamal

Dahil - - - - - XV-102-B0-35MQR-10-PLC 140012
✓ - - - - XV-102-B3-35MQR-10-PLC 140013
✓ - ✓ - - XV-102-B5-35MQR-10-PLC 140015
- ✓ ✓ - - XV-102-B6-35MQR-10-PLC 140016
- ✓ - ✓ - XV-102-B8-35MQR-10-PLC 140017

Renk says: 64 k renkli
Art.-No. 142581 LIC-PLC-MXP-COMPACT 
ile genişletilebilir

- - - - - XV-102-B0-35TQR-10 140007
- - - ✓ - XV-102-B2-35TQR-10 140008
✓ - - - - XV-102-B3-35TQR-10 140009
- ✓ - - - XV-102-B4-35TQR-10 140010
✓ - ✓ - - XV-102-B5-35TQR-10 140011

Dahil - - - - - XV-102-B0-35TQR-10-PLC 140018
✓ - - - - XV-102-B3-35TQR-10-PLC 140019
- ✓ - - - XV-102-B4-35TQR-10-PLC 140020
✓ - ✓ - - XV-102-B5-35TQR-10-PLC 140021
- ✓ ✓ - - XV-102-B6-35TQR-10-PLC 140022
- ✓ - ✓ - XV-102-B8-35TQR-10-PLC 140023
- - - - ✓ XV-102-BE-35TQRC-10

                                         
153524
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XV100
HMI-PLC dokunmatik ekran, PLC'li

HMI-PLC dokunmatik ekran, PLC'li

PLC lisans Entegre arayüzler Parça no. Ürün kodu

1 x
 RS

232

1 x
 RS

485

1 x
 CA

No
pe

n/e
as

yN
et

2 x
 CA

No
pe

n/e
as

yN
et 

(ga
lva

nik
 ya

lt
ml
)

1 x
 US

B-
Ho

st 
2.0

1 x
 PR

OF
IBU

S/M
PI

1 x
 Sm

art
Wi

re-
DT

XV100 5,7"
Rezistif dokunmatik, VGA 640 x 480 Piksel 
Windows CE 5.0 (Lisans dahil), Onaylar cUL (UL508) 
SD kart için yuva: 1 
Renk says: 64 k renkli
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB aygt

Art.-No. 142581 LIC-PLC-MXP-
COMPACT ile genişletilebilir

✓ - - - ✓ - - XV-102-D0-57TVR-10 142530
✓ ✓ - - ✓ - - XV-102-D4-57TVR-10 150620
✓ ✓ ✓ - ✓ - - XV-102-D6-57TVR-10 142531
✓ ✓ - - ✓ ✓ - XV-102-D8-57TVR-10 142532

Dahil ✓ ✓ ✓ - ✓ - - XV-102-D6-57TVRC-10 142533
✓ ✓ - - ✓ ✓ - XV-102-D8-57TVRC-10 142534
- ✓ ✓ - ✓ - ✓ XV-102-E6-57TVRC-10

                                         
153525

- ✓ - - ✓ ✓ ✓ XV-102-E8-57TVRC-10
                                         

153526

Ön plakasz
Ankastre montaj

Dahil ✓ ✓ ✓ - ✓ - - XV-112-D6-57TVRC-00 153469

XV100 7"
Rezistif dokunmatik, WVGA 800 x 480 Piksel 
Windows CE 5.0 (Lisans dahil), Onaylar cUL (UL508) 
SD kart için yuva: 1 
Renk says: 64 k renkli
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB aygt

Art.-No. 142581 LIC-PLC-MXP-
COMPACT ile genişletilebilir

✓ - - - ✓ - - XV-102-D0-70TWR-10 142535
✓ ✓ - - ✓ - - XV-102-D4-70TWR-10 150621
✓ ✓ ✓ - ✓ - - XV-102-D6-70TWR-10 142536
✓ ✓ - - ✓ ✓ - XV-102-D8-70TWR-10 142537

Dahil ✓ ✓ ✓ - ✓ - - XV-102-D6-70TWRC-10 142538
✓ ✓ - - ✓ ✓ - XV-102-D8-70TWRC-10 142539
- ✓ ✓ - ✓ - ✓ XV-102-E6-70TWRC-10

                                           
153527

- ✓ - - ✓ ✓ ✓ XV-102-E8-70TWRC-10
                                           

153528

Ön plakasz
Ankastre montaj

Dahil ✓ - - ✓ ✓ - - XV-112-DB-70TWRC-00 153470

Ön plakasz
Ankastre montaj
Gemicilik onaylar GL, LR, DNV, 
BV

Dahil ✓ - - ✓ ✓ - - XV-112-DB-70TWRC-70 172909
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XV150
HMI-PLC dokunmatik ekran, PLC'li

HMI-PLC dokunmatik ekran, PLC'li

PLC lisans Entegre arayüzler Parça no. Ürün kodu

1 x
 RS

232

1 x
 RS

485

1 x
 CA

No
pe

n/e
as

yN
et

1 x
 PR

OF
IBU

S/M
PI

1 x
 Sm

art
Wi

re-
DT

XV150 5,7"
Rezistif dokunmatik, VGA 640 x 480 Piksel, tavsiye edilen montaj kesimi 198 x 142 MM 
Windows CE 5.0 (Lisans dahil), Onaylar cUL (UL508) 
SD kart için yuva: 1 
Renk says: 64 k renkli
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB-Host 2.0
1 x USB aygt

Art.-No. 142581 LIC-PLC-MXP-
COMPACT ile genişletilebilir

✓ - - - - XV-152-D0-57TVR-10 150525
✓ ✓ - - - XV-152-D4-57TVR-10 150526
✓ ✓ ✓ - - XV-152-D6-57TVR-10 150527
✓ ✓ - ✓ - XV-152-D8-57TVR-10 150528

Dahil ✓ ✓ ✓ - - XV-152-D6-57TVRC-10 150529
✓ ✓ - ✓ - XV-152-D8-57TVRC-10 150600
- ✓ ✓ - ✓ XV-152-E6-57TVRC-10

                                           
166700

- ✓ - ✓ ✓ XV-152-E8-57TVRC-10
                                           

166701

XV150 8,4"
Rezistif dokunmatik, VGA 640 x 480 Piksel, tavsiye edilen montaj kesimi 261 x 194 MM 
Windows CE 5.0 (Lisans dahil), Onaylar cUL (UL508) 
SD kart için yuva: 1 
Renk says: 64 k renkli
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB-Host 2.0
1 x USB aygt

Art.-No. 142581 LIC-PLC-MXP-
COMPACT ile genişletilebilir

✓ - - - - XV-152-D0-84TVR-10 150601
✓ ✓ - - - XV-152-D4-84TVR-10 150602
✓ ✓ ✓ - - XV-152-D6-84TVR-10 150603
✓ ✓ - ✓ - XV-152-D8-84TVR-10 150604

Dahil ✓ ✓ ✓ - - XV-152-D6-84TVRC-10 150605
✓ ✓ - ✓ - XV-152-D8-84TVRC-10 150606
- ✓ ✓ - ✓ XV-152-E6-84TVRC-10

                                           
166702

- ✓ - ✓ ✓ XV-152-E8-84TVRC-10
                                           

166703

XV150 10,4"
Rezistif dokunmatik, VGA 640 x 480 Piksel, tavsiye edilen montaj kesimi 329 x 238 MM 
Windows CE 5.0 (Lisans dahil), Onaylar cUL (UL508) 
SD kart için yuva: 1 
Renk says: 64 k renkli
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB-Host 2.0
1 x USB aygt

Art.-No. 142581 LIC-PLC-MXP-
COMPACT ile genişletilebilir

✓ - - - - XV-152-D0-10TVR-10 150607
✓ ✓ - - - XV-152-D4-10TVR-10 150608
✓ ✓ ✓ - - XV-152-D6-10TVR-10 150609
✓ ✓ - ✓ - XV-152-D8-10TVR-10 150610

Dahil ✓ ✓ ✓ - - XV-152-D6-10TVRC-10 150611
✓ ✓ - ✓ - XV-152-D8-10TVRC-10 150612
- ✓ ✓ - ✓ XV-152-E6-10TVRC-10

                                           
166704

- ✓ - ✓ ✓ XV-152-E8-10TVRC-10
                                           

166705
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XV300
HMI/HMI-PLC dokunmatik ekran, PLC'li

HMI/HMI-PLC dokunmatik ekran, PLC'li

PLC lisans Entegre arayüzler Parça no. Ürün kodu

1 x
 Et

he
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t 
10/

100
 M
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s
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rne

t 
10/

100
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XV-303 Öne montaj
 Windows Embedded Compact 7 Pro, Onaylar: cUL 61010-2-201
SD kart için yuva: 1
Çözünürlük: WSVGA 1024 x 600 Piksel
Kapasitif çoklu dokunmatik (PCT), Renk says: 16 Milyon
Ön panel tipi: Plastik çerçevede, güçlendirilmiş, yansma yapmayan cam panel
7"

Art.-No. 181585 
LIC-PLC-A ile 
genişletilebilir

✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - XV-303-70-B00-A00-1B 179647
- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - XV-303-70-C00-A00-1B 179648
✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - XV-303-70-B02-A00-1B 179651
- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - XV-303-70-C02-A00-1B 179652

PLC lisans dahil ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - XV-303-70-B00-A00-1C 179649
- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - XV-303-70-C00-A00-1C 179650
✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - XV-303-70-B02-A00-1C 179653
- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - XV-303-70-C02-A00-1C 179654
✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ XV-303-70-BE0-A00-1C

                                           
179655

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ XV-303-70-CE0-A00-1C
                                           

179656
✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ XV-303-70-BE2-A00-1C

                                           
179657

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ XV-303-70-CE2-A00-1C
                                           

179658

10,1"
Art.-No. 181585 
LIC-PLC-A ile 
genişletilebilir

✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - XV-303-10-B00-A00-1B 179659
- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - XV-303-10-C00-A00-1B 179660
✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - XV-303-10-B02-A00-1B 179663
- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - XV-303-10-C02-A00-1B 179664

PLC lisans dahil ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - XV-303-10-B00-A00-1C 179661
- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - XV-303-10-C00-A00-1C 179662
✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - XV-303-10-B02-A00-1C 179665
- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - XV-303-10-C02-A00-1C 179666
✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ XV-303-10-BE0-A00-1C

                                           
179667

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ XV-303-10-CE0-A00-1C
                                           

179668
✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ XV-303-10-BE2-A00-1C

                                           
179669

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ XV-303-10-CE2-A00-1C
                                           

179670

XV-313 Ankastre montaj
 Windows Embedded Compact 7 Pro, Onaylar: cUL 61010-2-201
SD kart için yuva: 1
Çözünürlük: WSVGA 1024 x 600 Piksel
Kapasitif çoklu dokunmatik (PCT)
Renk says: 16 Milyon
Ön panel tipi: Çerçevesiz, güçlendirilmiş, yansma yapmayan cam panel
7"

PLC lisans dahil ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - XV-313-70-B00-A00-1C 179671

10,1"
PLC lisans dahil ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - XV-313-10-B00-A00-1C 179672
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XV400
HMI-PLC dokunmatik ekran, PLC'li

HMI-PLC dokunmatik ekran, PLC'li

PLC lisans Dokunmatik teknolojisi Ön panel tipi Parça no. Ürün kodu
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XV400
Entegre arayüzler
-  1 x CAN
-  1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T
-  1 x RS232
-  1 x USB aygt
Renk says: ayarlanabilir: 65536 veya 256 renkli  
Windows CE 5.0 (Lisans gerekli), CompactFlash-Kart gerekli, Onaylar cUL (UL508)
XV400 5,7"
Yuvalar
-  Compact-FlashTMkartlar için: 1
-  Haberleşme kartlar için: 1
1 x USB host
QVGA 320 x 240 Piksel, tavsiye edilen montaj kesimi 198 x 142 MM

Art.-No. 140389 LIC-PLC-MXP-
SMALL ile genişletilebilir

✓ - - ✓ ✓ XV-460-57TQB-1-10 139897
✓ - ✓ - ✓ XV-460-57TQB-1-50 139898
- ✓ - ✓ - XV-450-57TQB-1-10 139899

XV400 8,4"
Yuvalar
-  Compact-FlashTMkartlar için: 1
-  Haberleşme kartlar için: 1
1 x USB host
VGA 640 x 480 Piksel, tavsiye edilen montaj kesimi 261 x 194 MM

Art.-No. 140389 LIC-PLC-MXP-
SMALL ile genişletilebilir

✓ - - ✓ ✓ XV-460-84TVB-1-10 139900

XV400 10,4"
Yuvalar
-  Compact-FlashTMkartlar için: 2
-  Haberleşme kartlar için: 2
2 x USB host 
VGA 640 x 480 Piksel, tavsiye edilen montaj kesimi 329 x 238 MM

Art.-No. 140390 LIC-PLC-MXP-
MEDIUM ile genişletilebilir

- ✓ - ✓ - XV-430-10TVB-1-10 139902
✓ - - ✓ ✓ XV-440-10TVB-1-10 139904
✓ - ✓ - ✓ XV-440-10TVB-1-50 139908

XV400 12,1"
Yuvalar
-  Compact-FlashTMkartlar için: 2
-  Haberleşme kartlar için: 2
2 x USB host 
SVGA 800 x 600 Piksel, tavsiye edilen montaj kesimi 344 x 262 MM

Art.-No. 140390 LIC-PLC-MXP-
MEDIUM ile genişletilebilir

- ✓ - ✓ - XV-430-12TSB-1-10 139909
✓ - - ✓ ✓ XV-440-12TSB-1-10 139911
✓ - - ✓ ✓ XV-460-12TSB-1-10 169824
✓ - ✓ - ✓ XV-440-12TSB-1-50 139915
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XV400
PLC'li HMI/HMI-PLC dokunmatik ekranı, Görüntüleme çözümleri XV

PLC'li HMI/HMI-PLC dokunmatik ekran, Görüntüleme çözümleri XV

XV400
Entegre arayüzler
-  1 x CAN
-  1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T
-  1 x RS232
-  1 x USB aygt
Renk says: ayarlanabilir: 65536 veya 256 renkli  
Windows CE 5.0 (Lisans gerekli), CompactFlash-Kart gerekli, Onaylar cUL (UL508)
XV400 15"
Yuvalar
-  Compact-FlashTMkartlar için: 2
-  Haberleşme kartlar için: 2
2 x USB host
XVGA 1024 x 768 Piksel, tavsiye edilen montaj kesimi 410 x 315 MM

Art.-No. 140390 LIC-PLC-MXP-
MEDIUM ile genişletilebilir

✓ - - ✓ ✓ XV-460-15TXB-1-10 139916
✓ - ✓ - ✓ XV-460-15TXB-1-50 139918

Açklama Desteklenen protokoller Parça no. Ürün kodu

XV-4... için haberleşme kartlar
Çoklu protokol kart MPI Eaton Suconet

Siemens MPI
Matsushita FP serisi
Mitsubishi A serisi/F serisi
Omron C-H-K serisi
Telemecanique Unitelway new
Diğer protokoller için el kitabna baknz

COM-MPB2-TP 139847

Çoklu protokol kart Eaton Suconet
Matsushita FP serisi
Mitsubishi A serisi/F serisi
Omron C-H-K serisi
Telemecanique Unitelway new
Diğer protokoller için el kitabna baknz

COM-MPB1-TP 139850

Protokol kart Profibus DP alt bileşen (12 MBaud) COM-PDP-TP 139849
Protokol kart Profibus DP ana bileşen (12 MBaud) COM-DPM-MC2 139853

PLC lisans Dokunmatik teknolojisi Ön panel tipi Parça no. Ürün kodu
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XVS400
HMI/HMI-PLC dokunmatik ekran, PLC'li

HMI/HMI-PLC dokunmatik ekran, PLC'li

PLC lisans Dokunmatik 
teknolojisi

Ön panel tipi Parça no. Ürün kodu
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XVS400
Entegre arayüzler
- 1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T
- 1 x RS232
- 1 x PROFIBUS/MPI
- 1 x USB aygt
Renk says: ayarlanabilir: 65536 veya 256 renkli 
Windows CE 5.0 (Lisans gerekli), CompactFlash-Kart gerekli, Onaylar cUL (UL508)
XVS400 5,7"
Yuvalar
-  Compact-FlashTMkartlar için: 1
1 x USB host
QVGA 320 x 240 Piksel, tavsiye edilen montaj kesimi 198 x 142 MM

Art.-No. 140389 LIC-PLC-MXP-SMALL 
ile genişletilebilir

- ✓ - ✓ - XVS-450-57MPI-1-10 139969
✓ - - ✓ ✓ XVS-460-57MPI-1-10 139970

XVS400 8,4"
Yuvalar
-  Compact-FlashTMkartlar için: 1
1 x USB host
VGA 640 x 480 Piksel, tavsiye edilen montaj kesimi 261 x 194 MM

Art.-No. 140389 LIC-PLC-MXP-SMALL 
ile genişletilebilir

✓ - - ✓ ✓ XVS-460-84MPI-1-10 139971

XVS400 10,4"
Yuvalar
-  Compact-FlashTMkartlar için: 2
2 x USB host
VGA 640 x 480 Piksel, tavsiye edilen montaj kesimi 329 x 238 MM

Art.-No. 140390 LIC-PLC-MXP-MEDIUM 
ile genişletilebilir

- ✓ - ✓ - XVS-430-10MPI-1-10 139972
✓ - - ✓ ✓ XVS-440-10MPI-1-10 139973

XVS400 12,1"
Yuvalar
-  Compact-FlashTMkartlar için: 2
2 x USB host
SVGA 800 x 600 Piksel, tavsiye edilen montaj kesimi 344 x 262 MM

Art.-No. 140390 LIC-PLC-MXP-MEDIUM 
ile genişletilebilir

- ✓ - ✓ - XVS-430-12MPI-1-10 139974
✓ - - ✓ ✓ XVS-440-12MPI-1-10 139975

XVS400 15"
Yuvalar
-  Compact-FlashTMkartlar için: 2
2 x USB host
XVGA 1024 x 768 Piksel, tavsiye edilen montaj kesimi 410 x 315 MM

-
Art.-No. 140390 LIC-PLC-MXP-MEDIUM 
ile genişletilebilir

✓ - - ✓ ✓ XVS-460-15MPI-1-10 139976
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XV400
Görselleştirme çözümleri XV

Görselleştirme çözümleri XV

Açklama Şunlar için 
kullanlabilir:

Parça no. Ürün kodu

Windows CE lisanslar
Windows CE 5.0 Core için lisans, lisans etiketi dahil XV-4…

XVS-4…
LIC-OS-CE50-C 140406

Windows CE 5.0 Professional Plus için lisans, lisans etiketi dahil XV-4…
XVS-4…

LIC-OS-CE50-PP 140408

Hafza kartlar
SD hafza kart, min. 1 GB ile
Işletim sistemi yok

XV-3…
XV-1..

MEMORY-SD-A2-S 181638

SD hafza kart, min. 256 MByte ile
Işletim sistemi yok

XV-3…
XV-1..

MEMORY-SD-A1-S 139807

Compact Flash, min. 128 MByte ile
Işletim sistemi yok

XV-4…
XVS-4…

MEMORY-CF-A1-S 139528

Compact Flash, min. 128 MByte ile
WINDOWS CE 5.0 CORE önceden kurulmuş
WINDOWS lisans ürün no. 140406 LIC-OS-CE50-C gereklidir

XV-4…
XVS-4…

OS-FLASH-A1-C 140368

XV ürün sertifikalar
PLC'ye yükseltmek için ürün lisans sertifikas XV-3.3-..-...-...-1B LIC-PLC-A 181585
COMPACT lisans etiketi ile PLC'ye yükseltmek için ürün lisans sertifikas XV-1…-B…

XV-1…-D…
LIC-PLC-MXP-COMPACT 142581

SMALL lisans etiketi ile PLC'ye yükseltmek için ürün lisans sertifikas XV-4…-57…
XV-4…-84…
XVS-4…-57…
XVS-4…-84…

LIC-PLC-MXP-SMALL 140389

MEDIUM lisans etiketi ile PLC'ye yükseltmek için ürün sertifika lisans XV-4…-10…
XV-4…-12…
XV-4…-15…
XVS-4…-10…
XVS-4…-12…
XVS-4…-15…

LIC-PLC-MXP-MEDIUM 140390

40 nokta için lisans sertifikas XV-1…
XV-4…
XVS-4…

LIC-OPT-1ST-LEVEL 140391

80 nokta için lisans sertifikas XV-1…
XV-4…
XVS-4…

LIC-OPT-2ND-LEVEL 140392

Uyarlar XV100, XV400 ve XVS400 paneli için lisanslama
XV100, XV400 ve XVS400 cihaz serilerinin panelleri cihaza kaydedilmiş lisans noktalar ile temin edilir. Lisans noktalar, cihaz ile belirli fonksiyonlar 
uygulamak için gereklidir
- PLC fonksiyonu için XSOFT-CODESYS-Runtime (XV-102-A… ve XV-102-H…ile mümkün değildir.)
- Görselleştirme için Galileo-Runtime
- Haberleşme (örneğin Ethernet, CANopen, Siemens MPI)
Standart cihazlar ile verilen lisansn nokta saylar:
- 140 lisans noktas: XV100 (PLC fonksiyonu yok), XV400, XVS400
- 240 lisans noktas: XV100, PLC fonksiyonlu
Cihazn lisans nokta durumu, gerekli olan fonksiyonlar için yeterli değilse veya XV paneline PLC fonksiyonu eklenecekse, ilave lisans noktalar 
alnmaldr. Bunun için bir veya daha fazla lisans sertifikas gereklidir. Bunlar:
- PLC fonksiyonu için lisans sertifikalar: XSOFT-CODESYS ile PLC fonksiyonunu etkinleştirmek için LIC-PLC-MXP lisansl ürün sertifikalar gereklidir; 
bu sertifikalar cihaz tipine uygun bir lisans etiketi içermektedir ve bu etiket yasal lisans sebeplerinden dolay cihaza yapştrlmas gerekir.
- Galileo ile genişletmeli haberleşme için ürün sertifikas (LIC-OPT-…)

Gerekli olan lisans noktalarn belirleyin
Görselleştirme ve kullanlan haberleşmeler için fonksiyon başna gerekli olan lisans noktalarn toplayn. Ayn protokole sahip birden fazla cihaza olan 
haberleşmeler sadece bir kere saylmaldr. Cihazda mevcut olan nokta saysn bu toplamdan çkarn (örneğin 140 nokta). Aradaki fark, haberleşmeler 
(LIC-OPT-…) için lisansl ürün sertifikalar üzerinden sonradan kurmanz gereken lisans noktas saysdr.
Ayrntl açklamalar ve örnekleri www.eaton.eu/XV sayfasnda XV cihazlarnda "Lisanslama" sekmesi altnda bulabilirsiniz

XV300 paneli için lisanslama
XV-3.3-..-...-...-1B paneline PLC fonksiyonu eklenecekse, ek bir lisans satn alnmaldr. Bunun için LIC-PLC-A ürün sertifikas gerekir. 
Lisans etiketi lisans hukuku nedenlerinden ötürü cihaza etiketi.
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Eaton, makine ve tesis imalat sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
özel olarak geliştirilen XP500 serisiyle, tüketici dünyasındaki modern 
kullanım yapılarını ve alışkanlıklarını otomasyon teknolojisine aktardı. 
Kullanılan “Projected-Capacitive-Touch” (PCT) teknolojisi sezgisel 
kullanılabilirlik sunuyor. Kullanıcılar çoklu dokunmatik fonksiyon sayesinde 
ekran üzerindeki fonksiyon alanlarını hem tek ellerinin birkaç parmağı, 
hem iki elleri ile kullanabiliyor.

Cihazlar 10,1", 15,6" ve 21,5" olmak üzere üç farklı geniş ekran seçeneği 
ile piyasaya sunulacak. Yansımasız cam ön yüzlü cihazların yalın tasarımı 
modern bir görsellik sunuyor. Dayanıklı, çizilmeye karşı emniyetli ön yüz 
ve açık cihaz konsepti sayesinde panel IPC'ler neredeyse her endüstri 
dalındaki makine üretim sektöründe ve sistem mühendisliğinde 
kullanılabiliyor.

XP500 Çoklu Dokunmatik Ekranlı 
Endüstriyel PC

İki parmakla yakınlaştırma, kaydırma, yana itme – şimdi endüstri 
dünyası da sezgisel kullanım rahatlığını yaşayacak.

www.eaton.eu/xp500

http://www.eaton.eu/xp500
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 Ekran Çözünürlük Montaj ölçüleri Parça no.
Ürün kodu

XP‐503‐xx‐A10‐
Çift Çekirdekli CPU 1.65 GHz
Entegre yüksek performanslı grafik işlemci
4GB DDR3‐RAM
32 GB dâhili flash bellek
4 GB CFast taşınabilir bellek
2x Ethernet 10/100/1000 Mbps
2x USB 3.0
1x RS232
1x RS485
1x DVI‐I
Windows Embedded (Bütünleşik) Standard 7
GALILEO Open Runtime Lisansı
CE, cUL508
cUL Class 1 Div 2
 10,1" geniş ekran 1024 x 600  261 x 164 mm XP‐503‐10‐A10‐A00‐1B

174474

 15,6" geniş ekran 1366 x 768  388 x 239 mm XP‐503‐15‐A10‐A00‐1B
174475

 21,5" geniş ekran 1920 x 1080  519 x 313 mm XP‐503‐21‐A10‐A00‐1B
174476

Sanayi bilgisayarı
XP500

Eaton�Protect�Mode, sayesinde kesintisiz güç kaynağı olmadan da yüksek 
hizmette olma süresi sağlanır.
Eaton Protect Mode ve iki ayrı yığın bellek sayesinde, C sürücüsü (dâhili yarı 
iletken sürücü) veri değişiklerine karşı korunabiliyor. Süreç verileri ikinci yığın 
bellek (CFast taşınabilir bellek kartı) üzerine yazılabilir. ATEX bölge 22, kat. 3D 
uyarınca, üç cihaz boyutu da sertifikalı olarak temin edilebilir.

XP503

• Zarif, ince tasarım
• Koruyucu alüminyum çerçeve içinde sağlam 

cam ön yüz
• Endüstriyel tip kapasitif çoklu dokunmatik 

(PCT)
• Geniş ekranlar
• Yansıma önleyici kaplaması bulunan 

temperlenmiş cam
• Basınçlı alüminyum döküm kasa, toz boyalı, 

gömme montaja uygun
• Pasif soğutulmuş

CFast taşınabilir bellek

RS 485

2 x USB 3.0

24 VDC

DVI-I

RS 232

2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps
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XN300 – seri makine için slim tasarım 
modüler I/O sistemi

Yüksek bağlantı yoğunluğunda takılabilir bağlantı düzeyine sahip ultra 
kompakt, slim tasarım modüler I/O sistemi XN300, uygulamanızın odak 
noktasında olduğu bir sistem çözümünü HMI/PLC ürünleriyle tamamlar. 
Uygulama odaklı fonksiyonlar, cihaz maliyetlerini düşürür ve minimum 
alanda ideal sistem çözümü sağlar. 

Pratik montaj konseptli modern tasarım, teması kolaylaştırır ve I/O 
istasyonunun ve bağlanılacak olan bileşenlerin ön hazırlığını sağlar. 
Takılabilir bağlantı düzeyi ve net sinyal düzeni ayrıca devreye almayı da 
kolaylaştırır ve seri makine mühendisliğindeki şartların sağlanması için 
gerekli özellikleri de en uygun şekilde tamamlar.

www.eaton.eu/xn300

http://www.eaton.eu/xn300
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En iyi destekle: XN300 Assist

XN300 Assist, tesisinizi planlarken size maksimum kullanım 
konforu sunar. Daha sistem yapılandırmasını derlerken bile  
bir uygunluk kontrolü gerçekleştirir ve böylece hatalı 
yapılandırmalar daha baştan önlenmiş olur. Sipariş listeleri ve 
cihaz açıklama dosyaları (örneğin EDS dosyası) da çevrimdışı 
olarak XN300 Assist ile oluşturulabilir. Bu çevrimdışı 
fonksiyonların yanında, devreye alma ve kurulum sırasında 
"Sinyal durumlarını okuma ve ayarlama" gibi çevrimiçi 
fonksiyonları da desteklerler.

Kolay, hızlı ve sezgisel kullanım

Soketli bağlantı sistemi ve kurulum işçiliğini 2 farklı adımla 
isteğe bağlı olarak yapma kabiliyeti, XN300'ün zaman 
tasarrufunda rakipsiz olduğunun yalnızca iki örneğidir. Montaj 
ideal verimli bir şekilde iş bölümlü ve önceden hazırlanmış 
olarak gerçekleştirilebilir ve bu da aletsiz olarak yapılabilir!
Modüllerdeki net fonksiyonel paylaşım ayrıca yüksek bağlantı 
yoğunluğunda mükemmel görüş açısını koruma imkanı da 
veriyor. Sinyal durumları doğrudan bağlantı yerinde LED'ler 
yardımıyla gösterilir.

1 Gateway
2 Dijital giriş modülleri
3 Dijital çıkış modülleri
4 Röle modülleri
5 Analog Giriş/Çıkış modülleri
6 Güç dağıtım modülü
7 Sonlandırma aparatı

Diğer modül tipleri
• Dijital Giriş/Çıkış modülleri
• Analog giriş modülleri
• Analog çıkış modülleri
• Teknoloji modülü
• Güç kaynağı modülleri
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1    Çoklu bağlantılı bus 
bağlantısı

2   Modül durum LED'i

3   Bireysel modül etiketi

4   Aletsiz taşıyıcı ray montajı

5    Doğrudan kanalın 
yanındaki sinyal LED'i

6   Aletsiz içeri bastırmalı 
kablolama

7   Soket bağlantısı
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I/O sistemi
Modüler I/O sistemi XN300

Modüler I/O sistemi XN300

Açklama Parça no.
Ürün kodu

XN300 Gateway
XN300 I/O sisteminde dilim modül olarak CANopen fieldbus için dijital Gateway 
Fieldbus bağlants CANopen 
Adresleme DIP switch 
Veri transfer oran  10, 20, 50, 125, 250, 500, 800, 1000 kBit/s 
Slim tasarm ile maksimum 32 modül (XN-322) istasyon konfigürasyonu 
Sistem beslemesi 24 V DC 
Push-in yayl bağlant 
Onaylar: CE, cULus

XN-312-GW-CAN
178782

XN300 Güç kaynağ
Push-in yayl bağlant
Onaylar: CE, cULus
Güç dağtm modülü

XN300 I/O sisteminde dilim modül XN-322 ile güç dağtm, 18 kanal, GND. XN-322-18PD-M
178769

XN300 I/O sisteminde dilim modül XN-322 ile güç dağtm, 18 kanal, VCC.. XN-322-18PD-P
178770

Güç kaynağ modülü
Güç kaynağ modülü beslenen enerjiyi XN300 sistem bileşenlerine dağtr. 
Modülün 4 besleme grubu halinde gruplanmş 9 ksa devre korumal çkş (24 V DC/GND) olup, bunlarn her biri 
maks. 2 A yük alabilir.

XN-322-4PS-20
178796

XN300 Teknoloji modülleri
Push-in yayl bağlant
Sayaç modülü

Maks. 125 kHz giriş ve her biri 2 A olan 4 dijital giriş ve 4 dijital çkşl RS422/TTL girişli sayc modül. 
Modül özellikle konumlandrma uygulamalarnda kullanlan sayc değerlerinin okunmas için kullanlr.

XN-322-1CNT-8DIO
178795

Arayüz modülü
RS422 arayüzü üzerinden iki mutlak enkoderin, özellikle SSI enkoderin(örneğin mutlak lineer enkoderler,...) 
verilerini değerlendirmek için arayüz modülü olarak düşünülmüştür.Naturel ikili ve gray kod enkoderleri 
(Gray kod dahili olarak ikiliye dönüştürülür) desteklenir. 
32 Bit / 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz.

XN-322-2SSI
178773

Tart modülü
İki Wheatstone köprüsünü bağlamak için dilim tart modülü (DMS load cell). 
24 Bit çözünürlükte ±%0,035 hassasiyetinde ölçme değerleri kullanlabilir.

XN-322-2DMS-WM
178793

Motor sürücüsü modülü
12-30 V besleme gerilimindeki ve maks. 3,5 A motor akmndaki bir DC motorunun (frça motoru) çalştrlmas 
için akm regülatör modülü. Ayrca iki LED sürücüsü 20 mA / 350 mA maksimum akm entegredir.

XN-322-1DCD-B35
178794
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I/O sistemi
I/O ek modülü XN300

I/O ek modülü XN300

Ksa açklama Parça no. Ürün kodu

Dijital giriş modülleri
Push-in yayl bağlant
Onaylar: CE, cULus

8 dijital giriş her biri 24 V DC, pals anahtarlama, 5,0 ms XN-322-8DI-PD 183172
16 dijital giriş her biri 24 V DC, pals anahtarlama, 5,0 ms XN-322-16DI-PD 183173
20 dijital giriş her biri 24 V DC, pals anahtarlama, 5,0 ms XN-322-20DI-PD 178786
20 dijital giriş her biri 24 V DC, pals anahtarlama, 0,5 ms XN-322-20DI-PF 178768
20 dijital giriş her biri 24 V DC, pals anahtarlama, 2/4 CNT, 25 kHz XN-322-20DI-PCNT 178767
20 dijital giriş her biri 24 V DC, negatif anahtarlama, 5,0 ms XN-322-20DI-ND 183174

Dijital çkş modülleri
Push-in yayl bağlant
Onaylar: CE, cULus

8 dijital çkş ksa devre korumal her biri 24 V DC/0,5 A, pals anahtarlama XN-322-8DO-P05 183175
16 dijital çkş ksa devre korumal her biri 24 V DC/0,5 A, pals anahtarlama XN-322-16DO-P05 178787
12 dijital çkş ksa devre korumal her biri 24 V DC/1,7 A, pals anahtarlama XN-322-12DO-P17 178788

Dijital Giriş/Çkş modülleri
Push-in yayl bağlant
Onaylar: CE, cULus

4 dijital giriş ve 4 dijital çkş her biri 24 V DC, pals anahtarlama XN-322-8DIO-PD05 183178
8 dijital giriş ve 8 dijital çkş her biri 24 V DC, pals anahtarlama XN-322-16DIO-PD05 183179
8 dijital giriş ve 8 dijital çkş her biri 24 V DC, pals anahtarlama, CNT, 25 kHz XN-322-16DIO-PC05 183180

Röle modülleri
Push-in yayl bağlant

4 dijital röle çkş, normalde açk kontak XN-322-4DO-RNO 178779

Analog giriş modülleri
Push-in yayl bağlant
Onaylar: CE, cULus

4 analog direnç girişi, 2-telli veya 3-telli olarak PT/NI/KTY/R XN-322-4AI-PTNI 178772
6 analog giriş, +/-10V, 1 PT/KTY, Uref XN-322-7AI-U2PT 178789
8 analog akm girişi, 0/4 ila 20 mA XN-322-8AI-I 179288
8 analog thermocouple girişi ve iki KTY girişi XN-322-10AI-TEKT 178792

Analog çkş modülleri
Push-in yayl bağlant
Onaylar: CE, cULus

8 Analog çkş, +/-10 V XN-322-8AO-U2 178790

Analog Giriş/Çkş modülleri
Push-in yayl bağlant
Onaylar: CE, cULus

2 analog giriş ve 2 analog çkş, +/-10 V, Uref XN-322-4AIO-U2 183181
4 analog giriş ve 4 analog çkş, +/-10 V, Uref XN-322-8AIO-U2 178791
2 analog giriş ve 2 analog çkş, 0/4 ila 20 mA XN-322-4AIO-I 183182
4 analog giriş ve 4 analog çkş, 0/4 ila 20 mA XN-322-8AIO-I 178771
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XI/ON – Modüler I/O Sistemi

İster hareketlerin kumanda edilmesi, ister sıcaklığın veya devir sayısının 
ölçülmesi ya da akımların ve gerilimlerin kaydedilmesi – taşınabilir 
I/O'lar için kullanım alanları, uygulama alanlarının çeşitliliği kadar 
kapsamlıdır. Giriş ve çıkışların otomasyon konseptinin en temel ögelerini 
oluşturduğu tüm merkezi olmayan sinyal işleme süreçlerinde bu ürünler 
kullanılmaktadır. 

Eaton, XI/ON sisteminin yüksek modülaritesi ve geniş fonksiyon 
çeşitliliği sayesinde her uygulamaya uygun I/O çözümü sunuyor. XI/
ON: Uygulaması kolay modüler bir konsept – tüm uygulamalara 
uyarlanabiliyor, akıllı ve gelecek odaklı.

Ethernet

www.eaton.eu/xion

http://www.eaton.eu/xion
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XI/ON ECO Gateway'ler ve ECO modülleri

XI/ON ECO, XI/ON I/O sistemini fiyat ve gerekli olan yer açısından optimize 
edilmiş I/O modülleri ve Gateway'ler ile tamamlıyor. ECO Gateway'ler 
CANopen, PROFIBUS DP ve Ethernet bus sistemlerine hizmet sunmaktadır.

• Entegre bus sonlandırma dirençlerine sahip ECO Gateway'ler
• Standart XI/ON sistemine tam uyumlu
• Temel modüller gerekli değil 
• Yüksek kanal yoğunluğu (13 mm genişlik üzerinde 16 kadar DI/DO) 
• "Push-In" (iterek yerleştirmeli) yaylı terminaller
• Çok fonksiyonlu dilimli yapılar
• Teşhis arayüzü

I/Oassistant – üniversal konfigürasyon ve teşhis aracı

I/Oassistant ile, XI/ON tesisinizin komple planlama ve gerçekleştirme aşaması 
boyunca size etkileşimli şekilde destek sunan üniversal bir araç hizmetinizdedir. 
I/Oassistant, XSOFT-CODESYS-2'ye entegre edilmiş durumdadır. Öncelikle 
ekranda bir proje üretilir ve yapılandırılır. Bunun için Gateway'ler, elektronik 
ve temel modüller ve ayrıca ilgili aksesuarı seçiyorsunuz. Ardından münferit 
istasyonların konfigürasyonunu isteğe bağlı olarak çevrimiçi veya çevrimdışı 
(online veya offline) olarak gerçekleştirilir. Son olarak, her şey sizi memnun 
edecek şekilde ayarlanmış ise, tesisi işletime almaktasınız. I/Oassistant ayrıca 
siparişiniz için bir parça listesi oluşturuyor. 
I/Oassistant istasyonu kontrol ediyor, süreç verilerini okuyor, değerlerin çıkışını 
gerçekleştiriyor ve kanallara ait teşhis verilerini görselleştiriyor. Böylece üst 
seviye bir kontrol ünitesi olmadan da istasyonunuzu işletime alabilir ve bir tesis 
bölümünün işlevselliğinin kusursuz olmasını sağlayabilirsiniz.
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XI/ON
Systemübersicht

Systemübersicht

1 Gateways 8 Versorgungsmodule
2 Relaismodule 9 Analoge Eingabemodule
3 Kodierelement 10 Digitale Ausgabemodule
4 Basismodule 11 Analoge Ausgabemodule
5 Querverbinder Relais 12 Technologiemodule
6 Abschlussplatte 13 Markierer
7 Endwinkel
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1  Gateway'ler
2  Röle modülleri
3  Kodlama elemanı
4  Temel modüller
5  Röle köprüsü
6  Sonlandırma plakası
7  Sonlandırma
8  Güç kaynağı modülleri
9  Analog giriş modülleri
10  Dijital çıkış modülleri
11  Analog çıkış modülleri
12  Sayıcı modülü
13  Marker
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XI/ON
ECO modülleri

ECO modülleri

Fieldbus bağlants Veri transfer oran Fieldbus bağlants Adresleme Parça no.
Ürün kodu

XI/ON ECO Gateway'leri
Push-in yayl
Sistem beslemesi 24 /5 V DC 
Onaylar CE, cULus

PROFIBUS-DP 
(Protokol DPV0/DPV1)

9,6 kBit/sn ila 12 MBit/sn Push-in yayl DIP Switch XNE-GWBR-PBDP
140045

CANopen 1000 kBit/sn, 800 kBit/sn, 500 kBit/sn, 
250 kBit/sn, 125 kBit/sn, 50 kBit/sn, 
20 kBit/sn

Push-in yayl DIP Switch XNE-GWBR-CANOPEN
140044

Ethernet 
(Protokol Ethernet-IP)

10/100 MBit/sn 2 x RJ45 
(Ethernet Switch)

DIP Switch, BootP, 
DHCP veya PGM

XNE-GWBR-2ETH-IP
140047

Ethernet 
(Protokol Modbus-TCP)

10/100 MBit/sn 2 x RJ45 
(Ethernet Switch)

DIP Switch, BootP, 
DHCP veya PGM

XNE-GWBR-2ETH-MB
152279

Kanallar Besleme terminalinden 
anma gerilimi

Giriş gecikmesi Giriş gerilimi Parça no.
Ürün koduYüksek seviye

UL tyükselen kenar tdüşen kenar UH
μs μs V

XI/ON ECO dijital giriş modülleri
Entegre edilmiş temel modül
Onaylar CE, cULus

8 24 V DC < 100 < 200 11 - 30 V XNE-8DI-24VDC-P
140035

16 24 V DC < 150 < 300 11 - 30 V XNE-16DI-24VDC-P
140040

Kanallar Besleme terminalinden 
anma gerilimi

Omik yükteki 
anahtarlama frekans 

Eşzamanllk faktörü Parça no.
Ürün kodu

UL f %
Hz g

XI/ON ECO dijital çkş modülleri
Entegre edilmiş temel modül
Omik yükler, Endüktif yükler, Lamba yükleri bağlanabilir
Onaylar CE, cULus

8 24 V DC 100 100 XNE-8DO-24VDC-0.5A-P
140036

16 24 V DC 100 50 %, maks. 4 A XNE-16DO-24VDC-0.5A-P
140039

Kanallar Besleme 
terminalinden 
anma gerilimi

Ölçüm 
değerleri1)

Ölçüm aralklar Ölçüm değeri 
gösterimi

Snr frekans 
(-3 db)

Parça no.
Ürün kodu

UL Hz

XI/ON ECO analog giriş kartlar
Entegre edilmiş temel modül
Onaylar CE, cULus

8 (U/I), 
4 (PT/NI/R)

24 V DC Gerilim, akm, 
scaklk (PT, 
NI), direnç R

-10/0 ila +10 V DC
0/4 - 20 mA 
PT: -200 - +850 (-328 - +1562)/
-200 - +150 (-328 - +302) °C, (°F) 
Ni: -60 - +250 (-76 - +482)/
-60 - +150 (-76 - +302) °C, (°F)

16 Bit Signed Integer
12 Bit Full Range sola 
hizala
Standart/Extended 
Range/PA (NE43)

1,5 XNE-8AI-U/I-4PT/NI
140037

Uyarlar 1) : Platin sensörler: PT100, PT500, PT1000 (DIN IEC 751 uyarnca) Nikel sensörler: Ni100, Ni1000 (DIN 43760 uyarnca) 
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XI/ON
ECO modülleri

ECO modülleri

Kanallar Besleme terminalinden 
anma gerilimi

Ölçüm değerleri Ölçüm aralklar Ölçüm değeri gösterimi Parça no.
Ürün kodu

UL

XI/ON ECO analog çkş modülleri
Entegre edilmiş temel modül
Onaylar CE, cULus

4 24 V DC Gerilim, Akm -10/0…+10 V DC 
0/4 - 20  mA

16 Bit Signed Integer
12 Bit Full Range sola hizala
Standart/Extended Range/PA 
(NE43)

XNE-4AO-U/I
140034

Kanallar Çalşma modu İmpuls süresi Çözünürlük Parça no.
Ürün koduBit

XI/ON ECO sayaç-PWM modülü
Entegre edilmiş temel modül
Besleme terminalinden anma gerilimi 24 V DC 
Sinyal değerlendirmesi A, B: Darbe pals ve yön, single/double/quadruple rotary transducer 
Onaylar CE, cULus 
PWM (parametrelendirilebilir): 0,01 Hz - 20 kHz 
Darbe says çkş:  32 Bit 
İşletim türleri darbe çkş: Tek seferlik, sonsuz

2 Sonsuz, tek seferlik veya periyodik 
sayma

32 Bit/maks. 120 s 32 XNE-2CNT-2PWM
140038
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XI/ON
Standart modüller

Standart modüller

Fieldbus bağlants Veri transfer oran Fieldbus bağlants Adresleme Parça no.
Ürün kodu

Entegre güç kaynağ modüllü XI/ON standart Gateway'ler
Yayl bağlant/vidal bağlant
Sistem beslemesi 24 /5 V DC 
Onaylar CE, cULus

PROFIBUS-DP 
(Protokol DPV1)

9,6 kBit/sn ila 12 MBit/sn 1 x SUB-D yuva, 9 pin 2 ondalk döner kodlama 
anahtar

XN-GWBR-DPV1
148561

CANopen 10 kBit/sn, 20 kBit/sn, 
50 kBit/sn, 125 kBit/sn, 
250 kBit/sn, 
500 kBit/sn, 800 kBit/sn, 
1000 kBit/sn

Açk stil konnektör 2 ondalk döner kodlama 
anahtar

XN-GWBR-CANOPEN
140155

DeviceNet 125 kBit/sn, 250 kBit/sn, 
500 kBit/sn

Açk stil konnektör 2 ondalk döner kodlama 
anahtar

XN-GWBR-DNET
140156

Ethernet (Protokol 
Modbus-TCP)

10/100 MBit/sn RJ45 yuvas Ondalk döner kodlama anahtar, 
BootP, DHCP veya I/Oassistant

XN-GWBR-MODBUS-TCP
140162

CANopen 1 MBit/sn'ye kadar 
ayarlanabilir

Açk stil konnektör Yazlm XN-PLC-CANOPEN
140157

Alan gerilimi Sistem beslemesi Modül barasndan nominal 
akm tüketimi

Maksimum sistem besleme 
akm

Parça no.
Ürün kodu

UL Usys IMB IMB
V DC mA A

XI/ON standart güç kaynağ modülü
Temel modül gereklidir 
Teşhis baytlar says: 4 
Onaylar CE, cULus

24 V DC 24 - 1,5 XN-BR-24VDC-D
140071

24 V DC - ≦ 28 - XN-PF-24VDC-D
140070

120/230 V AC - ≦ 25 - XN-PF-120/230VAC-D
140072

Kanallar Besleme terminalinden 
anma gerilimi

Giriş gecikmesi Giriş gerilimi Parça no.
Ürün koduYüksek seviye

UL tyükselen kenar tdüşen kenar UH
μs μs V

XI/ON standart dijital giriş modülleri
Temel modül gereklidir 
Onaylar CE, cULus

2 24 V DC < 200 < 200 11 - 30 V XN-2DI-24VDC-P
140056

2 24 V DC < 200 < 200 0 - 5 V XN-2DI-24VDC-N
140057

2 120/230 V AC < 20000 < 20000 79 V AC - 265 V AC XN-2DI-120/230VAC
140058

4 24 V DC < 200 < 200 15 V - 30 V XN-4DI-24VDC-P
140052

4 24 V DC < 200 < 200 0 - 5 V XN-4DI-24VDC-N
140059

16 24 V DC < 200 < 200 15 V - 30 V XN-16DI-24VDC-P
140142

32 24 V DC < 200 < 200 15 V - 30 V XN-32DI-24VDC-P
140147

CA08103003Z_MOEM2015-TR__1_Automatisieren.book  Seite 56  Montag, 16. Januar 2017  9:41 09



57Tüm ürünler -> Çevrimiçi Katalog EATON CA08103003Z-TR

O
to

m
as

yo
n

Ot
om

as
yo

n

 EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 57

XI/ON
Standart modüller

Kanallar Besleme terminalinden 
anma gerilimi

Omik yükteki 
anahtarlama frekans 

Eşzamanllk faktörü Parça no.
Ürün kodu

UL f %
Hz g

XI/ON standart dijital çkş modülleri
Temel modül gereklidir
Aşağdakiler bağlanabilir: Omik yük, Endüktif yükler, Lamba yükleri
Onaylar CE, cULus

2 24 V DC 5000 (RLO < 1 kΩ) 100 XN-2DO-24VDC-0.5A-P
140053

2 24 V DC 100 (RLO < 1 kΩ) 100 XN-2DO-24VDC-0.5A-N
140060

2 120/230 V AC (45 - 65 Hz) - 100 (değer kaybna 
dikkat edin)

XN-2DO-120/230VAC-0.5A
140150

2 24 V DC 5000 (RLO < 1 kΩ) 100 XN-2DO-24VDC-2A-P
140055

4 24 V DC 1000 (RLO < 1 kΩ) 100 XN-4DO-24VDC-0.5A-P
140148

16 24 V DC 100 (RLO < 1 kΩ) 100 XN-16DO-24VDC-0.5A-P
140141

32 24 V DC 100 (RLO < 1 kΩ) maks. 10 A 
(toplam modül akm)

XN-32DO-24VDC-0.5A-P
140161

Kanallar Ölçüm değerleri Ölçüm aralklar Ölçüm değeri gösterimi Snr frekans 
(-3 db)

Parça no.
Ürün kodu

Hz

XI/ON standart analog giriş kartlar
Temel modül gereklidir
Besleme terminalinden anma gerilimi: 24 V DC
Onaylar CE, cULus

1 Akm 0/4 - 20 mA 16 Bit Signed Integer
12 Bit Full Range sola hizala

200 XN-1AI-I(0/4...20MA)
140063

2 Akm 0/4 - 20 mA 16 Bit Signed Integer
12 Bit Full Range sola hizala

> 50 XN-2AI-I(0/4...20MA)
140144

1 Gerilim -10/0 ila +10 V DC 16 Bit Signed Integer
12 Bit Signed Integer sola hizala
12 Bit Full Range sola hizala

200 XN-1AI-U(-10/0...+10VDC)
140064

2 Gerilim -10/0 ila +10 V DC 16 Bit Signed Integer
12 Bit Full Range sola hizala

> 50 XN-2AI-U(-10/0...+10VDC)
140145

4 Gerilim, Akm -10/0 ila +10 V DC 16 Bit Signed Integer
12 Bit Signed Integer sola hizala

20 XN-4AI-U/I
140158

Kanallar Ölçüm değerleri Scaklk aralklar Ölçüm değeri gösterimi Parça no.
Ürün kodu°C, (°F)

XI/ON standart scaklk modülleri
Temel modül gereklidir
Besleme terminalinden anma gerilimi: 24 V DC
Onaylar CE, cULus

2 Scaklk 
(thermocouple)1)

Tip B: +100 - +1820 (+212 - +3308)
Tip E: -270 - +1000 (-454 - +1832)
Tip J: -210 - +1200 (-346 - +2192)
Tip K: -270 - +1370 (-454 - +2498)
Tip N: -270 - +1300 (-454 - +2372)
Tip R: -50 - +1760 (-58 - +3200)
Tip S: -50 - +1540  (-58 - +2804)
Tip T: -270 - +400 (-454 - +752)

16 Bit Signed Integer
12 Bit Full Range sola 
hizala

XN-2AI-THERMO-PI
140068

2 Scaklk (PT, NI), 
direnç R2)

PT: -200 - +850 (-328 - +1562)/-200 - +150 (-328 - +302)
Ni: -60 - +250 (-76 - +482)/-60 - +150 (-76 - +302)

16 Bit Signed Integer
12 Bit Full Range sola 
hizala

XN-2AI-PT/NI-2/3
140067

Uyarlar 1) DIN IEC 584, snf 1, 2, 3 uyarnca Thermocouple
2) Platin sensörler: PT100, PT500, PT1000 (DIN IEC 751 uyarnca)

Nikel sensörler: Ni100, Ni1000 (DIN 43760 uyarnca)
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XI/ON
Standart modüller

Kanallar Ölçüm değerleri Ölçüm aralklar Ölçüm değeri gösterimi Parça no.
Ürün kodu

XI/ON Standart analog çkş modülleri
Temel modül gereklidir
Besleme terminalinden anma gerilimi: 24 V DC
Onaylar CE, cULus

1 Akm 0/4 - 20 mA 16 Bit Signed Integer
12 Bit Full Range sola hizala 

XN-1AO-I(0/4...20MA)
140065

2 Akm 0/4 - 20 mA 16 Bit Signed Integer
12 Bit Full Range sola hizala

XN-2AO-I(0/4...20MA)
140146

2 Gerilim -10/0…+10 V DC 16 Bit Signed Integer
12 Bit Signed Integer sola hizala
12 Bit Full Range sola hizala

XN-2AO-U(-10/0...+10VDC)
140066

Kontak türü Nominal yük gerilimi Omik yükte maksimum sürekli akm Parça no.
Ürün kodu

XI/ON standart röle modülleri
Temel modül gereklidir
Besleme terminalinden anma gerilimi: 24 V DC
Bağlanabilir sensörler: Omik yük, Endüktif yükler, Lamba yükleri
Onaylar CE, cULus

2 normalde kapal kontak 230 V AC, 30 V DC 5 A XN-2DO-R-NC
140061

2 normalde açk kontak 230 V AC, 30 V DC 5 A XN-2DO-R-NO
140062

2 A/K 230 V AC, 30 V DC 5 A XN-2DO-R-CO
140054

Tür Aktarma kanallar Bit aktarma oran RS232 Hat uzunluğu Parça no.
Ürün kodum

XI/ON standart arayüz modülleri
Temel modül gereklidir
Besleme terminalinden anma gerilimi: 24 V DC
Onaylar CE, cULus

RS232 RxD, TxD, RTS, CTS Maks. 115200 Bitsn (parametrelenebilir), 
Varsaylan ayar: 9600 Bitsn, 7 data bits, odd 
parity, 2 stop bits

maks. 15 XN-1RS232
140151

RS 484/RS 422 RxD, TxD Maks. 115200 Bitsn (parametrelenebilir), 
Ön ayar: 9600 Bitsn, 7 data bits, odd parity, 
2 stop bits

maks. 30 XN-1RS485/422
140152

SSI CL, D Maks. 1 MHz (parametrelenebilir), 
Ön ayar: 500 kBitsn

maks. 30 XN-1SSI
140153
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XI/ON
Seçim yardımı

Seçim yardm
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Elektronik modüller

Dijital giriş modülleri
XN-2DI-24VDC-P ● ●
XN-2DI-24VDC-N ● ●
XN-2DI-120/230VAC ● ●
XN-4DI-24VDC-P ● ●
XN-4DI-24VDC-N ● ●
XN-16DI-24VDC-P ● ●
XN-32DI-24VDC-P ●
XNE-8DI-24VDC-P1)

XNE-16DI-24VDC-P1)

Dijital çkş modülleri
XN-2DO-24VDC-0.5A-P ● ●
XN-2DO-24VDC-0.5A-N ● ●
XN-2DO-24VDC-2A-P ● ●
XN-2DO-120/230VAC-0.5A ● ●
XN-4DO-24VDC-0.5A-P ● ●
XN-16DO-24VDC-0.5A-P ●
XN-32DO-24VDC-0.5A-P ●
XNE-8DO-24VDC-0.5A-P1)

XNE-16DO-24VDC-0.5A-P1)

Röle modülleri
XN-2DO-R-NC ● ●
XN-2DO-R-NO ● ●
XN-2DO-R-CO ●
Analog giriş modülleri
XN-1AI-I(0/4...20MA) ● ●
XN-2AI-I(0/4...20MA) ● ●
XN-1AI-U(-10/0...+10VDC) ● ●
XN-2AI-U(-10/0...+10VDC) ● ●
XN-2AI-PT/NI-2/3 ● ●
XN-2AI-THERMO-PI ●
XN-4AI-U/I ●
XNE-8AI-U/I-4PT/NI1)

Analog çkş modülleri
XN-1AO-I(0/4...20MA) ●
XN-2AO-I(0/4...20MA) ●
XN-2AO-U(-10/0...+10VDC) ●
XNE-4AO-U/I1)

Teknoloji modülü
XN-1RS232 ●
XN-1RS485/422 ●
XN-1SSI ●
XNE-1SWIRE1)

XNE-2CNT-2PWM1)

Güç kaynağ modülleri
XN-BR-24VDC-D ●2) ●3) ●2) ●3)

XN-PF-24VDC-D ● ●
XN-PF-120/230VAC-D ● ●
Uyarlar 1)

2)
3)

Temel modül gerekmiyor
Gateway beslemesi için temel modüller
İstasyon içinde bus yenilemek için temel modül
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Kompakt ve Modüler PLC'ler

XC152 kompakt PLC'ler işlemci performansları, SmartWire-DT bağlantısı 
ve sahip oldukları çok sayıdaki diğer arayüzler sayesinde otomasyon 
projelerinde düşük maliyetli çözümlere olanak sağlıyor. 
Ürünlerin önemli bir özelliği, modern haberleşme konseptleri söz konusu 
olduğunda yüksek entegrasyon kabiliyetine sahip olmalarıdır. Ethernet 
arayüz üzerinden OPC Client'lerle veri alışverişi veya entegre edilmiş WEB 
sunucusu yenilikçi çözümlere olanak sağlıyor.

EC4P kontrol ünitelerini içeren bu kompakt sınıf, bilinen easy kontrol 
rölesi kasası içinde bir PLC'nin performansını sunuyor. Böylece küçük ve 
orta ölçekli projeler için çözümler rahat bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

XC100 ve XC200 modüler PLC'ler ölçeklenebilir tasarımları ile ön plana 
çıkmaktadır. Çeşitli CPU performans sınıfları ve çok yönlü genişletme 
modülleri hizmete sunulmaktadır. 

 www.eaton.eu/xc152
 www.eaton.eu/ec4p
 www.eaton.eu/xc

http://www.eaton.eu/xc152
http://www.eaton.eu/ec4p
http://www.eaton.eu/xc
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XC152 – Kompakt PLC

Kompakt PLC'ler işlemci performansını çok sayıda haberleşme arayüzü ile 
kombine etmektedir. 

• OS: Windows CE 5
• İşlemci: RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
• USB aygıtı, USB-Host
• Ethernet arayüzü
• Tipe bağlı olarak haberleşme arayüzleri: RS232, RS485, Profibus/MPI ve 

CANopen
• Tipe bağlı olarak SmartWire-DT arayüzü
• Program, veri ve kalıcı değişken hafızası: 64 MB
• Harici bellek: 1 x SD modülü
• Programlama: CODESYS
• Web sunucusu: CODESYS
• Hedef görselleştirilmesi (panel modu): GALILEO/CODESYS (uzaktan 

gösterilebiliyor)

1  Kompakt PLC'ler 
XC-152

2  SD-Hafıza kartı

54  EATON CORPORATION CA08103003Z-TR

Modüler/Kompakt PLC'ler
Sisteme genel bakış

Sisteme genel bakş

1 Modüler PLC'ler XC100/XC200
2 Batarya
3 Hafza kart
4 Rack
5 Giriş/çkş ve haberleşme modülleri XI/OC
6 XI/OC terminal bloğu
7 Genişletilebilir kompakt PLC XC121
8 XC121 için giriş/çkş genişletmesi
9 Kompakt PLC'ler XC152

1
5

8

2

3

4

4

6 6
6 6

3

7

9
9

3

5

4
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Entegre arayüzler Uygulama/Marker/Verileri tutma
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Kompakt PLC'ler XC
24-V-DC güç kaynağı
Hafıza kartı için soket yuvası
RUN/STOP şalteri ve LED'ler
OPC-Server
WEB-Server
Remote Server
cULus onayı
Compact PLC XC152

- ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 64 MB / 4 KB / 32 KB XC-152-D8-11
167849

- ✓ ✓ ✓ ✓ - - 64 MB / 4 KB / 32 KB XC-152-E3-11
167850

✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - 64 MB / 4 KB / 32 KB XC-152-E6-11
167851

- ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 64 MB / 4 KB / 32 KB XC-152-E8-11
167852

✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 64 MB / 4 KB / 32 KB XC-152-D6-11
167855
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Kompakt PLC'ler
Sisteme genel bakış Moeller serisi

Sisteme genel bakş

1 Kompakt PLC EC4P 6 Giriş/çkş genişleme modülü, dijital EASY410…
2 Gösterge/Kontrol paneli MFD-80-B 7 Giriş/çkş genişleme modülü, dijital EASY6…
3 CANopen bağlants MFD-CP4-CO 8 Kablolu genişleme  modülü EASY200-EASY
4 Güç kaynağ/haberleşme modülü, EC4P için bağlant kablosu 

dahil
9 CANopen genişleme modülü EC4E-221-…6
10 EU4A-MEM-CARD1 Hafza kart

5 Çkş genişleme modülü EASY202-RE 11 EASY-LINK-DS Bus konektör soketi

ESC

DEL

OK

ESC

ALT
ALT

OK

3

2

4

2

1
1

9

9

8

7

7

5

6

6

10

10

11

11

11
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Kompakt PLC'ler
EC4PMoeller serisi

EC4P

Girişler Çkşlar Ekran + tuş 
takmDijital Analog olarak 

kullanlabilenler
Röle 10 A (UL) Transistör Analog Parça no. Ürün kodu

Kompakt PLC EC4P
Genişletilebilir: giriş/çkşlar ve bus sistemleri
ES4-COMBINATION-* ile bireysel lazerli etiketleme mümkün
Besleme gerilimi 24 V DC
UL/CSA onaylar
Gemicilik standartlar DNV, GL, ABS, BV, LR
easyNet/CANopen on board

12 4 - 8 - ✓ EC4P-221-MTXD1 106391
12 4 - 8 - - EC4P-221-MTXX1 106392
12 4 6 - - ✓ EC4P-221-MRXD1 106393
12 4 6 - - - EC4P-221-MRXX1 106394
12 4 - 8 1 ✓ EC4P-221-MTAD1 106395
12 4 - 8 1 - EC4P-221-MTAX1 106396
12 4 6 - 1 ✓ EC4P-221-MRAD1 106397
12 4 6 - 1 - EC4P-221-MRAX1 106398

easyNet/CANopen ve Ethernet on board
12 4 - 8 - ✓ EC4P-222-MTXD1 106399
12 4 - 8 - - EC4P-222-MTXX1 106400
12 4 6 - - ✓ EC4P-222-MRXD1 106401
12 4 6 - - - EC4P-222-MRXX1 106402
12 4 - 8 1 ✓ EC4P-222-MTAD1 106403
12 4 - 8 1 - EC4P-222-MTAX1 106404
12 4 6 - 1 ✓ EC4P-222-MRAD1 106405
12 4 6 - 1 - EC4P-222-MRAX1 106406

Hafza kart
Adaptörlü minimum 128 MBayt hafza kart EU4A-MEM-CARD1 106409

Girişler Çkşlar Besleme gerilimi
Dijital Röle 10 A (UL) Transistör Parça no. Ürün kodu

Genişletmeler
CANopen üzerinden kullanlabilir

6 4 - 24 V DC EC4E-221-6D4R1 114296
6 - 4 24 V DC EC4E-221-6D4T1 114297

Daha fazla dijital ve analog genişletme ￫ Sayfa 78

Açklama
Parça no. Ürün kodu

Taşnabilir text ekran
Gösterge/Kontrol paneli
Serbestçe seçilebilir arka aydnlatmal monokrom ekran 132 x 64 piksel
Çkarlabilir Titan ön çerçeve
Özel lazerli etiketleme MFD-COMBINATION (Ürün No. 2010801) ürünü ile mümkün
IP65

Tuş takml
EATON şirket logosu ile
NEMA Tip 3R, NEMA Tip 12, MFD-XM-80 koruyucu membran ile NEMA Tip 4x

MFD-80-B 265251

Tuş takml
EATON şirket logosuz
NEMA Tip 3R, NEMA Tip 12, MFD-XM-80 koruyucu membran ile NEMA Tip 4x

MFD-80-B-X 284905

Çok fonksiyonlu ekran için CANopen arayüzü
CANopen arayüzlü haberleşme modülü
1 MBaud'a kadar otomatik baud hz ayar
64 gösterge sayfasna kadar hafzaya kaydedilebilir
MFD-80-B(-X) gösterge/kontrol panelinin EU4A-RJ45-CAB2 bağlant kablosu ile kullanm için
Besleme gerilimi 24 V DC

MFD-CP4-CO 115736
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Modüler PLC'ler
Sisteme genel bakış

Sisteme genel bakş

1 Modüler PLC'ler XC100/XC200
2 Batarya
3 Hafza kart
4 Rak
5 Giriş/çkş ve haberleşme modülleri XI/OC
6 XI/OC terminal bloğu (vidal veya yayl terminal)
7 Genişletilebilir kompakt PLC XC121
8 XC121 için giriş/çkş genişletmesi

1
5

8

2

3

4

4

6 6
6

3

7

5

4

6
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Modüler PLC'ler
XC100, XC200, XC121

XC100, XC200, XC121

Dijital giriş 
adedi

Çkş adedi Entegre arayüzler 1 k talimatlar 
için çevrim 
süresi 
(bit, byte)

Uygulama/
Marker/Kalc 
veri

Entegre 
edilmiş 
web 
sunucusu

Parça no.
Ürün kodu

CA
No

pe
n/e
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yN

et
CA

No
pe

n (
LW

L)
Eth

ern
et 

100
Ba

se
-TX

/10
Ba

se
-T

US
B h

os
t

RS
232

RS
485

/RS
232

2 x
 CA

No
pe

n

ms kByte

Modüler PLC'ler XC
24-V-DC güç kaynağ
15 XI/OC modülü ile yerel olarak genişletilebilir ve uzaktan genişletebilir
Hafza kart için soket yuvas
RUN/STOP şalteri ve LED'ler
UL/CSA onay
Şu aksesuarlar gerekmektedir: bağlant terminalleri, rak, batarya
Modüler PLC XC-CPU101

Dijital: 8; 
bunlardan 
Interrupt olarak 
kullanlabilen: 4

Transistör: 
6

✓ - - - ✓ - - < 0,5 64 KB/4 KB/4 KB Hayr XC-CPU101-C64K-8DI-6DO
262152

✓ - - - ✓ - - < 0,5 128 KB/8 KB/
8 KB

Hayr XC-CPU101-C128K-8DI-6DO
262146

- ✓ - - ✓ - - < 0,5 128 KB/8 KB/
8 KB

Hayr XC-CPU101-FC128K-8DI-6DO
289169

✓ - - - ✓ - - < 0,5 256 KB/8 KB/
8 KB

Hayr XC-CPU101-C256K-8DI-6DO
274399

Modüler PLC XC-CPU201
Dijital: 8; 
bunlardan 
Interrupt olarak 
kullanlabilen: 6

Transistör: 
6

✓ - ✓ - ✓ - - < 0,15 256 KB/16 KB/
32 KB

Hayr XC-CPU201-EC256K-8DI-6DO
262155

✓ - ✓ - ✓ - - < 0,15 256 KB/16 KB/
32 KB

Evet XC-CPU201-EC256K-8DI-6DO-XV
262156

✓ - ✓ - ✓ - - < 0,15 2 MB/16 KB/
32 KB

Hayr XC-CPU201-EC512K-8DI-6DO
262157

✓ - ✓ - ✓ - - < 0,15 2 MB/16 KB/
32 KB

Evet XC-CPU201-EC512K-8DI-6DO-XV
262158

Modüler PLC XC-CPU202
Dijital:8; 
bunlardan 
Interrupt olarak 
kullanlabilen: 6

Transistör: 
6

✓ - ✓ ✓ ✓ - - < 0,03 4 MB/16 KB/
32 KB

Evet XC-CPU202-EC4M-8DI-6DO-XV
134238

Modüler PLC XC-CPU121
Giriş/çkş modülü 
XIO-EXT-121-1 
ile yerel genişletilebilir
244 kByte veri hafzas
Gemicilik onaylar: DNV, LR, 
BV, GL, ABS

- - - - ✓ ✓ ✓ < 0,3 256 KB/
16 KB/8 KB

Hayr XC-CPU121-2C256K
290446

XC-CPU121 için I/O genişletmesi
Girişleri genişletme (adet)
Dijital: 10; bunlardan Interrupt olarak kullanlabilen: 6; analog: 6 (0 - 10V: 
2 veya 0 - 20 mA: 2 veya Pt100: 2)
Dijital: ilave 8 (çkş olarak da kullanlabilir)
Çkşlar genişletme (adet)
Dijital: 8 (giriş olarak da kullanlabilir)
Analog: 2 (0 - 10 V)

- - - XIO-EXT121-1
290450
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I/O genişletmeleri
XI/OC

XI/OC

Açklama Parça no. Ürün kodu

I/O genişletmeleri XI/OC
XC100/200 modüler PLC'lere bağlant için kompakt I/O sistemi
XC100/200, maks. 15 XI/OC modülü ile genişletilebilir
Dijital/analog modüller için isteğe bağl olarak vidal terminaller veya yayl terminaller
UL/CSA onaylar
Analog modüller Girişler

8 giriş 4 - 20 mA
XIOC-8AI-I2 262549

Girişler
8 gerilim girişi 0 - 10 V

XIOC-8AI-U1 257899

Girişler
8 gerilim girişi ±10 V

XIOC-8AI-U2 257900

Girişler
4 giriş, scaklk ölçümü için, Pt100/1000

XIOC-4T-PT 257901

Girişler
4 giriş, thermocouple için
Parça no. K, J, B, N, E, R, S, T

XIOC-4AI-T 289933

Çkşlar
2 çkş ±10 V

XIOC-2AO-U2 257904

Çkşlar
2 çkş 0 - 10 V
2 çkş 4 - 20 mA

XIOC-2AO-U1-2AO-I2 257902

Çkşlar
4 çkş 0 - 10 V

XIOC-4AO-U1 257903

Kombinasyon modülleri
2 giriş ve 1 çkş 0 - 10 V
1 ms dönüştürme süresi

XIOC-2AI-1AO-U1 262409

Kombinasyon modülleri
2 giriş ve 1 çkş 0 - 10 V, 0 - 20 mA
1 ms dönüştürme süresi
Tek tek dönüştürülebilir

XIOC-2AI-1AO-U1-I1 281545

Kombinasyon modülleri
4 giriş ve 2 çkş 0 - 10 V
1 ms dönüştürme süresi

XIOC-4AI-2AO-U1 262405

Kombinasyon modülleri
4 giriş ve 2 çkş 0 - 10 V, 0 - 20 mA
1 ms dönüştürme süresi
Tek tek dönüştürülebilir

XIOC-4AI-2AO-U1-I1 281544

Dijital modüller 8 giriş 24 V DC XIOC-8DI 257891
16 giriş 24 V DC XIOC-16DI 257892
32 giriş, 24 V DC XIOC-32DI 267411
8 çkş 24 V DC, 0,3 A XIOC-8DO 257894
12 Röle çkş XIOC-12DO-R 257897
16 çkş 24 V DC, 0,3 A XIOC-16DO 257896
16 çkş 24 V DC, 0,8 A
ksa devre korumal

XIOC-16DO-S 257895

16 bağlant, 4 giriş, 12 serbest bir şekilde giriş/çkş olarak parametrelendirilebilir, 
24 V DC çkş 0,5 A

XIOC-16DX 262322

32 çkş, 24 V DC, 0,2 A XIOC-32DO 267413
Sayc modülleri 100 kHz'ye kadar 1 giriş, (24 V DC, 5 V DC)

2 dijital transistör çkş
Optocoupler, 24 V DC
Sayc modülü için 30 kutuplu soket gereklidir

XIOC-1CNT-100KHZ 257906

2 giriş, 100 kHz'ye kadar, (24 V DC veya 5 V fark), 2 giriş, 100 kHz'ye kadar, 
(24 V DC veya 5 V fark), 4 dijital transistör çkş, Optocoupler, 24 V DC, 
Sayc modülü için 30 kutuplu soket gereklidir

XIOC-2CNT-100KHZ 257907

en fazla 400 kHz'li 2 artml enkoder, 5 V DC, 2 analog çkş, ±10 V XIOC-2CNT-2AO-INC 262417
Haberleşme modülleri PROFIBUS-DP master modülü XIOC-NET-DP-M 257908

PROFIBUS-DP slave modülü XIOC-NET-DP-S 286419
Suconet-K master modülü XIOC-NET-SK-M 289982
Seri ara birimi RS232C, RS485, RS422
Çalşma modlar: Şeffaf mod MODBUS master/slave SUCOM-A
Suconet-K slave

XIOC-SER 267191

Seri ara birimi RS232C, RS485, RS422
Çalşma modlar: Şeffaf mod MODBUS master/slave SUCOM-A DNP3 protokolü

XIOC-TC1 135265
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 EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 67

Aksesuar
XI/OC

XI/OC

Sisteme genel bakş

Açklama Şunlar için 
kullanlabilir:

Parça no. Ürün kodu

Bağlant terminalleri
Dijital ve analog modüller ve XC modüler PLC'ler  için 18 kutuplu birer terminal soketi gerekir

Dijital veya analog I/O için yay terminalli 18 kutuplu bağlant 
terminali soketi

- XIOC-TERM-18T 258104

Dijital ve analog I/O için vidal terminalli 18 kutuplu bağlant 
terminali soketi

- XIOC-TERM-18S 258102

Sayc modülleri için kablolu 30 kutuplu soket,, 4 m XIOC-1CNT-100KHZ
XIOC-2CNT-100KHZ

XIOC-TERM30-CNT4 262248

Dijital modüller için kablolu 40 kutuplu soket, 4 m XIOC-32DI
XIOC-32DO

XIOC-TERM32 267414

Rak
XC100/200'ü taşyc raya monte etmek için temel rak, 
genişletilebilir
Genişlik: CPU için 2 slot

- XIOC-BP-XC 260792

XI/OC modüllerini taşyc raya monte etmek 
Için genişletme rak, genişletilebilir
Genişlik: CPU için 2 slot

- XIOC-BP-2 260794

XC100/200'ü taşyc raya monte etmek 
Için temel Rak, genişletilebilir
Genişlik: CPU ve bir XI/OC modülü için 3 slot

- XIOC-BP-XC1 260793

XI/OC modüllerini taşyc raya monte etmek 
Için genişletme rak, genişletilebilir
Genişlik: XI/OC modülleri için 3 slot

- XIOC-BP-3 260795

XI/OC modüllerini taşyc raya monte etmek 
Için genişletme rak, genişletilebilir
Genişlik: XI/OC modülleri için 3 slot
Bilgi: Maks. 15 modül takmak için rak 6. soket yuvasna taklmaldr

- XIOC-BP-EXT 274291

Fonksiyon aksesuar
Programlar, verileri, reçeteleri kaydetmek için
512 MByte

XT-MEM-MM512M 138257

Programlar, verileri, reçeteleri kaydetmek için
256 MByte

XT-MEM-MM32M 262731

Gerçek zaman saatini ve kalc verileri arabelleğe almak için XT-CPU-BAT1 256209

Boş XIOC soket yuvalarn kapatmak için boş modül XIOC-NOP 288894
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Kontrol Rölesi easyRelay
Çok Fonksiyonlu Ekran MFD-Titan

easy500/700/800 tipi kontrol röleleri ve çok fonksiyonlu ekran MFD-
Titan, makine ve tesis imalat sektöründe ve endüstri otomasyonunda 
uygulamaları gerçekleştirmek için tüm teknik imkanları sunar. Çözüm 
sunmak için farklı fonksiyonlara, gerilim türüne, genişletme imkanına ve 
ağ bağlantı imkanına sahip olan birden fazla cihaz çeşidi sunulmaktadır. 
easy500/700 kontrol rölelerinin çok fonksiyonlu zaman rölesi, sayıcı, 
analog değer karşılaştırıcı, zamanlayıcı vs. gibi ana fonksiyonlarına ilave 
olarak easy800 ve MFD-Titan modellerinde PID kontrolör, aritmetik 
işlem, değer ölçeklendirmesi, ve çok daha fazla fonksiyon bloğu 
bulunmaktadır. MFD-Titan, kontrol rölelerinde text ekranların, değer 
girişlerinin ve değer göstergelerinin yanı sıra konforlu kumanda ve 
görselleştirme imkanları sunmaktadır, örn. tuş fonksiyonları, Bitmaps veya 
çubuk grafikleri. IP65 koruma sınıfı, zorlu koşullar altında da kullanım 
imkanı sunar.

 www.eaton.eu/easy
 www.eaton.eu/mfd

http://www.eaton.eu/easy
http://www.eaton.eu/mfd
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easy500
12 I/O'ya kadar olan daha küçük uygulamalar için:
• 1:1 elektronik devre şeması ile programlama
• Cihazda doğrudan devre şeması girme imkanı
• seri olarak devreye alınan 3 kontaklı ve 1 bobinli 128 akım yolu
• Örn. çok fonksiyonlu zaman rölesi, darbe akım rölesi, sayıcı,  

analog değer karşılaştırıcı, hafta ve yıl zamanlayıcı... gibi fonksiyonlar
• Ethernet'e (programlama ve OPC fonksiyonu)  

bağlantı imkanı

easy700
40 I/O'ya kadar orta seviyede kumanda görevlerini çözmek için:
• bir easy500 rölesinin tam fonksiyon kapsamı 
• seri olarak devreye alınan 3 kontaklı ve 1 bobinli 128 akım yolu
• lokal ve merkezden uzak genişletebilirlik
• Standart bus sistemlerine (PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet, As-i) ve 

Ethernet'e (programlama ve OPC fonksiyonu) bağlantı imkanı

easy800
328 I/O'ya kadar daha büyük kontrol ve ayar görevleri için ideal:
• bir easy700 rölesinin tam fonksiyon kapsamı
• örn. PID kontrolör, aritmetik işlem fonksiyonları,  pals genişliği modülasyonu, 

değer ölçekleme, yüksek hızlı sayıcı (5kHz) ...  
gibi çok sayıda ilave fonksiyon

• seri olarak devreye alınan 4 kontaklı ve 1 bobinli 256 akım yolu
• dijital ve analog genişletebilirlik 
• easyNet üzerinden entegre haberleşme (maks. 8 katılımcı – 

maks. 1000 m)
• Standart bus sistemlerine (PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet, As-i) ve 

Ethernet'e (programlama ve OPC fonksiyonu) bağlantı imkanı

MFD-Titan
easy800 fonksiyonlarını, 320 I/O'ya kadar olan daha büyük uygulamalar için 
konforlu görselleştirme imkanı ile bir araya getirir:
• 22,5 mm standart sabitleme deliklerine hızlı ve kolay montaj imkanı
• Doğrudan sıcaklık tespiti için I/O modülleri (Pt100 / Ni1000)
• cihazların tek tek lazer uygulaması, örneğin firma adı veya sembol ile
• dijital ve analog genişletebilirlik
• easyNet üzerinden haberleşme mümkündür (maks. 8 katılımcı – maks. 

1000 m)
• Standart bus sistemlerine (PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet, As-i) ve 

Ethernet'e (programlama ve OPC fonksiyonu) bağlantı imkanı

SmartWire-DT'li easy800
Bir easy800 rölesinin fonksiyonlarını, doğrudan bağlantı üzerinden 
SmartWire-DT kumanda cihazları için haberleşme sistemine bağlar:
• SmartWire-DT haberleşme sistemi üzerinden veri alışverişi ve SmartWire-DT 

katılımcılarına ve kontaktörlere güç desteği
• 166 dijital giriş/çıkış ve/veya 128 analog giriş/çıkış ile birlikte 99' a kadar 

SmartWire DT katılımcısı bağlanabilir
• isteğe bağlı olarak easyNet ve ilave olarak 4 hızlı giriş; bunlardan 2 tanesi  

hızlı çıkış olarak da kullanılabilir (easy806)
• bir taşınabilir text ekranını veya dokunmatik paneli programlamak veya 

Ethernet'e bağlamak için seri arayüz
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Ethernet

easy800 easy800easySafety

easyNet

Packaging 
Machine

SAFETY GATE 4 
OPEN

maks. 8 easyNet katılımcısı, maks. 1000m

COM

Timer 

Set: 15.00sec 

Act: 04.34sec

- on delay -

Android akıllı telefonlar için Bluetooth adaptörü ve easyApps

Makinelerin ve sistemlerin devreye alınması ve kullanılması, 
Bluetooth adaptörü ve easyApps ile daha da kolay. Ücretsiz 
easyRemote Display uygulaması, easy800'ün tüm gösterge ve 
kumanda fonksiyonlarının akıllı telefon üzerinden 
gerçekleştirilmesini sağlayarak doğrudan kontrol rölesinde gibi 
çalışma imkanı sunar. easyParameter uygulaması ile özel akıllı 
telefon kullanım yüzeyleri oluşturmak mümkündür. Oluşturan 
kişi, kullanım yüzeylerini esnek bir şekilde uygulama kullanıcısına 
uyarlar ve kullanıcının akıllı telefon üzerinde hangi parametreleri 
okuyabileceğine ve değiştirebileceğine karar verir. Akıllı telefon 
ve easy800 arasında haberleşme, pratik Bluetooth adaptörü 
üzerinden gerçekleştirilir. Adaptör de kontrol rölesi ve bilgisayar 
arasında haberleşme imkanı sunar.

Ethernet easyApps'i indirme

EASY802-DC-SWD / EASY806-DC-SWD

Bu iki kumanda rölesinin bilindik easy800 fonksiyonlarının 
yanında entegre bir SmartWire-DT Master'ı da vardır. 
SmartWire-DT hattının konfigürasyonu doğrudan bir butona 
basılarak gerçekleştirilir. SmartWire-DT modülünün anahtar 
konumları, durum mesajları ve motor yük akımları veya teşhis 
verileri devamında bilindiği şekilde doğrudan devre şemasında 
işlenebilir. EASY802-DC-SWD fonksiyonunun yanı sıra 
EASY806-DC-SWD ayrıca 4 hızlı giriş (5 kHz) de bulunmaktadır. 
Bu 4 girişten 2 tanesi hızlı çıkış (5 kHz) olarak da 
yapılandırılabilir (transistör 24 V DC, 0,1 A). İlave giriş/çıkışların 
yanı sıra EASY806-DC-SWD'de easyNet bağlantı imkanı da 
mevcuttur.

easySoft-Basic / easySoft-Pro

Programlama yazılımı, easyRelay ve MFDTitan'ın farklı 
performans sınıflarını programlamak için kullanılır. Devre şeması 
"Sürükle-bırak" yoluyla kontak planı olarak hazırlanır. Yazılım, 
simülasyon, çevrimiçi haberleşme ve dokümantasyon imkanı 
sunar. easySoft-Basic fonksiyonlarının yanında easySoft-Pro ile 
MFD-Titan'ın sayfalarını oluşturmak için bir sayfa düzenleyicisi de 
kullanılabilir. Entegre edilen SmartWire-DT Assist ile 
SmartWire-DT hattı programa bağlanabilir. easySoft-Pro CD'si,  
üst bilgisayar sistemlerine (OPC istemcilerine) standart bağlantı 
oluşturma imkanı veren ücretsiz bir OPC sunucusu içerir. Her iki 
yazılım da 13 dilde kurulabilir.
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SmartWire-DT

easyControl MFD-CP8/CP10 easy800

Haberleşme ve veri alışverişi
easyNet üzerinden haberleşmenin yanı sıra 
üst seviye otomasyon sistemleri ile veri 
alışverişi imkanı söz konusudur. Bunun için 
AS-i, PROFIBUS-DP, CANopen ve 
DeviceNet'e bağlamak üzere bus modülleri 
mevcuttur. EASY209-SE ile easyRelay ve 
MFD-Titan'ı Ethernet'e bağlamak da 
mümkündür. Böylece easySoft üzerinden 
uzaktan erişim ve programlama ve OPC 
fonksiyonu mümkündür.

HMI olarak XV dokunmatik ekran ile easy500/700

Programlama hattı EASY-PC-CAB veya bağlantı hattı MFD-CP4-
500-CAB5 üzerinden easy500/700 kontrol röleleri XV dokunmatik 
ekranlara bağlanır. Dokunmatik ekran, kontrol  rölesinden verileri 
okur veya kontrol rölesine nominal değerleri yazar. easy500/700, 
uygulamanın kontrolünü üstlenir. Gösterim ve kumanda, 
görselleştirme yazılımı GALILEO yardımıyla oluşturulan HMI'ların 
konforlu bir şekilde görselleştirilmesi ile gerçekleştirilir. 
"easy500/700" haberleşmesi seçildikten sonra  GALILEO'da 
kontrol rölesinin ilgili veri tipleri otomatik olarak doğru yapıda 
kaydedilir. Böylece  görselleştirme yazılımı üzerinden 
görselleştirme elemanları ile bağlamak amacıyla easy'nin 
fonksiyon modülü parametrelerine konforlu bir şekilde erişmek 
mümkündür.

EASY-PC-CAB 

MFD-CP4-500-CAB5

Packaging 
Machine

SAFETY GATE 4 
OPEN

HMI olarak XV dokunmatik ekran ile easy800

easy800 ve easySafety'nin EASY800-PC-CAB programlama hattı 
üzerinden XV dokunmatik ekrana bağlantısının yanı sıra EASY-
MO-CAB üzerinden 57600 Baud aktarma hızlarına varan bir 
bağlantı mümkündür. Her iki hat da 2 m uzunluğundadır. MFD-
CP4-800-CAB, cihazlar arasında 5 m'ye  kadar bir hat uzunluğuna 
 izin verir. SmartWire-DT'li easy802/806'ya bağlantı kablosu 
olarak EU4A-RJ45-CAB1 kullanılır. Dokunmatik ekranın kontrol 
rölesinin verilerine erişimi, easy500/700'de olduğu gibi 
görselleştirme yazılımı GALILEO üzerinden gerçekleştirilir. 
Burada haberleşme altında "easy800/MFD" seçilmelidir ve 
ardından kontrol rölesinin fonksiyon modülü parametrelerine 
kolayca erişilebilir.

EASY800-PC-CAB veya

EASY800-MO-CAB veya

MFD-CP4-800-CAB5

EU4A-RJ45-CAB1

Taşınabilir text ekran

Metin göstergesi, pano kapısında, makinede veya kumanda 
panosunda, temel üniteden en fazla 5 m mesafede 
görüntüleme ve kumanda etme için kullanılır. Böylece metinler 
ve değerler taşınmış olarak gösterilebilir ve değer girişleri 
yapılabilir. Taşınabilir text ekran tüm easyRelay, easySafety  
ve easyControl'ler için kullanılabilir. Bir gösterge/kontrol  
paneli MFD-80(-B), bir güç kaynağı/haberleşme modülü   
MFD(-AC)-CP4 ve bir bağlantı kablosu MFD-CP4-...CAB5 veya 
EU4A-RJ45-CAB2'den oluşur. Yüksek koruma sınıfı IP65 ile 
zorlu ortamlar için de uygundur.
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eay500, eay700
Sisteme genel bakış Moeller series

Sisteme genel bakş 1 Kontrol rölesi easy500
2 Kontrol rölesi easy700
3 Taşnabilir text ekran: Gösterge-/

kontrol paneli MFD-80(-B) + güç 
kaynağ-/Haberleşme modülü  
bağlant kablosu dahil  
MFD-(AC)-CP4-500

4 Ethernet-Gateway EASY209-SE + 
bağlant kablosu
MFD-CP4-500-CAB5

5 Bus modülü Profibus-DP
EASY204-DP

6 Bus modülü ASi EASY205-ASI
7 Bus modülü CANopen

EASY221-CO
8 Bus modülü DeviceNet 

EASY222-DN
9 Çkş genişletme modülü 

EASY202-RE
10 Dijital giriş/çkş genişletme 

modülü, dijital EASY410…
11 Dijital giriş/çkş genişletme 

modülü, dijital EASY6…
12 Kablolu genişleme modülü 

EASY200-EASY

Fonksiyonlar
• 16 x Sayma rölesi (0 ila 32000, ileri, geri sayar)
• 2 x Frekans sayac (maks. 1 kHz)
• 2 x Hzl sayaç (maks. 1 kHz)
• 4 x İşletim saati sayac  (Saat değeri süper kalc olarak saklanr, 

örn. program değişiminde)
• 8 x Haftalk zaman saati (saat başna 4 kanal, kanal başna 1 puan açk/kapal)
• 8 x Yllk zaman saati
• 16 x Zaman rölesi (0,01 sn – 99 sa 59 dk, çekmede gecikmeli ve/veya 

kapamada gecikme (isteğe göre rasgele anahtarlama, darbe biçimlendirme, 
flaşör)

• 8 x Atlama
• 3 x Master reset
• 16 x Analog değer karşlaştrc
• 16 x Karşlaştrc
• 16 x text ekran (4 x 12 karakter, programlama yazlmyla düzenlenebilir)
• Değer girişi (Sayaç değerleri, set değerleri, ...)
• Değer göstergesi (gerçek değerler, ...)
• Tarih ve saat girişi
• Tarih ve Zaman göstergesi

POW

BUS
POWER
COM-ERR

ADR

ERR
MS

NS

4
3

3

2

2

1

1

5
6

7
8

12

11

11

9

10

10
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eay500, eay700
Kontrol rölesiMoeller series

Kontrol rölesi

Girişler Çkşlar Diğer özellikler Besleme gerilimi Parça no.
Ürün koduDijital Analog olarak 

kullanlabilenler Röle 10 A 
(UL)

Transistör Gerçek 
zaman saati

Ekran + tuş 
takm

easy500
Bağmsz
EASY-COMBINATION-* (Article-No. 2010781) ürünü ile  özel lazer işaretleme veya kullanc program ile teslimat mümkün

8 2 4 - ✓ ✓ 24 V AC EASY512-AB-RC
274101

8 2 4 - ✓ - 24 V AC EASY512-AB-RCX
274102

8 - 4 - - ✓ 100 - 240 V AC EASY512-AC-R
274103

8 - 4 - ✓ ✓ 100 - 240 V AC EASY512-AC-RC
274104

8 - 4 - ✓ - 100 - 240 V AC EASY512-AC-RCX
274105

8 2 4 - ✓ ✓ 12 V DC EASY512-DA-RC
274106

8 2 4 - ✓ - 12 V DC EASY512-DA-RCX
274107

8 2 4 - - ✓ 24 V DC EASY512-DC-R
274108

8 2 4 - ✓ ✓ 24 V DC EASY512-DC-RC
274109

8 2 4 - ✓ - 24 V DC EASY512-DC-RCX
274110

8 2 - 4 ✓ ✓ 24 V DC EASY512-DC-TC
274111

8 2 - 4 ✓ - 24 V DC EASY512-DC-TCX
274112

easy700
Genişletilebilir: Dijital girişler/çkşlar AS-Interface, PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet
EASY-COMBINATION-* (Article-No. 2010781) ürünü ile  özel lazer işaretleme veya kullanc program ile teslimat mümkün

12 4 6 - ✓ ✓ 24 V AC EASY719-AB-RC
274113

12 4 6 - ✓ - 24 V AC EASY719-AB-RCX
274114

12 - 6 - ✓ ✓ 100 - 240 V AC EASY719-AC-RC
274115

12 - 6 - ✓ - 100 - 240 V AC EASY719-AC-RCX
274116

12 4 6 - ✓ ✓ 12 V DC EASY719-DA-RC
274117

12 4 6 - ✓ - 12 V DC EASY719-DA-RCX
274118

12 4 6 - ✓ ✓ 24 V DC EASY719-DC-RC
274119

12 4 6 - ✓ - 24 V DC EASY719-DC-RCX
274120

12 4 - 8 ✓ ✓ 24 V DC EASY721-DC-TC
274121

12 4 - 8 ✓ - 24 V DC EASY721-DC-TCX
274122

Programlama ve görselleştirme yazlm
13 kurulum lisan
İşletim sistemleri: Windows XP SP3, Windows Vista (32 Bit), Windows 7 (32 Bit + 64 Bit), 
Windows 8 (32 Bit + 64 Bit)
Easy400/500/600/700 için kullanlabilir

EASY-SOFT-BASIC
284545

13 kurulum lisan
İşletim sistemleri: Windows XP SP3, Windows Vista (32 Bit), Windows 7 (32 Bit + 64 Bit), 
Windows 8 (32 Bit + 64 Bit)
Easy400/500/600/700/800/MFD-…-CP8/CP10 için kullanlabilir.

EASY-SOFT-PRO
266040

Fonksiyon Açklama Uzunluk

Programlama kablolar
kullanc programnn PC'den cihaza aktarm için
Easy500, easy700 için kullanlabilir.

SUB-D, 9 kutuplu, 
seri

2 m EASY-PC-CAB
202409

kullanc programnn PC'den cihaza aktarm için
Easy500, easy700 için kullanlabilir.

USB 2 m EASY-USB-CAB
107926
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eay800, MFD-Titan
Sisteme genel bakış Moeller series

Sisteme genel bakş 1 Kontrol rölesi easy800
2 SmartWire-DT ile kontrol rölesi 

easy800 
3 Çok fonksiyonlu ekran MFD-Titan
4 Emniyet rölesi easySafety
5 Taşnabilir text ekran: Gösterge-/

kontrol paneli
MFD-80(-B) 
+ güç kaynağ-/haberleşme 
modülü, 
MFD-(AC)-CP4 
+ bağlant kablosu 
MFD-CP4-800-CAB5 
veya EU4A-RJ45-CAB2

6 Ethernet-Gateway EASY209-SE 
+ bağlant kablosu 
MFD-CP4-800-CAB5 
veya EU4A-RJ45-CAB2

7 Bus modülü Profibus-DP
EASY204-DP

8 Bus modülü ASi EASY205-ASI
9 Bus modülü CANopen 

EASY221-CO
10 Bus modülü DeviceNet 

EASY222-DN
11 Çkş genişletme modülü 

EASY202-RE
12 Giriş/çkş genişletmesi, analog 

EASY406-DC-ME / 
EASY411-DC-ME

13 Giriş/çkş genişletme modülü, 
dijital EASY410…

14 Giriş/çkş genişletme modülü, 
dijital EASY6…

15 Kablolu genişleme modülü 
EASY200-EASY

Fonksiyonlar 
easy800 / MFD-Titan (MFD-CP8/CP10)

Görselleştirme elemanlar 
MFD-Titan (MFD-CP8/CP10)

• 32 x Sayma rölesi (+/-231, ileri, 
geri sayar)

• 4 x Frekans sayac 
(easy800: maks. 5 kHz, 
MFD-CP8/CP10: maks. 3 kHz)

• 4 x Hzl sayaç (easy800: maks. 5 kHz, 
MFD-CP8/CP10: maks. 3 kHz)

• 2 x Artml sayaç (easy800: 
maks. 5 kHz, 
MFD-CP8/CP10: maks. 3 kHz)

• 4 x İşletim saati sayac (İşletim saati 
değer süper kalc olarak kaydedilir, 
örn.
program değişikliğinde)

• 32 x Haftalk zaman saati 
(saat başna 4 kanal, 
kanal başna 1 açk/kapal nokta)

• 32 x Yllk zaman saati
• 1 x Tarama süresi

• 32 x Zaman rölesi (0,005 sn – 232 dk, 
çekmede gecikmeli ve/veya 
kapamada gecikmeli (isteğe göre 
rasgele anahtarlama), darbe 
biçimlendirme, flaşör)

• 32 x Atlama
• 32 x Koşullu atlama
• 32 x Master reset
• 32 x Analog değer karşlaştrc
• 32 x Karşlaştrc 

(ADD, SUB, MUL, DIV)
• 32 x PID Kontrolör
• 32 x PT1 Sinyal filtreleme
• 32 x Değer ölçeklendirme
• 32 x Say dönüştürücü
• 2 x İmpuls çkş (easy800)
• 2 x Puls genişliği modülasyonu
• 32 x Değer snrlandrlmas
• 32 x Blok karşlaştrma
• 32 x Blok transferi
• 32 x Boole bağlants

(AND, OR, NOT)

• 32 x Karşlaştrc
• 32 x Veri fonksiyon bloku
• 32 x Veri çoklayc 

(easy800 ve MFD-CP10..)
• 32 x Kaydrma registeri
• 32 x Tablo fonksiyonu
• 32 x NET üzerinden değer alma
• 32 x NET üzerinden değer gönderme
• 32 x NET üzerinden bit çkş
• 32 x NET üzerinden bit girişi
• 32 x Seri Protokol (easy800)
• 9 x Teşhis sinyali
• 1 x Saatin NET 

üzerinden senkronizasyonu
• 32 x Text ekran (4 x 16 karakter) 

(easy800)
• Değer girişi (Sayaç değerleri, 

set değerleri, ...) (easy800)
• Değer göstergesi 

(gerçek değerler, ...) (easy800)
• Tarih ve saat girişi (easy800)
• Tarih ve Zaman göstergesi 

(easy800)

• Statik metin
• Mesaj metni
• Sayfa menüsü
• Hareketli yaz
• Kaydrmal metin
• Tarih ve Zaman göstergesi
• Saysal değer göstergesi 

(gerçek değerler, ...)
• Zaman rölesi değer göstergesi
• Değer girişi (Sayaç değerleri, 

set değerleri, ...)
• Zaman rölesi değer girişi
• Tarih ve saat girişi
• Haftalk zamanlayc girişi
• Yllk zamanlayc girişi
• Kalcl tuş
• Tuş bölgesi
• Bit göstergesi
• Bitmap
• Mesaj bitmap
• Bargraf

6
5

5

2

1
1

7

3

8 9
10

15

14

14

113

44

12 , 13

13
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eay800
Kontrol rölesiMoeller series

Kontrol rölesi

Girişler Çkşlar Diğer özellikler Besleme 
gerilimi

Parça no.
Ürün koduDijital Analog olarak 

kullanlabilenler Röle 10 A 
(UL)

Transistör Analog Gerçek 
zaman saati

Ekran + tuş 
takm

easy 800
Genişletilebilir: Dijital/analog girişler/çkşlar ve AS-Interface, PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet
On Board easyNet bus sistemi 
EASY-COMBINATION-* (Article-No. 2010781) ürünü ile  özel lazer işaretleme veya kullanc program ile teslimat mümkün

12 4 6 - - ✓ ✓ 24 V DC EASY819-DC-RC
256269

12 4 6 - - ✓ - 24 V DC EASY819-DC-RCX
256270

12 4 6 - 1 ✓ ✓ 24 V DC EASY820-DC-RC
256271

12 4 6 - 1 ✓ - 24 V DC EASY820-DC-RCX
256272

12 4 - 8 - ✓ ✓ 24 V DC EASY821-DC-TC
256273

12 4 - 8 - ✓ - 24 V DC EASY821-DC-TCX
256274

12 4 - 8 1 ✓ ✓ 24 V DC EASY822-DC-TC
256275

12 4 - 8 1 ✓ - 24 V DC EASY822-DC-TCX
256276

12 - 6 - - ✓ ✓ 100 - 240 V AC EASY819-AC-RC
256267

12 - 6 - - ✓ - 100 - 240 V AC EASY819-AC-RCX
256268

Girişler Çkşlar Diğer özellikler Besleme 
gerilimi

Parça no.
Ürün koduDijital Analog olarak 

kullanlabilenler Smart-
Wire-DT

Transistör Smart-
Wire-DT

Gerçek 
zaman saati

Ekran + tuş 
takm

SmartWire-DT ile easy800
Bir easy800'ün fonksiyonlarn, doğrudan SmartWire-DT haberleşme sistemi bağlantsyla birleştirir:
Toplamda en fazla 166 dijital ve/veya 128 analog giriş/çkşl en fazla 99 SmartWire-DT modülü, SmartWire-DT hattndan çalştrlabilir

- - 83 - 83 ✓ - 24 V DC EASY802-DC-SWD
152901

4 2 83 2 83 ✓ - 24 V DC EASY806-DC-SWD
152902

Programlama ve görselleştirme yazlm
13 kurulum lisan
İşletim sistemleri: Windows XP SP3, Windows Vista (32 Bit), Windows 7 (32 Bit + 64 Bit), 
Windows 8 (32 Bit + 64 Bit)
Easy400/500/600/700/800/MFD-…-CP8/CP10 için kullanlabilir.

EASY-SOFT-PRO
266040

Fonksiyon Açklama Uzunluk Parça no.
Ürün kodum

Programlama kablolar
Kullanc programnn PC'den cihaza aktarm için
Easy800, MFD-…-CP8, MFD-…-CP10, ES4P için kullanlabilir.

SUB-D, 9 kutuplu, 
seri

2 EASY800-PC-CAB
256277

Kullanc programnn PC'den cihaza aktarm için
easy800, MFD-…-CP8, MFD-…-CP10, EC4P, ES4P için kullanlabilir. 

USB 2 EASY800-USB-CAB
106408

Kullanc programnn PLC'ye aktarm veya SmartWire-DT ağlarnn 
teşhisi için
EC4P, XC100, XC200, XC121, easy800-SWD, EU5C için kullanlabilir.

SUB-D, 9 kutuplu, 
seri

2 EU4A-RJ45-CAB1
106726

Kullanc programnn PLC'ye aktarm veya SmartWire-DT ağlarnn 
teşhisi için
EC4P, XC100, XC200, XC121, easy800-SWD, EU5C için kullanlabilir.

USB 2 EU4A-RJ45-USB-CAB1
115735

Bluetooth adaptör
Kontrol rölesi ve PC (programlama ve çevrimiçi haberleşme)/Android akll telefon ve tablet
(easyRemote Display App, easyParameter App) arasnda güvenli kablosuz bağlant için
easy81..., easy82..., MFD-CP8, MFD-CP10 ≧ V. 3.0, EC4P için kullanlabilir. 

EASY800-BLT-ADP
167651
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MFD-Titan
Çok fonksiyonlu ekran Moeller series

Çok fonksiyonlu ekran

Açklama Parça no.
Ürün kodu

Gösterge/Kontrol paneli
Serbestçe seçilebilir arka aydnlatmal monokrom ekran 132 x 64 piksel, çkarlabilir Titan ön çerçeve,
Özel lazerli etiketleme MFD-COMBINATION (Ürün kodu 2010801) ürünü ile mümkün
IP65

Tuş takml, EATON şirket logosu ile
NEMA Tip 3R, NEMA Tip 12, MFD-XM-80 koruyucu membran ile Tip 4x

MFD-80-B
265251

Tuş takml, EATON şirket logosuz
NEMA Tip 3R, NEMA Tip 12, MFD-XM-80 koruyucu membran ile Tip 4x

MFD-80-B-X
284905

Tuş takmsz, EATON şirket logosu ile
NEMA Tip 3R, NEMA Tip 12, NEMA Tip 4x

MFD-80
265250

Tuş takmsz, EATON şirket logosuz
NEMA Tip 3R, NEMA Tip 12, NEMA Tip 4x

MFD-80-X
284904

Besleme gerilimi Açklama Parça no.
Ürün kodu

Güç kaynağ/CPU modülleri
Gösterge/kontrol paneli MFD-80-.. ve I/O modülü ile kombine edilebilir,
genişletilebilir: Dijital/analog girişler/çkşlar ve AS-Interface, PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet,
easyNet bus sistemi isteğe bağl on board, Program ve ekran hafzas,
MFD-COMBINATION (Ürün No. 201801) ürünü ile kullanc program teslimat mümkün
IP20, Yayl terminaller

100 - 240 V AC Program ve ekran hafzas MFD-AC-CP8-ME
274091

100 - 240 V AC Program ve ekran hafzas, easyNet ile MFD-AC-CP8-NT
274092

24 V DC Program ve ekran hafzas MFD-CP8-ME
267164

24 V DC Program ve ekran hafzas, easyNet ile MFD-CP8-NT
265253

24 V DC MFD-CP8... gibi çift program ve ekran hafzas MFD-CP10-ME
133801

24 V DC MFD-CP8... gibi çift program ve ekran hafzas, easyNet ile MFD-CP10-NT
133800

Besleme gerilimi Açklama Şunlar için kullanlabilir: Parça no.
Ürün kodu

Güç kaynağ/haberleşme modülü
Koruma snf IP20
Gösterge/kontrol paneli MFD-80... ile bağmsz text ekran olarak kombine edilebilir

24 V DC Bağlant kablosu (5 m, uzunlukta olabilir) easy500
easy700

MFD-CP4-500
274094

24 V DC Bağlant kablosu (5 m, uzunlukta olabilir) easy800
ES4P

MFD-CP4-800
274095

100 - 240 V AC Bağlant kablosu (5 m, uzunlukta olabilir) easy500
easy700

MFD-AC-CP4-500
286823

100 - 240 V AC Bağlant kablosu (5 m, uzunlukta olabilir) easy800
ES4P

MFD-AC-CP4-800
286824

24 V DC Bağlant kablosuz MFD-80… MFD-CP4
280888

100 - 240 V AC Bağlant kablosuz MFD-80… MFD-AC-CP4
286822
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MFD-Titan
Çok fonksiyonlu ekranMoeller series

Besleme 
gerilimi

Şunlar için 
kullanlabilir:

Girişler Çkşlar Scaklk 
aralklar

Parça no.
Ürün koduDijital Bunlardan 

analog kul-
lanlabilen

Pt100 Röle 
10 A (UL)

Transistör Analog

I/O modülleri
24 V DC MFD-CP8…

MFD-CP10…
12 4 - 4 - - - MFD-R16

265254
24 V DC 12 4 - - 4 - - MFD-T16

265255
24 V DC 12 4 - 4 - 1 - MFD-RA17

265364
24 V DC 12 4 - - 4 1 - MFD-TA17

265256
100 - 240 V AC MFD-AC-CP8… 12 - - 4 - - - MFD-AC-R16

274093
Scaklk girişleri I/O modülleri

24 V DC MFD-AC-CP8… 
cihaz versiyonu 08'den 
itibaren
MFD-CP10…

6 2 2 - 4 - -40…+90 °C
0…+250 °C
0…+400 °C

MFD-TP12-PT-A
106042

24 V DC 6 2 2 - 4 1 MFD-TAP13-PT-A
106045

24 V DC 6 2 2 - 4 - -200…+200 °C
0…+850 °C

MFD-TP12-PT-B
106043

24 V DC 6 2 2 - 4 1 MFD-TAP13-PT-B
106046

24 V DC 6 2 - - 4 - -40…+90 °C
0…+250 °C

MFD-TP12-NI-A
106044

24 V DC 6 2 - - 4 1 MFD-TAP13-NI-A
106047
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Aksesuar
Genişletmeler Moeller series

Genişletmeler

Girişler Çkşlar Besleme gerilimi
Dijital Röle 10 A (UL) Transistör Parça no. Ürün kodu

Giriş/Çkş eklentileri, dijital
easyLink üzerinden kullanlabilir

12 6 - 100 - 240 V AC EASY618-AC-RE 212314
12 - 8 24 V DC EASY620-DC-TE 212313
12 6 - 24 V DC EASY618-DC-RE 232112

- 2 - 24 V DC EASY202-RE1) 232186

6 4 - 24 V DC EASY410-DC-RE 114293
6 - 4 24 V DC EASY410-DC-TE 114294

30 m'ye kadar bir dijital giriş çkş genişletmesinin uzak bağlants için EASY200-EASY 212315

Girişler Çkşlar Besleme gerilimi
Dijital Analog Bunlardan 

dijital
kullanlabilen

Röle 
10 A (UL)

Transistör Analog Parça no. Ürün kodu

Giriş/Çkş eklentileri, analog
easyLink üzerinden kullanlabilir

1 22) 2 - 2 1 24 V DC EASY406-DC-ME 114295
1 6 3) 2 - 2 2 24 V DC EASY411-DC-ME 116567

Uyarlar 1) EASY719‐DA‐… temel cihazlar ile birlikte kullanlamaz
Kablolu genişleme modülü EASY200‐EASY'de kullanlamaz

2) 2 x 0 - 10 V veya 2 x 0 - 20 mA veya 2 x Pt100 (2/3 iletken bağlants); 
gerilim girişleri (0 -10 V) isteğe bağl olarak dijital girişlerde kullanlabilir

3) 2 x 0 - 10 V ve 2 x 0 - 20 mA ve 2 x Pt100 (2/3 iletken bağlants); 
gerilim girişleri (0 -10 V) isteğe bağl olarak dijital girişlerde kullanlabilir
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Aksesuar
GenişletmelerMoeller series

Açklama Besleme gerilimi Parça no.
Ürün kodu

Bus modülleri
easyLink üzerinden kullanlabilir

AS-Interface Slave
4 giriş
4 çkş
4 parametre bit'i
0 - 31 adreslenebilir

- EASY205-ASI
221598

PROFIBUS-DP Alt bileşen
1 - 126 adreslenebilir

24 V DC EASY204-DP
212316

CANopen 1 - 127 adreslenebilir 24 V DC EASY221-CO
233539

DeviceNet 0 - 63 adreslenebilir 24 V DC EASY222-DN
233540

Ethernet Gateway
easyOPC-Server, easySoft veya easyCom'a bağlant için
Ethernet üzerinde easyRelay veya MFD-...CP8/CP10...  seri 
arayüz

24 V DC EASY209-SE
101520
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easyPower, ELC-PS ve PSG Güç Kaynakları

İster makine veya tesiste, ister kontrol paneli içinde veya dağıtım 
kutusunda – 24 V DC easyPower, ELC-PS ve PSG güç kaynakları her 
talebe uygun doğru çözümü ve yapı şeklini sunuyor. Bu raya monte güç 
kaynakları, 1-fazlı ve 3-fazlı olarak güvenilir şekilde verimli bir işletim 
sağlıyor. Geniş giriş aralıklarına ve dünyanın her yerinde kullanım için 
gerekli onaylara sahip bu cihazlar, optimum verimlilikleri ve geniş sıcaklık 
aralıkları ile ön plana çıkmaktadır. Kısa devre ve aşırı yük kabiliyeti, 
güç beslemesinde güvenliği garanti ediyor. Kompakt kasalar, yerden ve 
masraflardan tasarruf sağlıyor. PSG güç kaynaklarının ayarlanabilir çıkış 
gerilimi aralığı optimum uyarlama olanağı sunuyor. 1 A ila 40 A arasındaki 
bir çıkış akımı sayesinde bu güç kaynakları hem düşük güç gereksinimli 
makine ve tesislerde, hem akım yükü yüksek tüketicilerinde güç kaynağı 
birimi olarak hizmet edebiliyor.

www.eaton.eu/psg

http://www.eaton.eu/psg
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easyPower, ELC-PS, PSG
Güç kaynaklarıMoeller series

Güç kaynaklar

Giriş gerilimi aralğ Anma çkş gerilimi Nominal çkş gücü Anma çkş akm Parça no.
Ürün koduW A

1 fazl güç kaynaklar
Anma giriş gerilimi: 100 - 240 V AC

85 - 264 V AC 24 V DC (± %3)
12 V DC (± %4)

- 0,35
0,02

EASY200-POW
229424

24 V DC (± %3) - 1,25 EASY400-POW
212319

24 V DC (± %3) - 2,5 EASY500-POW
110941

Çkş geriliminin ayar aralğ: 
24 - 28 V DC

85 - 264 V AC
(120 - 375 V DC)

24 V DC (± %2) 60 2,5 PSG60N24RP
172890

60 2,5 PSG60E24RM
172891

120 5 PSG120E24RM
172892

240 10 PSG240E24RM
172893

480 20 PSG480E24RM
172894

3 fazl güç destekleri
Anma giriş gerilimi: 3 x 400 - 500 V AC
Çkş geriliminin ayar aralğ: 24 - 28 V DC

320 - 600 V AC
(450 - 800 V DC)

24 V DC (± %2) 60 2,5 PSG60F24RM
172882

120 5 PSG120F24RM
172883

240 10 PSG240F24RM
172884

480 20 PSG480F24RM
172885

960 40 PSG960F24RM
172886

Parça no.
Ürün kodu

Güç kaynaklar PSG,  Yedek modül
Ayn tipte olan, çkş tarafnda yedekleme amacyla paralel bağlanmş güç kaynaklarnn bağlantsn ayrmak için
Giriş gerilimi aralğ 22 - 60 V DC

Anma çkş akm 20 A PSG480R24RM
172888

Anma çkş akm 40 A PSG960R24RM
172889

Güç kaynaklar PSG,  Arabellek modülü
Ksa süreli şebeke kesintilerinde çalşmasn korumak için, paralel bağlant ile backup süresi çoğaltlabilir

Giriş gerilimi aralğ 22,8 - 28,8 V DC 
Anma çkş akm 20 A 
Yük akmna bağl backup süresi 250 ms (20 A) ila maks. 5 s (1 A)

PSG480B24RM
172887
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Üretim aşamasından sökülmesi aşamasında kadar bir makine, ömrü döngüsü 
esnasında insan, makine ve çevre için çeşitli tehlikeler yaratmaktadır. Bu 
nedenle bu tehlikelerin henüz makinenin tasarım aşamasında belirlenerek, 
uygun tedbirlerle azaltılması gereklidir.

Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006/42/AT, 
makinenin hiçbir tehlikeye yol açmamasını talep 
etmektedir. Ancak teknolojide %100 emniyet söz 
konusu olamayacağından hedef, riskin azaltılması 
sayesinde riski kabul edilebilir bir kalan riske 
düşürülmesi olmaktadır. Bir makinenin genel 
emniyeti, insan için kabul edilemez risklerden 
arı veya tehlikesiz olarak kabul edilen durumunu 
tarif etmektedir. Fonksiyonel emniyet, bir 
sistemin genel güvenliği içerisinde emniyetle ilgili 
sistemlerin ve harici risk azaltılma donanımlarının 
kusursuz fonksiyonuna bağlı olan kısmını 
tanımlamaktadır.

İnsan, makine ve çevre için 
fonksiyonel emniyet

www.eaton.eu/fusi

http://www.eaton.eu/fusi
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Emniyetli denetim ve işlem süreçleri

Lojik

Kontrol sistemlerinin emniyet ile ilgili parçalarının 
kullanılması sayesinde riskin azaltılması

Makine kumandalarının emniyet ile ilgili görevler üstlenen 
parçaları, uluslararası standartlarda “Kontrol sistemlerinin 
emniyet ile ilgili parçaları” (SRP/CS) olarak tanımlanmaktadır. 
Emniyet ile ilgili kontrol sistemi parçalarının tümü, giriş 
seviyesi (sensör), lojik (sinyallerin emniyetli şekilde işlenmesi) 
ve çıkış seviyesinden (aktüatör) oluşan komple etki zincirini 
kapsamaktadır.

Genel hedef, bu kumanda parçalarını kumanda 
fonksiyonunun emniyetini olduğu kadar, bir hata 
durumundaki tutumlarını da, risk değerlendirmesinde 
belirlenen riskin azaltılması derecesine uygun şekilde 
düzenlenmesidir. Buna bağlı olarak emniyet ile ilgili kontrol 
sistemi parçasının risk azaltılma görevi ne kadar büyük ise, 
talep edilen emniyet kademesi veya kontrol sisteminin 
emniyet teknolojisine yönelik performans seviyesi o kadar 
yüksektir.

EN ISO 13849-1 ve IEC 62061 gereğince makine ve 
tesisler için emniyet el kitabı

Eaton, “Makine ve tesislerin emniyeti” konusu ile ilgilenen makine ve tesis 
üreticileri, eğitmenler ve eğitim sürecinde bulunanlar, ayrıca tüm ilgi duyanlar 
için bir “Emniyet El Kitabı” oluşturmuştur.

Bu emniyet el kitabı kapsamlı emniyet teknolojisi alanı için kolay bir giriş 
sunuyor. Eaton Emniyet El Kitabı içinde, makinelerin emniyet donanımlarının 
uygulanması esnasında dikkate alınacak direktifler, standartlar ve yönetmeliklerin 
en önemli hususları konusunda bir genel bakış elde etmektesiniz.  
Bu el kitabındaki emniyet tekniği içerikleri, TÜV Rheinland Industrie Service 
GmbH tarafından kontrol edilmiştir.

El kitabı, örnek kumanda devreleri yardımıyla emniyet ile ilgili uygulamalar 
dâhilinde elektrikli, elektronik ve programlanabilir bileşenler ve sistemler 
kullanılarak fonksiyonel emniyetin nasıl sağlanabileceğini göstermektedir.

Emniyet el kitabı ayrıca her bir kumanda devresi 
örneği için fonksiyon şekli ile ilgili bir açıklama ve olası 
bir değerlendirme ile ilgili kolay anlaşılabilir bir grafik 
sunmaktadır.

Hesaplanan tanımlama değerleri emniyet uygulamaları 
dâhilinde yapılan varsayımlar ve kullanılan emniyet odaklı 
kumanda cihazları için geçerlidir. 

Sadece www.eaton.eu/shb altında kaydınızı gerçekleştirin 
ve online (çevrimiçi şekilde) emniyet el kitabı ile 
çalışmaya başlayın veya emniyet el kitabını ücretsiz olarak 
bilgisayarınıza yükleyin.

0 V

+24 V

2
1

-F2

0V+24V QS1 QS2 QS3 QS4 T1 T2 T3 T4

Output 1x Relay / 6A 4x Test Signal

ES4P-221-DMXD1

4x Transistor / 0,5A

DC 24 V Input 14 x DC

NET

ALT

OK

-K1

DEL

ESC

IS1 IS2 IS3 IS4 IS5 IS6 IS7 IS8 IS9 IS10 IS11 IS12 IS13 IS14

1
QR1

2

+24V 0V 0V

P1

P2

P3

P4

2
1

-F1

-S1

31
41

-S2

12
22

-Q1

1
A

2
A

41
K 

-T1

11
K

-Q2

1
A

2
A

-Q3

1
A

2
A

-Q2

12
22

-Q1

12
22

31
41

-S3

-S4

12
22

11
21

PE

L3

L2

L1

1
U-X1

3L

E
PU

1L

W

E
P

V
2L

L+

DC-

DC+

21
K

41
K

11
K

42
P

-T1 1 2 5

1L
2

2L
4

3L
6

E
P

8

-R2

2
V

1
W

PE

2
U

1
V

1
U

2
W

-R1

-Q2

1
2

3
4

5
6

-Q1

1
2

3
4

5
6

1L
1

T

2L
2

T

3L
3

T

I >

-Q4

I >I >

M
3 h

1
U

1
V

1
W

PE

1
V

1
W

E
P

1
2

-QR1

31
41

-Q3

PE

L3

L2

L1

Start Stopp Reset

NOT-HALT

25

1.
7

St
ill

se
tz

en
im

N
ot

fa
ll

10/10 PU05907001Z-DE

Funktionsweise

Der NOT-HALT-Taster S4 muss sich in Freigabe-Stellung (Öffnerkon-
takte geschlossen) befinden, damit die Freigabe über den 
RESET-Taster S3 erteilt werden kann. Mit dem Betätigen des 
START-Tasters S1 wird die Gefahr bringende Bewegung in Gang 
gesetzt. Die Selbsthaltung und ihre Unterbrechung wird über das 
Programm realisiert. Die beiden Schütze fallen ab, ein erneutes 
Starten ist durch Betätigen der START-Taste möglich. Wird während 
der Gefahr bringenden Bewegung der NOT-HALT-Taster S4 betätigt, 
wird die Freigabe der Ausgänge QS1 und QS2 entzogen und die 

Schütze fallen ab. Ein erneutes Starten ist erst nach Rücksetzen des 
NOT-HALT-Tasters und dessen Freigabe durch Betätigen der 
RESET-Taste möglich. 

Mit der Verwendung des Ausgangs QS4 kann der Antrieb aktiv 
gebremst werden. Diese Option wird jedoch nicht in die Sicherheits-
betrachtung einbezogen, da der Frequenzumrichter den sicheren 
Bremsvorgang nicht unterstützt.

Sicherheitsgerichtete Schaltgeräte

Sicherheitsnormen

EN ISO 13849 Bedingung IEC 62061:2005

Kat. 4 Struktur TS D, symmetrisch

MTTFd 100 years PFHd 1,74 x 10-8

B10d S4: 100000, Q1, Q2: 1300000 B10 S4: 20000, Q1, Q2: 975000

nop 1800 ld/l S4: 0,2, Q1 - Q2: 0,75

CCF 80 C 0,3125

DCavg 99 % ß 0,05

PL e DC S4: 99 %, K1: 99 %, Q1 - Q2: 99 %

T10d >20 years SIL 3

Fuß- und Grobhandtaster FAK Sicherheitsgerichtetes Steuerrelais ESafety 
ES4P-221-DMXD1

Leistungschütze DILM12

Norm Inhalt a Seite

EN ISO 13849-1/2 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - 
Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze
Teil 2: Validierung

96

IEC 62061 Sicherheit von Maschinen - Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elek-
tronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme

97

IEC 60947-4-1 Niederspannungsschaltgeräte - Teil 4-1: Schütze und Motorstarter; Elektromechanische 
Schütze und Motorstarter

–

EN ISO 13850 Sicherheit von Maschinen - Not-Halt - Gestaltungsleitsätze 101

B 1 2 3 4

PL a b c d e

SIL 1 2 3

Kat
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Funktionsweise

Der NOT-HALT-Taster S4 muss sich in Freigabe-Stellung (Öffnerkon-
takte geschlossen) befinden, damit die Freigabe über den 
RESET-Taster S3 erteilt werden kann. Mit dem Betätigen des 
START-Tasters S1 wird die Gefahr bringende Bewegung in Gang 
gesetzt. Die Selbsthaltung und ihre Unterbrechung wird über das 
Programm realisiert. Die beiden Schütze fallen ab, ein erneutes 
Starten ist durch Betätigen der START-Taste möglich. Wird während 
der Gefahr bringenden Bewegung der NOT-HALT-Taster S4 betätigt, 
wird die Freigabe der Ausgänge QS1 und QS2 entzogen und die 

Schütze fallen ab. Ein erneutes Starten ist erst nach Rücksetzen des 
NOT-HALT-Tasters und dessen Freigabe durch Betätigen der 
RESET-Taste möglich. 

Mit der Verwendung des Ausgangs QS4 kann der Antrieb aktiv 
gebremst werden. Diese Option wird jedoch nicht in die Sicherheits-
betrachtung einbezogen, da der Frequenzumrichter den sicheren 
Bremsvorgang nicht unterstützt.

Sicherheitsgerichtete Schaltgeräte

Sicherheitsnormen

Bedingung EN ISO 13849-1:2008 IEC 62061

Struktur Kat. 4 TS D, symmetrical

MTTFd 100 Jahre PFHd 1.74 x 10-8

B10d S4: 100000, Q1, Q2: 1300000 B10 S4: 20000, Q1, Q2: 975000

nop 1800 ld/l S4: 0,2, Q1 - Q2: 0,75

CCF 80 C 0,3125

DCavg 99 % ß 0,05

PL e DC S4: 99 %, K1: 99 %, Q1 - Q2: 99 %

T10d >20 Jahre SIL 3

Fuß- und Grobhandtaster FAK Sicherheitsgerichtetes Steuerrelais ESafety 
ES4P-221-DMXD1

Leistungschütze DILM12

Norm Inhalt a Seite

EN ISO 13849-1/2 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - 
Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze
Teil 2: Validierung

96

IEC 62061 Sicherheit von Maschinen - Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elek-
tronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme

97

IEC 60947-4-1 Niederspannungsschaltgeräte - Teil 4-1: Schütze und Motorstarter; Elektromechanische 
Schütze und Motorstarter

–

EN ISO 13850 Sicherheit von Maschinen - Not-Halt - Gestaltungsleitsätze 101

B 1 2 3 4

PL a b c d e

SIL 1 2 3

Kat
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Giriş

Hızlı ve emniyetli algılama

Çıkış

Emniyetli ayırma

http://www.eaton.eu/shb
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Emniyetli İzleme ve İşlem Süreçleri

Makine ve tesisler potansiyel tehlike içeren hareket süreçleri içermektedir; 
ki bunlar teknik olarak emniyetli duruma getirilmelidir. Acil durdurma 
butonları, koruyucu kapılar, ışık perdeleri ve kumanda elemanları gibi 
emniyet sistemleri güvenli ayar işletimi için kontrol edilmelidir, izlenmelidir 
ve acil durumda tesisi emniyetli bir işletim durumuna getirmelidir. Eaton 
bunun için iki emniyet lojiği serisi sunuyor: ESR5 emniyet rölesi serisini ve 
emniyet odaklı easySafety kontrol rölesi serisini. 

İster basit ister karmaşık bir makinede, gerekli insan ve proses koruması, 
TÜV Rheinland tarafından onaylı Eaton emniyet ürünleri tarafından 
garanti edilmektedir:

• EN ISO 13849-1'e uygun performans seviyesi PL kategori e
• IEC 62061'e uygun Safety Integrity Level (Güvenlik Bütünlüğü 

Seviyesi) SILCL 3

 www.eaton.eu/esr5
 www.eaton.eu/es4p

http://www.eaton.eu/esr5
http://www.eaton.eu/es4p
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ESR5 emniyet rölesi ile ekonomik izleme

• 5 kadar serbest bırakma ve 2 sinyal akım yoluna sahip çok 
sayıda emniyet kontağı

• Derhal (stop kategorisi 0) veya gecikmeli (stop kategorisi 1) 
durdurma

• Kontak genişletme modülleri ile çoğaltma mümkün
• 22,5 mm'lik ince montaj genişliği sayesinde yüksek oranda 

yer tasarrufu sağlıyor
• Hızlı ve hatasız değiştirme işlemi için soketli vidalı terminaller
• Esnek kullanım alanı için çoklu gerilim versiyonları 24 – 230 V 

AC/DC
• UL ve cUL, ve ayrıca TÜV Rheinland tarafından 

sertifikalandırıldığından, dünya pazarı için uygun cihazlar

Lojik işlemlerin emniyetli şekilde tasarlanması

ESR5 serisine ait emniyet röleleri güvenilir şekilde emniyet 
sistemlerinden gelen sinyallerini izler ve acil durumda güvenilir 
ve hızlı bir şekilde kapatma işlemini kumanda eder. Emniyet 
rölesi mantığı bağlı emniyet devrelerini izler ve hatasız bir 
durum tespit edilirse ilgili serbest bırakma yollarını etkinleştirir.

Emniyet odaklı easySafety kontrol rölesi tüm bilinen emniyet 
sistemlerini izler ve ek olarak makinede gerekli kumanda ve 
kontrol görevleri üstlenir. Emniyet fonksiyon blokları şeklinde 
düzenlenmiş çok sayıda klasik emniyet rölesi ile donatılmış 
olan easySafety, sadece emniyeti değil, aynı zamanda standart 
işlevsellikleri de tek bir cihaz içine entegre ediyor – Hepsi bir 
arada.

Hepsi bir arada – Tek bir cihaz içinde kombine edilmiş 
emniyet ve kontrol rölesi

• Tek bir cihaz içine entegre edilmiş emniyet devre planı ve 
standart devre planı

• TÜV onaylı emniyet fonksiyon blokları
• 14 emniyet girişi
• 4 emniyet transistor çıkışı ve 1 yedek röle çıkışı veya 

4 emniyet röle çıkışı
• 4 test sinyali
• Entegre easyLink arayüz üzerinden lokal genişletilebilir 
• Entegre easyNet arayüz üzerinden uzaktan genişletebilir
• Ekran ile veya ekran olmadan
• Entegre RS232 arayüz üzerinden ek bir uzak ekran 

bağlanabilir
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Fonksiyonel güvenlik
İzleme ve işleme

Fonksiyonel güvenlikİzleme ve işleme
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Parça no.
Ürün kodu

ESR5
Yap genişliği: 22.5 mm veya 45 mm

✓ ✓ - - ✓ - ✓ ✓ 2 - 1 - PL e / Kat. 4 SILCL 3 ESR5-NO-21-24VAC-DC
118700

✓ ✓ - - ✓ - ✓ ✓ 3 - 1 - PL e / Kat. 4 SILCL 3 ESR5-NO-31-24VAC-DC
118702

✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ 3 - 1 - PL e / Kat. 4 SILCL 3 ESR5-NO-31-230VAC
119380

✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ 3 - 1 - PL e / Kat. 4 SILCL 3 ESR5-NO-31-AC-DC
118704

✓ ✓ - - ✓ - ✓ - 4 - 1 - PL c / Kat. 1 SILCL 1 ESR5-NO-41-24VAC-DC
118701

✓ ✓ - - ✓ - ✓ - 3 - 1 - PL c / Kat. 1 SILCL 1 ESR5-NOS-31-230VAC
153152

✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 2 2 - - PL e / Kat. 4 SILCL 3 ESR5-NV3-30
118705

✓ ✓ ✓ - - - ✓ ✓ 3 2 - 1 PL e / Kat. 4 SILCL 3 ESR5-NV3-300
171858

- ✓ - - ✓ - - ✓ 2 - - 1 PL e / Kat. 4 SILCL 3 ESR5-NZ-21-24VAC-DC
118703

- - - ✓ - - ✓ - 5 - 1 - PL e / Kat. 4 SILCL 3 ESR5-NE-51-24VAC-DC
118707

- - - ✓ - - ✓ - - 4 1 - PL d / Kat. 3 SILCL 3 ESR5-VE3-42
118706

Işk bariyeri fonksiyonlu
✓ ✓ - - ✓ ✓ - - 3 - - 1 PL e / Kat. 4 SILCL 3 ESR5-BWS-31-24VAC-DC

180413

CA08103003Z_MOEM2015-TR__1_Automatisieren.book  Seite 86  Montag, 16. Januar 2017  9:41 09



87Tüm ürünler -> Çevrimiçi Katalog EATON CA08103003Z-TR

O
to

m
as

yo
n

Ot
om

as
yo

n

 EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 87

Fonksiyonel güvenlik
İzleme ve işlemeMoeller series

Transistör 
çkşlar

Röle 
çkşlar

Ekran + 
tuş takm

Parça no.
Ürün kodu

ES4P
–  Acil durumda durdurma
–  Emniyet kaps
–  Sessize alma fonksiyonlu BWS
–  İki elle kontrol
–  Azami devir denetimi
–  Duraklama denetimi
–  Güvenli zaman rölesi
–  İşletim modu seçimi
–  Etkinleştirme switchi
–  Geri besleme döngüsü
–  Genişlik: 107,5 MM
–  14 Giriş (güvenli) 24 V DC
–  Anma çalşma gerilimi: 24 V DC
Emniyet karakteristikleri
–  Performans seviyesi EN ISO 13849 uyarnca PL e  /  Kat. 4
–  Emniyet bütünlük seviyesi Claim Limit EN62061 uyarnca SILCL 3

4 1 (redundant) ✓ ES4P-221-DMXD1
111017

- 4 ✓ ES4P-221-DRXD1
111019

4 1 (redundant) - ES4P-221-DMXX1
111016

- 4 - ES4P-221-DRXX1
111018

Açklama Parça no.
Ürün kodu

ES4P fonksiyon aksesuarlar
Programlama yazlm

easySoft-Safety
de, en, fr ve it lisanlarnda menü seçimi
İşletim sistemleri: Windows XP SP3, Windows 7 (32 Bit + 64 Bit), Windows 8 (32 Bit + 64 Bit)

ESP-SOFT
111460

Hafza kart
256-k modül ES4A-MEM-CARD1

111461

Fonksiyon Açklama Uzunluk Parça no.
Ürün kodum

Programlama kablolar
Kullanc programnn PC'den cihaza aktarm için
easy800, MFD-…-CP8, MFD-…-CP10, ES4P için kullanlabilir.

SUB-D, 9 kutuplu, seri 2 EASY800-PC-CAB
256277

Kullanc programnn PC'den cihaza aktarm için
easy800, MFD-…-CP8, MFD-…-CP10, ES4P için kullanlabilir.

USB 2 EASY800-USB-CAB
106408

CA08103003Z_MOEM2015-TR__1_Automatisieren.book  Seite 87  Montag, 16. Januar 2017  9:41 09



88 EATON CA08103003Z-TR

GALILEO –  
En Yüksek Seviyede Görselleştirme

Eaton, GALILEO ile XV ve XP ailelerinin tüm dokunmatik panellerinin 
planlanmasını sağlayan, sürekli yüksek performanslı olan bir 
görselleştirme yazılımı sunmaktadır.

GALILEO, makine kontrol sistemine yönelik neredeyse tüm talepleri 
yerine getiren, sezgisel kullanılabilen, hızlı bir şekilde öğrenilebilen ve buna 
rağmen yüksek performanslı olan bir planlama ortamıdır. Eaton tarafından 
geliştirilen görselleştirme yazılımı, tüm sektörler için uygun bir şekilde 
tasarlanmıştır ve tüm XV cihazları için kesintisiz bir planlama imkanının 
yanı sıra PC çalışma zamanı çözümleri sunmaktadır. Proje mühendisine, 
kademeli değişken veya ekran kısıtlamaları olmadan fonksiyonların 
tümünü her zaman kullanma imkanı sunulur.Tüm XV-/XP aileleri için görselleştirme yazılımı

www.eaton.eu/galileo

http://www.eaton.eu/galileo
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Görselleştirme yazılımı
GALILEO

Uluslararası makine mühendisliği için özel olarak tasarlanmıştır

• Ülkeye özgü tuş yerleşimine sahip ön tanımlı tuş takımları
• Çevrimiçi dil değiştirme imkanı
• Çalışma süresi boyunca birim değiştirme imkanı (örn. °C'den °F'ye veya 

cm'den inç'e)
• Unicode desteği (Asya ülkelerine özgü karakterler de desteklenir)
• Excel'e veya Excel'den metin dışa aktarma veya içe aktarma seçeneği, hızlı 

ve hatasız çeviri imkanı sunar
• Tüm cihazlar UL onaylıdır

Çok yönlü haberleşme olanakları

• Standart olarak kullanılan neredeyse tüm kontrol sistemleri için 100'ün 
üstünde protokol, GALILEO yazılımının başka üreticilerin PLC sistemleriyle 
birlikte de kullanılmasını mümkün kılar.

• CODESYS-V2 ve CODESYS-V3 ile haberleşme
• PLC değişkenlerini XML biçiminde kolayca içe aktarma imkanı
• Kontrol seviyesine ve ofis ortamına hızlı ve kolay bağlantı
• Aynı anda en fazla 8 haberleşme mümkündür
• Uzak alıcı/sunucu ve OPC alıcı
• Akıllı telefon üzerinden uzaktan kontrol

Açıklama Parça no.
Ürün kodu

GALILEO
Görselleştirme yazılımı GALILEO için lisans sertifikası
MS-WindowsTM tabanlı, akıllı ve sezgisel görselleştirme aracı, tek kullanıcı için lisans

SW-GALILEO-S
171500

Görselleştirme yazılımı GALILEO için lisans sertifikası
MS-WindowsTM tabanlı, akıllı ve sezgisel görselleştirme aracı, çok kullanıcı için lisans

SW-GALILEO
140379

Bilgisayar için GALILEOOpen lisansı
GALILEO-Runtime sisteminin standart bir bilgisayar üzerinde sürekli olarak ve herhangi bir kısıtlama olmadan 
çalışması için

LIC-GALILEO-OPEN-PC
140385

Kolay ve sezgisel kullanım ve test etme imkanı

• Sezgisel kullanılabilir, yüksek performanslı planlama ortamı
• Geliştirme bilgisayarında proje simülasyonu sayesinde planlama ve onarım 

süreleri azaltılır
• Projelerin yukarıya doğru tam uyumluluğu ile yatırımlarınız güvence altındadır
• Değişken ve resim sayısını sınırlandırmaksızın tüm fonksiyonlar

Hangi cihaz için hangi görselleştirme yazılımı?
XV‐102‐A… XV‐102‐H… XV‐102‐B/‐D/‐E‐… XV‐112… XV‐152… XV‐3x3‐… XV(S)‐4… XC‐152‐… XP‐503‐…‐1B

Galileo 8 • • • • • • • •
Galileo 10 • • 1 • • • • 2 • •
Galileo 10 WEB sunucusu • •

1) monokrom 3,5" ekranlı XV-102 hariç 2) 256 renkli XV(S) cihazları hariç

Galileo'nun öne çıkan diğer özellikleri

• Stiller, renk gidişleri, yarım ve tam saydamlıkla tasarım
• Hareketle kumanda (silme, kaydırma, yakınlaştırma)
• Nesne gruplarını çok kez kullanma
• Bir gözlem penceresiyle (çok büyük) bölüm ekranlarını kaydırma
• 16:9 und 4:3 panel biçimleri arasındaki geçişte destek
• Bir veya birden fazla satırlı, entegre değişkenli alarm mesajları
• değişken, nesne, b it eşlem ve stilleri projeler arasında kopyalama
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XSOFT-CODESYS – Uluslararası 
Standartlara Göre PLC Programlaması

CODESYS, 3S firmasının CODESYS standardına dayanan bir 
programlama sistemidir. Gelişmiş teknik özellikler, kolay kullanım ve 
bu yazılımın çeşitli üreticilerin otomasyon bileşenleri için programlama 
sistemi olarak yaygın kullanımı, başarıyı garanti etmektedir. Eaton hem 
CODESYS Sürüm 2'yi hem de Sürüm 3'ü sunmaktadır. Çoğu XV/XC 
kontrolör hem Sürüm 2 hem de Sürüm 3 ile programlanabilir.

Çeşitli Fieldbus bağlantılı, yüksek performanslı PLC veya HMI-PLC'lerin 
talep edildiği uygulamalarda, CODESYS, en uygun programlama 
aracıdır. Entegre edilmiş olan Fieldbus konfigüratörleri PROFIBUS-DP, 
CANopen, SmartWire-DT ve Modbus-TCP/RTU (Sürüm 3) ve EthernetIP 
(Sürüm 3), cihazları hızlı, sezgisel ve esnek bir şekilde tercih edilen 
Fieldbus veri yoluna bağlama imkanı sunar. CODESYS, makine ve tesis 
imalat sektöründe tüm makine ve proses uygulamalarında en uygun 
programlama ortamını sunar.

Yazılım araçları, mühendisliği ve devreye 
almayı aynı ölçüde kolaylaştırır:
• XN300 Assist
• I/O Assist
• SmartWire-DT Assist

Ücretsiz karşıdan indirme olanağı için bkz. 
www.eaton.eu/software

www.eaton.eu/codesys

http://www.eaton.eu/software
http://www.eaton.eu/codesys
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Açıklama Parça no.
Ürün kodu

XSOFT-CODESYS-2
IEC 61131-1 uyarınca programlama, XV100, XV300, XV(S)400, XC100, XC200, EC4P, XN-PLC destekler

Tek kullanıcı için lisans SW-XSOFT-CODESYS-2-S
142582

Çok kullanıcı için lisans SW-XSOFT-CODESYS-2-M
142583

XSOFT-CODESYS-3
IEC 61131-3 uyarınca programlama, XV100, XV300, XV(S)400, XC-152, XC-202 destekler

Tek kullanıcı için lisans SW-XSOFT-CODESYS-3-S
171886

Çok kullanıcı için lisans SW-XSOFT-CODESYS-3-M
171887

En yüksek düzeyde esneklik
CODESYS, Eaton'un tüm XV/XC kontrolörler için programlama aracıdır. 
Programlama, IEC-1131-3 uyarınca programlama dillerinde yapılır; talimat listesi 
(IL), ledder diyagram (LD), fonksiyon blok diyagramı (FBD), ardışık fonksiyon 
çizelgesi (SFC), yapılandırılmış metin (ST), sürekli fonksiyon çizelgesi (CFC).
Eaton, XV100, XV400, XVS400, XC-152 ve XC-CPU202 otomasyon sistemleri 
için hem CODESYS V3 hem de CODESYS V2 için hedefler sunmaktadır, yani 
aynı donanım, yeni (CODESYS-3 ile planlanan) ve mevcut (CODESYS-2 ile 
programlanan) makine nesilleri ile kullanılabilir!

Çoklu görevlendirme
Uygulamanın birden fazla özel çalışma programına (Multitasking) 
yapılandırılmış olması sayesinde PLC kaynaklarınız optimize edilir ve zaman 
açısından kritik olan taleplerin yerine getirilmesi kolaylaştırılır. Hızlı proseslere 
öncelik tanıyın ve yavaş proseslere sadece gerektiği kadar işlem süresi ayırın.

Web görselleştirme
XSOFT-CoDeSys, görselleştirme bilgilerinden isteğe bağlı olarak bir XML 
açıklaması oluşturur. CODESYS V2'de bunlar bir Java-Applet ile birlikte kontrol 
sistemine kaydedilir. CODESYS V3'te HTML5 tabanlı sayfalar (CODESYS V3) 
oluşturulur. Bu sayfalar, TCP/IP üzerinden bir tarayıcıda görüntülenebilir.

XSOFT-CODESYS Sürüm 3 aşağıdakileri sunar:
• Eklentilerle genişletilebilir bir programlama aracı  müşteriye özel uyarlamaların 

yapılmasını sağlar
• Gelişmiş dil seçenekleri (obje odaklı programlama)
• Hedefler ve programlama ortamı için know how koruması
• Bir projede birden fazla PLC programı
• Yeni ve iyileştirilmiş TargetVisu fonksiyonları
• İyileştirilmiş BT emniyet fonksiyonları
• HTML5 tabanlı Web sayfaları
• Fieldbus konfigüratörleri: Modbus-TCP/RTU, EthernetIP
• SAE J1939 protokolü

Uygulama kütüphaneleri 
Eaton, PLC'lerinin XSOFT-CoDeSys ile programlaması için çok sayıda 
uygulama için hazır kütüphaneler sunmaktadır:

• Kontrol teknolojisi araç kutusu
• Motion-Control (Hareket Kontrolü) araç kutusu
• FTP sunucusu
• FTP alıcısı
• UDP ve TCP/IP
• Modbus RTU/TCP Master/Slave
• OS fonksiyonları
• Dosya işleme

S
W

D
-A

ssist
I/O

-A
ssist 

X
N

300 A
ssist

C
O

D
E

SYS
-3-W

ebvisu
C

O
D

E
SYS

-3
C

O
D

E
SYS

-2 W
ebvisu

C
O

D
E

SYS
-2

•3 • • • • XV-102-B/-D/-E-…
• • • • XV-112…

•3 • • • • XV-152…
•3 • • • • XV-3x3-…

• • • • XV(S)-4…
•3 • • • • XC-152-…

• • • • XC-CPU202-…
• • XC-CPU201-…-XV

• XC-CPU201-/101-…
• XC-CPU121
• EC4P-…

• • XN-PLC-CANOPEN
• • • XN-312-GW-CAN

• • • XNE-GWBR-…
• • • XN-GWBR-…

3) SmartWire-DT arayüzlü cihazlar için



92

 

EATON CA08103003Z-TR

Basmalı butonlar

düz, titan halka
IP67, IP69K –  
yaylı / kalıcı

çıkık, titan halka
IP67, IP69K –  
yaylı / kalıcı

Mantar butonlar

IP67, IP69K –  
yaylı / kalıcı

İkili yaylı butonlar

IP66 –  
çıkık / düz 
 

4 yönlü butonlar

IP66 
–  mekanik olarak  

birbirine doğru  
kilitlenemez

–  mekanik olarak  
birbirine doğru  
kilitlenemez

Sinyal lambaları

düz
IP67, IP69K

çıkık
IP67, IP69K

Işıklı butonlar

düz, titan halka
IP67, IP69K 
 yaylı / kalıcı

çıkık, titan halka
IP67, IP69K 
yaylı / kalıcı

Potansiyometre

IP66 
Direnç değeri 
seçilebilir

Mandal butonlar

IP66 
yaylı / kalıcı

Işıklı mandal butonlar

IP66 
yaylı / kalıcı

Kilitli butonlar

IP66,  
yaylı / kalıcı 
2 / 3 konum

Döner başlı butonlar

IP66,  
yaylı / kalıcı 
2 / 3 / 4 konum

Joystick

IP66  
yaylı / kalıcı 
2 ve 4 konum 
yatay ve dikey

Kontrol Devresi Cihazları RMQ-Titan, 22 mm Serisi Sayfa 96

Avuçiçi ve ayak butonu

IP67, IP67K 
yaylı

ACİL DURDURMA butonu

IP67, IP67K 
temas koruması 
kalıcı

FAK butonlar Sayfa 113RMQ compact solution Sayfa 97

Basmalı butonlar

IP66, IP67, IP69k  
(önden) 
IP65 (arkadan)

Işıklı butonlar

IP66, IP67, IP69k  
(önden) 
IP65 (arkadan)

Sinyal lambaları

IP66, IP67, IP69k  
(önden) 
IP65 (arkadan)
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ACİL DURDURMA butonları

Mantar biçimli,  
38 mm
IP66, IP69K 
çekmeli veya 
çevirmeli reset 
ışıklı / ışıksız

Palmiye biçimi  
45 ve 60 mm
IP66, IP69K 
çekmeli veya 
çevirmeli reset 
mekanik anahtar 
konum göstergesi

Aksesuarlar

Koruyucu halka

Işıklı halka

Dahili soketler

USB 3.0 için
IP65 kapak kapalı 
durumda 
IP20 açık 
 

RJ45 cat 5e
IP65 kapak kapalı 
durumda 
IP20 soket takılı 
durumda

Kontak ve LED elemanları 

Öne ve tabana 
sabitleme,   
Vidalı / yaylı 
terminaller, 
LED elemanları

SW-DT devreleri

Öne ve tabana 
sabitleme 
LED'li ve LED'siz

Kendinden denetimli acil kapatma 
 kontakları (SMC)

tek kanallı, iki kanallı, 
iki kanallı sinyalizasyon 
kontağı öne ve tabana 
sabitleme

Komple cihazlar IP66

Sürekli yanan / yanıp sönen  
ışık modülü

LED, 
Yüksek performanslı 
LED, 
Flaman ampul

Sesli modüller

8 seçilebilir ton 

Temel modüller

9 farklı montaj türü 
için  
temel modüller

Işıklı kolonlar SL Sayfa 114

Sinyal lambaları

IP65  
yassı / yüksek 
18 x 18 mm ve  
25 x 25 mm

Basmalı butonlar

IP65  
yaylı / kalıcı 
18 x 18 mm ve  
25 x 25 mm

Kontrol Devresi Cihazları RMQ 16  bkz. Çevrimiçi katalog

Mandal butonlar

IP65  
yaylı / kalıcı 
2 / 3 konum 
18 x 18 mm ve  
25 x 25 mm

Kilitli butonlar

IP65  
yaylı / kalıcı 
2 / 3 konum 
18 x 18 mm ve  
25 x 25 mm

ACİL DURDURMA butonları

IP65, 25 x 25 mm 
ışıklı / ışıksız

Kontak elemanları

Normalde açık 
kontak / normalde 
kapalı kontak terminal 
bağlantısı

Normalde açık kontak, 
normalde kapalı kon-
tak ve ampul soketleri 
için vidalı adaptör üze-
rinden vidalı bağlantı

Acil durdurma etiketleri

dört dilli / boş
Işıklı butonlar

IP65  
yaylı / kalıcı 
18 x 18 mm ve  
25 x 25 mm

Enkoder

IP65
Konfirmasyon 
 fonksiyonu
Ayarlanabilir 16 bit 
değer aralığı

Sayfa 26

http://ecat.moeller.net/catalog?deeplink=km08z&locale=en
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Mekanik Pozisyon 
Algılama
 Sayfa 122 ve devamı

Analog elektronik nihayet şalteri

Nihayet şalteri LS-Titan

Çalıştırma kafaları

Makaralı kol

Ayarlanabilir çubuk kol

Ayarlanabilir makaralı döner kol

Emniyetli Mekanik 
Pozisyon Algılama
 Sayfa 130 ve devamı

Kapı kanadı emniyet şalteri

Emniyet nihayet şalteri

Yay gücü veya mıknatıslanma gücü ile 
kilitleme

Komple cihaz

Optik Ürün  
Algılama
 Sayfa 134

Fotoelektrik sensörler 
Comet serisi

E58 Zorlu Ortam

Akıllı ve kompakt 
E65-SM serisi 

E67 Uzun Mesafe serisi

E71 NanoView serisi

E76 IntelliView serisi

RS-Titan emniyet şalteri
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Endüktif Metal  
Algılama
 Sayfa 132

Premium Plus serisi

Miniatur serisi

Global serisi

E52 ve E56 serisi

Akıllı Sensör  
Uyarlama
 Sayfa 133

iProx serisi

ProxView yazılımı

Kapasitif Dolum 
Seviyesi Kontrolü
 Sayfa 133

E 53 serisi

Basınç İzleme
 bkz. Çevrimiçi katalog

Basınç şalteri

Sıvı ve gaz biçiminde  ortamların denetimi

Zaman, Dolum Seviyesi 
ve Akım Algılama
 Sayfa 136 ve devamı

Elektronik zaman rölesi ETR 2

Elektronik zaman rölesi ETR 4

Elektronik ölçüm ve  
izleme röleleri EMR 

bkz. Çevrimiçi katalog

http://www.eaton.eu/Europe/Electrical/ProductsServices/AutomationControl/CommandControl/PositionSwitches/PressureswitchMCS/index.htm
http://ecat.moeller.net/catalog
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Modern tasarım optimum işlevsellikle kombine edildi. Makine ve 
tesislerde kullanım için uygun kusursuz donatı. Ergonomik şekillendirilmiş 
buton elemanları, parmak ucuna uyarlanmış durumdadır. Bu özellik 
kullanımı daha da rahat hâle getirmektedir.

RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazları, koruma sınıfı IP67/IP69K 
sayesinde geniş uygulama yelpazesiyle esnek bir şekilde kullanılabilir. 
RMQ kompakt çözüm serisi sadece kompakt şekliyle değil, özellikle de 
arkasındaki çok yüksek koruma sınıfı (IP65) ile de kendisini gösteriyor. 

Dünya çapında kullanım için uygun kontrol devre cihazı ürün yelpazesi 
RMQ-Titan serisinin ACİL-DURDURMA butonları1), 38, 45 veya 60 mm 
çapında mantar biçiminde sunulmaktadır.

RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazları çok sayıda ulusal onaylara, 
ayrıca gemilerdeki kullanım için gerekli sertifikalara sahiptir ve bu 
nedenle dünyanın her yerinde kullanıma hazır durumdadır.

SmartWire-DT sayesinde RMQ-Titan kontrol devre cihazları dâhiyane 
kolay ve basit bir şekilde bağlanabiliyor.

Mükemmel Şekilde: RMQ-Titan Ergonomik 
Kontrol Devre Cihazları

Katalog indir:
www.eaton.eu/catalog

www.eaton.eu/rmq 1) Eaton acil durdurma cihazları aynı zamanda ACİL-KAPATMA cihazları olarak da kullanılabilir. 

http://www.eaton.eu/catalog
http://www.eaton.eu/rmq
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RMQ-Titan ile emniyetli kapatma işlemi

Acil durdurma butonu veya acil kapatma butonları, kilitli veya 
kilitsiz, çekmeli veya çevirmeli geri gelmeli, ışıksız, standart LED 
ışıklı veya kumanda elemanının ortasında mekanik kumanda 
konum göstergesi (yeşil/kırmızı) ile satışa sunulmaktadır. 
İzleme işlevini gerçekleştiren kontak elemanları bile kapsamlı 
bir işletim güvenliği sunuyor: Hatalı tesisatlar ve tesisler söz 
konusu olsa veya gereğinden güçlü bir tetiklemeden sonra dahi.

Hızlı, esnek etiketleme olanağı – Labeleditor

Labeleditor kullanarak, RMQ buton plakaları için kolay bir 
şekilde ve özellikle etiket düzenleyicisi yardımıyla, kendi şirket 
ve projenize özel yazı, logo veya resimler oluşturabilirsiniz.

Yüksek hassasiyetli ayarları kolaylaştırır

M22-SWD enkoder ile, çevirerek ve kapatarak makinelerde 
tam ayarlar yapılabilir. M22-SWD enkoderinin modüler yapı ve 
doğrudan SmartWire-DT bağlantısı, montajda maksimum 
esneklik ve iyi bir teşhis yeteneği sağlar. Ayrıca , örneğin PLC 
bağlantısı için her türlü ek maliyet gereksiz hale gelir. Eldiven-
lerle kontrol çok kolaydır.

Düz ve modüler: Yassı Arka elemanları

Montaj derinliği sadece 30mm olan düz kontak ve LED 
elemanları küçük kontrol panolarında yerden tasarruf sağlar. 
Kumanda elemanları, kontaklar, LED renkleri ve aksesuarlarla 
birlikte eşsiz bir modülerlik sunar. Kontrol panosunda yapılacak 
müşteriye özel değişiklikler böylece çok hızlı bir şekilde, ek 
maliyet gerektirmeden gerçekleştirilir.

Doğrudan makine odasına montaj

Yeni RMQ compact çözüm serisindeki cihazlar, kablosu, soket 
konnektörü ve kasası hali hazırda ayrılmaz bir bütün olarak 
entegre edilmiş şekilde gelir. Bu hepsi bir arada çözümü, önde 
IP67 ve IP69K ve arkada IP65 koruma sınıfıyla toz, ince 
yabancı parçacık veya sıvılara karşı yüksek bir koruma sınıfı 
sağlar. Bu sayede cihazlar, doğrudan makine üzerinde ihtiyaç 
olan yerde, ek muhafaza gerekmeden kullanım için uygundur.

Düz RMQ-Titan basmalı butonlar

Düz kafalı buton tasarımıyla RMQ-Titan, makineler için şık ön 
panelleri mükemmel bir bir şekilde tamamlar. Düz butonlar 
modülerdir ve RMQ Titan serisi ve düz kontaklar ve LED 
elemanları için idealdir. Aktüatör ile ön halka arasındaki yassı 
geçiş, modern montaj ve uygulamaları mümkün kılar.

www.eaton.eu/rmq

http://www.eaton.eu/rmq
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazları
Sisteme genel bakış Moeller series

RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarSisteme genel bakş

1 4'lü mandal butonlar 7 Teleskop klip 13 Potansiyometre 19 Basmal butonlar
2 Buton etiketleri 8 Merkezleme adaptörü 14 Acil durdurma butonlar 20 Joystick
3 Bağlant aparat 9 IVS ray adaptörü 15 Sinyal lambas 21 4'lü basmal butonlar
4 Kontak/LED elemanlar 10 Buton etiketleri 16 Kilitli butonlar 22 Ön halkalar
5 Özel yaz 11 Sesli uyar cihaz 17 Mandal butonlar 23 Aksesuar
6 Buton kutusu 12 Buzzer 18 Buton plakalar/mercekleri 24 SmartWire-DT yass kablo
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10

24
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7

4

20

2

3

19

14

3

3

4

18

21

1

2
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4
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11

11
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazları
İkili yaylı butonMoeller series
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarİkili yayl buton

Buton plakas Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

İkili yayl buton
IP66
Ek mercek beyaz

Yayl
Butonlar ve şkl göstergeler çkk 
buton

M22-DDL-GR 216698

M22-DDL-GR-X1/X0 216700

M22-DDL-GR-GB1/GB0 216702

M22-DDL-WS 216704

M22-DDL-WS-X1/X0 216706

M22-DDL-WS-GB1/GB0 216708

M22-DDL-S-X4/X5 218145

M22-DDL-S-X7/X7 216710

M22-DDL-S-X226/X26 105227

Butonlar ve şkl göstergeler, düz buton M22-DDLF-GR-X1/X0 284814

M22-DDLF-WS-X1/X0 284816

Buton I ve şkl gösterge düz buton, 
buton 0 çkk kafal

M22-DDLM-GR-X1/X0 284830

M22-DDLM-WS-X1/X0 284832
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazları
İkili yaylı butonMoeller series
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarİkili yayl buton

Buton plakas Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

İkili yayl buton
IP66
Ek mercek beyaz

Yayl
Butonlar ve şkl göstergeler çkk 
buton

M22-DDL-GR 216698

M22-DDL-GR-X1/X0 216700

M22-DDL-GR-GB1/GB0 216702

M22-DDL-WS 216704

M22-DDL-WS-X1/X0 216706

M22-DDL-WS-GB1/GB0 216708

M22-DDL-S-X4/X5 218145

M22-DDL-S-X7/X7 216710

M22-DDL-S-X226/X26 105227

Butonlar ve şkl göstergeler, düz buton M22-DDLF-GR-X1/X0 284814

M22-DDLF-WS-X1/X0 284816

Buton I ve şkl gösterge düz buton, 
buton 0 çkk kafal

M22-DDLM-GR-X1/X0 284830

M22-DDLM-WS-X1/X0 284832
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazları
Basmalı buton kafaları, Mantar buton kafaları Moeller series

Basmal buton kafalar, Mantar buton kafalar

Basmal butonlar
IP67, IP69K

Yayl Kalc1)

Düz M22-D-S 216590 M22-DR-S 216613
M22-D-W 216592 M22-DR-W 216615
M22-D-R 216594 M22-DR-R 216617
M22-D-G 216596 M22-DR-G 216619
M22-D-Y 216598 M22-DR-Y 216621
M22-D-B 216600 M22-DR-B 216623
M22-D-GR 132671

- M22-D-X 216602 M22-DR-X 216625
M22-D-R-X0 216605 M22-DR-R-X0 216628
M22-D-G-X1 216607 M22-DR-G-X1 216630
M22-D-S-X0 216609 M22-DR-S-X0 216632
M22-D-W-X1 216611 M22-DR-W-X1 216634

Çkk M22-DH-S 216636 M22-DRH-S 216663
M22-DH-W 216638 M22-DRH-W 216665
M22-DH-R 216641 M22-DRH-R 216667
M22-DH-G 216643 M22-DRH-G 216669
M22-DH-Y 216646 M22-DRH-Y 216671
M22-DH-B 216649 M22-DRH-B 216673
M22-DH-R-X0 216655 M22-DRH-R-X0 216675
M22-DH-G-X1 216657 M22-DRH-G-X1 216677
M22-DH-S-X0 216659 M22-DRH-S-X0 216679
M22-DH-W-X1 216661 M22-DRH-W-X1 216681

Koruyucu halka - M22-DG-X 220921

Mantar buton kafalar
IP67, IP69K

Yayl Kalc1)

Mantar M22-DP-S 216712 M22-DRP-S 216743
M22-DP-R 216714 M22-DRP-R 216745
M22-DP-G 216716 M22-DRP-G 216747
M22-DP-Y 216718 M22-DRP-Y 216749
M22-DP-R-X0 216720 M22-DRP-R-X0 216751
M22-DP-G-X1 216722 M22-DRP-G-X1 216753
M22-DP-S-X0 216724 M22-DRP-S-X0 216755
M22-DP-W-X1 216726 M22-DRP-W-X1 216757

Hatrlatma 1) Cihazda kalc/yayl fonksiyon değiştirilebilir

Buton plakas Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazları
Durdurma butonları, Seçici butonlarMoeller series
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarDurdurma butonlar, Seçici butonlar

Mantar kafa Parça no. Ürün kodu

Durdurma butonlar
Çap 38 mm
Buton temeli sar
IP66, IP69K

şksz Çekerek kilit açma M22S-PV 225528

şksz Çevirmeli açma M22S-PVT 271499

LED'li Çekerek kilit açma M22S-PVL 230962

LED'li Çevirmeli açma M22S-PVLT 271540

şksz Çevirmeli açma M22Y-PVT 147403

Fonksiyon:  
 = yayl
 = kalc

Buton plakas Parça no. Ürün kodu

Seçici butonlar
IP66
Cihazda kalc/yayl fonksiyon M22-XC-Y kodlama parçalaryla değiştirilebilir
Döner kafal 2 Konum  40° M22-W 216853

2 Konum  60° M22-WR 216855

2 Konum  60° M22-WR-X92 216857

2 Konum  60° M22-WR-X91 216859

3 Konum1) 40°  40° M22-W3 216861

3 Konum1) 60°  60° M22-WR3 216863

3 Konum1) 60°  60° M22-WR3-X94 226838

4 Konum2) M22-WR4 279419

Mandal 2 Konum  40° - M22-WK 216865
2 Konum  60° - M22-WRK 216867
2 Konum (V konumu)  60° - M22-WKV 216874
3 Konum1) 40°  40° - M22-WK3 216870
3 Konum1) 60°  60° - M22-WRK3 216872
4 Konum2) M22-WRK4 279431

Hatrlatma 1) Orta kontak için köprü aparatyla
2) Kodlama parçalar için uygun değildir

Sabitleme adaptörü M22-A4 kullann ￫ Aksesuar

AUTO HAND

0

Auto Man.

0 1
0

2
03

0
4

0 1
0

2
03

0
4
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazları
Kilitli butonlar, Joystick, Yön Butonları Moeller series

RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarKilitli butonlar, Joystick, Yön Butonlar

Anahtarn çekilebileceği konum Parça no. Ürün kodu

Kilitli buton kafalar
IP66
Ana anahtar sistemine uygun değil
1 anahtarl
Cihazda kalc/yayl fonksiyon M22-XC-Y kodlama parçalaryla değiştirilebilir
Anahtar çekilebilirliği M22-XC-… kodlama parçalaryla değiştirilebilir

2 Konum  40° - 0 - M22-WS 216881
2 Konum  60° - 0 I M22-WRS 216887

3 Konum 40°  40° - 0 - M22-WS3 216894
3 Konum 60°  60° I 0 II M22-WRS3 216900

Fonksiyon:  
= yayl
= kalc

Açklama Parça no. Ürün kodu

Joystick
Metal eksenli
IP66

2 Konum Her aktivasyon yönünde bir kumanda noktal M22-WJS2H 178570
Her aktivasyon yönünde 2 kumanda noktal M22-WJS2H-2P1) 178565
Her aktivasyon yönünde bir kumanda noktal M22-WJS2V 178571
Her aktivasyon yönünde 2 kumanda noktal M22-WJS2V-2P1) 178564

Her aktivasyon yönünde bir kumanda noktal M22-WRJS2H 178574
Her aktivasyon yönünde bir kumanda noktal M22-WRJS2V 178575

4 Konum Her aktivasyon yönünde bir kumanda noktal M22-WJS4 178568
Her aktivasyon yönünde 2 kumanda noktal M22-WJS4-2P1) 178563

Her aktivasyon yönünde bir kumanda noktal M22-WRJS4 178566

Hatrlatma 1) Bu joystickler M22-K10 normal kapamalar ve M22-K10P erken kapama ile kombine edilirler.

Parça no. Ürün kodu

4 yönlü butonlar
Düz kafal butonlar
IP66

4 yönlü
Butonlar birbirine mekanik kilitli değildir

M22-D4-S 279411

4 yönlü
Butonlar birbirine mekanik kilitli değildir

M22-D4-S-X7 286336

4 yönlü
Karşlkl konumlu butonlar birbirine mekanik kilitlidir

M22-DI4-S-X7 286338
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazları
Sinyal lambaları, Işıklı buton kafalarıMoeller series
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarSinyal lambalar, Işkl buton kafalar

Mercek Parça no. Ürün kodu

Sinyal lambalar
IP67, IP69K

Düz M22-L-W 216771
M22-L-R 216772
M22-L-G 216773
M22-L-Y 216774
M22-L-B 216775
M22-L-A 164374

Merceksiz M22-L-X 216776
Çkk konik M22-LH-W 216778

M22-LH-R 216779
M22-LH-G 216780
M22-LH-Y 216781
M22-LH-B 216782
M22-LH-A 164375

Buton plakas Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

Işkl buton kafalar
IP67, IP69K

Yayl Kalc1)

Düz M22-DL-W 216922 M22-DRL-W 216944
M22-DL-R 216925 M22-DRL-R 216946
M22-DL-G 216927 M22-DRL-G 216948
M22-DL-Y 216929 M22-DRL-Y 216950
M22-DL-B 216931 M22-DRL-B 216952
M22-DL-A 167429 M22-DRL-A 167431

Buton plakasz M22-DL-X 216933 M22-DRL-X 216954
M22-DL-R-X0 216936 M22-DRL-R-X0 216957
M22-DL-G-X1 216938 M22-DRL-G-X1 216959
M22-DL-W-X0 216940 M22-DRL-W-X0 216961
M22-DL-W-X1 216942 M22-DRL-W-X1 216963

Çkk M22-DLH-W 216965 M22-DRLH-W 216788
M22-DLH-R 216967 M22-DRLH-R 216789
M22-DLH-G 216969 M22-DRLH-G 216796
M22-DLH-Y 216971 M22-DRLH-Y 216799
M22-DLH-B 216973 M22-DRLH-B 216802
M22-DLH-A 167433 M22-DRLH-A 167435
M22-DLH-R-X0 216975 M22-DRLH-R-X0 216804
M22-DLH-G-X1 216977 M22-DRLH-G-X1 216805
M22-DLH-W-X0 216979 M22-DRLH-W-X0 216806
M22-DLH-W-X1 216981 M22-DRLH-W-X1 216807

Koruyucu halka Buton plakasz M22-DGL-X 230961

Hatrlatma 1) Cihazda kalc/yayl fonksiyon değiştirilebilir
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazları
Sinyal lambaları, Işıklı buton kafalarıMoeller series
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarSinyal lambalar, Işkl buton kafalar

Mercek Parça no. Ürün kodu

Sinyal lambalar
IP67, IP69K

Düz M22-L-W 216771
M22-L-R 216772
M22-L-G 216773
M22-L-Y 216774
M22-L-B 216775
M22-L-A 164374

Merceksiz M22-L-X 216776
Çkk konik M22-LH-W 216778

M22-LH-R 216779
M22-LH-G 216780
M22-LH-Y 216781
M22-LH-B 216782
M22-LH-A 164375

Buton plakas Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

Işkl buton kafalar
IP67, IP69K

Yayl Kalc1)

Düz M22-DL-W 216922 M22-DRL-W 216944
M22-DL-R 216925 M22-DRL-R 216946
M22-DL-G 216927 M22-DRL-G 216948
M22-DL-Y 216929 M22-DRL-Y 216950
M22-DL-B 216931 M22-DRL-B 216952
M22-DL-A 167429 M22-DRL-A 167431

Buton plakasz M22-DL-X 216933 M22-DRL-X 216954
M22-DL-R-X0 216936 M22-DRL-R-X0 216957
M22-DL-G-X1 216938 M22-DRL-G-X1 216959
M22-DL-W-X0 216940 M22-DRL-W-X0 216961
M22-DL-W-X1 216942 M22-DRL-W-X1 216963

Çkk M22-DLH-W 216965 M22-DRLH-W 216788
M22-DLH-R 216967 M22-DRLH-R 216789
M22-DLH-G 216969 M22-DRLH-G 216796
M22-DLH-Y 216971 M22-DRLH-Y 216799
M22-DLH-B 216973 M22-DRLH-B 216802
M22-DLH-A 167433 M22-DRLH-A 167435
M22-DLH-R-X0 216975 M22-DRLH-R-X0 216804
M22-DLH-G-X1 216977 M22-DRLH-G-X1 216805
M22-DLH-W-X0 216979 M22-DRLH-W-X0 216806
M22-DLH-W-X1 216981 M22-DRLH-W-X1 216807

Koruyucu halka Buton plakasz M22-DGL-X 230961

Hatrlatma 1) Cihazda kalc/yayl fonksiyon değiştirilebilir
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazları
Işıklı mandal buton kafaları Moeller series

RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarIşkl mandal buton kafalar

Fonksiyon:  
 = yayl
 = kalc

Parça no. Ürün kodu

Işkl mandal buton kafalar
Mandal
IP66
Cihazda kalc/yayl fonksiyon M22-XC-Y kodlama parçalaryla değiştirilebilir
2 Konum  40° M22-WLK-W 216812

 40° M22-WLK-R 216814
 40° M22-WLK-G 216816
 40° M22-WLK-Y 216818
 40° M22-WLK-B 216820
 60° M22-WRLK-W 216823
 60° M22-WRLK-R 216825
 60° M22-WRLK-G 216827
 60° M22-WRLK-Y 216829
 60° M22-WRLK-B 216831
 60° M22-WLKV-W 284393
 60° M22-WLKV-R 284394
 60° M22-WLKV-G 284395
 60° M22-WLKV-Y 284396
 60° M22-WLKV-B 284397

3 Konum 40°  40° M22-WLK3-W 216833
40°  40° M22-WLK3-R 216835
40°  40° M22-WLK3-G 216837
40°  40° M22-WLK3-Y 216839
40°  40° M22-WLK3-B 216841
60°  60° M22-WRLK3-W 216843
60°  60° M22-WRLK3-R 216845
60°  60° M22-WRLK3-G 216847
60°  60° M22-WRLK3-Y 216849
60°  60° M22-WRLK3-B 216851
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazları
Kontak elemanları, Bağlantı aparatıMoeller series

Ku
ma

nd
a v

e S
iny

ali
za

sy
on

RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarKontak elemanlar, Bağlant aparat

Kontak konfigürasyonu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
NA = Normalde 
açk kontak

NK = Normalde 
kapal kontak1)

Kontak elemanlar
IP20

Tekli kontak Vidal terminal Cage Clamp2)

Ön sabitleme 1 NA - M22-K10 216376 M22-CK10 216384
- 1 NK M22-K01 216378 M22-CK01 216385
1 NA erken 
kapama

- M22-K10P 110835

- 1 NK geç açma M22-K01D 262165 M22-CK01D 262510
Zemin sabitlemesi 1 NA - M22-KC10 216380 M22-CKC10 216386

- 1 NK M22-KC01 216382 M22-CKC01 216387
Çift kontak

Ön sabitleme 2 NA - M22-CK20 107898
- 2 NK M22-CK02 107899
1 NA 1 NK M22-CK11 107940

Kendinden denetimli kontak elemanlar3)

Ön sabitleme 1 NA 1 NK M22-K01SMC10 121472
1 NA 2 NK M22-K02SMC10 121474

Zemin sabitlemesi 1 NA 1 NK M22-KC01SMC10 121473
1 NA 2 NK M22-KC02SMC10 121720
1 NA 3 NK M22-KC03SMC10 173028
2 NA 2 NK M22-KC12SMC10 173029

Vidal terminalli kontak eleman, M22-A 
Bağlant aparat ve M22-XSMC gösterge kontak eleman kombinasyonu.3)

Ön sabitleme 1 NA 3 NK M22-AK03SMC10 173026
2 NA 2 NK M22-AK12SMC10 173027

Hatrlatma 1)  = Emniyet fonksiyonu, IEC/EN 60947-5-1 uyarnca pozitif açmal çalştrma ile
2) Cage-Clamp; Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, şirketinin tescilli ticari markasdr
3) Normalde açk kontak, butona takldğnda aktifleştirilir.

Parça no. Ürün kodu

Bağlant aparat
Bağlant aparat (ön sabitleme) 3 kontak/LED eleman için

- M22-A 216374

Bağlant aparat (ön sabitleme) 4 kontak eleman için
- M22-A4 279437

Ön sabitleme
2 M22-SWD-K22… fonksiyon eleman için
M22-(SWD)-K ile M22-WR4, -WRJ4, D4'te kullanlabilir

M22-SWD-A4 116016
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazları
Kontak elemanları, Bağlantı aparatıMoeller series
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarKontak elemanlar, Bağlant aparat

Kontak konfigürasyonu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
NA = Normalde 
açk kontak

NK = Normalde 
kapal kontak1)

Kontak elemanlar
IP20

Tekli kontak Vidal terminal Cage Clamp2)

Ön sabitleme 1 NA - M22-K10 216376 M22-CK10 216384
- 1 NK M22-K01 216378 M22-CK01 216385
1 NA erken 
kapama

- M22-K10P 110835

- 1 NK geç açma M22-K01D 262165 M22-CK01D 262510
Zemin sabitlemesi 1 NA - M22-KC10 216380 M22-CKC10 216386

- 1 NK M22-KC01 216382 M22-CKC01 216387
Çift kontak

Ön sabitleme 2 NA - M22-CK20 107898
- 2 NK M22-CK02 107899
1 NA 1 NK M22-CK11 107940

Kendinden denetimli kontak elemanlar3)

Ön sabitleme 1 NA 1 NK M22-K01SMC10 121472
1 NA 2 NK M22-K02SMC10 121474

Zemin sabitlemesi 1 NA 1 NK M22-KC01SMC10 121473
1 NA 2 NK M22-KC02SMC10 121720
1 NA 3 NK M22-KC03SMC10 173028
2 NA 2 NK M22-KC12SMC10 173029

Vidal terminalli kontak eleman, M22-A 
Bağlant aparat ve M22-XSMC gösterge kontak eleman kombinasyonu.3)

Ön sabitleme 1 NA 3 NK M22-AK03SMC10 173026
2 NA 2 NK M22-AK12SMC10 173027

Hatrlatma 1)  = Emniyet fonksiyonu, IEC/EN 60947-5-1 uyarnca pozitif açmal çalştrma ile
2) Cage-Clamp; Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, şirketinin tescilli ticari markasdr
3) Normalde açk kontak, butona takldğnda aktifleştirilir.

Parça no. Ürün kodu

Bağlant aparat
Bağlant aparat (ön sabitleme) 3 kontak/LED eleman için

- M22-A 216374

Bağlant aparat (ön sabitleme) 4 kontak eleman için
- M22-A4 279437

Ön sabitleme
2 M22-SWD-K22… fonksiyon eleman için
M22-(SWD)-K ile M22-WR4, -WRJ4, D4'te kullanlabilir

M22-SWD-A4 116016
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazları
LED elemanları, Potansiyometre, Sesli uyarı cihazı Moeller series

RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarLED elemanlar, Potansiyometre, Sesli uyar cihaz

Anma çalşma gerilimi Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
Ue
V

LED elemanlar
IP20

Vidal terminal Cage Clamp1)

Ön sabitleme 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz M22-LED-W 216557 M22-CLED-W 216569
M22-LED-R 216558 M22-CLED-R 216570
M22-LED-G 216559 M22-CLED-G 216571
M22-LED-B 218057 M22-CLED-B 218061

85 - 264 V AC, 50/60 Hz M22-LED230-W 216563 M22-CLED230-W 216575
M22-LED230-R 216564 M22-CLED230-R 216576
M22-LED230-G 216565 M22-CLED230-G 216577
M22-LED230-B 218059 M22-CLED230-B 218063

Zemin sabitlemesi2) 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz M22-LEDC-W 216560 M22-CLEDC-W 216572
M22-LEDC-R 216561 M22-CLEDC-R 216573
M22-LEDC-G 216562 M22-CLEDC-G 216574
M22-LEDC-B 218058 M22-CLEDC-B 218062

85 - 264 V AC, 50/60 Hz M22-LEDC230-W 216566 M22-CLEDC230-W 216578
M22-LEDC230-R 216567 M22-CLEDC230-R 216579
M22-LEDC230-G 216568 M22-CLEDC230-G 216580
M22-LEDC230-B 218060 M22-CLEDC230-B 218064

Hatrlatma 1) Cage-Clamp; Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, şirketinin tescilli ticari markasdr
2) Yüzeye monte mahfaza M22-I... için kullanlabilir

Direnç Parça no. Ürün kodu
R
kΩ

Potansiyometre
IP66

1 M22-R1K 229489
2,2 M22-R2K2 171157
4,7 M22-R4K7 229490
10 M22-R10K 229491
47 M22-R47K 229492
100 M22-R100K 229493
470 M22-R470K 229494

Parça no. Ürün kodu

Sesli uyar cihaz
Buzzersz
BA 9s lamba tutuculu
IP40

M22-AMC 229015

Sesli uyar cihaz için buzzer
Sürekli ton, 18 - 30 V AC/DC M22-XAM 229025
Darbeli ton, 24 V DC (+% 10/-% 15) M22-XAMP 229028
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazları
AksesuarMoeller series
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarAksesuar

Şunlar için kullanlabilir: Genişlik Yükseklik Parça no. Ürün kodu
mm mm

Buton etiket tutucu
IP66

Butonlar için 30 50 M22S-ST-X 216392
Ikili butonlar için 30 75 M22S-STDD-X 216394

Etiket plakas
- 27 18 M22-XST 216480

Kapakl arayüz soketi, RJ45 soketli
IP65 (kapal kapakla)
IP20 (soketler takl durumda)

Önden montaj
RJ45, soketten sokete 8/8, CAT5e

- - M22-RJ45-SA 107413

Önden montaj
USB 3.0, soketten sokete tip A

- - M22-USB 147539

Kapakl arayüz soketi, USB soketli
IP65 (kapal kapakla)
IP20 (soketler takl durumda)

Önden montaj
Sabit bir şekilde bağl olan USB 2.0 tip A fiş ile 
kendinden kablolu, 60 cm

- - M22-USB-SA 107412

Önden montaj
Sabit bir şekilde bağl olan USB 3.0, tip A fiş ile 
kendinden kablolu (150 cm)

- - M22-USB-SA-150 147543
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarAksesuar

Şunlar için kullanlabilir: Genişlik Yükseklik Parça no. Ürün kodu
mm mm

Buton etiket tutucu
IP66

Butonlar için 30 50 M22S-ST-X 216392
Ikili butonlar için 30 75 M22S-STDD-X 216394

Etiket plakas
- 27 18 M22-XST 216480

Kapakl arayüz soketi, RJ45 soketli
IP65 (kapal kapakla)
IP20 (soketler takl durumda)

Önden montaj
RJ45, soketten sokete 8/8, CAT5e

- - M22-RJ45-SA 107413

Önden montaj
USB 3.0, soketten sokete tip A

- - M22-USB 147539

Kapakl arayüz soketi, USB soketli
IP65 (kapal kapakla)
IP20 (soketler takl durumda)

Önden montaj
Sabit bir şekilde bağl olan USB 2.0 tip A fiş ile 
kendinden kablolu, 60 cm

- - M22-USB-SA 107412

Önden montaj
Sabit bir şekilde bağl olan USB 3.0, tip A fiş ile 
kendinden kablolu (150 cm)

- - M22-USB-SA-150 147543
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazları
Komple cihazlar Moeller series

RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarKomple cihazlar

Montaj yeri says Koruma snf Parça no. Ürün kodu

Yüzeye monte mahfaza
Paslanmaz çelik vidalarla

1 IP67, IP69K M22-I1 216535
2 IP67, IP69K M22-I2 216537
3 IP67, IP69K M22-I3 216538
4 IP67, IP69K M22-I4 216539
6 IP66 M22-I6 216540

Montaj yeri 
says

Kontak konfigürasyonu Anahtarn 
çekilebileceği konum

Buton plakas Parça no. Ürün kodu

Basmal butonlar
IP67, IP69K

1 1 NK 1 NA - - M22-D-G-X1/KC11/I 216522
1 1 NK 1 NA - - M22-D-R-X0/KC11/I 216521
2 2 NK 2 NA - - M22-I2-M1 216529
3 3 NK 3 NA - - M22-I3-M1 216532

Kilitli buton kafalar
IP66

1 1 NK 1 NA 0 I - M22-WRS/KC11/I 216526

Hatrlatma  = Emniyet fonksiyonu, IEC/EN 60947-5-1 uyarnca pozitif açmal çalştrma ile
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarAcil durdurma butonlar

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

Acil durdurma butonlar
ISO 13850/EN 418 uyarnca vurmaya dayankl
IP66, IP69K

Çap 38 mm
Mantar biçimli Çekerek kilit açma Işksz M22-PV-ESS 178983

Işksz M22-PV 216876

LED'li M22-PVL 216878

Çevirmeli açma Işksz M22-PVT 263467

LED'li M22-PVLT 263469

Anahtarla açma Işksz M22-PVS 216879

Çap 45 mm Çap 60 mm
Palmiye biçimli Çekerek kilit açma Işksz M22-PV45P 152862 M22-PV60P 152864

LED'li M22-PVL45P 152860 M22-PVL60P 152861

Işksz M22-PV45P-MPI1) 152863 M22-PV60P-MPI1) 152865

Çevirmeli açma Işksz M22-PVT45P 121462 M22-PVT60P 121464

LED'li M22-PVLT45P 121460 M22-PVLT60P 121461

Işksz M22-PVT45P-MPI1) 121463 M22-PVT60P-MPI1) 121465

Anahtarla açma Işksz M22-PVS45P-MS1 121468 M22-PVS60P-MS1 121469

Işksz M22-PVS45P-RS 121466 M22-PVS60P-RS 121467

Hatrlatma Maks. donanm: 4 x M22-(C)K01, …10 veya 2 x M22-(C)K02, …20, …11
1) Mekanik anahtar konum göstergesi ile

Anahtar konum göstergesi krmz ￫ Buton baslmş
Anahtar konum göstergesi yeşil ￫ Buton baslmamş
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarAcil durdurma butonlar

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

Acil durdurma butonlar
ISO 13850/EN 418 uyarnca vurmaya dayankl
IP66, IP69K

Çap 38 mm
Mantar biçimli Çekerek kilit açma Işksz M22-PV-ESS 178983

Işksz M22-PV 216876

LED'li M22-PVL 216878

Çevirmeli açma Işksz M22-PVT 263467

LED'li M22-PVLT 263469

Anahtarla açma Işksz M22-PVS 216879

Çap 45 mm Çap 60 mm
Palmiye biçimli Çekerek kilit açma Işksz M22-PV45P 152862 M22-PV60P 152864

LED'li M22-PVL45P 152860 M22-PVL60P 152861

Işksz M22-PV45P-MPI1) 152863 M22-PV60P-MPI1) 152865

Çevirmeli açma Işksz M22-PVT45P 121462 M22-PVT60P 121464

LED'li M22-PVLT45P 121460 M22-PVLT60P 121461

Işksz M22-PVT45P-MPI1) 121463 M22-PVT60P-MPI1) 121465

Anahtarla açma Işksz M22-PVS45P-MS1 121468 M22-PVS60P-MS1 121469

Işksz M22-PVS45P-RS 121466 M22-PVS60P-RS 121467

Hatrlatma Maks. donanm: 4 x M22-(C)K01, …10 veya 2 x M22-(C)K02, …20, …11
1) Mekanik anahtar konum göstergesi ile

Anahtar konum göstergesi krmz ￫ Buton baslmş
Anahtar konum göstergesi yeşil ￫ Buton baslmamş
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazları
ACIL DURDURMA/ACIL KAPATMA Komple cihazlar Moeller series

RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarACIL DURDURMA/ACIL KAPATMA Komple cihazlar

Şunlar için kullanlabilir: Parça no. Ürün kodu

Yüzeye monte mahfaza
Paslanmaz çelik vidalarla
IP67, IP69K

- M22-IY1 216536
Işkl halka M22-XPV60… M22-IY1-XPV60 167798

Kilitleme Kontak konfigürasyonu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
NA = Normalde 
açk kontak

NK = Normalde 
kapal kontak

Acil durdurma butonlar
ISO 13850/EN 418 uyarnca vurmaya dayankl
Işksz
Mantar biçimli Çap 38 mm

Çekerek kilit açma - 1 NA 1 NK  M22-PV/KC11/IY 216525

Anahtarla açma - 1 NA 1 NK  M22-PVS/KC11/IY 216523

Palmiye biçimli Çap 45 mm Çap 60 mm
Anahtarla açma MS1 - 2 NK  C22-PVS45P-MS1-K02 121619 C22-PVS60P-MS1-K02 121621

MS1 1 NA 1 NK  C22-PVS45P-MS1-K11 121618 C22-PVS60P-MS1-K11 121620

Çevirmeli açma - - 2 NK  C22-PVT45P-K02 121611 C22-PVT60P-K02 121613
- 1 NA 1 NK  C22-PVT45P-K11 121610 C22-PVT60P-K11 121612

Hatrlatma  = Emniyet fonksiyonu, IEC/EN 60947-5-1 uyarnca pozitif açmal çalştrma ile
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarAcil durdurma aksesuarlar

Yaz Form Lisan Parça no. Ürün kodu

Acil durdurma etiketleri
IP66

ACİL DURDURMA için sembol (5638) Çap 90 mm - M22-XAK-ESS 180469
ACİL DURDURMA için sembol (5638) Çap 60 mm - M22-XBK-ESS 180472
ACİL DURDURMA için sembol (5638) 33 x 50 mm - M22-XZK-ESS 180470
ACİL DURDURMA için sembol (5638) 33 x 50 mm - M22-XZK-ESS2 180474
ACİL DURDURMA için sembol (5638) 50 x 50 mm - M22-XYK-ESS 180471

Acil durdurma etiketleri
IP66

Çap 90 mm de, en, fr, it M22-XAK1 216465
Çap 60 mm de, en, fr, it M22-XBK1 216483

NOT-AUS 33 x 50 mm de M22-XZK-D99 216471

50 x 50 mm de, en, fr, it M22-XYK1 216484

Anma çalşma 
gerilimi 

Çap Parça no. Ürün kodu

Ue D
V mm

LED şk halkas
IP67, IP69K

Üç grup, her birinde 4 LED (seri bağlantl) ayr olarak 
kontrol edilebilir (örneğin sürekli şk)

24 V AC/DC 60 mm M22-XPV60-Y-24 121477

Bir grup 8 LED (seri bağlantl) 120 V AC 60 mm M22-XPV60-Y-120 121476
Bir grup 8 LED (seri bağlantl) 230 V AC 60 mm M22-XPV60-Y-230 138280

Koruyucu halka
IP65

Yanlşlkla basmaya karş koruma - - M22-XGPV 231273

Mühürlenebilir kapak
IP65

Mantar çap 38 mm olan cihazlar için
Şeffaf ve açlabilir kapakl, acil durdurma / acil 
kapatma/ durdurma işleminden sonra tekrar 
kullanlabilir
Bitişikteki delikler kör tapa M22(S)-B ile 30 x 50 
aralğnda kapatlabilir

- - M22-PL-PV 216397

NOT-AUS
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RMQ-Titan kumanda ve sinyalizasyon cihazlarAcil durdurma aksesuarlar

Yaz Form Lisan Parça no. Ürün kodu

Acil durdurma etiketleri
IP66

ACİL DURDURMA için sembol (5638) Çap 90 mm - M22-XAK-ESS 180469
ACİL DURDURMA için sembol (5638) Çap 60 mm - M22-XBK-ESS 180472
ACİL DURDURMA için sembol (5638) 33 x 50 mm - M22-XZK-ESS 180470
ACİL DURDURMA için sembol (5638) 33 x 50 mm - M22-XZK-ESS2 180474
ACİL DURDURMA için sembol (5638) 50 x 50 mm - M22-XYK-ESS 180471

Acil durdurma etiketleri
IP66

Çap 90 mm de, en, fr, it M22-XAK1 216465
Çap 60 mm de, en, fr, it M22-XBK1 216483

NOT-AUS 33 x 50 mm de M22-XZK-D99 216471

50 x 50 mm de, en, fr, it M22-XYK1 216484

Anma çalşma 
gerilimi 

Çap Parça no. Ürün kodu

Ue D
V mm

LED şk halkas
IP67, IP69K

Üç grup, her birinde 4 LED (seri bağlantl) ayr olarak 
kontrol edilebilir (örneğin sürekli şk)

24 V AC/DC 60 mm M22-XPV60-Y-24 121477

Bir grup 8 LED (seri bağlantl) 120 V AC 60 mm M22-XPV60-Y-120 121476
Bir grup 8 LED (seri bağlantl) 230 V AC 60 mm M22-XPV60-Y-230 138280

Koruyucu halka
IP65

Yanlşlkla basmaya karş koruma - - M22-XGPV 231273

Mühürlenebilir kapak
IP65

Mantar çap 38 mm olan cihazlar için
Şeffaf ve açlabilir kapakl, acil durdurma / acil 
kapatma/ durdurma işleminden sonra tekrar 
kullanlabilir
Bitişikteki delikler kör tapa M22(S)-B ile 30 x 50 
aralğnda kapatlabilir

- - M22-PL-PV 216397

NOT-AUS
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RMQ kumanda ve sinyalizasyon cihazları kompakt çözüm
Butonlar, Sinyal lambaları Moeller series

Butonlar, Sinyal lambalar

Yayl Kalc
Kablo 
uzunluğu

Buton plakas Kontak konfigürasyonu

m NK = Normalde 
kapal kontak1)

NA = Normalde 
açk kontak Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

Komple cihaz
IP66, IP67, IP69K (ön)
IP65 (arka)
Kablolu M12A soketi (siyah)
Düz
Butonlar

0,5 - 1 NA C22-D-G-K10-P3 181632 C22-DR-G-K10-P3 181610
1 - 1 NA C22-D-G-K10-P5 181041 C22-DR-G-K10-P5 181079
0,5 - 1 NA C22-D-W-K10-P3 181635 C22-DR-W-K10-P3 181613
1 - 1 NA C22-D-W-K10-P5 181047 C22-DR-W-K10-P5 181085
0,5 Buton plakasz - 1 NA C22-D-X-K10-P3 181607 C22-DR-X-K10-P3 181616
1 Buton plakasz - 1 NA C22-D-X-K10-P5 181051 C22-DR-X-K10-P5 181089
0,5 1 NK  - C22-D-R-K01-P3 181633 C22-DR-R-K01-P3 181611
1 1 NK  - C22-D-R-K01-P5 181043 C22-DR-R-K01-P5 181081
0,5 1 NK  - C22-D-S-K01-P3 181634 C22-DR-S-K01-P3 181612
1 1 NK  - C22-D-S-K01-P5 181045 C22-DR-S-K01-P5 181083
0,5 Buton plakasz 1 NK  - C22-D-X-K01-P3 181605 C22-DR-X-K01-P3 181614
1 Buton plakasz 1 NK  - C22-D-X-K01-P5 181049 C22-DR-X-K01-P5 181087
0,5 Buton plakasz 1 NK  1 NA C22-D-X-K11-P3 181608 C22-DR-X-K11-P3 181617
1 Buton plakasz 1 NK  1 NA C22-D-X-K11-P5 181052 C22-DR-X-K11-P5 181090
0,5 Buton plakasz - 2 NA C22-D-X-K20-P3 181609 C22-DR-X-K20-P3 181618
1 Buton plakasz - 2 NA C22-D-X-K20-P5 181053 C22-DR-X-K20-P5 181091
0,5 Buton plakasz 2 NK  - C22-D-X-K02-P3 181606 C22-DR-X-K02-P3 181615
1 Buton plakasz 2 NK  - C22-D-X-K02-P5 181050 C22-DR-X-K02-P5 181088

Işkl buton kafalar
Anma çalşma gerilimi LED: 24 V AC/DC

0,5 - 1 NA C22-DL-B-K10-24-P3 181624 C22-DRL-B-K10-24-P3 181628
1 - 1 NA C22-DL-B-K10-24-P5 181298 C22-DRL-B-K10-24-P5 181364
0,5 - 1 NA C22-DL-G-K10-24-P3 181625 C22-DRL-G-K10-24-P3 181629
1 - 1 NA C22-DL-G-K10-24-P5 181300 C22-DRL-G-K10-24-P5 181366
0,5 - 1 NA C22-DL-W-K10-24-P3 181627 C22-DRL-W-K10-24-P3 181631
1 - 1 NA C22-DL-W-K10-24-P5 181307 C22-DRL-W-K10-24-P5 181370
0,5 1 NK  - C22-DL-R-K01-24-P3 181626 C22-DRL-R-K01-24-P3 181630
1 1 NK  - C22-DL-R-K01-24-P5 181303 C22-DRL-R-K01-24-P5 181368

Kablo 
uzunluğu

Mercek

m
Sinyal lambalar
Anma çalşma gerilimi LED: 24 V AC/DC

0,5 - - C22-L-B-24-P3 181619
1 - - C22-L-B-24-P5 181137
0,5 - - C22-L-G-24-P3 181620
1 - - C22-L-G-24-P5 181139
0,5 - - C22-L-R-24-P3 181621
1 - - C22-L-R-24-P5 181141
0,5 - - C22-L-W-24-P3 181622
1 - - C22-L-W-24-P5 181059
0,5 - - C22-L-Y-24-P3 181623
1 - - C22-L-Y-24-P5 181061

Notlar 1)  = Emniyet fonksiyonu, IEC/EN 60947-5-1 uyarnca pozitif açmal çalştrma ile

CA08103003Z_MOEM2015-TR__2_Befehlen.book  Seite 112  Montag, 16. Januar 2017  10:52 10

 EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 113

FAK ayak ve avuçiçi butonu
Sisteme genel bakışMoeller series
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Sisteme genel bakş

1 - 4 Butonlu muhafaza üstü
5 Kontak elemanlar
6 BA9s taban
7 Muhafaza taban
8 Işkl gösterge (isteğe bağl)

Fonksiyon Renk Kontak konfigürasyonu
 = Emniyet fonksiyonu, 
IEC/EN 60947-5-1 uyarnca pozitif 
açmal çalştrma ile

Parça no.
Ürün kodu

Buton Muhafaza 
üstü

Muhafaza 
taban

NA = Normalde 
açk kontak

NK = Normalde 
kapal kontak

Ayak ve avuçiçi butonu,  IP67, IP69K
Yayl 1 NA 1 NK  FAK-S/KC11/I

229749

Yayl 1 NA 1 NK  FAK-R/KC11/I
229746

Kalc - 1 NK  FAK-R/V/KC01/IY
229747

1 NA 1 NK  FAK-R/V/KC11/IY
229748

- 2 NK  FAK-R/V/KC02/IY
256790

7

8

5

6

1

2

3

4
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FAK ayak ve avuçiçi butonu
Sisteme genel bakışMoeller series
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Sisteme genel bakş

1 - 4 Butonlu muhafaza üstü
5 Kontak elemanlar
6 BA9s taban
7 Muhafaza taban
8 Işkl gösterge (isteğe bağl)

Fonksiyon Renk Kontak konfigürasyonu
 = Emniyet fonksiyonu, 
IEC/EN 60947-5-1 uyarnca pozitif 
açmal çalştrma ile

Parça no.
Ürün kodu

Buton Muhafaza 
üstü

Muhafaza 
taban

NA = Normalde 
açk kontak

NK = Normalde 
kapal kontak

Ayak ve avuçiçi butonu,  IP67, IP69K
Yayl 1 NA 1 NK  FAK-S/KC11/I

229749

Yayl 1 NA 1 NK  FAK-R/KC11/I
229746

Kalc - 1 NK  FAK-R/V/KC01/IY
229747

1 NA 1 NK  FAK-R/V/KC11/IY
229748

- 2 NK  FAK-R/V/KC02/IY
256790

7

8

5

6

1

2

3

4
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SL7 
70 mm

SL4
40 mm

IP66

www.eaton.eu/signaltower

EATON CA08103003Z-TR

Verimli Sinyalizasyon, Makine ve Tesislerin 
Hizmette Olma Süresini Arttırır

Işıklı kolonlar, makine ve tesislerin sorunsuz işletimi için olduğu kadar 
havaalanlarında ve süper marketlerde de bir olmazsa olmazdır. Bu esnada 
görevleri, kullanım yerleri kadar çok çeşitlidir. Eaton bu nedenle ışıklı 
kolonları çok esnek ışık ve ses modülleri ile donattı. Yüksek koruma sınıfı 
IP66 sayesinde kullanım yeri için neredeyse hiç bir kısıtlama söz konusu 
değil. 

Işık ve sinyal gücü, kolay montaj veya örn. bir makine nakledilecekse ışıklı 
kolonun kolay ve olağanüstü hızlı bir şekilde sökülebilir olması bir sistemin 
verimliliğini belirlemektedir.

Verimlilik özellikle bir ışıklı kolon etkin bir şekilde bir otomasyon 
çözümüne entegre edileceğinde ön plana çıkmaktadır. SmartWire-DT 
bağlantısı sadece önemli ölçüde kablolama maliyetini azaltmıyor, aynı 
zamanda onun sayesinde sistem belirgin ölçüde haberleşmeye daha 
uygun bir hâle gelmektedir. Akıllı kumanda cihazları – örn. aşırı yüklenme 
tehlikesi söz konusu olduğunda – duruş söz konusu olmadan önce sistem 
üzerinden gerekli alarm mesajları aktarıyor. Işıklı kolon bunun sonucunda 
kolayca algılanabilir olan bildirimlerini aktive ediyor. Makine ve tesislerin 
hizmette kalma süresi böylece arttırılıyor.

Katalog indir:
www.eaton.eu/catalog

http://www.eaton.eu/signaltower
http://www.eaton.eu/catalog
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İki yapı şeklinde ışıklı kolonlar: SL4 ve SL7

Işıklı kolonu çok kompakt 40 mm dış ölçülerinde veya 
70 mm çapla elde edebilirsiniz. Böylece Eaton, dar montaj 
ortamlarındaki sinyalizasyon görevleriniz için de optimum bir 
çözüm sunmaktadır.

Uyumlu tasarım

Kumanda cihazları ve sinyal lambaları, önemli ölçüde bir 
makinenin dış görünüşünü belirlemektedir. Kullanıcının 
dikkatini çeken ilk unsurları oluşturuyorlar. Eaton bu nedenle 
bu elemanları tek düzen esaslara uygun şekilde tasarladı. 
Yuvarlatılmış hatlar, çekici tasarımın karakteristik özelliğini 
oluşturuyor.

Belirgin oranda daha aydınlık ve sesli sinyalizasyon

Tüm altı ışık modülü flaman ampul, sürekli yanan veya 
flaşör LED ve ayrıca yüksek performanslı LED olarak satışa 
sunulmaktadır. Böylece aydınlık derecesi ve renkler, müşteri 
taleplerine ve uluslararası pazar alışkanlıklarına uyarlanabiliyor. 
Aynı şey sesli modüller için de geçerlidir. seçilebilir 8 adet 
sinyal ve azami 100 dB değerine ulaşan ayarlanabilir bir ses 
şiddeti, her ortam koşuluna optimum uyarlama olanağını 
sunmaktadır.

Belirgin ölçüde daha esnek montaj olanağı

Yeni ışıklı kolonlar 11 farklı şekilde monte edilebiliyor. Yanal 
montajın yanı sıra, kadeh şeklindeki baza çeşitli şekillerde 
doğrudan monte edilebiliyor. Yetersiz tavan açıklığında, 
modüllerin montajı yatay olarak da gerçekleştirilebiliyor. 
Uzunlukları 100, 250, 400 ve 800 mm olan borular sistemi daha 
da esnek hâle getiriyor.
www.eaton.eu/selectiontools

Saniyelik montaj ve sökme süreçleri

Makinenin nakliyesi için ışıklı kolonun 
sökülmesi gerekebilir. Eaton'un hızlı montaj 
sistemi sayesinde bu saniyeler dâhilinde 
gerçekleştirilebiliyor.

a) Montaj halkasını aç,
b) Işıklı kolonu yerinden çıkar,
c) Nakliye kapağını yerleştir. Bitti!

Işıklı kolon elektriksel ve mekanik olarak tekrar 
monte edilmesi de bu kadar kolay.

http://www.eaton.eu/selectiontools
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Işıklı kolonlar
Komple cihazlar, Işıklı modüllerMoeller series
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Komple cihazlar, Işkl modüller

Modül genişliği
70 mm

Modül genişliği
40 mm

Anma çalşma gerilimi Modül says Renk Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün koduUe

V

Komple cihazlar IP66
Sürekli şk, LED, IP66, Ayakl ve 100 mm borulu taban modülü

24 V AC/DC 2 SL7-100-L-RG-24LED
171424

SL4-100-L-RG-24LED
171295

3 SL7-100-L-RYG-24LED
171425

SL4-100-L-RYG-24LED
171296

İsteğe bağl komple ünite
Sipariş istek üzere

- - - SL7-COMBINATION
2011955

SL4-COMBINATION
2011956

Sürekli şk Flaşör şk
2 Hz

Elektronik flaşör
1,4 Hz

Anma çalşma gerilimi1) Renk Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün koduUe

V

LED'li modül, IP66
24 V AC/DC SL7-L24-B

171461
SL7-BL24-B
171439

SL7-FL24-B
171402

SL7-L24-G
171462

SL7-BL24-G
171440

SL7-FL24-G
171403

SL7-L24-R
171463

SL7-BL24-R
171441

SL7-FL24-R
171404

SL7-L24-W
171464

SL7-BL24-W
171442

SL7-FL24-W
171405

SL7-L24-Y
171465

SL7-BL24-Y
171388

SL7-FL24-Y
171406

SL7-L24-A
171466

SL7-BL24-A
171389

SL7-FL24-A
171407

230/240 V AC SL7-L230-B
171473

SL7-BL230-B
171396

SL7-FL230-B
171414

SL7-L230-G
171474

SL7-BL230-G
171397

SL7-FL230-G
171415

SL7-L230-R
171475

SL7-BL230-R
171398

SL7-FL230-R
171416

SL7-L230-W
171476

SL7-BL230-W
171399

SL7-FL230-W
171417

SL7-L230-Y
171477

SL7-BL230-Y
171400

SL7-FL230-Y
171418

SL7-L230-A
171426

SL7-BL230-A
171401

SL7-FL230-A
171419

Notlar 1) 110/120 V AC  ￫  Çevrimiçi katalog
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Işıklı kolonlar SL7, SL4
Sisteme genel bakış Moeller series

Sisteme genel bakş

1 Filaman ampul modülü, sürekli şk 5 Sesli modül
2 LED'li modül/yüksek performansl LED, sürekli şk 6 Taban modülü
3 LED'li modül, flaş şk 7 SmartWire-DT bağlantl taban modülü
4 LED'li modül/yüksek performansl LED, flaş şk 8 Aksesuar

7
6

6
6

8

5

8

1

3

4

2

6 6 6
6
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88

6
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Işıklı kolonlar
Komple cihazlar, Işıklı modüllerMoeller series

Ku
ma

nd
a v

e S
iny

ali
za

sy
on

Komple cihazlar, Işkl modüller

Modül genişliği
70 mm

Modül genişliği
40 mm

Anma çalşma gerilimi Modül says Renk Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün koduUe

V

Komple cihazlar IP66
Sürekli şk, LED, IP66, Ayakl ve 100 mm borulu taban modülü

24 V AC/DC 2 SL7-100-L-RG-24LED
171424

SL4-100-L-RG-24LED
171295

3 SL7-100-L-RYG-24LED
171425

SL4-100-L-RYG-24LED
171296

İsteğe bağl komple ünite
Sipariş istek üzere

- - - SL7-COMBINATION
2011955

SL4-COMBINATION
2011956

Sürekli şk Flaşör şk
2 Hz

Elektronik flaşör
1,4 Hz

Anma çalşma gerilimi1) Renk Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün koduUe

V

LED'li modül, IP66
24 V AC/DC SL7-L24-B

171461
SL7-BL24-B
171439

SL7-FL24-B
171402

SL7-L24-G
171462

SL7-BL24-G
171440

SL7-FL24-G
171403

SL7-L24-R
171463

SL7-BL24-R
171441

SL7-FL24-R
171404

SL7-L24-W
171464

SL7-BL24-W
171442

SL7-FL24-W
171405

SL7-L24-Y
171465

SL7-BL24-Y
171388

SL7-FL24-Y
171406

SL7-L24-A
171466

SL7-BL24-A
171389

SL7-FL24-A
171407

230/240 V AC SL7-L230-B
171473

SL7-BL230-B
171396

SL7-FL230-B
171414

SL7-L230-G
171474

SL7-BL230-G
171397

SL7-FL230-G
171415

SL7-L230-R
171475

SL7-BL230-R
171398

SL7-FL230-R
171416

SL7-L230-W
171476

SL7-BL230-W
171399

SL7-FL230-W
171417

SL7-L230-Y
171477

SL7-BL230-Y
171400

SL7-FL230-Y
171418

SL7-L230-A
171426

SL7-BL230-A
171401

SL7-FL230-A
171419

Notlar 1) 110/120 V AC  ￫  Çevrimiçi katalog
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Işıklı kolonlar
Işıklı modüller Moeller series

Işkl modüller

Sürekli şk Flaşör şk
2 Hz

Elektronik flaşör
1,4 Hz

Çoklu elektronik 
flaşör
1 - 2,6 Hz

Anma çalşma gerilimi1) Renk Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün koduUe

V

Yüksek performansl LED modülü, IP66
24 V AC/DC SL7-L24-B-HP

171427
- SL7-FL24-B-HP

171420
SL7-FL24-B-HPM
171275

SL7-L24-G-HP
171428

- SL7-FL24-G-HP
171421

SL7-FL24-G-HPM
171276

SL7-L24-R-HP
171429

- SL7-FL24-R-HP
171422

SL7-FL24-R-HPM
171277

SL7-L24-W-HP
171430

- SL7-FL24-W-HP
171423

SL7-FL24-W-HPM
171278

SL7-L24-Y-HP
171431

- SL7-FL24-Y-HP
171273

SL7-FL24-Y-HPM
171279

SL7-L24-A-HP
171432

- SL7-FL24-A-HP
171274

SL7-FL24-A-HPM
171280

LED'li modül, IP66
24 V AC/DC SL4-L24-B

171313
SL4-BL24-B
171337

SL4-FL24-B
171355

SL4-FL24-B-M
171373

SL4-L24-G
171314

SL4-BL24-G
171338

SL4-FL24-G
171356

SL4-FL24-G-M
171374

SL4-L24-R
171315

SL4-BL24-R
171339

SL4-FL24-R
171357

SL4-FL24-R-M
171375

SL4-L24-W
171316

SL4-BL24-W
171340

SL4-FL24-W
171358

SL4-FL24-W-M
171376

SL4-L24-Y
171317

SL4-BL24-Y
171341

SL4-FL24-Y
171359

SL4-FL24-Y-M
171377

SL4-L24-A
171318

SL4-BL24-A
171342

SL4-FL24-A
171360

SL4-FL24-A-M
171378

230/240 V AC SL4-L230-B
171325

SL4-BL230-B
171349

SL4-FL230-B
171367

-

SL4-L230-G
171326

SL4-BL230-G
171350

SL4-FL230-G
171368

-

SL4-L230-R
171327

SL4-BL230-R
171351

SL4-FL230-R
171369

-

SL4-L230-W
171328

SL4-BL230-W
171352

SL4-FL230-W
171370

-

SL4-L230-Y
171329

SL4-BL230-Y
171353

SL4-FL230-Y
171371

-

SL4-L230-A
171330

SL4-BL230-A
171354

SL4-FL230-A
171372

-

Notlar 1) 110/120 V AC ￫  Çevrimiçi katalog

Sürekli şk
Filaman Ampul maks. 7 W

Sürekli şk
Filaman Ampul maks. 4 W

Anma çalşma gerilimi Renk Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün koduUe

V

Filaman ampul modülü, IP66
Ampulsüz  ￫  Aksesuar

< 250 V AC/DC SL7-L-B
171433

SL4-L-B
171331

SL7-L-G
171434

SL4-L-G
171332

SL7-L-R
171435

SL4-L-R
171333

SL7-L-W
171436

SL4-L-W
171334

SL7-L-Y
171437

SL4-L-Y
171335

SL7-L-A
171438

SL4-L-A
171336
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Işıklı kolonlar
Sesli modül, Taban modülleriMoeller series
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Sesli modül, Taban modülleri

Açklama Anma çalşma 
gerilimi1)

Anma çalşma akm Renk Ton türü Parça no.
Ürün kodu

Ue Ie
V mA

Sesli modüller, IP66
Prensip olarak sadece bir kolonun en yüksek pozisyonuna taklr

Sürekli veya darbeli ton, dahili DIP şalteriyle 
ayarlanabilir.
Ses şiddeti 100 dB, dahili potansiyometre ile 
ayarlanabilir.
f = 2800 Hz

24 V AC/DC maks. 92 SL7-AP24
171281

230/240 V AC maks. 43 SL7-AP230
171283

Sürekli ton veya darbeli ton, harici kontrol. İki 
girişi kullanr (2 modül).
Ses şiddeti 100 dB, dahili potansiyometre ile 
ayarlanabilir.
f = 2800 Hz

24 V AC/DC maks. 92 SL7-AP24-E
171284

230/240 V AC maks. 43 SL7-AP230-E
171286

Çok sesli; 8 ses türü ayarlanabilir, entegre DIP 
şalterli.
Ses şiddeti 100 dB, dahili potansiyometre ile 
ayarlanabilir.
f = 500 - 2700 Hz

24 V AC/DC maks. 115 SL7-AP24-M
171287

230/240 V AC maks. 43 SL7-AP230-M
171289

Sürekli veya darbeli ton, dahili DIP şalteriyle 
ayarlanabilir.
Ses şiddeti 80dB.
f = 4000 Hz

24 V AC/DC maks. 39 SL4-AP24
171379

230/240 V AC maks. 21 SL4-AP230
171381

Notlar 1) 110/120 V AC ￫  Çevrimiçi katalog

Açklama Boru uzunluğu Birlikte kullanlan 
modül

Parça no.
Ürün kodu

Birlikte kullanlan 
modül

Parça no.
Ürün kodu

Taban modülleri
Yatay montaj için
Kapak dahil
Maks. 5 modül

Palanga 
terminal

Push-in 
terminalleri

Alüminyum boru ve plastik ayakl taban 100 mm SL7-L-…
SL7-BL-…
SL7-FL-…
SL7-AP-…

SL7-CB-100
171443

SL4-L-…
SL4-BL-…
SL4-FL-…
SL4-AP-...

SL4-PIB-100
171297

250 mm SL7-CB-250
171444

SL4-PIB-250
171298

400 mm SL7-CB-400
171445

SL4-PIB-400
171299

800 mm SL7-CB-800
177312

SL4-PIB-800
177313

Alüminyum boru ve civatal taban 100 mm SL7-CB-T-100
171452

SL4-PIB-T-100
171305

250 mm SL7-CB-T-250
171453

SL4-PIB-T-250
171306

400 mm SL7-CB-T-400
171454

SL4-PIB-T-400
171307

800 mm SL7-CB-T-800
178460

SL4-PIB-T-800
178461
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Işıklı kolonlar
Sesli modül, Taban modülleriMoeller series
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Sesli modül, Taban modülleri

Açklama Anma çalşma 
gerilimi1)

Anma çalşma akm Renk Ton türü Parça no.
Ürün kodu

Ue Ie
V mA

Sesli modüller, IP66
Prensip olarak sadece bir kolonun en yüksek pozisyonuna taklr

Sürekli veya darbeli ton, dahili DIP şalteriyle 
ayarlanabilir.
Ses şiddeti 100 dB, dahili potansiyometre ile 
ayarlanabilir.
f = 2800 Hz

24 V AC/DC maks. 92 SL7-AP24
171281

230/240 V AC maks. 43 SL7-AP230
171283

Sürekli ton veya darbeli ton, harici kontrol. İki 
girişi kullanr (2 modül).
Ses şiddeti 100 dB, dahili potansiyometre ile 
ayarlanabilir.
f = 2800 Hz

24 V AC/DC maks. 92 SL7-AP24-E
171284

230/240 V AC maks. 43 SL7-AP230-E
171286

Çok sesli; 8 ses türü ayarlanabilir, entegre DIP 
şalterli.
Ses şiddeti 100 dB, dahili potansiyometre ile 
ayarlanabilir.
f = 500 - 2700 Hz

24 V AC/DC maks. 115 SL7-AP24-M
171287

230/240 V AC maks. 43 SL7-AP230-M
171289

Sürekli veya darbeli ton, dahili DIP şalteriyle 
ayarlanabilir.
Ses şiddeti 80dB.
f = 4000 Hz

24 V AC/DC maks. 39 SL4-AP24
171379

230/240 V AC maks. 21 SL4-AP230
171381

Notlar 1) 110/120 V AC ￫  Çevrimiçi katalog

Açklama Boru uzunluğu Birlikte kullanlan 
modül

Parça no.
Ürün kodu

Birlikte kullanlan 
modül

Parça no.
Ürün kodu

Taban modülleri
Yatay montaj için
Kapak dahil
Maks. 5 modül

Palanga 
terminal

Push-in 
terminalleri

Alüminyum boru ve plastik ayakl taban 100 mm SL7-L-…
SL7-BL-…
SL7-FL-…
SL7-AP-…

SL7-CB-100
171443

SL4-L-…
SL4-BL-…
SL4-FL-…
SL4-AP-...

SL4-PIB-100
171297

250 mm SL7-CB-250
171444

SL4-PIB-250
171298

400 mm SL7-CB-400
171445

SL4-PIB-400
171299

800 mm SL7-CB-800
177312

SL4-PIB-800
177313

Alüminyum boru ve civatal taban 100 mm SL7-CB-T-100
171452

SL4-PIB-T-100
171305

250 mm SL7-CB-T-250
171453

SL4-PIB-T-250
171306

400 mm SL7-CB-T-400
171454

SL4-PIB-T-400
171307

800 mm SL7-CB-T-800
178460

SL4-PIB-T-800
178461
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Işıklı kolonlar
Taban modülleri Moeller series

Taban modülleri

Açklama Boru 
uzunluğu

Birlikte kullanlan 
modül

Parça no.
Ürün kodu

Birlikte kullanlan 
modül

Parça no.
Ürün kodu

Taban modülleri
Yatay montaj için
Kapak dahil
Maks. 5 modül

Palanga 
terminal

Push-in 
terminalleri

Dahili montaj delikli (iç tarafta) taban - SL7-L-…
SL7-BL-…
SL7-FL-…
SL7-AP-…

SL7-CB-IMH
171447

SL4-L-…
SL4-BL-…
SL4-FL-…
SL4-AP-...

SL4-PIB-IMH
171300

Kendinden montaj vidal (önceden takl) taban - SL7-CB-IMS
171448

SL4-PIB-IMS
171301

Harici montaj delikli taban - SL7-CB-EMH
171449

SL4-PIB-EMH
171302

Taban: ⌀ 25 mm (±0,5) borulara taklabilir - SL7-CB-TM
179987

SL4-PIB-TM
179986

Vidal terminal Vidal terminal
Kaydrmal montaj için taban adaptörlü taban 
(hzl montaj ve bağlant sistemi)

100 mm SL7-FMS-100
171456

SL4-FMS-100
171308

250 mm SL7-FMS-250
171457

SL4-FMS-250
171309

400 mm SL7-FMS-400
171458

SL4-FMS-400
171310

800 mm SL7-FMS-800
178462

SL4-FMS-800
178463

SWD4-8MF2 
geçmeli terminal 

SWD4-8MF2 
geçmeli terminal 

Kaydrmal montaj için taban adaptörlü taban 
(hzl montaj ve bağlant sistemi)
Modül başna maks. 0,3 A
Harici güç kaynağ bağlanabilir (24 V DC).
SmartWire-DT Assist (Planlama ve sipariş 
desteği) ile konfigüre edilebilir.

100 mm SL7-SWD
171459

SL4-SWD
171311

Dikey montaj için
Kapak dahil

Palanga 
terminal

Push-in 
terminalleri

Tek tarafl dirsekli taban
Maks. 5 modül

SL7-L-…
SL7-BL-…
SL7-FL-…
SL7-AP-…

SL7-CB-FW
171450

SL4-L-…
SL4-BL-…
SL4-FL-…
SL4-AP-...

SL4-PIB-FW
171303

Iki tarafl dikey montaj için
Kapak dahil

Palanga 
terminal

Push-in 
terminalleri

Harici montaj delikli taban
Maks. 2 x 5 modül

SL7-L-…
SL7-BL-…
SL7-FL-…
SL7-AP-…

SL7-CB-D
171451

SL4-L-…
SL4-BL-…
SL4-FL-…
SL4-AP-...

SL4-PIB-D
171304

Tek tarafl dikey montaj
Kapak dahil

M12 soket, 
4 kutuplu

Harici sabitleme delikli taban
Maks. 3 modül

SL7-L-…
SL7-BL-…
SL7-FL-…
SL7-AP-…

SL7-CB-D-M12A4
177351
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Işıklı kolonlar
AksesuarMoeller series
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Aksesuar

Ömür Anma çalşma gerilimi Güç Birlikte kullanlan modül Parça no.
Ürün koduUe

h V

M20 kablo rakoru dahil, mknats ayak
Dikey montaj için, Metal ve plastik

- - - SL4-PIB-100(250)(400)
SL7-CB-100(250)(400)

SL7/4-MMS
172954

Montaj dirseği
Dikey montaj için, Plastik

- - - SL4-PIB-100(250)(400)
SL7-CB-100(250)(400)
SL4-FMS…

SL7/4-FW
171446

M20 kablo rakoru dahil montaj dirseği
Dikey montaj için, Metal

- - - SL4-PIB-T…
SL7-CB-T...

SL7/4-FW-T
171455

Ampul değişimi için alet
- - - - SL7/4-BET

171294

Filaman ampuller
Duy: Ba15d

 > 3000 12 V 5 W SL7-L-… SL7-L12
171290

24 V 6,5 W SL7-L24
171291

120 V 7 W SL7-L120
171292

230 V 6,5 W SL7-L230
171293

 > 3000 12 V 4 W SL4-L-… SL4-L12
171382

24 V SL4-L24
171383

120 V SL4-L120
171384

230 V SL4-L230
171385
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Işıklı kolonlar
AksesuarMoeller series
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Aksesuar

Ömür Anma çalşma gerilimi Güç Birlikte kullanlan modül Parça no.
Ürün koduUe

h V

M20 kablo rakoru dahil, mknats ayak
Dikey montaj için, Metal ve plastik

- - - SL4-PIB-100(250)(400)
SL7-CB-100(250)(400)

SL7/4-MMS
172954

Montaj dirseği
Dikey montaj için, Plastik

- - - SL4-PIB-100(250)(400)
SL7-CB-100(250)(400)
SL4-FMS…

SL7/4-FW
171446

M20 kablo rakoru dahil montaj dirseği
Dikey montaj için, Metal

- - - SL4-PIB-T…
SL7-CB-T...

SL7/4-FW-T
171455

Ampul değişimi için alet
- - - - SL7/4-BET

171294

Filaman ampuller
Duy: Ba15d

 > 3000 12 V 5 W SL7-L-… SL7-L12
171290

24 V 6,5 W SL7-L24
171291

120 V 7 W SL7-L120
171292

230 V 6,5 W SL7-L230
171293

 > 3000 12 V 4 W SL4-L-… SL4-L12
171382

24 V SL4-L24
171383

120 V SL4-L120
171384

230 V SL4-L230
171385
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EATON CA08103003Z-TR

Konumların büyük bir hassasiyetle algılandığı her yerde, Eaton'un pozitif 
açma fonksiyonlu kontaklara sahip emniyet/konum şalterleri kullanımda. 
Cage-Clamp veya vidalı sıkıştırma teknolojisine sahip olan bu şalterler 
metal ve plastik gövdeli modellerle satışa sunulmaktadır. Geniş bağlantı 
alanı, hızlı kablolamaya olanak sağlıyor. Montajı kolay, çok yönlü tahrik 
kafaları bir diğer avantajlı özelliği oluşturuyor. Emniyet kapı şalterleri ve 
emniyet konum şalterleri insanları ve prosesleri korumaktadır. Güvenlik 
kapılarının emniyetli şekilde kilitlenmesi ve emniyetli kapatma işlemi için 
kullanılmaktadırlar. 

Çok sayıda sensörler endüktif, kapasitif ve optik obje algılamasına olanak 
sağlıyor. AC ve DC versiyonları mevcuttur. Çeşitli kübik ve silindirik yapı 
şekilleri sayesinde bu sensörler, farklı kullanım alanlarına hazır uyarlanmış 
durumdadır. iProx ürünler, programlanabilir ve bu nedenle uygulamaya 
kusursuz şekilde uyarlanabilir olmaları nedeniyle özellikle dikkatleri 
üzerlerinde toplamaktadır. Bakım çalışması gibi durumlarda, çok sayıda 
standart sensörün yerine E59 iProx'lar yerleştirilebilir.

Mekanik, Optik ve Endüktif Algılama ile 
Hareketler Emniyetli Bir Şekilde Kontrol 
Altında

http://www.eaton.eu/catalog
http://www.eaton.eu/positionswitches
http://www.eaton.eu/sensors
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LSE-Titan 
Mekanik bir şalterin çok daha fazlası

• Değişken ayarlanabilir kumanda noktası
• Hassas tanımlı ve tekrarlanabilir
• Hızlı ve titreşimden etkilenmeyen PNP 

kumanda çıkışları, yüksek kumanda 
frekanslarına izin veriyor

• Hassas konum kontrolü için analog gerilim 
çıkışı

• TÜV Rheinland sertifikasına sahip
• Değişken anahtarlama noktası veya analog 

çıkışla

Mekanik, Optik ve Endüktif Algılama ile 
Hareketler Emniyetli Bir Şekilde Kontrol 
Altında

Eaton sensörler – çok yönlü ve güvenilir

Eaton tarafından geliştirilen endüktif sensörler, 
çok sayıda yapı şekli ve varyasyonla satışa 
sunulmaktadır ve yüksek güvenilirlikleriyle 
kendilerini kanıtlamaktadır.
• Dayanıklı tasarım
• 9 farklı endüktif seri
• E59 AccuProx, analog çıkış ile
• E56 Pancake, azami 100 mm kadar algılama 

mesafesi için uygun
• Karşılıklı, cisimden yansımalı veya reflektörlü 

ışık bariyerleri ve daha fazlası
• En iyi arkaplan karartması için Perfect-Prox 

teknolojisi
• Yüksek fonksiyon rezervi sayesinde devre 

dışı kalma durumları ve duruş süreleri 
önlenir ve bakım aralıkları uzatılmaktadır

Temassız emniyet şalteriyle güvenilir 
makine koruması

RS-Titan serisinin temassız emniyet şalterleri, 
koruyucu kapıların denetimi için özel olarak 
geliştirilmiştir.
• Temassız: yüksek kullanım ömrü, kolay 

kurulum, tam kapanmayan kapı ve 
kapaklarda yüksek tolerans, düşük bakım 
ihtiyacı

• Yüksek koruma sınıfı IP67, IP69K: 
temizlenmesi kolay, sağlam ve güvenilir

• Simetrik kasa: kolay montaj, düşük stok 
seviyesi

• 2 veya 3 kontak: birçok uygulama için uygun
• Kuru kontaklar: kolay bağlantı
• SILCL3, PLe: emniyetli ve güvenilir
• M12 fişi veya kablo: kolay, hızlı bağlantı
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Nihayet şalterleri
Emniyet nihayet şalteri LS-Titan Moeller series

Emniyet nihayet şalteri LS-Titan

1 Temel cihaz LS, LSM 7 Ayarlanabilir makaral döner kol
2 Sabitleme adaptörü 8 Yuvarlak pimli, merkezi montaj
3 Makaral kol 9 Makaral pimli, merkezi montaj
4 Açl makaral kol 10 Ayarlanabilir çubuk kol
5 Makaral döner kol 11 Yayl çubuk kol
6 Makaral pim 12 Çubuk kol

2

1

1
1

1

3
4

5
6 7

8 9

12
1110

180° 
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Nihayet şalterleri
Emniyet nihayet şalteri LS-TitanMoeller series

Ku
ma

nd
a v

e S
iny

ali
za

sy
on

Emniyet nihayet şalteri LS-Titan

Kontak konfigürasyonu Kontak mesafesi
■ = Kontak kapal
□ = Kontak açk
Bağlant

Kasa Cage-Clamp 1)
Parça no.
Ürün kodu

Vidal terminal
Parça no.
Ürün kodu  IEC/EN 60947-5-1 uyarnca 

pozitif açma emniyet 
fonksiyonu
NA = Normalde 
açk kontak

NK = Normalde 
kapal kontak

Temel cihaz, genişletilebilir
Kafalar ￫ Sayfa 129

Analog elektronik nihayet şalteri IP66, IP67
Görsel durum göstergesi
Q1 = analog çkş
Q2 = teşhis çkş

Plastik LSE-AU
274096

Çalşma noktas elektronik olarak ayarlanabilir IP66, IP67
Görsel durum göstergesi, pozitif açmal fonksiyonuyla kyaslanabilir
Ksmi ksa devre korumal, reset sonrasnda tekrar çalşma

1 NA 1 NK Plastik LSE-11
266121

- 2 NK Plastik LSE-02
266122

Yuvarlak pimli, IP66, IP67
- 2 NK  Plastik LS-02

266107
LS-S02
106729

- 2 NK  Metal LSM-02
266142

- 2 NK  Plastik LS-02A
116702

LS-S02A
116703

1 NA 1 NK  Plastik LS-11
266109

LS-S11
106783

1 NA 1 NK  Metal LSM-11
266144

1 NA 1 NK  Plastik LS-11A
116704

LS-S11A
116705

1 NA 1 NK  Plastik LS-11D
266114

LS-S11D
106791

1 NA 1 NK  Metal LSM-11D
266149

1 NA 1 NK  Plastik LS-11DA
292361

LS-S11DA
106795

1 NA 1 NK  Metal LSM-11DA
292363

1 NA 1 NK  Plastik LS-11S
266105

LS-S11S
106798

1 NA 1 NK  Metal LSM-11S
266140

2 NA - Plastik LS-20
266120

LS-S20
106808

2 NA - Metal LSM-20
266155

2 NA - Plastik LS-20A
292362

LS-S20A
106810

2 NA - Metal LSM-20A
100051

2 NA - Plastik LS-20B
116706

Uyarlar 1) Cage-Clamp; Wago Kontakttechnik, 32432 Minden, şirketinin tescilli ticari markasdr.
Wago firmasnn Cage Clamp Bağlants için aksesuarlar: 
Takma köprü, gri, Wago-Sipariş-No. 264-402

1000

10

S [%]

U [V]

Q1

Q2

0.5 5.5

default = 3.0

6.10

Q1

Q2

0.5 5.5

default = 3.0

6.10

NC11-12

21-22 NC

Zw = 4.5 mm
3.0

0 3.0 6.1

11-12

21-22

0 6.12.0

4.0
Zw (11-12) = 3.3 mm
Zw (21-22) = 5.3 mm

NC

NC

13-14

21-22

NO

NC

Zw = 4.5 mm
3.0

0 4.3 6.1

13-14

21-22

0 6.13.0

1.0
Zw = 2,3 mm

NO

NC

NC15-16

27-28 NO

Zw = 4.5 mm
2.1

0 3.0 6.1

NC15-16

27-28 NO

2.1

0 4.0 6.1

ZW = 5.5 mm

13-14

13-14

21-22

21-22

Zw = 5.5 mm
1.6

0 3.0 6.1

NO13-14

23-24 NO

2.1

0 4.3 6.1

NO13-14
23-24 NO

2.1

0 2.1 6.1

13-14

23-24

0 6.11.3

NO

NO
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Nihayet şalterleri
Emniyet nihayet şalteri LS-TitanMoeller series
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Emniyet nihayet şalteri LS-Titan

Kontak konfigürasyonu Kontak mesafesi
■ = Kontak kapal
□ = Kontak açk
Bağlant

Kasa Cage-Clamp 1)
Parça no.
Ürün kodu

Vidal terminal
Parça no.
Ürün kodu  IEC/EN 60947-5-1 uyarnca 

pozitif açma emniyet 
fonksiyonu
NA = Normalde 
açk kontak

NK = Normalde 
kapal kontak

Temel cihaz, genişletilebilir
Kafalar ￫ Sayfa 129

Analog elektronik nihayet şalteri IP66, IP67
Görsel durum göstergesi
Q1 = analog çkş
Q2 = teşhis çkş

Plastik LSE-AU
274096

Çalşma noktas elektronik olarak ayarlanabilir IP66, IP67
Görsel durum göstergesi, pozitif açmal fonksiyonuyla kyaslanabilir
Ksmi ksa devre korumal, reset sonrasnda tekrar çalşma

1 NA 1 NK Plastik LSE-11
266121

- 2 NK Plastik LSE-02
266122

Yuvarlak pimli, IP66, IP67
- 2 NK  Plastik LS-02

266107
LS-S02
106729

- 2 NK  Metal LSM-02
266142

- 2 NK  Plastik LS-02A
116702

LS-S02A
116703

1 NA 1 NK  Plastik LS-11
266109

LS-S11
106783

1 NA 1 NK  Metal LSM-11
266144

1 NA 1 NK  Plastik LS-11A
116704

LS-S11A
116705

1 NA 1 NK  Plastik LS-11D
266114

LS-S11D
106791

1 NA 1 NK  Metal LSM-11D
266149

1 NA 1 NK  Plastik LS-11DA
292361

LS-S11DA
106795

1 NA 1 NK  Metal LSM-11DA
292363

1 NA 1 NK  Plastik LS-11S
266105

LS-S11S
106798

1 NA 1 NK  Metal LSM-11S
266140

2 NA - Plastik LS-20
266120

LS-S20
106808

2 NA - Metal LSM-20
266155

2 NA - Plastik LS-20A
292362

LS-S20A
106810

2 NA - Metal LSM-20A
100051

2 NA - Plastik LS-20B
116706

Uyarlar 1) Cage-Clamp; Wago Kontakttechnik, 32432 Minden, şirketinin tescilli ticari markasdr.
Wago firmasnn Cage Clamp Bağlants için aksesuarlar: 
Takma köprü, gri, Wago-Sipariş-No. 264-402

1000

10

S [%]

U [V]

Q1

Q2

0.5 5.5

default = 3.0

6.10

Q1

Q2

0.5 5.5

default = 3.0

6.10

NC11-12

21-22 NC

Zw = 4.5 mm
3.0

0 3.0 6.1

11-12

21-22

0 6.12.0

4.0
Zw (11-12) = 3.3 mm
Zw (21-22) = 5.3 mm

NC

NC

13-14

21-22

NO

NC

Zw = 4.5 mm
3.0

0 4.3 6.1

13-14

21-22

0 6.13.0

1.0
Zw = 2,3 mm

NO

NC

NC15-16

27-28 NO

Zw = 4.5 mm
2.1

0 3.0 6.1

NC15-16

27-28 NO

2.1

0 4.0 6.1

ZW = 5.5 mm

13-14

13-14

21-22

21-22

Zw = 5.5 mm
1.6

0 3.0 6.1

NO13-14

23-24 NO

2.1

0 4.3 6.1

NO13-14
23-24 NO

2.1

0 2.1 6.1

13-14

23-24

0 6.11.3

NO

NO
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126 Tüm ürünler -> Çevrimiçi Katalog126  EATON CORPORATION CA08103003Z-TR

Nihayet şalterleri
Emniyet nihayet şalteri LS-Titan Moeller series

Kontak konfigürasyonu Kasa Snap-action 
kontak

Bağlant türü 1) Vidal terminal
 IEC/EN 60947-5-1 uyarnca pozitif açma 
emniyet fonksiyonu

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

NA = Normalde açk 
kontak

NK = Normalde 
kapal kontak

Komple cihazlar
Makaral pimli IP66, IP67

1 NA 1 NK  Plastik - LS-11/P 266112 LS-S11/P 106788
1 NA 1 NK  Metal - LSM-11/P 266147
1 NA 1 NK  Plastik Evet LS-11S/P 266118 LS-S11S/P 106801
1 NA 1 NK  Metal Evet LSM-11S/P 266153

Yayl çubuk kollu IP66, IP67
Emniyet nihayet şalteri olarak kullanmayn

1 NA 1 NK Plastik Evet LS-11S/S 266104 LS-S11S/S 106805
1 NA 1 NK Metal Evet LSM-11S/S 266139

Makaral kol IP66, IP67
Uzun

- 2 NK  Plastik - LS-02/L 266108 LS-S02/L 106781
- 2 NK  Metal - LSM-02/L 266143
1 NA 1 NK  Plastik - LS-11/L 266110 LS-S11/L 106785
1 NA 1 NK  Metal - LSM-11/L 266145
1 NA 1 NK  Plastik Evet LS-11S/L 266116 LS-S11S/L 106800
1 NA 1 NK  Metal Evet LSM-11S/L 266151

Ksa
1 NA 1 NK  Plastik - LS-11/LS 290173 LS-S11/LS 106787
1 NA 1 NK  Plastik - LS-11D/LS 290174 LS-S11D/LS 106794

Büyük
1 NA 1 NK  Plastik - LS-11/LB 290175 LS-S11/LB 106786

Makaral döner kollu IP66, IP67
1 NA 1 NK  Plastik - LS-11/RL 266111 LS-S11/RL 106789
1 NA 1 NK  Metal - LSM-11/RL 266146
1 NA 1 NK  Plastik Evet LS-11S/RL 266117 LS-S11S/RL 106802
1 NA 1 NK  Metal Evet LSM-11S/RL 266152

Ayarlanabilir makaral döner kollu IP66, IP67
1 NA 1 NK  Plastik - LS-11/RLA 266113 LS-S11/RLA 106790
1 NA 1 NK  Metal - LSM-11/RLA 266148
1 NA 1 NK  Plastik Evet LS-11S/RLA 266119 LS-S11S/RLA 106803
1 NA 1 NK  Metal Evet LSM-11S/RLA 266154

Ayarlanabilir çubuk kollu IP66, IP67
1 NA 1 NK  Plastik Evet LS-11S/RR 266106 LS-S11S/RR 106804
1 NA 1 NK  Metal Evet LSM-11S/RR 266141

Uyarlar 1) Cage-Clamp; Wago Kontakttechnik, 32432 Minden, şirketinin tescilli ticari markasdr.
Wago firmasnn Cage Clamp Bağlants için aksesuarlar: takma köprü, gri, Wago Sipariş No. 264-402
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Nihayet şalterleri
Emniyet nihayet şalteri LS-TitanMoeller series
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Kontak konfigürasyonu Snap-action 
kontak

Kontak mesafesi
■ = Kontak kapal
□ = Kontak açk

Cage-Clamp 1) Vidal terminal
 = IEC/EN 60947-5-1 uyarnca pozitif 
açma emniyet fonksiyonu

Parça no. Ürün 
kodu

Parça no. Ürün 
kodu

NA = Normalde 
açk kontak

NK = Normalde 
kapal kontak

Kontak diyagram

Temel cihaz, genişletilebilir
-40 - +70, IP65, Plastik
Yuvarlak pimli - 2 NK  - LS-02-CC 176880 LS-S02-CC 176890

- 2 NK  - LS-02A-CC 176886 LS-S02A-CC 176895

1 NA 1 NK  - LS-11-CC 176879 LS-S11-CC 176889

1 NA 1 NK  - LS-11A-CC 176887 LS-S11A-CC 176896

1 NA 1 NK  - LS-11D-CC 176882 LS-S11D-CC 176891

1 NA 1 NK  - LS-11DA-CC 176884 LS-S11DA-CC 176893

1 NA 1 NK  - LS-11S-CC 176881 LS-S11S-CC 144118

2 NA - - LS-20-CC 176883 LS-S20-CC 176892

2 NA - - LS-20A-CC 176885 LS-S20A-CC 176894

2 NA - - LS-20B-CC 176888 LS-S20B-CC 176897

Temel cihaz, genişletilebilir
Entegre M12 soketiyle, IP66
Yuvarlak pimli - 2 NK  - LS-02-M12A 178128

1 NA 1 NK  - LS-11-M12A 178129

1 NA 1 NK  - LS-11D-M12A 178130

1 NA 1 NK  - LS-11DA-
M12A

178131

1 NA 1 NK  - LS-11S-M12A 178132

2 NA - - LS-20-M12A 178133

2 NA - - LS-20A-M12A 178134

2 NA - - LS-20B-M12A 178135

Uyarlar 1) Cage-Clamp; Wago Kontakttechnik, 32432 Minden, şirketinin tescilli ticari markasdr.
Wago firmasnn Cage Clamp Bağlants için aksesuarlar: takma köprü, gri, Wago Sipariş No. 264-402
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Nihayet şalterleri
Emniyet nihayet şalteri LS-TitanMoeller series
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Kontak konfigürasyonu Snap-action 
kontak

Kontak mesafesi
■ = Kontak kapal
□ = Kontak açk

Cage-Clamp 1) Vidal terminal
 = IEC/EN 60947-5-1 uyarnca pozitif 
açma emniyet fonksiyonu

Parça no. Ürün 
kodu

Parça no. Ürün 
kodu

NA = Normalde 
açk kontak

NK = Normalde 
kapal kontak

Kontak diyagram

Temel cihaz, genişletilebilir
-40 - +70, IP65, Plastik
Yuvarlak pimli - 2 NK  - LS-02-CC 176880 LS-S02-CC 176890

- 2 NK  - LS-02A-CC 176886 LS-S02A-CC 176895

1 NA 1 NK  - LS-11-CC 176879 LS-S11-CC 176889

1 NA 1 NK  - LS-11A-CC 176887 LS-S11A-CC 176896

1 NA 1 NK  - LS-11D-CC 176882 LS-S11D-CC 176891

1 NA 1 NK  - LS-11DA-CC 176884 LS-S11DA-CC 176893

1 NA 1 NK  - LS-11S-CC 176881 LS-S11S-CC 144118

2 NA - - LS-20-CC 176883 LS-S20-CC 176892

2 NA - - LS-20A-CC 176885 LS-S20A-CC 176894

2 NA - - LS-20B-CC 176888 LS-S20B-CC 176897

Temel cihaz, genişletilebilir
Entegre M12 soketiyle, IP66
Yuvarlak pimli - 2 NK  - LS-02-M12A 178128

1 NA 1 NK  - LS-11-M12A 178129

1 NA 1 NK  - LS-11D-M12A 178130

1 NA 1 NK  - LS-11DA-
M12A

178131

1 NA 1 NK  - LS-11S-M12A 178132

2 NA - - LS-20-M12A 178133

2 NA - - LS-20A-M12A 178134

2 NA - - LS-20B-M12A 178135

Uyarlar 1) Cage-Clamp; Wago Kontakttechnik, 32432 Minden, şirketinin tescilli ticari markasdr.
Wago firmasnn Cage Clamp Bağlants için aksesuarlar: takma köprü, gri, Wago Sipariş No. 264-402
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128 Tüm ürünler -> Çevrimiçi Katalog128  EATON CORPORATION CA08103003Z-TR

Nihayet şalterleri
Emniyet nihayet şalteri LS-Titan Moeller series

Kontak konfigürasyonu Snap-action 
kontak

Kontak mesafesi
■ = Kontak kapal
□ = Kontak açk

Cage-Clamp 1)

 = IEC/EN 60947-5-1 uyarnca pozitif 
açma emniyet fonksiyonu

Parça no. Ürün kodu

NA = Normalde 
açk kontak

NK = Normalde 
kapal kontak

Kontak diyagram

Komple cihaz
Entegre M12 soketiyle, IP66
Makaral pimli 1 NA 1 NK  - LS-11/P-M12A 178137

1 NA 1 NK  Evet LS-11S/P-M12A 178141

Yayl çubuk kol
Emniyet nihayet şalteri olarak 
kullanmayn

1 NA 1 NK Evet LS-11S/S-M12A 178145

Makaral kol 1 NA 1 NK  - LS-11/L-M12A 178136

1 NA 1 NK  Evet LS-11S/L-M12A 178140

Makaral döner kol 1 NA 1 NK  - LS-11/RL-M12A 178138

1 NA 1 NK  Evet LS-11S/RL-M12A 178142

Ayarlanabilir makaral döner koll 1 NA 1 NK  - LS-11/RLA-M12A 178139

1 NA 1 NK  Evet LS-11S/RLA-M12A 178143

Ayarlanabilir çubuk kol 1 NA 1 NK  Evet LS-11S/RR-M12A 178144

Uyarlar 1) Cage-Clamp; Wago Kontakttechnik, 32432 Minden, şirketinin tescilli ticari markasdr.
Wago firmasnn Cage Clamp Bağlants için aksesuarlar: takma köprü, gri, Wago Sipariş No. 264-402
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Nihayet şalterleri
Çalıştırma kafalarıMoeller series
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Çalştrma kafalar

Plastik Metal Uyarlar
Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Yuvarlak pimli, merkezi montaj
M18 x 1 kasa duvar deliğine veya montaj plaka deliğine 
montaj için

LS-XZS
114024

Çalştrma kafalar, istenen yaklaşm 
yönüne adapte etmek için 90° aralklarla 
döndürülebilir.

Makaral pimli, merkezi montaj
M18 x 1 kasa duvar deliğine veya montaj plaka deliğine 
montaj için

LS-XZRS
114025

Makaral pimli
- LS-XP

266125
LSM-XP
266158

Makaral kol
Büyük LS-XLB

290178
Ksa LS-XLS

290177
Uzun LS-XL

266123
LSM-XL
266156

Açl makaral kol
- LS-XLA

266124
LSM-XLA
266157

Makaral döner kol
- LS-XRL

266126
LSM-XRL
266159

Ayarlanabilir makaral döner kol
⌀ 18 mm LS-XRLA

266127
LSM-XRLA
266160

⌀ 30 mm LS-XRLA30
266128

⌀ 40 mm Makara: plastik LS-XRLA40R
266130

⌀ 40 mm LS-XRLA40
266129

Ayarlanabilir çubuk kol
Çubuk: Yaltkan malzeme LS-XRR

266131
LSM-XRR
266161

Çubuk: Metal LS-XRRM
266132

LSM-XRRM
266162

Yayl çubuk kol
Emniyet nihayet şalteri olarak kullanmayn
Sadece snap-action kontak ile kullanlabilir

LS-XS
266133

LSM-XS
266163

Çubuk kol
- LS-XOR

290190
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Nihayet şalterleri
Çalıştırma kafalarıMoeller series
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Çalştrma kafalar

Plastik Metal Uyarlar
Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Yuvarlak pimli, merkezi montaj
M18 x 1 kasa duvar deliğine veya montaj plaka deliğine 
montaj için

LS-XZS
114024

Çalştrma kafalar, istenen yaklaşm 
yönüne adapte etmek için 90° aralklarla 
döndürülebilir.

Makaral pimli, merkezi montaj
M18 x 1 kasa duvar deliğine veya montaj plaka deliğine 
montaj için

LS-XZRS
114025

Makaral pimli
- LS-XP

266125
LSM-XP
266158

Makaral kol
Büyük LS-XLB

290178
Ksa LS-XLS

290177
Uzun LS-XL

266123
LSM-XL
266156

Açl makaral kol
- LS-XLA

266124
LSM-XLA
266157

Makaral döner kol
- LS-XRL

266126
LSM-XRL
266159

Ayarlanabilir makaral döner kol
⌀ 18 mm LS-XRLA

266127
LSM-XRLA
266160

⌀ 30 mm LS-XRLA30
266128

⌀ 40 mm Makara: plastik LS-XRLA40R
266130

⌀ 40 mm LS-XRLA40
266129

Ayarlanabilir çubuk kol
Çubuk: Yaltkan malzeme LS-XRR

266131
LSM-XRR
266161

Çubuk: Metal LS-XRRM
266132

LSM-XRRM
266162

Yayl çubuk kol
Emniyet nihayet şalteri olarak kullanmayn
Sadece snap-action kontak ile kullanlabilir

LS-XS
266133

LSM-XS
266163

Çubuk kol
- LS-XOR

290190

CA08103003Z_MOEM2015-TR__2_Befehlen.book  Seite 129  Montag, 16. Januar 2017  10:52 10

EATON CA08103003Z-TR

K
um

an
da

 v
e 

S
in

ya
liz

as
yo

n



130 Tüm ürünler -> Çevrimiçi Katalog130  EATON CORPORATION CA08103003Z-TR

Nihayet şalterleri
Emniyet nihayet şalteri LS-…-ZBZ Moeller series

Emniyet nihayet şalteri LS-…-ZBZ

1 Temel cihaz
2 Düz, esnek aktüatör
3 Açl, esnek aktüatör
4 Düz aktüatör
5 Açl aktüatör
6 Düz dengeleyici aktüatör
7 Açl dengeleyici aktüatör

Aktüatörleri ayr sipariş ediniz + çevrimiçi katalog

Kontak konfigürasyonu Manyetik sürücü 
anma kontrol gerilimi
Us

Parça no.
Ürün kodu

Uyarlar
 IEC/EN 60947-5-1 uyarnca 
pozitif açma emniyet fonksiyonu
NA = Normalde 
açk kontak

NK = Normalde 
kapal kontak

V

Yay gücüyle kilitlemeli temel ünite (kapal devre prensibi) IP65
1 NA 1 NK 24 V DC LS-S11-24DFT-ZBZ/X

106829
Şalteri asla mekanik durdurucu olarak kullanmayn!
Çalştrma aktüatörleri, belirtilen aktivasyon seviyesine 
uyarlama yapabilmek için alet kullanmadan 90° 
döndürülebilir.
Aktüatör taklyken normalde açk kontak açktr ve 
normalde kapal kontak kapaldr.
Koruma snf IP65 için bağlant dişi uzunluğu maks. 9 mm 
olan V-M20 (206910) tipi vidal kablo bağlantlar kullann.
Cihazn kilidi, gerilim düşmesi durumunda (örneğin 
devreye alma esnasnda) bir tornavida ile açlabilir. 
Yardmc brakma mekanizmas mühürlenmelidir! 
￫ Montaj klavuzu IL 05208005Z

- 2 NK 24 V DC LS-S02-24DFT-ZBZ/X
106823

1 NA 1 NK 120 V 50/60 Hz LS-S11-120AFT-ZBZ/X
106825

- 2 NK 120 V 50/60 Hz LS-S02-120AFT-ZBZ/X
106778

1 NA 1 NK 230 V 50/60 Hz LS-S11-230AFT-ZBZ/X
106827

- 2 NK 230 V 50/60 Hz LS-S02-230AFT-ZBZ/X
106821

Mknatslanma gücü ile kilitlemeli temel ünite (açk-devre prensibi) IP65
1 NA 1 NK 24 V DC LS-S11-24DMT-ZBZ/X

106830
Şalteri asla mekanik durdurucu olarak kullanmayn!
Çalştrma aktüatörleri, belirtilen aktivasyon seviyesine 
uyarlama yapabilmek için alet kullanmadan 90° 
döndürülebilir.
Aktüatör taklyken normalde açk kontak açktr ve nor-
malde kapal kontak kapaldr.
Koruma snf IP65 için bağlant dişi uzunluğu maks. 9 mm 
olan V-M20 (206910) tipi vidal kablo bağlantlar kullann.

- 2 NK 24 V DC LS-S02-24DMT-ZBZ/X
106824

1 NA 1 NK 120 V 50/60 Hz LS-S11-120AMT-ZBZ/X
106826

- 2 NK 120 V 50/60 Hz LS-S02-120AMT-ZBZ/X
106820

1 NA 1 NK 230 V 50/60 Hz LS-S11-230AMT-ZBZ/X
106828

- 2 NK 230 V 50/60 Hz LS-S02-230AMT-ZBZ/X
106822

1

7

6

5

5

4

3

2
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Nihayet şalterleri
Emniyet nihayet şalteriMoeller series

Ku
ma

nd
a v

e S
iny

ali
za

sy
on

Emniyet nihayet şalteri

Kontak konfigürasyonu Onaylar Bağlant türü Parça no.
Ürün kodu

Uyarlar
 IEC/EN 60947-5-1 
uyarnca pozitif açma 
emniyet fonksiyonu
NA = Normalde 
açk kontak

NK = Normalde 
kapal kontak

Kapak emniyet şalteri LSR-…/TKG, IP65
- 2 NK  Vidal 

terminal
LSR-S02-1-I/TKG
106848

1 NA 1 NK  LSR-S11-1-I/TKG
106847

Menteşe emniyet şalteri LSR-…/TS, IP65
- 2 NK  Vidal 

terminal
LSR-S02-1-I/TS
106852

1 NA 1 NK  LSR-S11-1-I/TS
106851

Aktüatörlü kap emniyet şalteri LS-…-ZB, IP65
- 2 NK  Cage-Clamp LS-02-ZB

106817
Şalteri asla mekanik durdurucu olarak kullanmayn!
Yatay veya dikey montaj için ters çevrilebilir aktöatör.
Çalştrma aktüatörleri, belirtilen aktivasyon seviyesine 
uyarlama yapabilmek için 90° döndürülebilir.
Aktüatör taklyken normalde açk kontak açktr ve normalde 
kapal kontak kapaldr.
Koruma snf IP65 için bağlant dişi uzunluğu maks. 9 mm olan 
V-M20 (206910) tipi vidal kablo rakorlar kullann.

- 2 NK  Vidal 
terminal

LS-S02-ZB
106874

1 NA 1 NK  Cage-Clamp LS-11-ZB
106819

1 NA 1 NK  Vidal 
terminal

LS-S11-ZB
106876

1 NA 1 NK  Cage-Clamp LS-11S-ZB
106870

1 NA 1 NK  Vidal 
terminal

LS-S11S-ZB
106877

Aktüatörlü kap emniyet şalteri LS4…/ZB, IP65
1 NA 1 NK  Vidal 

terminal
LS4/S11-1/I/ZB
106857

1 NA 1 NK  LS4/S11-1/IA/ZB
106858

1 NA 2 NK  LS4/S12-7/IB/ZB
106859

Kontak konfigürasyonu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
NA = Normalde açk 
kontak

NK = Normalde kapal 
kontak

Temassz emniyet şalteri
IP67, IP69K
Reed kontaklar

3 m bağlant kablosu Soketli bağlant M12 x 1
- 2 NK RS2-02-C3 177286 RS2-02-Q4 177289
1 NA 1 NK RS2-11-C3 177287 RS2-11-Q4 177290
1 NA 2 NK RS2-12-C3 177288 RS2-12-Q6 177291

- 2 NK RS2R-02-C3 177292 RS2R-02-Q4 177295
1 NA 1 NK RS2R-11-C3 177293 RS2R-11-Q4 177296
1 NA 2 NK RS2R-12-C3 177294 RS2R-12-Q6 177297

10 m bağlant kablosu
- 2 NK RS2-02-C10 177300
1 NA 1 NK RS2-11-C10 177301
1 NA 2 NK RS2-12-C10 177302
- 2 NK RS2R-02-C10 177303
1 NA 1 NK RS2R-11-C10 177304
1 NA 2 NK RS2R-12-C10 177305
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Nihayet şalterleri
Emniyet nihayet şalteriMoeller series
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Emniyet nihayet şalteri

Kontak konfigürasyonu Onaylar Bağlant türü Parça no.
Ürün kodu

Uyarlar
 IEC/EN 60947-5-1 
uyarnca pozitif açma 
emniyet fonksiyonu
NA = Normalde 
açk kontak

NK = Normalde 
kapal kontak

Kapak emniyet şalteri LSR-…/TKG, IP65
- 2 NK  Vidal 

terminal
LSR-S02-1-I/TKG
106848

1 NA 1 NK  LSR-S11-1-I/TKG
106847

Menteşe emniyet şalteri LSR-…/TS, IP65
- 2 NK  Vidal 

terminal
LSR-S02-1-I/TS
106852

1 NA 1 NK  LSR-S11-1-I/TS
106851

Aktüatörlü kap emniyet şalteri LS-…-ZB, IP65
- 2 NK  Cage-Clamp LS-02-ZB

106817
Şalteri asla mekanik durdurucu olarak kullanmayn!
Yatay veya dikey montaj için ters çevrilebilir aktöatör.
Çalştrma aktüatörleri, belirtilen aktivasyon seviyesine 
uyarlama yapabilmek için 90° döndürülebilir.
Aktüatör taklyken normalde açk kontak açktr ve normalde 
kapal kontak kapaldr.
Koruma snf IP65 için bağlant dişi uzunluğu maks. 9 mm olan 
V-M20 (206910) tipi vidal kablo rakorlar kullann.

- 2 NK  Vidal 
terminal

LS-S02-ZB
106874

1 NA 1 NK  Cage-Clamp LS-11-ZB
106819

1 NA 1 NK  Vidal 
terminal

LS-S11-ZB
106876

1 NA 1 NK  Cage-Clamp LS-11S-ZB
106870

1 NA 1 NK  Vidal 
terminal

LS-S11S-ZB
106877

Aktüatörlü kap emniyet şalteri LS4…/ZB, IP65
1 NA 1 NK  Vidal 

terminal
LS4/S11-1/I/ZB
106857

1 NA 1 NK  LS4/S11-1/IA/ZB
106858

1 NA 2 NK  LS4/S12-7/IB/ZB
106859

Kontak konfigürasyonu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
NA = Normalde açk 
kontak

NK = Normalde kapal 
kontak

Temassz emniyet şalteri
IP67, IP69K
Reed kontaklar

3 m bağlant kablosu Soketli bağlant M12 x 1
- 2 NK RS2-02-C3 177286 RS2-02-Q4 177289
1 NA 1 NK RS2-11-C3 177287 RS2-11-Q4 177290
1 NA 2 NK RS2-12-C3 177288 RS2-12-Q6 177291

- 2 NK RS2R-02-C3 177292 RS2R-02-Q4 177295
1 NA 1 NK RS2R-11-C3 177293 RS2R-11-Q4 177296
1 NA 2 NK RS2R-12-C3 177294 RS2R-12-Q6 177297

10 m bağlant kablosu
- 2 NK RS2-02-C10 177300
1 NA 1 NK RS2-11-C10 177301
1 NA 2 NK RS2-12-C10 177302
- 2 NK RS2R-02-C10 177303
1 NA 1 NK RS2R-11-C10 177304
1 NA 2 NK RS2R-12-C10 177305
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Sensörler
Endüktif sensörler

Endüktif sensörler

Yap şekli 
(dş ebatlar)

Anma 
anahtarlama 
mesafesi

Montaj türü Kontaklar Koruma 
snf

Parça no. Ürün kodu

Sn NK = Normalde 
kapal kontak

NA = Normalde 
açk kontak

mm mm

E52 Kübik Seri
Akm ve çkş durumu için 2 LED
Kasa adaptörleri, 4 telli, Soketli bağlant M12 x 1, 
Anma çalşma gerilimi Ue 10 - 48 V DC 
Anahtarlama türü: NPN, PNP 
Çinko/Yaltkan malzeme

40 x 40 x 40 15 Düz 1 NK 1 NA IP67 E52Q-DL15SAD01 135804
15 Çkk E52Q-DL15UAD01 135805
20 Düz E52Q-DL20SAD01 135806
20 Çkk E52Q-DL20UAD01 135807
25 E52Q-DL25UAD01 135808
30 E52Q-DL30UAD01 135809
35 E52Q-DL35UAD01 135810
40 E52Q-DL40UAD01 135811

E56 Yass seri
Akm ve çkş durumu için 2 LED
4 telli, Soketli bağlant M12 x 1, 
Anma çalşma gerilimi Ue 10 - 48 V DC 
Anahtarlama türü: NPN, PNP 
Yaltkan malzemesi

79 x 79 x 39 40 Düz 1 NK 1 NA IP67 E56ADL40SAD01 136234
79 x 79 x 39 40 Çkk E56ADL40UAD01 136235

109 x 110 x 41 70 Çkk E56BDL70UAD01 136236
171,5 x 171,5 x 67,4 100 Çkk E56CDL100UAD01 136237

E57 Global Serisi
Çkş durumu için LED
3 telli, Soketli bağlant M12 x 1, 
Anma çalşma gerilimi Ue 10 - 30 V DC 
Anahtarlama türü: PNP 
Metal

M8 x 1 1 Düz - 1 NA IP67, 
IP69K

E57-08GS01-GDB 135862
2 Çkk - E57-08GU02-GDB 135866
3 Düz - E57-08GE03-GDB 135854
6 Çkk - E57-08GE06-GDB 135858

M12 x 1 2 Düz - E57-12GS02-GDB 135886
4 Çkk - E57-12GU04-GDB 135895
5 Düz - E57-12GE05-GDB 135870
10 Çkk - E57-12GE10-GDB 135878

M18 x 1 5 Düz - E57-18GS05-GDB 135932
8 Düz - E57-18GE08-GDB 135915
8 Çkk - E57-18GU08-GDB 135940
18 Çkk - E57-18GE18-GDB 135924

M30 x 1,5 10 Düz - E57-30GS10-GDB 135978
15 Düz - E57-30GE15-GDB 135960
15 Çkk - E57-30GU15-GDB 135986
29 Çkk - E57-30GE29-GDB 135968
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Sensörler
Endüktif ve kapasitif sensörler
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Endüktif ve kapasitif sensörler

E57 Minyatür Serisi (endüktif)
3 telli, 2 m bağlant kablosu, 
Anma çalşma gerilimi Ue 10 - 30 V DC 
Anahtarlama türü: PNP 
Paslanmaz çelik

M5 x 1 0,8 Düz - 1 NA IP67 E57EAL5T111SP 136241

⌀ 4 0,8 Düz - E57EAL4T111SP 136239

⌀ 6,5 1 Düz - E57EAL6T111SP 136245
⌀ 6,5 2 Çkk - E57EAL6T111EP 136244

iProx Serisi (endüktif)
3 telli, Soketli bağlant M12 x 1, 
Anma çalşma gerilimi Ue 6 - 48 V DC 
Anahtarlama türü: NPN, PNP 
Paslanmaz çelik

M12 x 1 4 Düz - 1 NA IP67, 
IP69K

E59-M12A105D01-D1 136207

M18 x 1 8 Düz - E59-M18A108D01-D1 136215
M18 x 1 18 Çkk - E59-M18C116D01-D1 136219

M30 x 1,5 15 Düz - E59-M30A115D01-D1 136223

Programlama kablosu
Şunlar için kullanlabilir: iProx

- - - - - - E59RP1 136229

Programlama yazlm
Şunlar için kullanlabilir: iProx

- - - - - - E59SW1 136230

E53 Serisi (kapasitif)
4 telli 
Soketli bağlant M12 x 1 
Anma çalşma gerilimi: Ue 10 - 48 V DC 
Anahtarlama türü: NPN, PNP 
Çinko/Yaltkan malzeme

M18 x 1 8 Düz 1 NK - IP65 E53KBL18T111SD 134802
8 Düz - 1 NA E53KAL18T111SD 134768
15 Çkk 1 NK - E53KBL18T111ED 134801
15 Çkk - 1 NA E53KAL18T111ED 134767

M30 x 1,5 20 Düz 1 NK - E53KBL30T111SD 134814
20 Düz - 1 NA E53KAL30T111SD 134780
25 Çkk 1 NK - E53KBL30T111ED 134813
25 Çkk - 1 NA E53KAL30T111ED 134779

34 ⌀ 25 Düz 1 NK - E53KBL34T111SD 134824
25 Düz - 1 NA E53KAL34T111SD 134790
35 Çkk 1 NK - E53KBL34T111ED 134823
35 Çkk - 1 NA E53KAL34T111ED 134789

Yap şekli 
(dş ebatlar)

Anma 
anahtarlama 
mesafesi

Montaj türü Kontaklar Koruma 
snf

Parça no. Ürün kodu

Sn NK = Normalde 
kapal kontak

NA = Normalde 
açk kontak

mm mm
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Sensörler
Endüktif ve kapasitif sensörler
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Endüktif ve kapasitif sensörler

E57 Minyatür Serisi (endüktif)
3 telli, 2 m bağlant kablosu, 
Anma çalşma gerilimi Ue 10 - 30 V DC 
Anahtarlama türü: PNP 
Paslanmaz çelik

M5 x 1 0,8 Düz - 1 NA IP67 E57EAL5T111SP 136241

⌀ 4 0,8 Düz - E57EAL4T111SP 136239

⌀ 6,5 1 Düz - E57EAL6T111SP 136245
⌀ 6,5 2 Çkk - E57EAL6T111EP 136244

iProx Serisi (endüktif)
3 telli, Soketli bağlant M12 x 1, 
Anma çalşma gerilimi Ue 6 - 48 V DC 
Anahtarlama türü: NPN, PNP 
Paslanmaz çelik

M12 x 1 4 Düz - 1 NA IP67, 
IP69K

E59-M12A105D01-D1 136207

M18 x 1 8 Düz - E59-M18A108D01-D1 136215
M18 x 1 18 Çkk - E59-M18C116D01-D1 136219

M30 x 1,5 15 Düz - E59-M30A115D01-D1 136223

Programlama kablosu
Şunlar için kullanlabilir: iProx

- - - - - - E59RP1 136229

Programlama yazlm
Şunlar için kullanlabilir: iProx

- - - - - - E59SW1 136230

E53 Serisi (kapasitif)
4 telli 
Soketli bağlant M12 x 1 
Anma çalşma gerilimi: Ue 10 - 48 V DC 
Anahtarlama türü: NPN, PNP 
Çinko/Yaltkan malzeme

M18 x 1 8 Düz 1 NK - IP65 E53KBL18T111SD 134802
8 Düz - 1 NA E53KAL18T111SD 134768
15 Çkk 1 NK - E53KBL18T111ED 134801
15 Çkk - 1 NA E53KAL18T111ED 134767

M30 x 1,5 20 Düz 1 NK - E53KBL30T111SD 134814
20 Düz - 1 NA E53KAL30T111SD 134780
25 Çkk 1 NK - E53KBL30T111ED 134813
25 Çkk - 1 NA E53KAL30T111ED 134779

34 ⌀ 25 Düz 1 NK - E53KBL34T111SD 134824
25 Düz - 1 NA E53KAL34T111SD 134790
35 Çkk 1 NK - E53KBL34T111ED 134823
35 Çkk - 1 NA E53KAL34T111ED 134789

Yap şekli 
(dş ebatlar)

Anma 
anahtarlama 
mesafesi

Montaj türü Kontaklar Koruma 
snf

Parça no. Ürün kodu

Sn NK = Normalde 
kapal kontak

NA = Normalde 
açk kontak

mm mm
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Sensörler
Optik sensörler

Optik sensörler

Fonksiyon Açklama Anma anahtarlama 
mesafesi

Işk türü Anahtarlama 
prensibi

Parça no. Ürün 
kodu

Sn
mm

Comet Serisi
4 telli, 
Anma çalşma gerilimi Ue 10 - 30 V DC 
Anahtarlama türü: NPN, PNP 
Yaltkan malzeme
Soketli bağlant M12 x 1 
Koruma snf IP67
M18 x 1 Reflektörlü şk 

bariyeri
Projeksiyon: düz
Arkaplan karartmal 
(Perfect Prox)

50 Görünür 
krmz

Aydnlk/
karanlk 
anahtarlama 
ayarlanabilir

13104AQD07 135605

Projeksiyon: düz
Fiber optik kablo ile genişletilebilir 
→ aksesuar

200 Kzl 
ötesi

13106AQD07 135621

Projeksiyon: düz
Arkaplan karartmal 
(Perfect Prox)

225 13103AQD07 135597

Projeksiyon: düz
Fiber optik kablo ile genişletilebilir 
→ aksesuar

610 13100AQD07 135581

Refleks şk 
bariyeri

Reflektör ile kombinasyon için
Polarize değil
Projeksiyon: düz

7600 Görünür 
krmz

14102AQD07 135657

Karşlkl sensör Alc (vericiyle kombine etmek için)
Projeksiyon: düz

24000 12102AQD07 135577

Verici (alcyla kombine etmek için)
Projeksiyon: düz

24000 - 11102AQD07 135565

E58 Zorlu ortam Serisi
4 telli, 
Anma çalşma gerilimi Ue 10 - 30 V DC 
Anahtarlama türü: NPN, PNP 
Paslanmaz çelik
Soketli bağlant M12 x 1 
Koruma snf IP69K
M18 x 1 Reflektörlü şk 

bariyeri
Arkaplan karartmal 
(Perfect Prox)

50 Görünür 
krmz

Aydnlk 
anahtarlama E58-18DP50-HLP 135673

50 Karanlk 
anahtarlama E58-18DP50-HDP 135671

100 Aydnlk 
anahtarlama E58-18DP100-HLP 135667

100 Karanlk 
anahtarlama E58-18DP100-HDP 135665

M30 x 1,5 280 Karanlk 
anahtarlama E58-30DPS280-HDP 135681

280 Aydnlk 
anahtarlama E58-30DPS280-HLP 135683

Refleks şk 
bariyeri

Reflektör ile kombinasyon için 18000 Karanlk 
anahtarlama E58-30RS18-HDP 135689

Refleks şk 
bariyeri

18000 Aydnlk 
anahtarlama E58-30RS18-HLP 135691

M30 x 1,5 Karşlkl sensör Verici (alcyla kombine etmek için) 250000 Görünür 
krmz

- E58-30TS250-HAP 135697

Alc (vericiyle kombine etmek için) 250000 - Karanlk 
anahtarlama E58-30TD250-HDP 135693

250000 - Aydnlk 
anahtarlama E58-30TD250-HLP 135695

E67 Uzun mesafe Serisi
4 telli, 
Anma çalşma gerilimi Ue 18 - 30 V DC 
Anahtarlama türü: PNP + NPN
Soketli bağlant M12 x 1,  
Koruma snf IP67
Dikdörtgen prizma 
(166 x 59 x 43)

Reflektörlü şk 
bariyeri

Arkaplan karartmal 
(Perfect Prox)

1000 Kzl 
ötesi

Aydnlk 
anahtarlama E67-LRDP100-HLD 100548

Arkaplan karartmal 
(Perfect Prox)

1000 Karanlk 
anahtarlama E67-LRDP100-HDD 100547
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Sensörler
Optik sensörler, bağlantı kabloları
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Optik sensörler, bağlant kablolar

E65 SM Serisi
4 telli, 
Anma çalşma gerilimi Ue 10 - 30 V DC 
Anahtarlama türü: NPN, PNP 
Yaltkan malzeme
Soketli bağlant M12 x 1 
Koruma snf IP68, IP69K
33 x 41 x 37 Reflektörlü şk 

bariyeri
Arkaplan karartmal 
(Perfect Prox)

100 - Aydnlk 
anahtarlama E65-SMPP100-HLD 135713

Arkaplan karartmal 
(Perfect Prox)

100 - Karanlk 
anahtarlama E65-SMPP100-HDD 135711

Karşlkl sensör Verici (alcyla kombine etmek için) 15000 - Aydnlk 
anahtarlama

E65-SMTD15-HLD 135733

Alc (vericiyle kombine etmek için) 15000 - Karanlk 
anahtarlama E65-SMTD15-HDD 135731

Verici (alcyla kombine etmek için) 15000 - - E65-SMTS15-HAD 135735
E71 NanoView Serisi
4 telli, 
Anma çalşma gerilimi Ue 10 - 30 V DC 
Anahtarlama türü: PNP 
Yaltkan malzeme
Dikdörtgen prizma (20 x 12 x 32) 
Koruma snf IP66/IP67
Soketli bağlant M8 x 1 Reflektörlü şk 

bariyeri
Projeksiyon: odakl, düz 100 Görünür 

krmz
Aydnlk/
karanlk 
anahtarlama 
ayarlanabilir

E71-FFDP-M8 100518

Projeksiyon: düz 350 Kzl 
ötesi

E71-SDP-M8 100530

Refleks şk 
bariyeri

reflektör ile kombinasyon için
Şeffaf nesnelerin tespiti

800 Görünür 
krmz

E71-COP-M8 100428

2 m bağlant kablosu Karşlkl sensör Verici (alcyla kombine etmek için) 1500 Kzl 
ötesi

E71-NTBS-CA 100521

Soketli bağlant M8 x 1 Refleks şk 
bariyeri

Polarize şk 2500 Görünür 
krmz

E71-PRP-M8 100526

Karşlkl sensör Alc (vericiyle kombine etmek için) 6000 Kzl 
ötesi

E71-TBRP-M8 100534

E76 IntelliView Serisi
8 telli, 
Anma çalşma gerilimi Ue 10 - 30 V DC 
Anahtarlama türü: PNP
Soketli bağlant M12 x 1 
Koruma snf IP67
Dikdörtgen prizma 
(50 x 50 x 25)

Reflektörlü şk 
bariyeri

Renk tespiti
3 NA PNP çkşlar

450 Kzl 
ötesi

- E76-CLRMKP-M12 166927

Yap şekli, çkş 
taraf

Yap şekli giriş 
taraf

Uzunluk
mm

Şunlar için kullanlabilir: Parça no. Ürün 
kodu

Bağlant kablolar
Kablo ucu açk Kuplaj, düz 2000 DC sensörleri, 4 kutuplu; 2, 3 veya 4 tel 

bağlantl, M12
CSDS4A4CY2202 136292

5000 CSDS4A4CY2205 136294
10000 CSDS4A4CY2210 136296

Kuplaj, açl 2000 CSDR4A4CY2202 136279
5000 CSDR4A4CY2205 136282
10000 CSDR4A4CY2210 136284

Soket, düz Kuplaj, düz 1500 CSDS4A4CY2201.5-D 136316
3000 CSDS4A4CY2203-D 136293
5000 CSDS4A4CY2205-D 136295

Soket, açl 1500 CSDR4A4CY2201.5-D 136313
3000 CSDR4A4CY2203-D 136315
5000 CSDR4A4CY2205-D 136283

Fonksiyon Açklama Anma anahtarlama 
mesafesi

Işk türü Anahtarlama 
prensibi

Parça no. Ürün 
kodu

Sn
mm
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Optik sensörler, bağlant kablolar

E65 SM Serisi
4 telli, 
Anma çalşma gerilimi Ue 10 - 30 V DC 
Anahtarlama türü: NPN, PNP 
Yaltkan malzeme
Soketli bağlant M12 x 1 
Koruma snf IP68, IP69K
33 x 41 x 37 Reflektörlü şk 

bariyeri
Arkaplan karartmal 
(Perfect Prox)

100 - Aydnlk 
anahtarlama E65-SMPP100-HLD 135713

Arkaplan karartmal 
(Perfect Prox)

100 - Karanlk 
anahtarlama E65-SMPP100-HDD 135711

Karşlkl sensör Verici (alcyla kombine etmek için) 15000 - Aydnlk 
anahtarlama

E65-SMTD15-HLD 135733

Alc (vericiyle kombine etmek için) 15000 - Karanlk 
anahtarlama E65-SMTD15-HDD 135731

Verici (alcyla kombine etmek için) 15000 - - E65-SMTS15-HAD 135735
E71 NanoView Serisi
4 telli, 
Anma çalşma gerilimi Ue 10 - 30 V DC 
Anahtarlama türü: PNP 
Yaltkan malzeme
Dikdörtgen prizma (20 x 12 x 32) 
Koruma snf IP66/IP67
Soketli bağlant M8 x 1 Reflektörlü şk 

bariyeri
Projeksiyon: odakl, düz 100 Görünür 

krmz
Aydnlk/
karanlk 
anahtarlama 
ayarlanabilir

E71-FFDP-M8 100518

Projeksiyon: düz 350 Kzl 
ötesi

E71-SDP-M8 100530

Refleks şk 
bariyeri

reflektör ile kombinasyon için
Şeffaf nesnelerin tespiti

800 Görünür 
krmz

E71-COP-M8 100428

2 m bağlant kablosu Karşlkl sensör Verici (alcyla kombine etmek için) 1500 Kzl 
ötesi

E71-NTBS-CA 100521

Soketli bağlant M8 x 1 Refleks şk 
bariyeri

Polarize şk 2500 Görünür 
krmz

E71-PRP-M8 100526

Karşlkl sensör Alc (vericiyle kombine etmek için) 6000 Kzl 
ötesi

E71-TBRP-M8 100534

E76 IntelliView Serisi
8 telli, 
Anma çalşma gerilimi Ue 10 - 30 V DC 
Anahtarlama türü: PNP
Soketli bağlant M12 x 1 
Koruma snf IP67
Dikdörtgen prizma 
(50 x 50 x 25)

Reflektörlü şk 
bariyeri

Renk tespiti
3 NA PNP çkşlar

450 Kzl 
ötesi

- E76-CLRMKP-M12 166927

Yap şekli, çkş 
taraf

Yap şekli giriş 
taraf

Uzunluk
mm

Şunlar için kullanlabilir: Parça no. Ürün 
kodu

Bağlant kablolar
Kablo ucu açk Kuplaj, düz 2000 DC sensörleri, 4 kutuplu; 2, 3 veya 4 tel 

bağlantl, M12
CSDS4A4CY2202 136292

5000 CSDS4A4CY2205 136294
10000 CSDS4A4CY2210 136296

Kuplaj, açl 2000 CSDR4A4CY2202 136279
5000 CSDR4A4CY2205 136282
10000 CSDR4A4CY2210 136284

Soket, düz Kuplaj, düz 1500 CSDS4A4CY2201.5-D 136316
3000 CSDS4A4CY2203-D 136293
5000 CSDS4A4CY2205-D 136295

Soket, açl 1500 CSDR4A4CY2201.5-D 136313
3000 CSDR4A4CY2203-D 136315
5000 CSDR4A4CY2205-D 136283

Fonksiyon Açklama Anma anahtarlama 
mesafesi

Işk türü Anahtarlama 
prensibi

Parça no. Ürün 
kodu

Sn
mm
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Elektronik zaman rölesi ürün yelpazesi birbirinden çok farklı uygulamalar 
için uyarlanmış üç farklı yapı şeklini kapsıyor. Her türlü zaman rölesi taşıyıcı 
ray üzerine monte edilir.

EMR4 ölçüm ve izleme röleleri ürün yelpazesi dünya çapında onaylıdır. 
Rölelerin çoğu, çoklu gerilim bobinleri ile donatılmış durumdadır. Bunlar 
çok sayıda uygulamanın taleplerini karşılıyor: 
–  Genel kullanım için uygun akım izleme röleleri, 
–  Tesis bölümlerini hasardan korumak için faz denetçileri
–  Döner alan izleme için faz sırası röleleri
–  Faz kaybının güvenli şekilde algılanması için asimetri kontrol röleleri,
–  Yerden tasarruf sağlayan döner alan izleme için çok fonksiyonlu trifaze 

izleme,
–  Doluluk durumu denetimi için sıvı seviye izleme rölesi, 
–  İşletim güvenliğinin arttırılması için izolasyon denetçisi.

Emniyetli ve güvenilir: Zaman rölesi,
ölçüm rölesi ve izleme rölesi

http://www.eaton.eu/Relays
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ETR zaman rölesi – 
Hassas zamanlamalı ve ekonomik anahtarlama

• Zaman aralıklarında geniş 
çeşitlilik

• Her ihtiyacı karşılayan çok 
sayıda zaman fonksiyonları

• Potansiyometre ile uzaktan 
zaman ayarı

• Geniş aralıkta gerilim 
beslemesi sayesinde esnek 
bağlantı olanağı

• Farklı kumanda gerilimi için 
de ek sinyal girişi

Çok fonksiyonlu trifaze izleme –  
Yerden tasarruf sağlayan döner alan izleme

• Motorun korunması için faz 
sırası, faz kaybı, asimetri, 
aşırı ve düşük gerilim 
izleme

• İsteğe bağlı olarak nötr 
iletken denetimi ile birlikte

• Aşırı ve düşük gerilim için 
eşik değerleri ayarlanabilir 
veya sabit ayarlıdır

• Daha yüksek esneklik için 2 
enversör kontak

EMR izolasyon denetçisi ve sıvı seviye izleme rölesi – 
Her uygulama için doğru çözüm

• İzolasyon denetçisi ile 
toprak kaçağı izleme 
sayesinde daha yüksek 
güvenlik

• Uzun duruş süreleri 
olmadan hataların 
giderilmesi

• Fonksiyonu kolay şekilde 
kontrol etmek için test tuşu

• Kolay seviye regülasyonu 
ve/veya kuru çalışmaya 
karşı koruma

• Açık devre prensibi 
sayesinde yüksek güvenlik

EMR tek fazlı akım izleme röleleri –  
Genel kullanım için uygun

• Alternatif ve doğru akım 
şebekelerinde hassas akım 
denetimi

• Kısa süreli pik akımların 
dengelenmesi için 
ayarlanabilir tepki verme 
gecikmesi

• Renkli LED'ler üzerinden 
durum göstergesi

• Harici akım 
transformatörleri ile ölçüm 
aralığı genişletmesi
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Elektronik röleler
Zaman rölesi ETR Moeller series

Elektronik rölelerZaman rölesi ETR

Fonksiyon 24 - 240 V AC, 
50/60 Hz
24 - 240 V DC

400 V AC, 
50/60 Hz
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Zaman 
aralğ 

Enversör 
kontak 
says

Genişlik
mm

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Zaman rölesi ETR4
Anahtarlama 
süresi 50 ms olan 
enversör kontak

- - - - - - - - - ✓ - 3 - 60 sn 1 22,5 ETR4-51-A
031884

ETR4-51-W
031885

Sabit zamanlayc 
fonksiyonu

✓ - - - - - - - - - - 0,05 sn - 100 s ETR4-11-A
031882

ETR4-11-W
031883

Ayarlanabilir 
zamanlayc 
fonksiyonu

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - ETR4-69-A
031891

ETR4-69-W
031887

Potansiyometre 
bağlantl
Enversör 
kontaklar, 
2 zamanlamal 
kontak veya 
1 anlk ve 
1 zamanlamal 
kontak olarak 
dönüştürülebilir

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - 2 ETR4-70-A
031888

-

12 - 240 V AC, 
50/60 Hz
12 - 240 V DC

24 - 240 V AC, 
50/60 Hz
24 - 48 V DC

Zaman rölesi ETR2
Sabit zamanlayc 
fonksiyonu

✓ - - - - - - - - - - 0,05 sn - 100 s 1 17,5 - ETR2-11
262684

✓ - - - - - - - - - - 2 - ETR2-11-D
119426

- - ✓ - - - - - - - - 1 - ETR2-12
262686

- - ✓ - - - - - - - - 2 - ETR2-12-D
119427

- - - ✓ - - - - - - - 1 - ETR2-21
262687

- - - - - ✓ - - - - - - ETR2-42
262688

Darbe ve 
duraklama süresi 
birbirinden 
bağmsz 
ayarlanabilir

- - - - - ✓ - - - - ✓ - ETR2-44
262730

Ayarlanabilir 
zamanlayc 
fonksiyonu

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - - ✓ - ETR2-69
262689

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - - ✓ 2 ETR2-69-D
119428

-
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Elektronik rölelerÖlçüm ve izleme röleleri EMR

İzlenen Faz başna 
izleme gerilimi

Ayarlanabilir 
eşik değer

Eşik değeri Besleme 
gerilimi

Parça no.
Ürün kodu

Fa
z s

ra
s

Fa
z k

ay
b

As
im

etr
i

Aş
r 

ge
rili

m
Aş

r 
dü
şü

k g
eri

lim
Nö

tr h
att

 ka
yb


UN

V AC

As
im

etr
i

Aş
r 

ge
rili

m
Aş

r 
dü
şü

k g
eri

lim

Faz sras röleleri
Üç fazl şebekelerin 
izlemesi
< 0,6 x Ue durumunda faz 
kayb tans
Ölçü devresinden güç 
beslemesi

✓ ✓ - - - - 200 - 500 V AC, 
50/60 Hz

- - - - 200 - 500 V AC, 
50/60 Hz

EMR4-F500-2
221784

faz dengesizliği izleme rölesi
Ölçü devresinden güç 
beslemesi
Çekme gecikmesi: yok = 0 
veya 0,1 ila 30 sn 
ayarlanabilir
Asimetri eşik değerleri 
faz gerilimlerinin 
ortalamasnn 
% 2 - 25 olarak 
ayarlanabilir

✓ ✓ ✓ - - - 160 - 300 V AC, 
50/60 Hz

✓ - - - 160 - 300 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-A300-1-C
134230

✓ ✓ ✓ - - - 300 - 500 V AC, 
50/60 Hz

✓ - - - 300 -  500 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-A400-1
134222

Faz denetçileri
Çok fonksiyonlu
Ölçü devresinden güç beslemesi
Çekme veya düşme gecikmesi: yok = 0 veya 
0,1 - 30 sn ayarlanabilir
Asimetri eşik değerleri faz gerilimlerinin 
ortalamasnn 
% 2 - 25 olarak ayarlanabilir

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 90 - 170 V AC, 
50/60 Hz

✓ ✓ ✓ Umax 120 - 170 V AC
Umin. 90 - 130 V AC

90 - 170 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-AWN170-1-E
134225

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 160 - 300 V AC, 
50/60 Hz

✓ ✓ ✓ Umax 220 - 300 V AC
Umin 160 - 230 V AC

160 - 300 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-AW300-1-C
134223

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 180 - 280 V AC, 
50/60 Hz

✓ ✓ ✓ Umax 240 - 280 V AC
Umin 180 - 220 V AC

180 - 280 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-AWN280-1-F
134226

22,5 mm Otomatik faz sras 
düzeltmesi

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 180 - 280 V AC, 
50/60/400 Hz

✓ ✓ ✓ Umax 240 - 280 V AC
Umin 180 - 220 V AC

180 - 280 V AC, 
50/60/400 Hz

EMR5-AWN280-1
134233

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 300 - 500 V AC, 
50/60 Hz

✓ ✓ ✓ Umax 420 - 500 V AC
Umin 300 - 380 V AC

300 -  500 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-AW500-1-D
134224

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 300 - 500 V AC, 
50/60/400 Hz

✓ ✓ ✓ Umax 420 - 500 V AC
Umin 300 - 380 V AC

300 - 500 V AC, 
50/60/400 Hz

EMR5-AWN500-1
134234

Otomatik faz sras 
düzeltmesi

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 350 - 580 V AC, 
50/60 Hz

✓ ✓ ✓ Umax 480 - 580 V AC
Umin 350 - 460 V AC

350 - 580 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-AWM580-2
134235

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 450 - 720 V AC, 
50/60 Hz

✓ ✓ ✓ Umax 600 - 720 V AC
Umin 450 - 570 V AC

450 - 720 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-AWM720-2
134236

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 530 - 820 V AC, 
50/60 Hz

✓ ✓ ✓ Umax 690 - 820 V AC
Umin 530 - 660 V AC

530 - 820 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-AWM820-2
134237

45 mm
Çekmede ve düşmede gecikmeli

Ölçü devresinden güç 
beslemesi
Çekme veya düşme 
gecikmesi: yok = 0 veya 
0,1 - 30 sn ayarlanabilir

✓ ✓ - ✓ ✓ - 160 - 300 V AC, 
50/60 Hz

- ✓ ✓ Umax 220 - 300 V AC
Umin 160 - 230 V AC

160 - 300 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-W300-1-C
134227

✓ ✓ - ✓ ✓ - 300 - 500 V AC, 
50/60 Hz

- ✓ ✓ Umax 420 - 500 V AC
Umin 300 - 380 V AC

300 -  500 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-W500-1-D
134221

✓ ✓ - ✓ ✓ - 380 V AC, 
50/60 Hz

- - - Umax 418 V AC, fest
Umin 342 V AC, sabit

380 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-W380-1
134228

✓ ✓ - ✓ ✓ - 400 V AC, 
50/60 Hz

- - - Umax 440 V AC, 
sabit
Umin 360 V AC, sabit

400 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-W400-1
134229

CA08103003Z_MOEM2015-TR__2_Befehlen.book  Seite 139  Montag, 16. Januar 2017  10:52 10

EATON CA08103003Z-TR



139Tüm ürünler -> Çevrimiçi Katalog  EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 139

Elektronik röleler
Ölçüm ve izleme röleleri EMR

Ku
ma

nd
a v

e S
iny

ali
za

sy
on

Elektronik rölelerÖlçüm ve izleme röleleri EMR

İzlenen Faz başna 
izleme gerilimi

Ayarlanabilir 
eşik değer

Eşik değeri Besleme 
gerilimi

Parça no.
Ürün kodu

Fa
z s
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s
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z k
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im
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i
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r 
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rili

m
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şü
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yb


UN

V AC

As
im
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i
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m
Aş

r 
dü
şü

k g
eri

lim

Faz sras röleleri
Üç fazl şebekelerin 
izlemesi
< 0,6 x Ue durumunda faz 
kayb tans
Ölçü devresinden güç 
beslemesi

✓ ✓ - - - - 200 - 500 V AC, 
50/60 Hz

- - - - 200 - 500 V AC, 
50/60 Hz

EMR4-F500-2
221784

faz dengesizliği izleme rölesi
Ölçü devresinden güç 
beslemesi
Çekme gecikmesi: yok = 0 
veya 0,1 ila 30 sn 
ayarlanabilir
Asimetri eşik değerleri 
faz gerilimlerinin 
ortalamasnn 
% 2 - 25 olarak 
ayarlanabilir

✓ ✓ ✓ - - - 160 - 300 V AC, 
50/60 Hz

✓ - - - 160 - 300 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-A300-1-C
134230

✓ ✓ ✓ - - - 300 - 500 V AC, 
50/60 Hz

✓ - - - 300 -  500 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-A400-1
134222

Faz denetçileri
Çok fonksiyonlu
Ölçü devresinden güç beslemesi
Çekme veya düşme gecikmesi: yok = 0 veya 
0,1 - 30 sn ayarlanabilir
Asimetri eşik değerleri faz gerilimlerinin 
ortalamasnn 
% 2 - 25 olarak ayarlanabilir

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 90 - 170 V AC, 
50/60 Hz

✓ ✓ ✓ Umax 120 - 170 V AC
Umin. 90 - 130 V AC

90 - 170 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-AWN170-1-E
134225

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 160 - 300 V AC, 
50/60 Hz

✓ ✓ ✓ Umax 220 - 300 V AC
Umin 160 - 230 V AC

160 - 300 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-AW300-1-C
134223

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 180 - 280 V AC, 
50/60 Hz

✓ ✓ ✓ Umax 240 - 280 V AC
Umin 180 - 220 V AC

180 - 280 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-AWN280-1-F
134226

22,5 mm Otomatik faz sras 
düzeltmesi

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 180 - 280 V AC, 
50/60/400 Hz

✓ ✓ ✓ Umax 240 - 280 V AC
Umin 180 - 220 V AC

180 - 280 V AC, 
50/60/400 Hz

EMR5-AWN280-1
134233

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 300 - 500 V AC, 
50/60 Hz

✓ ✓ ✓ Umax 420 - 500 V AC
Umin 300 - 380 V AC

300 -  500 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-AW500-1-D
134224

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 300 - 500 V AC, 
50/60/400 Hz

✓ ✓ ✓ Umax 420 - 500 V AC
Umin 300 - 380 V AC

300 - 500 V AC, 
50/60/400 Hz

EMR5-AWN500-1
134234

Otomatik faz sras 
düzeltmesi

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 350 - 580 V AC, 
50/60 Hz

✓ ✓ ✓ Umax 480 - 580 V AC
Umin 350 - 460 V AC

350 - 580 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-AWM580-2
134235

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 450 - 720 V AC, 
50/60 Hz

✓ ✓ ✓ Umax 600 - 720 V AC
Umin 450 - 570 V AC

450 - 720 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-AWM720-2
134236

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 530 - 820 V AC, 
50/60 Hz

✓ ✓ ✓ Umax 690 - 820 V AC
Umin 530 - 660 V AC

530 - 820 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-AWM820-2
134237

45 mm
Çekmede ve düşmede gecikmeli

Ölçü devresinden güç 
beslemesi
Çekme veya düşme 
gecikmesi: yok = 0 veya 
0,1 - 30 sn ayarlanabilir

✓ ✓ - ✓ ✓ - 160 - 300 V AC, 
50/60 Hz

- ✓ ✓ Umax 220 - 300 V AC
Umin 160 - 230 V AC

160 - 300 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-W300-1-C
134227

✓ ✓ - ✓ ✓ - 300 - 500 V AC, 
50/60 Hz

- ✓ ✓ Umax 420 - 500 V AC
Umin 300 - 380 V AC

300 -  500 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-W500-1-D
134221

✓ ✓ - ✓ ✓ - 380 V AC, 
50/60 Hz

- - - Umax 418 V AC, fest
Umin 342 V AC, sabit

380 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-W380-1
134228

✓ ✓ - ✓ ✓ - 400 V AC, 
50/60 Hz

- - - Umax 440 V AC, 
sabit
Umin 360 V AC, sabit

400 V AC, 
50/60 Hz

EMR5-W400-1
134229
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Elektronik röleler
Ölçüm ve izleme röleleri EMR Moeller series

Elektronik rölelerÖlçüm ve izleme röleleri EMR

İzlenen Ayarlanabilir 
tetiklenme 
değeri

Besleme gerilimi Genişlik Parça no.
Ürün kodu

mm

Sv seviye izleme rölesi
Seçilebilir kuru çalşmaya 
karş veya taşmaya karş 
koruma

İletken svlarn dolum seviyesi 5 - 100 kΩ 220 - 240 V AC, 50/60 Hz 22,5 EMR4-N100-1-B
221789

Çekme veya düşme 
gecikmesi: 0,1 - 10 sn 
ayarlanabilir

İletken svlarn dolum seviyesi
İletken svlarn karşm seviyesi

250 Ω - 500 kΩ 24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V DC

45 EMR4-N500-2-A
221791

250 Ω - 500 kΩ 220 - 240 V AC, 50/60 Hz 45 EMR4-N500-2-B
221790

- 5 - 100 kΩ 220 - 240 V AC, 50/60 Hz 22,5 EMR5-N80-1-B
134232

Izolasyon denetçisi
LED üzerinden durum 
göstergesi
Açk devre prensibi
Cihazdaki düğme veya 
kontrol girişi üzerinden test 
veya reset
Hata hafzas/hafza 
fonksiyonu konfigüre 
edilebilir
Sfr gerilim korumal hata 
hafzas konfigüre edilebilir

Topraklanmamş alternatif gerilimli 
şebekelerde izolasyon direnci 
(2, 3, 4 faz sistemi)
Topraklanmamş doğru gerilimli 
şebekelerde izolasyon direnci 
(2, 3 faz sistemi)

1 - 110 kΩ 24 - 240 V AC, 
13,5 - 400 Hz
24 - 240 V DC

22,5 EMR5-R250-1-A
153442

LED üzerinden durum 
göstergesi
Açk devre prensibi
Cihazdaki düğme veya 
kontrol girişi üzerinden test 
veya reset
Hata hafzas/hafza 
fonksiyonu konfigüre 
edilebilir
Sfr gerilim korumal hata 
hafzas konfigüre edilebilir

Topraklanmamş alternatif gerilimli 
şebekelerde izolasyon direnci 
(2, 3, 4 faz sistemi)

1 - 110 kΩ 24 - 240 V AC, 
13,5 - 400 Hz
24 - 240 V DC

22,5 EMR5-R400-1-A
153443

LED üzerinden durum 
göstergesi
Açk devre prensibi
Cihazdaki düğme veya 
kontrol girişi üzerinden test 
veya reset
Hata hafzas/hafza 
fonksiyonu konfigüre 
edilebilir
Sfr gerilim korumal hata 
hafzas konfigüre edilebilir
Hat kopmas alglamas

Topraklanmamş alternatif gerilimli 
şebekelerde izolasyon direnci 
(3, 4 faz sistemi)
Topraklanmamş doğru gerilimli 
şebekelerde izolasyon direnci 
(3 faz sistemi)

1 - 110 kΩ
2 - 200 kΩ
DIP şalterle 
çalştrma.

24 - 240 V AC, 
13,5 - 400 Hz
24 - 240 V DC

45 EMR5-R400-2-A
153444

Bağlant modülü
EMR5-400-2-A'nn anma 
gerilimi aralğn 690 V AC 
veya 1000 V DC'ye 
genişletme
besleme gerilimi gerekli 
değildir

- - - 45 EMR5-RC690
153445

Akm ölçüm 
aralğ

Besleme gerilimi Genişlik Parça no.
Ürün kodu

I∼/I=
A mm

Akm izleme röleleri
Tek fazl DC ve AC şebekelerinin izlemesi
Anahtarlama histerezisi %3 - 30 ayarlanabilir
Çekme gecikmesi: yok = 0 veya 0,1 ila 30 sn ayarlanabilir
Akm transformatörleri ile ölçüm alan genişletmesi mümkündür

3 - 30 mA
10 - 100 mA
0,1 - 1 A

24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V DC

22,5 EMR4-I1-1-A
106942

0,3 - 1,5 A
1 - 5 A
3 - 15 A

24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V DC

22,5 EMR4-I15-1-A
106943

0,3 - 1,5 A
1 - 5 A
3 - 15 A

220 - 240 V AC, 50/60 Hz 22,5 EMR4-I15-1-B
106944
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Motorlarda Anahtarlama  
ve Koruma

Kontaktörler DIL M ve 
termik röle Z 
Operasyonel motor 
anahtarlama
• Aşırı yük koruması
• Yardımcı kontak hata 

indikasyonu

Sayfa 146 ve devamı

Motor yolverici MSC-D
Operasyonel motor 
anahtarlama
• Aşırı yük koruması
• Kısa devre koruması
• Ayırıcı

Sayfa 174 ve devamı, 186 ve 
devamı

Motor yolverici MSC-DE
Operasyonel motor 
anahtarlama
• Elektronik geniş aralıklı aşırı 

yük koruma
• Kısa devre koruması
• Ayırıcı
• Değiştirilebilir açtırma 

üniteleri sayesinde 
uyarlanabilir akım aralığı

Sayfa 174 ve devamı, 186 ve 
devamı

Motorlarda Ağ Bağlantılı  
Anahtarlama ve Koruma

SmartWire-DT ve elektronik 
termik röleli kontaktör DIL M
• Kontaktörün uzaktan 

kontrolü
• Kontak konumunu geri 

okuma

Sayfa 14 ve devamı, 146 ve 
devamı

SmartWire-DT ile motor 
yolverici MSC
• Kontaktörün uzaktan 

kontrolü
• Kontaktör ve PKZ kontak 

konumunu geri okuma

Sayfa 14 ve devamı, 174 ve 
devamı, 186 ve devamı

SmartWire-DT ile motor 
yolverici MSC-DEA
• Kontaktörün uzaktan 

kontrolü
• Geri okuma  

–  Kontaktör kontak konumu 
ve PKE

–  Motor akımı
–  Ayarlar
–  Termik motor görüntüsü
–  Hata indikasyonu  Aşırı 

yük/ kısa devre/ faz kaybı

Sayfa 14 ve devamı, 174 ve 
devamı, 186 ve devamı

SmartWire-DT ile devre kesici 
NZM ve kontaktör DIL M
• Kontaktör PLC kontrolü
• Geri okuma

–  Devre kesici kontak 
konumu

–  Motor akımı
–  Yük uyarısı
–  Ayarlar
– Açtırma nedeni

Sayfa 14 ve devamı, 230 ve 
devamı

Elektronik motor yolverici 
EMS
•  Doğrudan yol verici 

ve enversör yol verici 
fonksiyonu

•  Ple / SIL3 uygulamaları 
için entegre edilmiş acil 
durdurma kontaktörü

•  Geniş aralıklı aşırı yük 
koruma

•  Aletsiz Push-in bağlantı 
tekniği

SmartWire-DT ile elektronik 
motor yolverici EMS
•  Entegre edilmiş kontrol 

devre kaynağı
•  Sağa/sola dönüş kontrolü
• Dönme yönü geri bildirimi
•  Aletsiz Push-in bağlantı 

tekniği

Sayfa 14 ve devamı, 188 ve 
devamı

Devre kesici NZM ve 
kontaktör DIL M
• Aşırı yük koruması
• Kısa devre koruması

Sayfa 230 ve devamı

Sayfa 188 ve devamı
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Motorlarda Yumuşak Yolverme ve 
Hız Kontrolü

Motorlarda Ağ Bağlantılı Yumuşak 
Yolverme ve Hız Kontrolü

Motor koruma şalteri PKZ 
ve yumuşak yolverici DS 7
• Aşırı yük koruması
• Kısa devre koruması
• Yumuşak yol verme

Sayfa 174 ve devamı, 198 ve 
devamı

Hız Ayarlı Yolverici  
PowerXL DE1
7,5 kW'a kadar
• Parametreleme yapmadan 

kutudan çıkarıp devreye alma
• Sürücü mühendisliği bilgisi 

gerekli değildir
• Opsiyon modülü DXE-

EXT-SET ile tornavida 
parametrelemesi

• Trip-Free tasarım sayesinde 
en üst düzeyde makine 
kullanılabilirliği

Sayfa 204 ve devamı

SmartWire-DT ve yumuşak 
yolverici DS 7 ile motor 
yolverici MSC-DE
• Elektronik geniş aralıklı aşırı 

yük koruma
• Kısa devre koruması
• Yumuşak yol verme
• Geri okuma durum  bilgisi

Sayfa 14 ve devamı, 174 ve 
devamı, 198 ve devamı

Hız Ayarlı Yolverici  
PowerXL DE1
7,5 kW'a kadar
Haberleşme:
• Dahili Modbus RTU
• SmartWire-DT'ye tam 

entegrasyon (isteğe bağlı)

Sayfa 14 ve devamı, 204 ve 
devamı

Hız Kontrol Cihazı
PowerXL DC1
22 kW'a kadar
• Gerilim artışı ile V/f kontrolü
• Trifaze akım motorlarının ve 

alternatif akım  motorlarının 
hız kontrolü

• Koruma sınıfı IP20 ve IP65

Sayfa 204 ve devamı

Hız Kontrol Cihazı
PowerXL DA1
250 kW'a kadar
• V/f kontrolü, SLV, CLV
• 0 dev/dak'da %200 tork
• EMC filtresi ve entegre 

edilmiş fren transistörü
• Ana bileşen/alt bileşen 

fonksiyonu
• Koruma sınıfı IP20, IP55 ve 

IP66

Sayfa 204 ve devamı

Hız Kontrol Cihazı
PowerXL DC1
22 kW'a kadar
Haberleşme:
• Dahili CANopen, Modbus 

RTU
• SmartWire-DT'ye tam 

entegrasyon (isteğe bağlı)

Sayfa 14 ve devamı, 204 ve 
devamı

Hız Kontrol Cihazı
PowerXL DA1
250 kW'a kadar
Haberleşme:
• Dahili CANopen, Modbus 

RTU
• İsteğe bağlı Fieldbus 

modülleri
• SmartWire-DT'ye tam 

entegrasyon (isteğe bağlı)

Sayfa 14 ve devamı, 204 ve 
devamı

Hız Kontrol Cihazı
PowerXL DG1
160 kW'a kadar
• Değişken ve sabit  torklu 

uygulamalar için
• Birden fazla pompanın ve 

fanın  kontrolü
• Entegre DC bara şok bobini
• Genişletme kartları 

için serbest bir şekilde 
kullanılabilir iki yuva

Sayfa 216 ve devamı

Hız Kontrol Cihazı
PowerXL DG1
160 kW'a kadar
Haberleşme
• Dahili Ethernet/IP
• Dahili Modbus RTU/TCP
• İsteğe bağlı Fieldbus 

(Profibus, Profinet…) 
modülleri

• SmartWire-DT'ye tam 
entegrasyon

Sayfa 216 ve devamı
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Build it in.

Açıklamalar

SmartWire-DT

Veri

Güç 

BreakerVisu – izleme ve analiz

NZM – devre kesici

XV300 – çoklu dokunmatik  
teknolojili HMI/PLC

NZM-modülü – 
SmartWire-DT için

Eaton cihazları ile yeni ErP yönetmeliğine en iyi şekilde 
hazır olduğunuza emin olursunuz. Motorları güvenli bir 
şekilde anahtarlamak, korumak ve sürmek için mevcut 
ürün yelpazesi, sadece yönetmeliğin şartlarına uygun 
olmakla kalmayıp aynı zamanda yeni PowerXL™ DE1 hız 
ayarlı yolverici gibi yeni ve akıllı çözümlerle genişletilmiştir.

Motorlarınızı anahtarlayın, 
koruyun ve sürün: Bugün 
ve yarın

ErP (Enerji Kullanan Ürünler) direkti-
finin başarılı bir şekilde uygulanması.
1.1.2017 tarihinden itibaren, ErP 
yönetmeliğinin üçüncü adımı devreye 
girecek. Bu tarihten sonra sadece IE2, 
IE3 ve IE4 motorlarının kullanımını 
düzenlemekle kalmaz, 0 ile 375 kW 
aralığındaki bütün çıkış değerleri için 
yolvericiler ve sürücülerde de yeni 
şartlara yer verir. Kapsamlı bilgiler için 
aşağıdaki bültene bakabilirsiniz:  
www.eaton.eu/moem-ee

IE3 motorları – Şalt cihazları için 
yeni bir zorluk
IE3 üstün verimlilik özellikli motorları, 
sadece belirgin bir şekilde verimliliği 
geliştirme yolu ile değil, aynı 
zamanda daha düşük iç direnç yolu 
ile karakterize edilmiştir. Sonuç olarak 
başlatma akımları 14 x IN değerlerine 
ulaşabilir. Bu motorlar, birlikte 
kullanıldıkları kontaktörlerin ana 
kontaklarının daha hızlı aşınmasına 
ve koruma cihazlarının hatalı açma 
yapmasına neden olabilir. Konuyla ilgili 
teknik bilgilendirme yazısını burada 
bulabilirsiniz:  
www.eaton.eu/moem-ee

Eaton motor yolvericileriyle güvenli taraftasınız
375 kW'ye kadarki Eaton motor yolvericiler, IE3 motor işletimi 
için özel olarak kontrol edilmiştir. Sonuç: Artan yolalma akımları 
güvenli bir şekilde kontrol altında olur ve özel bir meydan 
okuma teşkil etmez, bunun anlamı daha hızlı bir aşınma veya 
daha yüksek bakım maliyeti risklerinin kesinlikle olmamasıdır. 
IE3 konusuyla ilgili ayrıntılı bilgiler için web sayfamıza 
bakabilirsiniz. 
www.eaton.eu/IE3

SmartWire-DT ile akıllı bir şekilde bağlıdır
SmartWire-DT akıllı bağlantı sistemi, kablolama maliyetlerini 
%85'e kadar düşürür. Aynı zamanda kurulum hatalarını da 
azaltır, planlama maliyetini düşürür ve PLC seçimine 
gelindiğinde çok büyük bir esneklik sağladığından emin 
olabilirsiniz. Buna ek olarak, bağlantılı cihazlar, motor akımları 
ve/veya enerji tüketimi durumları ile ilgili analog ve dijital veriler 
gönderebilir, makine, sistem uygunluğu ve optimize enerji 
kullanımını geliştirmekte yardımcı olabilir.

I>

M
3 ~

White Paper
ErP directive 2009/125/EC  www.eaton.eu

White Paper
Jan Nowak
1st edition 2015

What the ErP directive means for switching and protection 
systems for electric motors

Motor protection for the 
IE3 revolution

EU
 re

gu

lat
ion EC 640/2009

Effective

1.1.2015

WP042001.indd   1 25.06.15   09:56

160 %

158 %

152 %

142 %

100 %

White Paper
ErP Directive 2009/125/EC  www.eaton.eu

White Paper
Dipl.-Ing. Heribert Joachim
2nd edition, 2014

Reducing losses with speed control

Successful implementation
of the ErP Directive

WP040003_EN.indd   1 17.06.15   09:59

http://www.eaton.eu/moem-ee
http://www.eaton.eu/moem-ee
http://www.eaton.eu/Europe/Electrical/ProductsServices/AutomationControl/SwitchingProtectingDrivingMotors/IE3ready/index.htm?wtredirect=www.eaton.eu/IE3
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Bu kontaktör serisi, 7 A mini kontaktörden 2600 A vakum kontaktörüne 
kadar komple performans aralığını kapsamaktadır. Elektronik termik 
röleler ile kombine edildiklerinde çok farklı uygulamalar için motor 
yolvericiler oluşmaktadır. Tüm cihazlar, dünya pazarı için uygun cihazlar 
olarak UL/CSA , CCC ve Denizcilik standartlarına göre onaylıdır. Motor 
koruma sistemleri ayrıca ATEX sertifikasına sahiptir. 
Kontaktörler, 15.5, 38, 72, 170 ve 570 A'ya uygun ECO tipleri ve 
yolvericiler alanındaki SmartWire-DT gibi çok sayıda inovasyon sayesinde 
daha da verimli hâle gelmektedir. Yüksek işletim güvenliği örneğin, 
elektronik sinyaller için geliştirilen ve PLC'ye gönderilen geri bildirimler 
gibi en küçük sinyalleri dahi güvenilir şekilde kumanda eden yeni 
yardımcı kontak gibi özellikler sayesinde garanti edilmektedir.

DIL kontaktörler, 2600 A'ya kadar 
yüksek performanslı, verimli ve esnek bir 
şekilde kombine edilebilir yapıda

www.eaton.eu/dil

www.eaton.eu/moem-ee

http://www.eaton.eu/ie3
http://www.eaton.eu/dil
http://www.eaton.eu/moem-ee
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Yaylı terminaller ile daha hızlı kablolama

Eaton, yaylı terminallerde de kendini kanıtlamış kalite sunuyor. 
PKZM 0 ve 15,5 A'ya kadarki kontaktörlerde, ana akım girişleri 
de yaylı terminaller ile donatılmış durumdadır:
• Hızlı kablolama
• Yoğun titreşimli makinelerde de yüksek güvenilirlik.

Kolay, hızlı ve güvenilir kablolama

• Aletsiz soket bağlantısı için her zaman üniversal şekilde 
kullanılabilen standart bileşenler kombine edilmektedir. 
15,5 A'ya kadar kontaktörlerde, DIL M12-XSL veya DIL M12-
XRL ana akım köprüleri, aletsiz soket bağlantısı yuvalarının 
içine hızlı ve yerden tasarruf sağlayacak şeklide takılmaktadır.

• Ön tarafta bulunan bobin bağlantıları için hızlı ve güvenilir 
kablolama olanağı sağlamaktadır.

• Soketli motor besleyici sistemi, kontrol paneli içinde terminal 
çıtası ihtiyacını azaltmaktadır ve hızlı devreye alma sürecine 
olanak sağlamaktadır.

• 170 A'ya kadar tüm DILM kontaktörlerde çift terminal 
kutusu, farklı kablo kesitleri söz konusu olsa dahi güvenilir 
kablolama garanti ediyor.

Yeni ZEB elektronik termik röle

Yeni elektronik termik röle, doğrudan DIL M kontaktörlerine 
monte edilebiliyor. 175 A'ya kadarki akım aralığını 
kapsamaktadırlar:
• Zorlu kalkış uygulamalarında koruma sağlanması için Class 

ayarlanabilir
• Manuel veya otomatik reset seçilebilir, üniversal kullanım 

olanağı sunuyor
• GF cihazları toprak hatalarında genişletilmiş koruma sunuyor.

DIL M kontaktörleri, 170 A'ya kadar

170 A'ya kadarki kontaktör serisi, kompakt ebatları ile ön plana 
çıkmaktadır. Tüm AC kumandalı ve DC kumandalı cihazlar aynı 
ebatlara sahip: 
• AC ve DC kumandalı cihazlar için aksesuarın aynı olması 

mühendislik çalışmasını kolaylaştırmaktadır
DIL M17'den itibaren DC kontrollü tüm kontaktörler, elektronik 
kumandalı bobine sahiptir:
• Düşürülmüş tutma gücü sayesinde belirgin oranda daha az 

atık ısı
• Düşük çekme gücü sayesinde küçük kumanda trafoları
• 38 A'ya kadar kuplaj kontaktörleri olmadan doğrudan PLC 

'den kontrol

Eaton şalt cihazlarıyla IE3 hazırdır

Eaton kontaktörleri, IE3 motorlarla kullanım için iyileştirilmiştir. 
Kontaktörlerin artırılmış kontak basınç gücü, şalt cihazlarının 
emniyetiyle enerji verimliliği arasında ideal bir denge sağlar, 
yüksek verimli motorlarının daha yüksek akımları emniyetli ve 
güvenilir bir şekilde anahtarlanır.

Motor power (kW)

IEC 60034-30

M
ot

or
 e

ffi 
ci

en
cy

 (%
)

 Class Classifi cation speed 
[1/min]

Continuos duty 
torque [Nm]

Classifi cation power 
[kW]

Nominal effi ciency 
[%]

Energy loss [W] as per IE1

IE1 1.500 35 5.5 87.4 693

IE2 1.500 35 5.5 87.7 676.5 -2.4%

IE3 1.500 35 5.5 89.6 572 -21.2%

IE4 1.500 35 5.5 92.0 440 -57.5%
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Mini kontaktör DIL E
Yardımcı kontaktör DIL A

Mini kontaktör ürün yelpazesi üç performans aralığına 
genişletildi. Yeni DIL EM12'lerle 5,5 kW'ya kadarki motorlar 
güvenilir şekilde kumanda edilebiliyor: 
• Küçük montaj alanları için kompakt ebatlar
• Mini kontaktör ürün yelpazesinde 5,5 kW'ye kadar 

genişletme

DIL A yardımcı kontaktörler mükemmel bir şekilde DIL M 
kontaktörlerini tamamlıyor: 
• Yardımcı kontak için özel yardımcı kontaklar, güvenli 

işaretlemeyi garanti ediyor.

EATON CA08103003Z-TR

4 kutuplu kontaktörler

Eaton tarafından geliştirilen 4 kutuplu kontaktörler AC-1 
kumanda yükleri için optimize edilmiş durumdadır.
Şebeke anahtarlama ve transfer işlemlerinin gerçekleştirildiği, 
ısıtma sistemlerinin veya yüklerin 4 kutuplu şekilde 
anahtarlanmış olduğu uygulamaların uzmanları onlardır:
• 200 A'ya kadar dört kompakt kasa tipi.
• 3 ve 4 kutuplu kontaktörler için aynı aksesuar, verimli bir 

mühendislik çalışması garanti ediyor.

Reaktif güç kompansasyonu tesisleri için kontaktörler

DILK kondansatör kontaktörleri, DILM kontaktörleri temelinde 
geliştirildi. Montaj ve bağlantı koşulları ve bunların işlenmesi, 
standart kontaktörlerle aynıdır. Bu kontaktörler özel, kaynamaya 
karşı güvenli kontak malzemesinin yanı sıra ön dirençleri 
içermektedir. Erken kapayan özel yardımcı kontaklar sayesinde 
ön dirençler üzerinden kondansatörlerin ön şarjı gerçekleştirilir 
ve ancak bu sürecin ardından ana kontaklar kapatır ve sürekli 
akımı aktarır.

Termistör koruma rölesi EMT6 

Çok küçük alanda şaşırtıcı fonksiyon çeşitliliği. Termistör 
koruma rölesi EMT6, makineleri zorlu harekete geçme 
süreçlerinde ve frenleme görevinde, aşırı yüksek veya düşük 
gerilim ve yüksek frekans durumlarında oluşan aşırı yüksek 
sıcaklıklardan korumaktadır. Sıcaklık, bir termistör ile doğrudan 
motor sargısında denetlenmektedir.
EMT6'nın diğer bir kullanım alanı yatakların, şanzımanların, 
yağları ve soğutma maddelerinin sıcaklık denetimidir. Farklı 
fonksiyonları olan üç tip seçeneğinde sunulmaktadır:
EMT6, EMT6-DB, EMT6-DBK. Bunların arasında EMT6-DBK 
otomatik reset, manuel reset, sensör devresinde kısa devre 
algılaması fonksiyonları ve sıfır gerilim güvenliği özellikleri ile 
gerçekten çok yönlü bir yetenek.

Emniyet teknolojisi

Emniyet teknolojisinin önemi sürekli artmaktadır. Bu alanda 
kontaktörler emniyetli durdurma için kullanılmaktadır:
• Ayna kontakları sayesinde kontaktör anahtar konumu 

hakkında güvenilir geri bildirim.
• Çok küçük sinyaller taşıyan uzun onay zincirleri yeni, 

elektronik sistemler için uygun yardımcı kontak sayesinde 
güvenilir şekilde anahtarlanır. Entegre mikro şalterler, en 
küçük sinyalleri dahi emniyetli şekilde kumanda etmektedir.



149

B 1 2 3 4 EN/ISO13849-1, PL "d"

EATON CA08103003Z-TR

M
ot

or
 A

na
ht

ar
la

m
a,

 K
or

um
a 

ve
 Y

ol
ve

rm
e

Kontaktör denetim rölesi CMD

CMD (Contactor Monitoring Device), bir kontaktörde 
ana kontakları kaynama konusunda denetler. Bunun için 
kontaktör kumanda gerilimini ana kontaklarının durumu ile 
karşılaştırmaktadır; bu durum bir ayna kontak (IEC EN 60947-
4-1 Ek F) tarafından güvenilir şekilde bildirilmektedir. Kontaktör 
bobini devre dışı bırakıldığında ve bu durumda kontaktör 
açmazsa, CMD öndeki devre kesiciyi, motor koruma şalterini 
veya yük ayırıcıyı bir düşük gerilim bobini üzerinden açtırır. 

2600 A'ya kadar büyük kontaktörler

185 A'dan 2600 A'ya kadar tüm DIL M ve DIL H kontaktörleri 
elektronik kumandalı bobinlere sahiptir. Bu durum, uygulama 
için olağanüstü avantajlar sunmaktadır:
• Kontrol sürecinde esneklik
• Düşürülmüş tutma gücü sayesinde belirgin oranda daha 

düşük kontrol paneli ısınması
• Gerilim dalgalanmalarında daha yüksek güvenirlik için 

standart tarafından talep edildiğinden belirgin oranda daha 
geniş kumanda gerilimi toleransı

• Entegre sönümleme elemanı
• Yardımcı kontak donanımı: 2NA, 2NK
• Konfor versiyonda 4 bobin tipi komple kumanda gerilimi 

aralığını karşılamaktadır.
580 A'dan itibaren DIL M ve 1400 A'dan itibaren DIL H 
kontaktörleri, hava kontaktörleriyle kıyasla önemli avantajlara 
sahip olan vakum kontaktörleridir:
• Elektrik ömür, hava kontaktörlerinden belirgin oranda daha 

yüksektir.
• Hiç açık ark mevcut olmadığından ve bu nedenle hiç gaz 

çıkışı gerçekleşmediğinden, daha yüksek montaj yoğunluğu 
ve daha temiz bir dağıtım panosu mümkün olmaktadır.

Akıllı ağ bağlantısı

Motor yolvericilerinin veya kontaktörlerin kumanda akım 
devresinin konvansiyonel kablolama işi çok zahmetli ve 
zaman alıcıdır. Her motor yolvericisi ve her kontaktör tek tek 
kablolanmaktadır ve ayrı bir şekilde kontrol ünitesine ait giriş/
çıkış modüllerine eşleştirilmektedir. Bu çok zaman almaktadır 
ve ayrıca kablolama ve işletim esnasında çok sayıda hata 
kaynağını beraberinde getirmektedir. SmartWire-DT ile 
tamamlanan xStart serisine dâhil kontaktörlerimizle, şimdiye 
kadar gerekli olan kontrol kablolaması ve ayrıca kontrol 
ünitesi giriş/çıkış grupları ortadan kalkmaktadır. Kablolama ve 
devreye alma için gerekli olan süre böylece asgari bir seviyeye 
düşmektedir.



150 EATON CA08103003Z-TR

Kontaktörler

400 V'de AC 3 
40° C'de AC-1
TİP DIL EEM EM EM12 M7 M9 M12 M15* M17 M25 M32 M38* M40 M50 M65 M72*
AC-3 anma çalışma 
gücü kW

3 4 5,5 3 4 5,5 7,5 7,5 11 15 18,5 18,5 22 30 37

AC-3 anma çalışma 
akımı A

6,6 9 12 7 9 12 15,5 18 25 32 38 40 50 65 72

AC-1 anma çalışma 
akımı A

22 22 22 22 22 22 22 40 45 45 45 60 80 98 98

 *IE2'ye kadarki motorlar için!

Elektronik termik 
röle

 

TİP ZEB12 ZEB32 ZEB65

Termik ayar sahası 0,33 - 20A 0,33 - 45A 9 - 100A

Termistör koruma 
rölesi

TİP EMT6, EMT6-K, EMT6-DB, …

Termik röle

TİP ZE ZB12 ZB32 ZB65

Termik ayar sahası 0,1 - 12A 0,1 - 16A 0,1 - 38A 6 - 75A

Motor Korumasına Genel Bakış, 1000 A'ya kadar
Elektronik ve elektriksel termik röle, termistor koruma rölesi Moeller series

http://www.eaton.eu/ie3
http://www.eaton.eu/ie3
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M80 M95 M115 M150 M170* M185A M225A M250 M300A M400 M500 M580 M650 M750 M820 M1000

37 45 55 75 90 90 110 132 160 200 250 315 355 400 450 560

80 95 115 150 170 185 225 250 300 400 500 580 650 750 820 1000

110 130 160 190 225 337 356 400 430 612 857 980 1041 1102 1225 1225

*IE2'ye kadarki motorlar için!

ZB150 Z5-../FF225A Z5-../FF250 ZW7

35 - 175A 50 - 250A 50 - 300A 42 - 630A

ZEB150 ZEB225A

20 - 175A 35 - 175A

… EMT6KDB, EMT6-DBK
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Mini kontaktörler, yardımcı kontaktörler
Kontaktörler, mini yardımcı kontaktörler, Yardımcı kontaktörler Moeller series

Kontaktörler, mini yardmc kontaktörler, Yardmc kontaktörler

Maks. üç fazl 
motor değerleri, 
50 - 60 Hz

Anma çalşma 
akm

Kontaklar AC çalşma AC çalşma DC çalşma
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz 24 V DC

AC-3 AC-1 NA = Normalde 
açk kontak
NK = Normalde 
kapal kontak

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu380 V 

400 V
660 V 
690 V

Konvansiyonel 
termal akm, 
3 kutuplu, 
50 - 60 Hz

P P Açk
kW kW 40 °C'ta

Ith = Ie
A

DILEM kontaktörleri
Vidal terminal

3 3 22 1 NA - DILEEM-10(230V50HZ,240V60HZ)
051608

DILEEM-10(110V50HZ,120V60HZ)
051611

DILEEM-10-G(24VDC)
051643

3 3 22 - 1 NK DILEEM-01(230V50HZ,240V60HZ)
051633

DILEEM-01(110V50HZ,120V60HZ)
051636

DILEEM-01-G(24VDC)
051650

4 4 22 1 NA - DILEM-10(230V50HZ,240V60HZ)
051786

DILEM-10(110V50HZ,120V60HZ)
051783

DILEM-10-G(24VDC)
010213

4 4 22 - 1 NK DILEM-01(230V50HZ,240V60HZ)
051795

DILEM-01(110V50HZ,120V60HZ)
051792

DILEM-01-G(24VDC)
010343

5,5 4 22 1 NA - DILEM12-10(230V50HZ,240V60HZ)
127075

DILEM12-10(110V50HZ,120V60HZ)
127072

DILEM12-10-G(24VDC)
127132

5,5 4 22 - 1 NK DILEM12-01(230V50HZ,240V60HZ)
127091

DILEM12-01(110V50HZ,120V60HZ)
127088

DILEM12-01-G(24VDC)
127137

Yayl terminaller
3 3 22 1 NA - DILEEM-10-C(230V50HZ,240V60HZ)

230042
- DILEEM-10-G-C(24VDC)

230052
3 3 22 - 1 NK DILEEM-01-C(230V50HZ,240V60HZ)

230135
- DILEEM-01-G-C(24VDC)

230155
4 4 22 1 NA - DILEM-10-C(230V50HZ,240V60HZ)

230164
DILEM-10-C(110V50HZ,120V60HZ)
231658

DILEM-10-G-C(24VDC)
230165

4 4 22 - 1 NK DILEM-01-C(230V50HZ,240V60HZ)
230166

DILEM-01-C(110V50HZ,120V60HZ)
231681

DILEM-01-G-C(24VDC)
230167

DILER mini yardmc kontaktör
Vidal terminal

- - 10 4 NA - DILER-40(230V50HZ,240V60HZ)
051759

DILER-40(110V50HZ,120V60HZ)
051756

DILER-40-G(24VDC)
010223

- - 10 3 NA 1 NK DILER-31(230V50HZ,240V60HZ)
051768

DILER-31(110V50HZ,120V60HZ)
051765

DILER-31-G(24VDC)
010157

- - 10 2 NA 2 NK DILER-22(230V50HZ,240V60HZ)
051777

DILER-22(110V50HZ,120V60HZ)
051774

DILER-22-G(24VDC)
010042

Yayl terminaller
- - 10 4 NA - DILER-40-C(230V50HZ,240V60HZ)

230239
DILER-40-C(110V50HZ,120V60HZ)
231841

DILER-40-G-C(24VDC)
230241

- - 10 3 NA 1 NK DILER-31-C(230V50HZ,240V60HZ)
230178

DILER-31-C(110V50HZ,120V60HZ)
231818

DILER-31-G-C(24VDC)
230179

- - 10 2 NA 2 NK DILER-22-C(230V50HZ,240V60HZ)
230176

DILER-22-C(110V50HZ,120V60HZ)
231793

DILER-22-G-C(24VDC)
230177

DILA yardmc kontaktörer
Vidal terminal

- - 16 4 NA - DILA-40(230V50HZ,240V60HZ)
276329

DILA-40(110V50HZ,120V60HZ)
276326

DILA-40(24VDC)
276344

- - 16 3 NA 1 NK DILA-31(230V50HZ,240V60HZ)
276364

DILA-31(110V50HZ,120V60HZ)
276361

DILA-31(24VDC)
276379

- - 16 2 NA 2 NK DILA-22(230V50HZ,240V60HZ)
276399

DILA-22(110V50HZ,120V60HZ)
276396

DILA-22(24VDC)
276414

Yayl terminaller
- - 16 4 NA - DILAC-40(230V50HZ,240V60HZ)

276441
DILAC-40(110V50HZ,120V60HZ)
276438

DILAC-40(24VDC)
276456

- - 16 3 NA 1 NK DILAC-31(230V50HZ,240V60HZ)
276473

DILAC-31(110V50HZ,120V60HZ)
276470

DILAC-31(24VDC)
276488

- - 16 2 NA 2 NK DILAC-22(230V50HZ,240V60HZ)
276505

DILAC-22(110V50HZ,120V60HZ)
276502

DILAC-22(24VDC)
276520
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Mini kontaktörler, yardımcı kontaktörler
Yardımcı kontak modülleri DILE, ek donanım DILEMoeller series

Yardmc kontak modülleri DILE, ek donanm DILE

Şunlar için kullanlabilir: Kontaklar Parça no. Ürün kodu
NA = Normalde 
açk kontak

NAE = NA erken 
kapama

NK = Normalde 
kapal kontak

NKG = NK geç 
açma

Yardmc kontak modülleri
Vidal terminal

DILEM-10(-G)(…)
DILEM-4(-G)(…)
DILEEM-10(-G)(…)
DILEM12-10(-G)(…)

- - 2 NK - 02DILEM 010064
1 NA - 1 NK - 11DILEM 010080
2 NA - 2 NK - 22DILEM 010112

DILEM-10(-G)(…)
DILEM-01(-G)(…)
DILEM-4(-G)(…)
DILER40(-G)
DILER31(-G)
DILER22
DILEEM-10(-G)(…)
DILEEM-01(-G)(…)
DILEM12-10(-G)(…)
DILEM12-01(-G)(…)

- - 2 NK - 02DILE 010240
1 NA - 1 NK - 11DILE 010224
2 NA - - - 20DILE 010208
- 1 NAE - 1 NKG 11DDILE 049824
- - 4 NK - 04DILE 010256
1 NA - 3 NK - 13DILE 002397
2 NA - 2 NK - 22DILE 010288
3 NA - 1 NK - 31DILE 048912
4 NA - - - 40DILE 010304
1 NA 1 NAE 1 NK 1 NKG 22DDILE 049823

Yayl terminaller
DILE(E)M-10-C(-G)(…)
DILE(E)M-01-C(-G)(…)
DILER40(-G)-C
DILER31(-G)-C
DILER22-C

1 NA - 1 NK - 11DILE-C 230257
- - 4 NK - 04DILE-C 230258
1 NA - 3 NK - 13DILE-C 230259
2 NA - 2 NK - 22DILE-C 230260
3 NA - 1 NK - 31DILE-C 230262
4 NA - - - 40DILE-C 230263
2 NA - 2 NK - 22DDILE-C 230264

Sönümleme devresi
Varistör sönümleyici

DILE... - - - - VGDILE250 010336

RC sönümleyici
DILE... - - - - RCDILE250 046320

Mekanik kilit
Ayn veya farkl bobinli kontaktörler için.
Kontaktör mesafesi 0 mm.
Mekanik ömür 2,5 x 106 anahtarlama.
Ek yardmc kontak modülleri mümkündür.

DILE… - - - - MVDILE 010113

Paralelleme bağlants
4 kutuplu 2 paralelleme bağlantsndan oluşmaktadr

DILEEM
DILEM12
DILEM

- - - - P1DILEM 019095
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Mini kontaktörler, yardımcı kontaktörler
Yardımcı kontak modülleri DILE, ek donanım DILEMoeller series

Yardmc kontak modülleri DILE, ek donanm DILE

Şunlar için kullanlabilir: Kontaklar Parça no. Ürün kodu
NA = Normalde 
açk kontak

NAE = NA erken 
kapama

NK = Normalde 
kapal kontak

NKG = NK geç 
açma

Yardmc kontak modülleri
Vidal terminal

DILEM-10(-G)(…)
DILEM-4(-G)(…)
DILEEM-10(-G)(…)
DILEM12-10(-G)(…)

- - 2 NK - 02DILEM 010064
1 NA - 1 NK - 11DILEM 010080
2 NA - 2 NK - 22DILEM 010112

DILEM-10(-G)(…)
DILEM-01(-G)(…)
DILEM-4(-G)(…)
DILER40(-G)
DILER31(-G)
DILER22
DILEEM-10(-G)(…)
DILEEM-01(-G)(…)
DILEM12-10(-G)(…)
DILEM12-01(-G)(…)

- - 2 NK - 02DILE 010240
1 NA - 1 NK - 11DILE 010224
2 NA - - - 20DILE 010208
- 1 NAE - 1 NKG 11DDILE 049824
- - 4 NK - 04DILE 010256
1 NA - 3 NK - 13DILE 002397
2 NA - 2 NK - 22DILE 010288
3 NA - 1 NK - 31DILE 048912
4 NA - - - 40DILE 010304
1 NA 1 NAE 1 NK 1 NKG 22DDILE 049823

Yayl terminaller
DILE(E)M-10-C(-G)(…)
DILE(E)M-01-C(-G)(…)
DILER40(-G)-C
DILER31(-G)-C
DILER22-C

1 NA - 1 NK - 11DILE-C 230257
- - 4 NK - 04DILE-C 230258
1 NA - 3 NK - 13DILE-C 230259
2 NA - 2 NK - 22DILE-C 230260
3 NA - 1 NK - 31DILE-C 230262
4 NA - - - 40DILE-C 230263
2 NA - 2 NK - 22DDILE-C 230264

Sönümleme devresi
Varistör sönümleyici

DILE... - - - - VGDILE250 010336

RC sönümleyici
DILE... - - - - RCDILE250 046320

Mekanik kilit
Ayn veya farkl bobinli kontaktörler için.
Kontaktör mesafesi 0 mm.
Mekanik ömür 2,5 x 106 anahtarlama.
Ek yardmc kontak modülleri mümkündür.

DILE… - - - - MVDILE 010113

Paralelleme bağlants
4 kutuplu 2 paralelleme bağlantsndan oluşmaktadr

DILEEM
DILEM12
DILEM

- - - - P1DILEM 019095
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Kontaktörler
Sisteme genel bakış Moeller series

Sisteme genel bakş

1 Kontaktörler
2 Sönümleme devreleri
3 Termal aşr yük rölesi
4 Elektronik aşr yük rölesi
5 Üste taklan yardmc kontak
6 Elektronik zaman modülü
7 Yana monte yardmc kontak
8 Motor sönümleme modülü
9 SmartWire-DT kontaktör modülü

1 Kontaktörler
2 Sönümleme devreleri
3 Termal aşr yük rölesi
4 Elektronik aşr yük rölesi
5 Üste taklan yardmc kontak
6 Üste taklan yardmc kontak, yay yüklü terminaller
7 Yana monte yardmc kontak

Range (s)

66

10

Time

1 100

58

65

57

NC

NO

6
5

117

2
3

4

5

7

8

9

7 7

5
5

6

1

4
3

1

3

2
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Kontaktörler
Temel modüller 170 A'e kadar, vidalı terminallerMoeller series

Temel modüller 170 A'e kadar, vidal terminaller

AC çalşma AC çalşma DC çalşma
Maks. üç fazl 
motor değerleri, 
50 - 60 Hz

Anma çalşma 
akm

230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz 24 V DC
Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

AC-3 AC-1
380 V 
400 V

660 V 
690 V

Konvansiyonel 
termal akm, 
3 kutuplu, 50 - 60 Hz
Açk
40 °C'ta

P P Ith = Ie
kW kW A

Temel modül
Vidal terminal

3 3,5 22 DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ)
276550

DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)
276547

DILM7-10(24VDC)
276565

3 3,5 22 DILM7-01(230V50HZ,240V60HZ)
276585

DILM7-01(110V50HZ,120V60HZ)
276582

DILM7-01(24VDC)
276600

4 4,5 22 DILM9-10(230V50HZ,240V60HZ)
276690

DILM9-10(110V50HZ,120V60HZ)
276687

DILM9-10(24VDC)
276705

4 4,5 22 DILM9-01(230V50HZ,240V60HZ)
276725

DILM9-01(110V50HZ,120V60HZ)
276722

DILM9-01(24VDC)
276740

5,5 6,5 22 DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)
276830

DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)
276827

DILM12-10(24VDC)
276845

5,5 6,5 22 DILM12-01(230V50HZ,240V60HZ)
276865

DILM12-01(110V50HZ,120V60HZ)
276862

DILM12-01(24VDC)
276880

7,5 7 22 DILM15-10(230V50HZ,240V60HZ)
290058

DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ)
290055

DILM15-10(24VDC)
290073

7,5 7 22 DILM15-01(230V50HZ,240V60HZ)
290093

DILM15-01(110V50HZ,120V60HZ)
290090

DILM15-01(24VDC)
290108

7,5 11 40 DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ)
277004

DILM17-10(110V50HZ,120V60HZ)
277001

DILM17-10(RDC24)
277018

7,5 11 40 DILM17-01(230V50HZ,240V60HZ)
277036

DILM17-01(110V50HZ,120V60HZ)
277033

DILM17-01(RDC24)
277050

11 14 45 DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ)
277132

DILM25-10(110V50HZ,120V60HZ)
277129

DILM25-10(RDC24)
277146

11 14 45 DILM25-01(230V50HZ,240V60HZ)
277164

DILM25-01(110V50HZ,120V60HZ)
277161

DILM25-01(RDC24)
277178

15 17 45 DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ)
277260

DILM32-10(110V50HZ,120V60HZ)
277257

DILM32-10(RDC24)
277274

15 17 45 DILM32-01(230V50HZ,240V60HZ)
277292

DILM32-01(110V50HZ,120V60HZ)
277289

DILM32-01(RDC24)
277306

18,5 21 45 DILM38-10(230V50HZ,240V60HZ)
112428

DILM38-10(110V50HZ,120V60HZ)
112425

DILM38-10(RDC24)
112442

18,5 21 45 DILM38-01(230V50HZ,240V60HZ)
112456

DILM38-01(110V50HZ,120V60HZ)
112453

DILM38-01(RDC24)
112470

18,5 23 60 DILM40(230V50HZ,240V60HZ)
277766

DILM40(110V50HZ,120V60HZ)
277763

DILM40(RDC24)
277780

22 30 80 DILM50(230V50HZ,240V60HZ)
277830

DILM50(110V50HZ,120V60HZ)
277827

DILM50(RDC24)
277844

30 35 98 DILM65(230V50HZ,240V60HZ)
277894

DILM65(110V50HZ,120V60HZ)
277891

DILM65(RDC24)
277908

37 35 98 DILM72(230V50HZ,240V60HZ)
107670

DILM72(110V50HZ,120V60HZ)
109191

DILM72(RDC24)
107671

37 63 110 DILM80(230V50HZ,240V60HZ)
239402

DILM80(110V50HZ,120V60HZ)
239399

DILM80(RDC24)
239416

45 75 130 DILM95(230V50HZ,240V60HZ)
239480

DILM95(110V50HZ,120V60HZ)
239477

DILM95(RDC24)
239510

55 90 160 DILM115(RAC240)
239548

DILM115(RAC120)
239547

DILM115(RDC24)
239555

75 96 190 DILM150(RAC240)
239588

DILM150(RAC120)
239587

DILM150(RDC24)
239591

90 96 225 DILM170(RAC240)
107013

DILM170(RAC120)
107012

DILM170(RDC24)
107016
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Kontaktörler
Temel modüller 170 A'e kadar, vidalı terminallerMoeller series

Temel modüller 170 A'e kadar, vidal terminaller

AC çalşma AC çalşma DC çalşma
Maks. üç fazl 
motor değerleri, 
50 - 60 Hz

Anma çalşma 
akm

230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz 24 V DC
Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

AC-3 AC-1
380 V 
400 V

660 V 
690 V

Konvansiyonel 
termal akm, 
3 kutuplu, 50 - 60 Hz
Açk
40 °C'ta

P P Ith = Ie
kW kW A

Temel modül
Vidal terminal

3 3,5 22 DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ)
276550

DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)
276547

DILM7-10(24VDC)
276565

3 3,5 22 DILM7-01(230V50HZ,240V60HZ)
276585

DILM7-01(110V50HZ,120V60HZ)
276582

DILM7-01(24VDC)
276600

4 4,5 22 DILM9-10(230V50HZ,240V60HZ)
276690

DILM9-10(110V50HZ,120V60HZ)
276687

DILM9-10(24VDC)
276705

4 4,5 22 DILM9-01(230V50HZ,240V60HZ)
276725

DILM9-01(110V50HZ,120V60HZ)
276722

DILM9-01(24VDC)
276740

5,5 6,5 22 DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)
276830

DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)
276827

DILM12-10(24VDC)
276845

5,5 6,5 22 DILM12-01(230V50HZ,240V60HZ)
276865

DILM12-01(110V50HZ,120V60HZ)
276862

DILM12-01(24VDC)
276880

7,5 7 22 DILM15-10(230V50HZ,240V60HZ)
290058

DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ)
290055

DILM15-10(24VDC)
290073

7,5 7 22 DILM15-01(230V50HZ,240V60HZ)
290093

DILM15-01(110V50HZ,120V60HZ)
290090

DILM15-01(24VDC)
290108

7,5 11 40 DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ)
277004

DILM17-10(110V50HZ,120V60HZ)
277001

DILM17-10(RDC24)
277018

7,5 11 40 DILM17-01(230V50HZ,240V60HZ)
277036

DILM17-01(110V50HZ,120V60HZ)
277033

DILM17-01(RDC24)
277050

11 14 45 DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ)
277132

DILM25-10(110V50HZ,120V60HZ)
277129

DILM25-10(RDC24)
277146

11 14 45 DILM25-01(230V50HZ,240V60HZ)
277164

DILM25-01(110V50HZ,120V60HZ)
277161

DILM25-01(RDC24)
277178

15 17 45 DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ)
277260

DILM32-10(110V50HZ,120V60HZ)
277257

DILM32-10(RDC24)
277274

15 17 45 DILM32-01(230V50HZ,240V60HZ)
277292

DILM32-01(110V50HZ,120V60HZ)
277289

DILM32-01(RDC24)
277306

18,5 21 45 DILM38-10(230V50HZ,240V60HZ)
112428

DILM38-10(110V50HZ,120V60HZ)
112425

DILM38-10(RDC24)
112442

18,5 21 45 DILM38-01(230V50HZ,240V60HZ)
112456

DILM38-01(110V50HZ,120V60HZ)
112453

DILM38-01(RDC24)
112470

18,5 23 60 DILM40(230V50HZ,240V60HZ)
277766

DILM40(110V50HZ,120V60HZ)
277763

DILM40(RDC24)
277780

22 30 80 DILM50(230V50HZ,240V60HZ)
277830

DILM50(110V50HZ,120V60HZ)
277827

DILM50(RDC24)
277844

30 35 98 DILM65(230V50HZ,240V60HZ)
277894

DILM65(110V50HZ,120V60HZ)
277891

DILM65(RDC24)
277908

37 35 98 DILM72(230V50HZ,240V60HZ)
107670

DILM72(110V50HZ,120V60HZ)
109191

DILM72(RDC24)
107671

37 63 110 DILM80(230V50HZ,240V60HZ)
239402

DILM80(110V50HZ,120V60HZ)
239399

DILM80(RDC24)
239416

45 75 130 DILM95(230V50HZ,240V60HZ)
239480

DILM95(110V50HZ,120V60HZ)
239477

DILM95(RDC24)
239510

55 90 160 DILM115(RAC240)
239548

DILM115(RAC120)
239547

DILM115(RDC24)
239555

75 96 190 DILM150(RAC240)
239588

DILM150(RAC120)
239587

DILM150(RDC24)
239591

90 96 225 DILM170(RAC240)
107013

DILM170(RAC120)
107012

DILM170(RDC24)
107016
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Kontaktörler
170 A'e kadar temel modül, yay yüklü terminaller Moeller series

170 A'e kadar temel modül, yay yüklü terminaller

AC çalşma AC çalşma DC çalşma
Maks. üç fazl 
motor değerleri, 
50 - 60 Hz

Anma çalşma 
akm

230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz 24 V DC
Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

AC-3 AC-1
380 V 
400 V

660 V 
690 V

Konvansiyonel 
termal akm, 
3 kutuplu, 50 - 60 Hz
Aaçk
40 °C'ta

P P Ith = Ie
kW kW A

Temel modül
Yayl terminaller

3 3,5 22 DILMC7-10(230V50HZ,240V60HZ)
277389

DILMC7-10(110V50HZ,120V60HZ)
277386

DILMC7-10(24VDC)
277404

3 3,5 22 DILMC7-01(230V50HZ,240V60HZ)
277421

DILMC7-01(110V50HZ,120V60HZ)
277418

DILMC7-01(24VDC)
277436

4 4,5 22 DILMC9-10(230V50HZ,240V60HZ)
277453

DILMC9-10(110V50HZ,120V60HZ)
277450

DILMC9-10(24VDC)
277468

4 4,5 22 DILMC9-01(230V50HZ,240V60HZ)
277485

DILMC9-01(110V50HZ,120V60HZ)
277482

DILMC9-01(24VDC)
277500

5,5 6,5 22 DILMC12-10(230V50HZ,240V60HZ)
277517

DILMC12-10(110V50HZ,120V60HZ)
277514

DILMC12-10(24VDC)
277532

5,5 6,5 22 DILMC12-01(230V50HZ,240V60HZ)
277549

DILMC12-01(110V50HZ,120V60HZ)
277546

DILMC12-01(24VDC)
277564

7,5 7 22 DILMC15-10(230V50HZ,240V60HZ)
293911

DILMC15-10(110V50HZ,120V60HZ)
293908

DILMC15-10(24VDC)
293926

7,5 7 22 DILMC15-01(230V50HZ,240V60HZ)
293946

DILMC15-01(110V50HZ,120V60HZ)
293943

DILMC15-01(24VDC)
293961

Yardmc ve kontrol bağlantlarnda yayl terminaller
7,5 11 40 DILMC17-10(230V50HZ,240V60HZ)

277581
DILMC17-10(110V50HZ,120V60HZ)
277578

DILMC17-10(RDC24)
277595

7,5 11 40 DILMC17-01(230V50HZ,240V60HZ)
277611

DILMC17-01(110V50HZ,120V60HZ)
277608

DILMC17-01(RDC24)
277625

11 14 45 DILMC25-10(230V50HZ,240V60HZ)
277641

DILMC25-10(110V50HZ,120V60HZ)
277638

DILMC25-10(RDC24)
277655

11 14 45 DILMC25-01(230V50HZ,240V60HZ)
277671

DILMC25-01(110V50HZ,120V60HZ)
277668

DILMC25-01(RDC24)
277685

15 17 45 DILMC32-10(230V50HZ,240V60HZ)
277701

DILMC32-10(110V50HZ,120V60HZ)
277698

DILMC32-10(RDC24)
277715

15 17 45 DILMC32-01(230V50HZ,240V60HZ)
277731

DILMC32-01(110V50HZ,120V60HZ)
277728

DILMC32-01(RDC24)
277745

18,5 23 60 DILMC40(230V50HZ,240V60HZ)
277965

DILMC40(110V50HZ,120V60HZ)
277962

DILMC40(RDC24)
277979

22 30 80 DILMC50(230V50HZ,240V60HZ)
277995

DILMC50(110V50HZ,120V60HZ)
277992

DILMC50(RDC24)
278009

30 35 98 DILMC65(230V50HZ,240V60HZ)
278025

DILMC65(110V50HZ,120V60HZ)
278022

DILMC65(RDC24)
278039

37 63 110 DILMC80(230V50HZ,240V60HZ)
239618

- DILMC80(RDC24)
239652

45 75 130 DILMC95(230V50HZ,240V60HZ)
239685

- DILMC95(RDC24)
239715

55 90 160 DILMC115(RAC240)
239736

- DILMC115(RDC24)
239741

75 96 190 DILMC150(RAC240)
239751

- DILMC150(RDC24)
239765
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Kontaktörler
Komple cihazlar, 170 A'e kadarMoeller series

Komple cihazlar, 170 A'e kadar

AC çalşma DC çalşma
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz 24 V DC

Maks. üç fazl motor değerleri, 50 - 60 Hz Anma çalşma akm Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün koduAC-3 AC-1

380 V 400 V 660 V 690 V Konvansiyonel 
termal akm, 
3 kutuplu, 50 - 60 Hz
Açk
40 °C'ta

P P Ith = Ie
kW kW A

Komple cihazlar DILM
Vidal terminal

3 3,5 22 DILM7-32(230V50HZ,240V60HZ)
276655

DILM7-32(24VDC)
276670

4 4,5 22 DILM9-32(230V50HZ,240V60HZ)
276795

DILM9-32(24VDC)
276810

5,5 6,5 22 DILM12-32(230V50HZ,240V60HZ)
276935

DILM12-32(24VDC)
276950

7,5 11 40 DILM17-32(230V50HZ,240V60HZ)
277100

DILM17-32(RDC24)
277114

11 14 45 DILM25-32(230V50HZ,240V60HZ)
277228

DILM25-32(RDC24)
277242

15 17 45 DILM32-32(230V50HZ,240V60HZ)
277356

DILM32-32(RDC24)
277370

18,5 23 60 DILM40-22(230V50HZ,240V60HZ)
277798

DILM40-22(RDC24)
277812

22 30 80 DILM50-22(230V50HZ,240V60HZ)
277862

DILM50-22(RDC24)
277876

30 35 98 DILM65-22(230V50HZ,240V60HZ)
277926

DILM65-22(RDC24)
277940

37 63 110 DILM80-22(230V50HZ,240V60HZ)
239449

DILM80-22(RDC24)
239463

45 75 130 DILM95-22(230V50HZ,240V60HZ)
239527

DILM95-22(RDC24)
239541

55 90 160 DILM115-22(RAC240)
239578

DILM115-22(RDC24)
239581

75 96 190 DILM150-22(RAC240)
239598

DILM150-22(RDC24)
239601
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Kontaktörler
Komple cihazlar, 170 A'e kadarMoeller series

Komple cihazlar, 170 A'e kadar

AC çalşma DC çalşma
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz 24 V DC

Maks. üç fazl motor değerleri, 50 - 60 Hz Anma çalşma akm Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün koduAC-3 AC-1

380 V 400 V 660 V 690 V Konvansiyonel 
termal akm, 
3 kutuplu, 50 - 60 Hz
Açk
40 °C'ta

P P Ith = Ie
kW kW A

Komple cihazlar DILM
Vidal terminal

3 3,5 22 DILM7-32(230V50HZ,240V60HZ)
276655

DILM7-32(24VDC)
276670

4 4,5 22 DILM9-32(230V50HZ,240V60HZ)
276795

DILM9-32(24VDC)
276810

5,5 6,5 22 DILM12-32(230V50HZ,240V60HZ)
276935

DILM12-32(24VDC)
276950

7,5 11 40 DILM17-32(230V50HZ,240V60HZ)
277100

DILM17-32(RDC24)
277114

11 14 45 DILM25-32(230V50HZ,240V60HZ)
277228

DILM25-32(RDC24)
277242

15 17 45 DILM32-32(230V50HZ,240V60HZ)
277356

DILM32-32(RDC24)
277370

18,5 23 60 DILM40-22(230V50HZ,240V60HZ)
277798

DILM40-22(RDC24)
277812

22 30 80 DILM50-22(230V50HZ,240V60HZ)
277862

DILM50-22(RDC24)
277876

30 35 98 DILM65-22(230V50HZ,240V60HZ)
277926

DILM65-22(RDC24)
277940

37 63 110 DILM80-22(230V50HZ,240V60HZ)
239449

DILM80-22(RDC24)
239463

45 75 130 DILM95-22(230V50HZ,240V60HZ)
239527

DILM95-22(RDC24)
239541

55 90 160 DILM115-22(RAC240)
239578

DILM115-22(RDC24)
239581

75 96 190 DILM150-22(RAC240)
239598

DILM150-22(RDC24)
239601
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Kontaktörler ve yardımcı kontaktörler
Temel modüller, vida terminalli  Moeller series

AC3 
380 V 
400 V 
P 
kW

AC3 
660 V 
690 V 
P 
kW

AC1 
 
 
Ith=Ie 
A*1

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

10 DILER-40(230V50/60HZ)
52725

DILER-40(110V50/60HZ)
21961

DILER-40(42V50HZ,48V60HZ)
51755

DILER-40(24V50/60H)
21924

- - 10 DILER-31(230V50/60HZ)
52509

DILER-31(110V50/60HZ)
21624

DILER-31(42V50HZ,48V60HZ)
51764

DILER-31(24V50/60HZ)
21594

- - 10 DILER-22(230V50/60HZ)
52508

DILER-22(110V50/60HZ)
21871

DILER-22(42V50HZ,48V60HZ)
51773

DILER-22(24V50/60HZ)
21704

- - 16 DILA-40(230V50/60HZ)
276337

DILA-40(110V50/60HZ)
276335

DILA-40(42V50HZ,48V60HZ)
276325

DILA-40(24V50/60HZ)
276333

- - 16 DILA-31(230V50/60HZ)
276372

DILA-31(110V50/60HZ)
276370

DILA-31(42V50HZ,48V60HZ) 
276360

DILA-31(24V50/60HZ)
276368

- - 16 DILA-22(230V50/60HZ)
276407

DILA-22(110V50/60HZ)
276405

DILA-22(42V50HZ,48V60HZ)
276395

DILA-22(24V50/60HZ)
276403

3 3 22 DILEEM-10(230V50/60HZ)
56674

DILEEM-10(110V50/60HZ)
51592

DILEEM-10(42V50HZ,48V60HZ)
51612

DILEEM-10(24V50/60HZ)
51596

3 3 22 DILEEM-01(230V50/60HZ)
58771

DILEEM-01(110V50/60HZ)
51618

DILEEM-01(42V50HZ,48V60HZ)
51637

DILEEM-01(24V50/60HZ)
51621

4 4 22 DILEM-10(230V50/60HZ)
52302

DILEM-10(110V50/60HZ)
21455

DILEM-10(42V50HZ,48V60HZ)
51782 

DILEM-10(24V50/60HZ)
21417

4 4 22 DILEM-01(230V50/60HZ) 
51114

DILEM-01(110V50/60HZ)
20436

DILEM-01(42V50HZ,48V60HZ)
51791

DILEM-01(24V50/60HZ)
20402

3 3,5 22 DILM7-10(230V50/60HZ)
276558

DILM7-10(110V50/60HZ)
276556

DILM7-10(42V50HZ,48V60HZ)
276546

DILM7-10(24V50/60HZ)
276554

3 3,5 22 DILM7-01(230V50/60HZ)
276593

DILM7-01(110V50/60HZ)
276591

DILM7-01(42V50HZ,48V60HZ)
276581

DILM7-01(24V50/60HZ)
276589

4 4,5 22 DILM9-10(230V50/60HZ)
276698

DILM9-10(110V50/60HZ)
276696

DILM9-10(42V50HZ,48V60HZ)
276686

DILM9-10(24V50/60HZ)
276694

4 4,5 22 DILM9-01(230V50/60HZ)
276733

DILM9-01(110V50/60HZ)
276731

DILM9-01(42V50HZ,48V60HZ)
276721

DILM9-01(24V50/60HZ)
276729

5,5 6,5 22 DILM12-10(230V50/60HZ)
276838

DILM12-10(110V50/60HZ)
276836

DILM12-10(42V50HZ,48V60HZ)
276826

DILM12-10(24V50/60HZ)
276834

5,5 6,5 22 DILM12-01(230V50/60HZ)
276873

DILM12-01(110V50/60HZ)
276871

DILM12-01(42V50HZ,48V60HZ)
276861

DILM12-01(24V50/60HZ)
276869

7,5 11 40 DILM17-10(230V50/60HZ)
277012

DILM17-10(110V50/60HZ)
277010

DILM17-10(42V50HZ,48V60HZ)
277000

DILM17-10(24V50/60HZ)
277008

7,5 11 40 DILM17-01(230V50/60HZ)
277044

DILM17-01(110V50/60HZ)
277042

DILM17-01(42V50HZ,48V60HZ)
277032

DILM17-01(24V50/60HZ)
277040

11 14 45 DILM25-10(230V50/60HZ)
277140

DILM25-10(110V50/60HZ)
277138

DILM25-10(42V50HZ,48V60HZ)
277128

DILM25-10(24V50/60HZ)
277136

11 14 45 DILM25-01(230V50/60HZ)
277172

DILM25-01(110V50/60HZ)
277170

DILM25-01(42V50HZ,48V60HZ)
277160

DILM25-01(24V50/60HZ)
277168

15 17 45 DILM32-10(230V50/60HZ)
277268

DILM32-10(110V50/60HZ)
277266

DILM32-10(42V50HZ,48V60HZ)
277256

DILM32-10(24V50/60HZ)
277264

15 17 45 DILM32-01(230V50/60HZ)
277300

DILM32-01(110V50/60HZ)
277298

DILM32-01(42V50HZ,48V60HZ)
277288

DILM32-01(24V50/60HZ)
277296

18,5 23 60 DILM40(230V50/60HZ)
277806

DILM40(110V50/60HZ)
277772

DILM40(42V50HZ,48V60HZ)
277762

DILM40(24V50/60HZ)
277770

22 30 80 DILM50(230V50/60HZ)
277870

DILM50(110V50/60HZ)
277836

DILM50(42V50HZ,48V60HZ)
277826

DILM50(24V50/60HZ)
277834

30 35 98 DILM65(230V50/60HZ)
277902

DILM65(110V50/60HZ)
277900

DILM65(42V50HZ,48V60HZ)
277890

DILM65(24V50/60HZ)
277898

37 63 110 DILM80(230V50/60HZ)
239410

DILM80(110V50/60HZ)
239408

DILM80(42V50HZ,48V60HZ)
239394

DILM80(24V50/60HZ)
239406

45 75 130 DILM95(230V50/60HZ)
239488

DILM95(110V50/60HZ)
239486

DILM95(42V50HZ,48V60HZ)
239476

DILM95(24V50/60HZ)
239484

55 90 160 DILM115(RAC240)
239548

DILM115(RAC120)
239547

DILM115(RAC48)
239546

DILM115(RAC24)
239545

75 96 190 DILM150(RAC240)
239588

DILM150(RAC120)
239587

DILM150(RAC48)
239586

DILM150(RAC24)
239585

* 1 Konvensiyonel termik akım, 3 kutuplu, 50-60 Hz, 40 °C'de açık
RAC240≙190-240V 50/60Hz; RAC≙100-120V 50/60Hz; RAC≙42-48V 50/60Hz; RAC24≙24V 50/60Hz
diğer kontaktör tiplerini ve bobin gerilimlerini çevrimiçi kataloğumuzda bulabilirsiniz: www.eaton.eu/ecat

http://www.eaton.eu/ecat
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Kontaktörler ve yardımcı kontaktörler
Moeller series  Temel modüller, yaylı terminalli 

AC3
380 V
400 V
P
kW

AC3
660 V
690 V
P
kW

AC1

Ith=Ie
A*1

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

10 DILER-40-C(230V50/60HZ)
231850

DILER-40-C(48V50HZ)
231835

DILER-40-C(24V50/60HZ)
231847

- - 10 DILER-31-C(230V50/60HZ)
231827

DILER-31-C(48V50HZ)
231812

DILER-31-C(24V50/60HZ)
231824

- - 10 DILER-22-C(230V50/60HZ)
231802

DILER-22-C(48V50HZ)
231787

DILER-22-C(24V50/60HZ)
231799

- - 16 DILAC-40(230V50/60HZ)
276449

DILAC-40(48V50HZ)
276432

DILAC-40(24V50/60HZ)
276445

- - 16 DILAC-31(230V50/60HZ)
276481

DILAC-31(48V50HZ)
276464

DILAC-31(24V50/60HZ) 
276477

- - 16 DILAC-22(230V50/60HZ)
276513

DILAC-22(48V50HZ)
276496

DILAC-22(24V50/60HZ) 
276509

3 3 22 DILEEM-10-C(230V50/60HZ)
230049

- -

4 4 22 DILEM-10-C(230V50/60HZ)
231667

DILEM-10-C(48V50HZ)
231652

DILEM-10-C(24V50/60HZ)
231664

4 4 22 DILEM-01-C(230V50/60HZ) 
231690

DILEM-01-C(48V50HZ)
231675

DILEM-01-C(24V50/60HZ)
231687

3 3,5 22 DILMC7-10(230V50/60HZ) 
277397

DILMC7-10(48V50HZ)
277380

DILMC7-10(24V50/60HZ) 
277393

3 3,5 22 DILMC7-01(230V50/60HZ) 
277429

DILMC7-01(48V50HZ)
277412

DILMC7-01(24V50/60HZ) 
277425

4 4,5 22 DILMC9-10(230V50/60HZ) 
277461

DILMC9-10(48V50HZ)
277444

DILMC9-10(24V50/60HZ) 
277457

4 4,5 22 DILMC9-01(230V50/60HZ)
 277493

DILMC9-01(48V50HZ)
277476

DILMC9-01(24V50/60HZ) 
277489

5,5 6,5 22 DILMC12-10(230V50/60HZ) 
277525

DILMC12-10(48V50HZ)
277508

DILMC12-10(24V50/60HZ) 
277521

5,5 6,5 22 DILMC12-01(230V50/60HZ) 
277557

DILMC12-01(48V50HZ)
277540

DILMC12-01(24V50/60HZ) 
277553

Yardımcı ve kontrol devre bağlantılarında yaylı terminaller
7,5 11 40 DILMC17-10(230V50/60HZ) 

277589
DILMC17-10(48V50HZ)
277571

DILMC17-10(24V50/60HZ) 
277585

7,5 11 40 DILMC17-01(230V50/60HZ) 
277619

DILMC17-01(48V50HZ)
277601

DILMC17-01(24V50/60HZ) 
277615

11 14 45 DILMC25-10(230V50/60HZ) 
277649

DILMC25-10(48V50HZ)
277631

DILMC25-10(24V50/60HZ) 
277645

11 14 45 DILMC25-01(230V50/60HZ) 
277679

DILMC25-01(48V50HZ)
277661

DILMC25-01(24V50/60HZ) 
277675

15 17 45 DILMC32-10(230V50/60HZ) 
277709

DILMC32-10(48V50HZ)
277691

DILMC32-10(24V50/60HZ) 
277705

15 17 45 DILMC32-01(230V50/60HZ) 
277739

DILMC32-01(48V50HZ)
277721

DILMC32-01(24V50/60HZ) 
277735

18,5 23 60 DILMC40(230V50/60HZ) 
277973

DILMC40(48V50HZ)
277955

DILMC40(24V50/60HZ) 
277969

22 30 80 DILMC50(230V50/60HZ) 
278003

DILMC50(48V50HZ)
277985

-

30 35 98 DILMC65(230V50/60HZ) 
278033

DILMC65(48V50HZ)
278015

-

37 63 110 - DILMC80(48V50HZ)
239606

-

45 75 130 - DILMC95(48V50HZ)
239657

-

* 1 Konvensiyonel termik akım, 3 kutuplu, 50-60 Hz, 40 °C'de açık
diğer kontaktör tiplerini ve bobin gerilimlerini çevrimiçi kataloğumuzda bulabilirsiniz: www.eaton.eu/ecat

http://www.eaton.eu/ecat
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Kontaktörler
Konfor cihazları ve standart cihazlar, 170 A'den büyük Moeller series

Konfor cihazlar ve standart cihazlar, 170 A'den büyük

AC çalşma AC çalşma DC çalşma
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz 24 V DC

Maks. üç fazl 
motor değerleri, 
50 - 60 Hz

Anma çalşma 
akm

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

AC-3 AC-1
380 V 
400 V

660 V 
690 V

Konvansiyonel 
termal akm, 
3 kutuplu, 50 - 60 Hz
Açk
40 °C'ta

P P Ith = Ie
kW kW A

Elektronik bobinli DILM
Vida bağlantl

90 140 337 DILM185A/22(RAC240)
139537

DILM185A/22(RAC120)
139536

DILM185A/22(RDC24)
139540

110 150 386 DILM225A/22(RAC240)
139547

DILM225A/22(RAC120)
139546

DILM225A/22(RDC24)
139550

132 240 430 DILM250/22(RA250)
208201

DILM250/22(RA110)
208200

DILM250/22(RDC48)
208199

160 240 490 DILM300A/22(RA250)
139556

DILM300A/22(RA110)
139555

DILM300A/22(RDC48)
139554

200 344 612 DILM400/22(RA250)
208209

DILM400/22(RA110)
208208

DILM400/22(RDC48)
208207

250 344 800 DILM500/22(RA250)
208213

DILM500/22(RA110)
208212

DILM500/22(RDC48)
208211

315 560 980 DILM580/22(RA250)
208216

DILM580/22(RA110)
208215

-

355 630 1041 DILM650/22(RA250)
208219

DILM650/22(RA110)
208218

-

400 720 1102 DILM750/22(RA250)
208222

DILM750/22(RA110)
208221

-

450 750 1225 DILM820/22(RA250)
208225

DILM820/22(RA110)
208224

-

560 1000 1225 DILM1000/22(RA250)
267214

- -

Vida bağlantl
132 240 430 DILM250-S/22(220-240V50/60HZ)

274190
DILM250-S/22(110-120V50/60HZ)
274189

-

160 240 490 DILM300A-S/22(220-240V50/60HZ)
139559

DILM300A-S/22(110-120V50/60HZ)
139558

-

200 344 612 DILM400-S/22(220-240V50/60HZ)
274196

DILM400-S/22(110-120V50/60HZ)
274195

-

250 344 800 DILM500-S/22(220-240V50/60HZ)
274199

DILM500-S/22(110-120V50/60HZ)
274198

-
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Kontaktörler
200 A'e kadar temel modüller, 4 kutupluMoeller series

200 A'e kadar temel modüller, 4 kutuplu

AC çalşma AC çalşma DC çalşma
Anma çalşma akm 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz 24 V DC
AC-1 Parça no.

Ürün kodu
Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün koduKonvansiyonel termal akm, 

3 kutuplu, 50 - 60 Hz
Açk
40 °C'ta 60 °C'ta
Ith = Ie Ith = Ie
A A

Temel modüller  DILMP
Vidal terminal

22 20 DILMP20(230V50HZ,240V60HZ)
276970

DILMP20(110V50HZ,120V60HZ)
276967

DILMP20(24VDC)
276985

32 28 DILMP32-01(230V50HZ,240V60HZ)
118911

DILMP32-01(110V50HZ,120V60HZ)
118912

DILMP32-01(RDC24)
118913

32 28 DILMP32-10(230V50HZ,240V60HZ)
109797

DILMP32-10(110V50HZ,120V60HZ)
109790

DILMP32-10(RDC24)
109811

45 39 DILMP45-01(230V50HZ,240V60HZ)
118914

DILMP45-01(110V50HZ,120V60HZ)
118915

DILMP45-01(RDC24)
118916

45 39 DILMP45-10(230V50HZ,240V60HZ)
109826

DILMP45-10(110V50HZ,120V60HZ)
109819

DILMP45-10(RDC24)
109840

63 54 DILMP63(230V50HZ,240V60HZ)
109855

DILMP63(110V50HZ,120V60HZ)
109848

DILMP63(RDC24)
109869

63 54 DILMP63(RAC240)
167512

- -

80 69 DILMP80(230V50HZ,240V60HZ)
109884

DILMP80(110V50HZ,120V60HZ)
109877

DILMP80(RDC24)
109898

80 69 DILMP80(RAC240)
167513

- -

125 108 DILMP125(RAC240)
109905

DILMP125(RAC120)
109903

DILMP125(RDC24)
109910

160 138 DILMP160(RAC240)
109915

DILMP160(RAC120)
109913

DILMP160(RDC24)
109920

200 172 DILMP200(RAC240)
109925

DILMP200(RAC120)
109923

DILMP200(RDC24)
109930
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Kontaktörler
200 A'e kadar temel modüller, 4 kutupluMoeller series

200 A'e kadar temel modüller, 4 kutuplu

AC çalşma AC çalşma DC çalşma
Anma çalşma akm 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz 24 V DC
AC-1 Parça no.

Ürün kodu
Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün koduKonvansiyonel termal akm, 

3 kutuplu, 50 - 60 Hz
Açk
40 °C'ta 60 °C'ta
Ith = Ie Ith = Ie
A A

Temel modüller  DILMP
Vidal terminal

22 20 DILMP20(230V50HZ,240V60HZ)
276970

DILMP20(110V50HZ,120V60HZ)
276967

DILMP20(24VDC)
276985

32 28 DILMP32-01(230V50HZ,240V60HZ)
118911

DILMP32-01(110V50HZ,120V60HZ)
118912

DILMP32-01(RDC24)
118913

32 28 DILMP32-10(230V50HZ,240V60HZ)
109797

DILMP32-10(110V50HZ,120V60HZ)
109790

DILMP32-10(RDC24)
109811

45 39 DILMP45-01(230V50HZ,240V60HZ)
118914

DILMP45-01(110V50HZ,120V60HZ)
118915

DILMP45-01(RDC24)
118916

45 39 DILMP45-10(230V50HZ,240V60HZ)
109826

DILMP45-10(110V50HZ,120V60HZ)
109819

DILMP45-10(RDC24)
109840

63 54 DILMP63(230V50HZ,240V60HZ)
109855

DILMP63(110V50HZ,120V60HZ)
109848

DILMP63(RDC24)
109869

63 54 DILMP63(RAC240)
167512

- -

80 69 DILMP80(230V50HZ,240V60HZ)
109884

DILMP80(110V50HZ,120V60HZ)
109877

DILMP80(RDC24)
109898

80 69 DILMP80(RAC240)
167513

- -

125 108 DILMP125(RAC240)
109905

DILMP125(RAC120)
109903

DILMP125(RDC24)
109910

160 138 DILMP160(RAC240)
109915

DILMP160(RAC120)
109913

DILMP160(RDC24)
109920

200 172 DILMP200(RAC240)
109925

DILMP200(RAC120)
109923

DILMP200(RDC24)
109930
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Kontaktörler
Kondansatör kontaktörleri, Aydınlatma kontaktörleri Moeller series

Kondansatör kontaktörleri, Aydnlatma kontaktörleri

Üç fazl kondansatörün anma gücü
50 - 60 Hz

Bağlant Parça no.
Ürün kodu

Açk
230 V 400 V 525 V 690 V
kvar kvar kvar kvar

DILK kondansatör kontaktörleri
Seri dirençli
Temel cihazlar

7,5 12,5 16,7 20 DILK12-11(230V50HZ,240V60HZ)
293988

11 20 25 33,3 DILK20-11(230V50HZ,240V60HZ)
294010

15 25 33,3 40 DILK25-11(230V50HZ,240V60HZ)
294032

20 33,3 40 55 DILK33-10(230V50HZ,240V60HZ)
294054

25 50 65 85 DILK50-10(230V50HZ,240V60HZ)
294076

Anma çalşma akm Konvansiyonel termal akm, 3 kutuplu, 
50 - 60 Hz AC-1

Parça no.
Ürün kodu

AC-5a AC-5b 60 °C'ta
220 V 230 V 380 V 400 V 220 V 230 V 380 V 400 V açk
Ie Ie Ie Ie Ith = Ie
A A A A A

DILL aydnlatma kontaktörleri
12 12 14 14 24 DILL12(230V50HZ,240V60HZ)

104402
18 18 21 21 35 DILL18(230V50HZ,240V60HZ)

104405
20 20 27 27 40 DILL20(230V50HZ,240V60HZ)

104408

Aydnlatma sistemleri için kumanda cihazlar
DIL L12 L18 L20 M7 M9 M12 M17 M25 M32 M40 M50

Izin verilen kompanzasyon kapasitans Cmax [mF] 470 470 470 47 80 100 220 330 470 470 500
Flaman ampuller Ie [A] 14 21 27 6 7,5 10 14 21 27 33 42
Karşk şk lambalar Ie [A] 12 16 23 5 6,5 8,5 12 16 23 30 38
Fluoresan lambalar, konvensiyonel 
-reaktörler– starter – bağlant

Ie [A] 20 26 35 9 10 15 20 26 35 41 45

Fluoresan lambalar, çift bağlant 
(seri kompanzasyon)

Ie [A] 20 26 35 5,5 8 13 15 22,5 29 36 47

Elektronik ön çalştrma cihazlar Ie [A] 12 18 20 5 6,5 8,5 12 17,5 22,5 28 35
Yüksek basnçl civa buharl lambalar Ie [A] 12 18 20 3,5 6 10 12 17,5 20 25 30
Metal-halide lambalar Ie [A] 12 18 20 3,5 6 10 12 17,5 20 25 30
Yüksek basnçl sodyum buharl lambalar Ie [A] 12 18 20 3,5 6 10 12 17,5 20 25 30
Alçak basnçl sodyum buharl lambalar Ie [A] 7,5 10 12 3 4 6 7,5 10 12 15 22

DIL M65 M80 M95 M115 M150 M185A M225A M250 M300A M400 M500
Izin verilen kompanzasyon kapasitans Cmax [mF] 500 550 620 830 970 2055 2300 2600 3000 3250 3500
Flaman ampuller Ie [A] 55 67 79 95 125 153 187 208 249 332 415
Karşk şk lambalar Ie [A] 45 65 67 80 110 123 150 167 200 266 332
Fluoresan lambalar, konvensiyonel 
-reaktörler– starter – bağlant

Ie [A] 55 95 100 125 145 207 237 263 300 375 525

Fluoresan lambalar, çift bağlant 
(seri kompanzasyon)

Ie [A] 59 71 95 100 138 186 213 236 270 338 473

Elektronik ön çalştrma cihazlar Ie [A] 45,5 56 66,5 80,5 105 130 158 175 210 280 350
Yüksek basnçl civa buharl lambalar Ie [A] 36 55 60 80 95 138 158 175 200 250 350
Metal-halide lambalar Ie [A] 36 55 60 80 95 138 158 175 200 250 350
Yüksek basnçl sodyum buharl lambalar Ie [A] 36 55 60 80 95 138 158 175 200 250 350
Alçak basnçl sodyum buharl lambalar Ie [A] 25 35 40 50 70 100 111 123 140 175 245

Konpanzasyonlu lambalarda kapasitanslarn toplam, kontaktörlerin izin verilen maks. kondansatör yükünü (Cmax) geçmemesi gerekir!
Tablodaki değerler, kontaktörlerin kontağ başna geçerlidir.

1 3 5

2 4 6

13 21

14 22

A1

A2

1 3 5

2 4 6

13

14

A1

A2
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Kontaktörler
Yıldız üçgen kombinasyonlarıMoeller series

Yldz üçgen kombinasyonlar

Anma çalşma 
akm

Maks. üç fazl motor değerleri, 50 - 60 Hz Maks. 
anahtarlama 
süresi
s

Parça no.
Ürün kodu

AC-3 AC-3
380 V 400 V 220 V 230 V 380 V 400 V 500 V 660 V 690 V
Ie P P P P
A kW kW kW kW

Yldz üçgen kombinasyonlar SDAINL
Anahtarlama frekans maks. 30 yolverme/saat

12 3 5,5 5,5 5,5 < 20 SDAINLM12(230V50HZ,240V60HZ)
278286

16 4 7,5 7,5 7,5 < 20 SDAINLM16(230V50HZ,240V60HZ)
278311

22 5,5 11 11 11 < 20 SDAINLM22(230V50HZ,240V60HZ)
278336

30 7,5 15 18,5 18,5 < 20 SDAINLM30(230V50HZ,240V60HZ)
278361

45 11 22 30 22 < 20 SDAINLM45(230V50HZ,240V60HZ)
278386

55 15 30 37 30 < 20 SDAINLM55(230V50HZ,240V60HZ)
278411

70 18,5 37 45 37 < 20 SDAINLM70(230V50HZ,240V60HZ)
239895

90 22 45 55 45 < 20 SDAINLM90(230V50HZ,240V60HZ)
239937

115 30 55 75 55 < 20 SDAINLM115(230V50HZ,240V60HZ)
239963

140 37 75 90 90 < 20 SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ)
240009

165 45 90 110 132 < 20 SDAINLM165(230V50HZ,240V60HZ)
240035

200 55 110 132 160 < 20 SDAINLM200(230V50HZ,240V60HZ)
101010

260 75 132 160 160 < 20 SDAINLM260(230V50HZ,240V60HZ)
101031

Yldz üçgen kombinasyonlarnn kendiliğinden birleştirilmesi için bileşenler
Maks. üç fazl motor 
değerleri, 50 - 60 Hz

Kombinasyonun münferit bileşenleri Yedek yardmc kontak

AC-3 Geçiş süresi1) Bobin EN 50005 uyarnca 
Kontaklar EN 50005 ve EN 50012 uyarnca

230 V 400 V 500 V 690 V 1000 V
Şebeke 
kontaktörü
Q11

Üçgen 
kontaktörü
Q15

Yldz 
kontaktörü
Q13

Zaman rölesi
K1

 Q11  Q15  Q13

kW kW kW kW kW 12 sn'ye 
kadar

20 sn'ye 
kadar

30 sn'ye 
kadar

Parça no. 
DIL

Parça no. DIL Parça no. 
DIL

Tip 

90 160 200 250 132 ● ● ● M185A/22 M185A/22 M115/22 ETR4-51

110 200 250 315 160 ● ● – M225A/22 M225A/22 M150/22 ETR4-51

132 250 315 400 200 ● ● ● M250/22 M250/22 M185A/22 ETR4-51

160 300 355 450 200 ● ● ● M300A/22 M300A/22 M185A/22 ETR4-51

200 355 450 560 220 ● ● – M400/22 M400/22 M250/22 ETR4-51

250 450 560 600 220 ● ● ● M500/22 M500/22 M300A/22 ETR4-51

300 560 710 900 355 ● ● ● M580/22 M580/22 M400/22 ETR4-51

350 630 750 950 355 ● ● ● M650/22 M650/22 M400/22 ETR4-51

400 710 900 1200 1400 ● ● ● M750/22 M750/22 M580/22 ETR4-51

450 800 950 1300 1400 ● ● ● M820/22 M820/22 M580/22 ETR4-51

560 1000 1200 1700 1700 ● ● – M1000/22 M1000/22 M650/22 ETR4-51

Hatrlatma 1) İstek üzerine daha uzun geçiş süreleri
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 EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 163

Kontaktörler
Yıldız üçgen kombinasyonlarıMoeller series

Yldz üçgen kombinasyonlar

Anma çalşma 
akm

Maks. üç fazl motor değerleri, 50 - 60 Hz Maks. 
anahtarlama 
süresi
s

Parça no.
Ürün kodu

AC-3 AC-3
380 V 400 V 220 V 230 V 380 V 400 V 500 V 660 V 690 V
Ie P P P P
A kW kW kW kW

Yldz üçgen kombinasyonlar SDAINL
Anahtarlama frekans maks. 30 yolverme/saat

12 3 5,5 5,5 5,5 < 20 SDAINLM12(230V50HZ,240V60HZ)
278286

16 4 7,5 7,5 7,5 < 20 SDAINLM16(230V50HZ,240V60HZ)
278311

22 5,5 11 11 11 < 20 SDAINLM22(230V50HZ,240V60HZ)
278336

30 7,5 15 18,5 18,5 < 20 SDAINLM30(230V50HZ,240V60HZ)
278361

45 11 22 30 22 < 20 SDAINLM45(230V50HZ,240V60HZ)
278386

55 15 30 37 30 < 20 SDAINLM55(230V50HZ,240V60HZ)
278411

70 18,5 37 45 37 < 20 SDAINLM70(230V50HZ,240V60HZ)
239895

90 22 45 55 45 < 20 SDAINLM90(230V50HZ,240V60HZ)
239937

115 30 55 75 55 < 20 SDAINLM115(230V50HZ,240V60HZ)
239963

140 37 75 90 90 < 20 SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ)
240009

165 45 90 110 132 < 20 SDAINLM165(230V50HZ,240V60HZ)
240035

200 55 110 132 160 < 20 SDAINLM200(230V50HZ,240V60HZ)
101010

260 75 132 160 160 < 20 SDAINLM260(230V50HZ,240V60HZ)
101031

Yldz üçgen kombinasyonlarnn kendiliğinden birleştirilmesi için bileşenler
Maks. üç fazl motor 
değerleri, 50 - 60 Hz

Kombinasyonun münferit bileşenleri Yedek yardmc kontak

AC-3 Geçiş süresi1) Bobin EN 50005 uyarnca 
Kontaklar EN 50005 ve EN 50012 uyarnca

230 V 400 V 500 V 690 V 1000 V
Şebeke 
kontaktörü
Q11

Üçgen 
kontaktörü
Q15

Yldz 
kontaktörü
Q13

Zaman rölesi
K1

 Q11  Q15  Q13

kW kW kW kW kW 12 sn'ye 
kadar

20 sn'ye 
kadar

30 sn'ye 
kadar

Parça no. 
DIL

Parça no. DIL Parça no. 
DIL

Tip 

90 160 200 250 132 ● ● ● M185A/22 M185A/22 M115/22 ETR4-51

110 200 250 315 160 ● ● – M225A/22 M225A/22 M150/22 ETR4-51

132 250 315 400 200 ● ● ● M250/22 M250/22 M185A/22 ETR4-51

160 300 355 450 200 ● ● ● M300A/22 M300A/22 M185A/22 ETR4-51

200 355 450 560 220 ● ● – M400/22 M400/22 M250/22 ETR4-51

250 450 560 600 220 ● ● ● M500/22 M500/22 M300A/22 ETR4-51

300 560 710 900 355 ● ● ● M580/22 M580/22 M400/22 ETR4-51

350 630 750 950 355 ● ● ● M650/22 M650/22 M400/22 ETR4-51

400 710 900 1200 1400 ● ● ● M750/22 M750/22 M580/22 ETR4-51

450 800 950 1300 1400 ● ● ● M820/22 M820/22 M580/22 ETR4-51

560 1000 1200 1700 1700 ● ● – M1000/22 M1000/22 M650/22 ETR4-51

Hatrlatma 1) İstek üzerine daha uzun geçiş süreleri
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Kontaktörler
Enversör kombinasyonları Moeller series

Enversör kombinasyonlar

Anma çalşma 
akm

Maks. üç fazl motor değerleri, 50 - 60 Hz Parça no.
Ürün kodu

AC-3 AC-3 AC-4
380 V 400 V 220 V 230 V 380 V 400 V 660 V 690 V 220 V 230 V 380 V 400 V 660 V 690 V
Ie P P P P P P
A kW kW kW kW kW kW

DIUL enversör kombinasyonlar
9 2,2 4 4 1,5 3 3 DIULEM/21/MV(230V50HZ,240V60HZ)

051849
9 2,2 4 4 1,5 3 3 DIULEM/21/MV-G(24VDC)

214655

7 2,2 3 3,5 1 2,2 2,9 DIULM7/21(230V50HZ,240V60HZ)
278061

7 2,2 3 3,5 1 2,2 2,9 DIULM7/21(24VDC)2)
107021

9 2,5 4 4,5 1,5 2,5 3,6 DIULM9/21(230V50HZ,240V60HZ)
278086

9 2,5 4 4,5 1,5 2,5 3,6 DIULM9/21(24VDC)
107022

12 3,5 5,5 6,5 2 3 4,4 DIULM12/21(230V50HZ,240V60HZ)
278111

12 3,5 5,5 6,5 2 3 4,4 DIULM12/21(24VDC)
107023

18 5 7,5 11 2,5 4,5 6,5 DIULM17/21(230V50HZ,240V60HZ)
278136

18 5 7,5 11 2,5 4,5 6,5 DIULM17/21(RDC24)
107024

25 7,5 11 14 3,5 6 8,5 DIULM25/21(230V50HZ,240V60HZ)
278161

25 7,5 11 14 3,5 6 8,5 DIULM25/21(RDC24)
107025

32 10 15 17 4 7 10 DIULM32/21(230V50HZ,240V60HZ)
278186

32 10 15 17 4 7 10 DIULM32/21(RDC24)
107026

40 12,5 18,5 23 5 9 12 DIULM40/11(230V50HZ,240V60HZ)
278211

50 15,5 22 30 6 10 14 DIULM50/11(230V50HZ,240V60HZ)
278236

65 20 30 35 7 12 17 DIULM65/11(230V50HZ,240V60HZ)
278261
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 EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 165

Kontaktörler
SmartWire-DT modülü, Yardımcı kontak modülleriMoeller series

SmartWire-DT modülü, Yardmc kontak modülleri

Kontaklar Şunlar için kullanlabilir:
NA = Normalde açk kontak
NAE = NA erken kapama
NK = Normalde kapal kontak
NKG = NK geç açma

Parça no. Ürün kodu

SmartWire-DT kontaktör modülleri
Kontaktörlerin SmartWire-DT'ye bağlants için
Kontaktör başna bir modül gerekmektedir.

Bildirimler 
Kontaktör anahtar konumu, dijital giriş 1 ve 2'nin 
durumu 
Komutlar Kontaktör kontrolü

DILM(C)7… - DILM(C)32
DILM38
DILA
MSC-D(E)-...(24VDC)

DIL-SWD-32-001 118560

Bildirimler 
Kontaktör anahtar konumu, dijital giriş 1 ve 2'nin 
Üdurumu, 1-0-A anahtar konumu 
Komutlar Kontaktör kontrolü

DIL-SWD-32-002 118561

Yardmc kontak modülleri
Kilitli ters kontakl, …XHI(C)V hariç
Üste taklan yardmc kontak
Vidal terminal 1 NA 1 NK DILM(C)7-10…

DILM(C)9-10…
DILM(C)12-10…
DILM(C)15-10…
DILM(C)17-10…
DILM(C)25-10…
DILM(C)32-10…
DILM38-10…
DILMP20…
DILMP32-10…
DILMP45-10…

DILM32-XHI11 277376
- 2 NK DILM32-XHI02 277375

2 NA 2 NK DILM32-XHI22 277377
3 NA 1 NK DILM32-XHI31 106112

Yayl terminaller 1 NA 1 NK DILM32-XHIC11 277751
- 2 NK DILM32-XHIC02 277750

2 NA 2 NK DILM32-XHIC22 277752

Vidal terminal 2 NA - DILA…
DILM(C)7…
DILM(C)9…
DILM(C)12…
DILM(C)15…
DILM(C)17…
DILM(C)25…
DILM(C)32…
DILM38…
DILMP20…
DILMP32…
DILMP45…

DILA-XHI20 276422
1 NA 1 NK DILA-XHI11 276421
- 2 NK DILA-XHI02 276420
1 NAE 1 NKG DILA-XHIV11 276423

4 NA - DILA-XHI40 276428
3 NA 1 NK DILA-XHI31 276427
2 NA 2 NK DILA-XHI22 276426
1 NA 3 NK DILA-XHI13 276425
- 4 NK DILA-XHI04 276424
1 NA
1 NAE

1 NK
1 NKG

DILA-XHIV22 276429
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 EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 165

Kontaktörler
SmartWire-DT modülü, Yardımcı kontak modülleriMoeller series

SmartWire-DT modülü, Yardmc kontak modülleri

Kontaklar Şunlar için kullanlabilir:
NA = Normalde açk kontak
NAE = NA erken kapama
NK = Normalde kapal kontak
NKG = NK geç açma

Parça no. Ürün kodu

SmartWire-DT kontaktör modülleri
Kontaktörlerin SmartWire-DT'ye bağlants için
Kontaktör başna bir modül gerekmektedir.

Bildirimler 
Kontaktör anahtar konumu, dijital giriş 1 ve 2'nin 
durumu 
Komutlar Kontaktör kontrolü

DILM(C)7… - DILM(C)32
DILM38
DILA
MSC-D(E)-...(24VDC)

DIL-SWD-32-001 118560

Bildirimler 
Kontaktör anahtar konumu, dijital giriş 1 ve 2'nin 
Üdurumu, 1-0-A anahtar konumu 
Komutlar Kontaktör kontrolü

DIL-SWD-32-002 118561

Yardmc kontak modülleri
Kilitli ters kontakl, …XHI(C)V hariç
Üste taklan yardmc kontak
Vidal terminal 1 NA 1 NK DILM(C)7-10…

DILM(C)9-10…
DILM(C)12-10…
DILM(C)15-10…
DILM(C)17-10…
DILM(C)25-10…
DILM(C)32-10…
DILM38-10…
DILMP20…
DILMP32-10…
DILMP45-10…

DILM32-XHI11 277376
- 2 NK DILM32-XHI02 277375

2 NA 2 NK DILM32-XHI22 277377
3 NA 1 NK DILM32-XHI31 106112

Yayl terminaller 1 NA 1 NK DILM32-XHIC11 277751
- 2 NK DILM32-XHIC02 277750

2 NA 2 NK DILM32-XHIC22 277752

Vidal terminal 2 NA - DILA…
DILM(C)7…
DILM(C)9…
DILM(C)12…
DILM(C)15…
DILM(C)17…
DILM(C)25…
DILM(C)32…
DILM38…
DILMP20…
DILMP32…
DILMP45…

DILA-XHI20 276422
1 NA 1 NK DILA-XHI11 276421
- 2 NK DILA-XHI02 276420
1 NAE 1 NKG DILA-XHIV11 276423

4 NA - DILA-XHI40 276428
3 NA 1 NK DILA-XHI31 276427
2 NA 2 NK DILA-XHI22 276426
1 NA 3 NK DILA-XHI13 276425
- 4 NK DILA-XHI04 276424
1 NA
1 NAE

1 NK
1 NKG

DILA-XHIV22 276429
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Kontaktörler
Yardımcı kontak modülleri Moeller series

Yardmc kontak modülleri

Kontaklar Şunlar için kullanlabilir:
NA = Normalde açk kontak
NAE = NA erken kapama
NK = Normalde kapal kontak
NKG = NK geç açma

Parça no. Ürün kodu

Yardmc kontak modülleri
Kilitli ters kontakl, …XHI(C)V hariç
Üste taklan yardmc kontak
Vidal terminal 1 NA (elektronik 

uygulamalar için)
1 NK (elektronik 
uygulamalar için)

DILA…
DILM(C)7…
DILM(C)9…
DILM(C)12…
DILM(C)15…
DILM(C)17…
DILM(C)25…
DILM(C)32…
DILM38…
DILMP20…
DILMP32…
DILMP45…

DILA-XHIR11 110140

2 NA (1 NA mikro 
sviç üzerinden 
elektronik 
uygulamalar için)

2 NK (1 NK mikro 
sviç üzerinden 
elektronik 
uygulamalar için)

DILA-XHIR22 139580

Yayl terminaller 2 NA - DILA-XHIC20 276528
1 NA 1 NK DILA-XHIC11 276527
- 2 NK DILA-XHIC02 276526
1 NAE 1 NKG DILA-XHICV11 276529

4 NA - DILA…
DILM(C)7…
DILM(C)9…
DILM(C)12…
DILM(C)15…
DILM(C)17…
DILM(C)25…
DILM(C)32…
DILM38…
DILMP20…
DILMP32…
DILMP45…

DILA-XHIC40 276534
3 NA 1 NK DILA-XHIC31 276533
2 NA 2 NK DILA-XHIC22 276532
1 NA 3 NK DILA-XHIC13 276531
- 4 NK DILA-XHIC04 276530
1 NA
1 NAE

1 NK
1 NKG

DILA-XHICV22 276535

Vidal terminal 2 NA - DILM40…
DILM50…
DILM65…
DILM72…
DILM80…
DILM95…
DILM115…
DILM150…
DILM170…
DILMP63…
DILMP80…
DILMP125…
DILMP160…
DILMP200…

DILM150-XHI20 277945
1 NA 1 NK DILM150-XHI11 277946
1 NA 1 NK DILM150-XHIA11 283463
- 2 NK DILM150-XHI02 277947

4 NA - DILM150-XHI40 277948
3 NA 1 NK DILM150-XHI31 277949
2 NA 2 NK DILM150-XHI22 277950
2 NA 2 NK DILM150-XHIA22 283464
1 NA 3 NK DILM150-XHI13 277951
- 4 NK DILM150-XHI04 277952
1 NA
1 NAE

1 NK
1 NKG

DILM150-XHIV22 277953
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 EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 167

Kontaktörler
Yardımcı kontak modülleriMoeller series

Yardmc kontak modülleri
Kilitli ters kontakl, …XHI(C)V hariç
Yana monte yardmc kontaklar
Vidal terminal 1 NA - DILM7…

DILM9…
DILM12…
DILM15…
DILMP20…
DILA…

DILA-XHI10-S 115948
- 1 NK DILA-XHI01-S 115949

1 NA 1 NK DILM17…
DILM25…
DILM32…
DILM38…

DILM32-XHI11-S 101371

1 NA 1 NK DILM250 - DILH2600 DILM820-XHI11-SI 208281
1 NA 1 NK DILM820-XHI11-SA 208282
1 NAE 1 NKG DILM820-XHI11V-SI 208283
1 NA 1 NK DILM40 - DILM225A

DILMP63 - DILMP200
DILM1000-XHI11-SI 278425

1 NAE 1 NKG DILM1000-XHIV11-SI 278426
1 NA 1 NK DILM1000-XHI11-SA 278427

Yayl terminaller 1 NA - DILMC7…
DILMC9…
DILMC12…
DILMC15…
DILAC…

DILA-XHIC10-S 115950

1 NK DILA-XHIC01-S 115951

Kontaklar Şunlar için kullanlabilir:
NA = Normalde açk kontak
NAE = NA erken kapama
NK = Normalde kapal kontak
NKG = NK geç açma

Parça no. Ürün kodu
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 EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 167

Kontaktörler
Yardımcı kontak modülleriMoeller series

Yardmc kontak modülleri
Kilitli ters kontakl, …XHI(C)V hariç
Yana monte yardmc kontaklar
Vidal terminal 1 NA - DILM7…

DILM9…
DILM12…
DILM15…
DILMP20…
DILA…

DILA-XHI10-S 115948
- 1 NK DILA-XHI01-S 115949

1 NA 1 NK DILM17…
DILM25…
DILM32…
DILM38…

DILM32-XHI11-S 101371

1 NA 1 NK DILM250 - DILH2600 DILM820-XHI11-SI 208281
1 NA 1 NK DILM820-XHI11-SA 208282
1 NAE 1 NKG DILM820-XHI11V-SI 208283
1 NA 1 NK DILM40 - DILM225A

DILMP63 - DILMP200
DILM1000-XHI11-SI 278425

1 NAE 1 NKG DILM1000-XHIV11-SI 278426
1 NA 1 NK DILM1000-XHI11-SA 278427

Yayl terminaller 1 NA - DILMC7…
DILMC9…
DILMC12…
DILMC15…
DILAC…

DILA-XHIC10-S 115950

1 NK DILA-XHIC01-S 115951

Kontaklar Şunlar için kullanlabilir:
NA = Normalde açk kontak
NAE = NA erken kapama
NK = Normalde kapal kontak
NKG = NK geç açma

Parça no. Ürün kodu
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Kontaktörler
Sönümleme devreleri Moeller series

Sönümleme devreleri

AC çalşma AC çalşma DC çalşma
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz 24 V DC

Şunlar için kullanlabilir: Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Sönümleme devreleri
RC sönümleyiciler

DILM7 - DILM15
DILMP20
DILA

DILM12-XSPR240
281200

DILM12-XSPR240
281200

-

DILM17 - DILM32
DILMP32 - DILMP45

DILM32-XSPR240
281203

DILM32-XSPR240
281203

-

DILM40 - DILM95
DILMP63 - DILMP200

DILM95-XSPR240
281206

DILM95-XSPR240
281206

-

Varistör sönümleyiciler
DILM7 - DILM15
DILMP20
DILA

DILM12-XSPV240
281210

DILM12-XSPV130
281209

-

DILM17 - DILM32
DILMP32 - DILMP45

DILM32-XSPV240
281214

DILM32-XSPV130
281213

-

DILM40 - DILM95
DILMP63 - DILMP200

DILM95-XSPV240
281218

DILM95-XSPV130
281217

-

Entegre LED'li varistör sönümleyiciler
DILM7 - DILM12
DILMP20
DILA

DILM12-XSPVL240
281221

DILM12-XSPVL240
281221

-

DILM17 - DILM32
DILMP32 - DILMP45

DILM32-XSPVL240
281223

DILM32-XSPVL240
281223

-

DILM40 - DILM95
DILMP63 - DILMP200

DILM95-XSPVL240
281225

DILM95-XSPVL240
281225

-

Diyod sönümleyici
DILM7 - DILM15
DILMP20
DILA

- - DILM12-XSPD
101672
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Kontaktörler
AksesuarMoeller series

Aksesuar

Şunlar için kullanlabilir: Parça no.
Ürün kodu

Mekanik kilit
DILM7 - DILM15
DILMP20
DILA

DILM12-XMV
281196

DILM17 - DILM38
DILMP32 - DILMP45

DILM32-XMV
281197

DILM40 - DILM72
DILMP63 - DILMP80

DILM65-XMV
281198

DILM80 - DILM170
DILMP125 - DILMP200

DILM150-XMV
240081

DILM185A, DILM225A, 
DILM250, DILM300A, 
DILM400, DILM500,

DILM500-XMV
208289

DILM580, DILM650
DILM750, DILM820
DILM1000

DILM820-XMV
208288

Ana kontaklar için paralelleme bağlants
2 adet paralelleme bağlantsndan oluşmaktadr

DILM7 - DILM15 DILM12-XP1
281193

DILM17 - DILM32 DILM32-XP1
281194

DILM40 - DILM72 DILM65-XP1
281195

DILM80 - DILM170 DILM150-XP1
284769

DILM185A DILM185-XP1
208292

Yldz noktas köprüleri
DILM7 - DILM15 DILM12-XS1

281190

DILM17 - DILM32 DILM32-XS1
281191

DILM40 - DILM72 DILM65-XS1
281192

DILM80 - DILM170 DILM150-XS1
284768

DILM185A - DILM400 DILM400-XS1
208291

DILM500 DILM500-XS1
208290

CA08103003Z_MOEM2015-TR__3_Motoren schalten.book  Seite 169  Montag, 16. Januar 2017  1:09 13



169EATON CA08103003Z-TRTüm ürünler -> Çevrimiçi Katalog

M
ot

or
 A

na
ht

ar
la

m
a,

 K
or

um
a 

ve
 Y

ol
ve

rm
e

Mo
to

r A
na

ht
arl

am
a, 

Ko
ru

ma
 ve

 Yo
lve

rm
e

 EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 169

Kontaktörler
AksesuarMoeller series

Aksesuar

Şunlar için kullanlabilir: Parça no.
Ürün kodu

Mekanik kilit
DILM7 - DILM15
DILMP20
DILA

DILM12-XMV
281196

DILM17 - DILM38
DILMP32 - DILMP45

DILM32-XMV
281197

DILM40 - DILM72
DILMP63 - DILMP80

DILM65-XMV
281198

DILM80 - DILM170
DILMP125 - DILMP200

DILM150-XMV
240081

DILM185A, DILM225A, 
DILM250, DILM300A, 
DILM400, DILM500,

DILM500-XMV
208289

DILM580, DILM650
DILM750, DILM820
DILM1000

DILM820-XMV
208288

Ana kontaklar için paralelleme bağlants
2 adet paralelleme bağlantsndan oluşmaktadr

DILM7 - DILM15 DILM12-XP1
281193

DILM17 - DILM32 DILM32-XP1
281194

DILM40 - DILM72 DILM65-XP1
281195

DILM80 - DILM170 DILM150-XP1
284769

DILM185A DILM185-XP1
208292

Yldz noktas köprüleri
DILM7 - DILM15 DILM12-XS1

281190

DILM17 - DILM32 DILM32-XS1
281191

DILM40 - DILM72 DILM65-XS1
281192

DILM80 - DILM170 DILM150-XS1
284768

DILM185A - DILM400 DILM400-XS1
208291

DILM500 DILM500-XS1
208290
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Kontaktörler
Aksesuar Moeller series

Yldz üçgen kablolama kitleri Yldz noktas köprüsü dahil
Yldz üçgen kombinasyonu için ana akm kablolamas

DILM7/9/12/15 şebeke kontaktörleri
DILM7/9/12/15 üçgen kontaktörleri
DILM7/9/12/15 yldz kontaktörleri

DILM12-XSL
283130

DILM17/25/32 şebeke kontaktörleri
DILM17/25/32 üçgen kontaktörleri
DILM17/25/32 yldz kontaktörleri

DILM32-XSL
283131

DILM40/50/65 şebeke kontaktörleri
DILM40/50/65 üçgen kontaktörleri
DILM40/50/65 yldz kontaktörleri

DILM65-XSL
101058

Enversör kablolama setleri
Enversör kombinasyonu için ana akm kablolamas

DILM7
DILM9
DILM12

DILM12-XRL
283108

DILM17
DILM25
DILM32

DILM32-XRL
283109

DILM40
DILM50
DILM65

DILM65-XRL
101057

IP2X terminal kapağ
DILM17
DILM25
DILM32
DILM38
DILMP32
DILMP45

DILM32-XIP2X
118855

DILM40
DILM50
DILM65
DILM72
DILMP63
DILMP80

DILM65-XIP2X
106491

DILM80
DILM95
DILM115
DILM150
DILM170
DILMP125
DILMP160
DILMP200
ZB150

DILM150-XIP2X
106492

Kapaklar
DILM185A
DILM225A
Z5-… FF225A

DILM225A-XHB
139560

DILM250
DILM300A
DILM400

DILM400-XHB
208287

DILM500
DILM570

DILM500-XHB
208286

DILM580
DILM650

DILM650-XHB
208285

DILM750
DILM820, DILM1000

DILM820-XHB
208284

Kablo terminal bloğu
Kontrol kablosu bağlantl
3 kutu terminalden oluşmaktadr
Bağlant opsiyonlar: yuvarlak iletkenler, esnek, yass kablo

DILM185A
DILM225A

DILM225A-XKU-S
139561

DILM250
DILM300A
DILM400

DILM400-XKU-S
208293

Şunlar için kullanlabilir: Parça no.
Ürün kodu
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Termik röleler
Bi-metal termik rölelerMoeller series

Bi-metal termik röleler

Şunlar için kullanlabilir:
DILEM DILM7 - DILM15 DILM17 - DILM38 DILM40 - DILM72 DILM80 - DILM170

Ayar sahas
Termik koruma

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

Ir
A

Termik röle ZE, ZB
0,1 - 0,16 ZE-0,16 014263 ZB12-0,16 278431 ZB32-0,16 278442 - - - -
0,16 - 0,24 ZE-0,24 014285 ZB12-0,24 278432 ZB32-0,24 278443 - - - -
0,24 - 0,4 ZE-0,4 014300 ZB12-0,4 278433 ZB32-0,4 278444 - - - -
0,4 - 0,6 ZE-0,6 014333 ZB12-0,6 278434 ZB32-0,6 278445 - - - -
0,6 - 1 ZE-1,0 014376 ZB12-1 278435 ZB32-1 278446 - - - -
1 - 1,6 ZE-1,6 014432 ZB12-1,6 278436 ZB32-1,6 278447 - - - -
1,6 - 2,4 ZE-2,4 014479 ZB12-2,4 278437 ZB32-2,4 278448 - - - -
2,4 - 4 ZE-4 014518 ZB12-4 278438 ZB32-4 278449 - - - -
4 - 6 ZE-6 014565 ZB12-6 278439 ZB32-6 278450 - - - -
6 - 9 ZE-9 014708 - - - - - - - -
6 - 10 - - ZB12-10 278440 ZB32-10 278451 ZB65-10 278455 - -
9 - 12 ZE-12 014752 ZB12-12 278441 - - - - - -
10 - 16 - - - - - - ZB65-16 278456 - -
12 - 16 - - ZB12-16 290168 - - - - - -
16 - 24 - - - - ZB32-24 278453 ZB65-24 278457 - -
24 - 32 - - - - ZB32-32 278454 - - - -
24 - 40 - - - - - - ZB65-40 278458 - -
32 - 38 - - - - ZB32-38 112474 - - - -
35 - 50 - - - - - - - - ZB150-50 278462
40 - 57 - - - - - - ZB65-57 278459 - -
50 - 65 - - - - - - ZB65-65 278460 - -
50 - 70 - - - - - - ZB150-70 278463
65 - 75 - - - - - - ZB65-75 108792 - -
70 - 100 - - - - - - - - ZB150-100 278464
95 - 125 - - - - - - - - ZB150-125 278465
120 - 150 - - - - - - - - ZB150-150 278466
145 - 175 - - - - - - - - ZB150-175 107316
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 EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 171

Termik röleler
Bi-metal termik rölelerMoeller series

Bi-metal termik röleler

Şunlar için kullanlabilir:
DILEM DILM7 - DILM15 DILM17 - DILM38 DILM40 - DILM72 DILM80 - DILM170

Ayar sahas
Termik koruma

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

Ir
A

Termik röle ZE, ZB
0,1 - 0,16 ZE-0,16 014263 ZB12-0,16 278431 ZB32-0,16 278442 - - - -
0,16 - 0,24 ZE-0,24 014285 ZB12-0,24 278432 ZB32-0,24 278443 - - - -
0,24 - 0,4 ZE-0,4 014300 ZB12-0,4 278433 ZB32-0,4 278444 - - - -
0,4 - 0,6 ZE-0,6 014333 ZB12-0,6 278434 ZB32-0,6 278445 - - - -
0,6 - 1 ZE-1,0 014376 ZB12-1 278435 ZB32-1 278446 - - - -
1 - 1,6 ZE-1,6 014432 ZB12-1,6 278436 ZB32-1,6 278447 - - - -
1,6 - 2,4 ZE-2,4 014479 ZB12-2,4 278437 ZB32-2,4 278448 - - - -
2,4 - 4 ZE-4 014518 ZB12-4 278438 ZB32-4 278449 - - - -
4 - 6 ZE-6 014565 ZB12-6 278439 ZB32-6 278450 - - - -
6 - 9 ZE-9 014708 - - - - - - - -
6 - 10 - - ZB12-10 278440 ZB32-10 278451 ZB65-10 278455 - -
9 - 12 ZE-12 014752 ZB12-12 278441 - - - - - -
10 - 16 - - - - - - ZB65-16 278456 - -
12 - 16 - - ZB12-16 290168 - - - - - -
16 - 24 - - - - ZB32-24 278453 ZB65-24 278457 - -
24 - 32 - - - - ZB32-32 278454 - - - -
24 - 40 - - - - - - ZB65-40 278458 - -
32 - 38 - - - - ZB32-38 112474 - - - -
35 - 50 - - - - - - - - ZB150-50 278462
40 - 57 - - - - - - ZB65-57 278459 - -
50 - 65 - - - - - - ZB65-65 278460 - -
50 - 70 - - - - - - ZB150-70 278463
65 - 75 - - - - - - ZB65-75 108792 - -
70 - 100 - - - - - - - - ZB150-100 278464
95 - 125 - - - - - - - - ZB150-125 278465
120 - 150 - - - - - - - - ZB150-150 278466
145 - 175 - - - - - - - - ZB150-175 107316
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Termik röleler
Termik röle, makine koruması için termistör aşırı yük rölesi Moeller series

Termik röle, makine korumas için termistör aşr yük rölesi

Ayar sahas Termik koruma Şunlar için kullanlabilir: Parça no. Ürün kodu
Ir
A

Termik röle Z5
50 - 70 DILM185A

DILM225A
Z5-70/FF225A 139572

70 - 100 Z5-100/FF225A 139573
95 - 125 Z5-125/FF225A 139574
120 - 160 Z5-160/FF225A 139575
160 - 220 Z5-220/FF225A 139576
200 - 250 Z5-250/FF225A 139577

50 - 70 DILM250 Z5-70/FF250 210070
70 - 100 Z5-100/FF250 210071
95 - 125 Z5-125/FF250 210072
120 - 160 Z5-160/FF250 210073
160 - 220 DILM250

DILM300A
Z5-220/FF250 210074

200 - 250 Z5-250/FF250 210075
200 - 300 DILM300A Z5-300/FF250 139578

Fonksiyon Parça no. Ürün kodu

Termistör aşr yük koruma rölesi EMT6
Otomatik resetli
Şebeke ve hata LED göstergesi

EMT6 066166
EMT6(230V) 066400

Otomatik resetli
Şebeke ve hata LED göstergesi
2 sensör devreli

EMT62 171889

Otomatik resetli
Şebeke ve hata LED göstergesi
Sensör kablosunda ksa devre olduğunda açma

EMT6-K 269470

Seçilebilir manuel / otomatik resetli
Elle veya uzaktan resetleme için
Test butonu
Şebeke ve hata LED göstergesi

EMT6-DB 066167
EMT6-DB(230V) 066401

Seçilebilir manuel / otomatik resetli
Elle veya uzaktan resetleme için
Test butonu
Şebeke ve hata LED göstergesi
2 sensör devreli

EMT62-DB 171890

Seçilebilir manuel / otomatik resetli
Elle veya uzaktan resetleme için
Test butonu
Şebeke ve hata LED göstergesi
Sensör kablosunda ksa devre olduğunda açma

EMT6-KDB 269471

Çok fonksiyonlu cihaz
Seçilebilir manuel / otomatik resetli
Sensör kablosunda ksa devre olduğunda açma
Sfr gerilim etkisine karş koruma
Elle veya uzaktan resetleme için
Test butonu
Ksa devre tanmas ve sfr gerilim etkisine karş koruma kapatlabilir
Şebeke ve hata LED göstergesi

EMT6-DBK 066168
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Termik röleler
Elektronik motor koruma rölesiMoeller series

Elektronik motor koruma rölesi

Şunlar için 
kullanlabilir:
DILM7 - DILM15

DILM17 - DILM38 DILM40 - DILM72 DILM80 - DILM150 DILM185A - DILM225A

Toprak hatas korumas Ayar sahas Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün koduTermik koruma

Ir
A

Elektronik termik röle ZEB
Direkt montaj
Yok 0,33 - 1,65 ZEB12-1,65

136480
ZEB32-1,65
136486

- - -

1 - 5 ZEB12-5
136481

ZEB32-5
136487

- - -

4 - 20 ZEB12-20
136482

ZEB32-20
136488

- - -

9 - 45 - ZEB32-45
136489

ZEB65-45
136502

- -

20 - 100 - - ZEB65-100
136504

ZEB150-100
136506

-

35 - 175 - - - ZEB150-175
164303

ZEB225-175
164307

Var 0,33 - 1,65 ZEB12-1,65-GF
136483

ZEB32-1,65-GF
136490

- - -

1 - 5 ZEB12-5-GF
136484

ZEB32-5-GF
136491

- - -

4 - 20 ZEB12-20-GF
136485

ZEB32-20-GF
136492

- - -

9 - 45 - ZEB32-45-GF
136493

ZEB65-45-GF
136503

- -

20 - 100 - - ZEB65-100-GF
136505

ZEB150-100-GF
136507

-

35 - 175 - - - ZEB150-175-GF
164304

ZEB225-175-GF
164308

Bağmsz montaj
Yok 0,33 - 1,65 - ZEB32-1,65/KK

136494
- - -

1 - 5 - ZEB32-5/KK
136495

- - -

4 - 20 - ZEB32-20/KK
136496

- - -

9 - 45 - ZEB32-45/KK
136497

- - -

20 - 100 - - - ZEB150-100/KK
136508

-

35 - 175 - - - ZEB150-175/KK
164305

-

Var 0,33 - 1,65 - ZEB32-1,65-GF/KK
136498

- - -

1 - 5 - ZEB32-5-GF/KK
136499

- - -

4 - 20 - ZEB32-20-GF/KK
136500

- - -

9 - 45 - ZEB32-45-GF/KK
136501

- - -

20 - 100 - - - ZEB150-100-GF/KK
136509

-

35 - 175 - - - ZEB150-175-GF/KK
164306

-
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Termik röleler
Elektronik motor koruma rölesiMoeller series

Elektronik motor koruma rölesi

Şunlar için 
kullanlabilir:
DILM7 - DILM15

DILM17 - DILM38 DILM40 - DILM72 DILM80 - DILM150 DILM185A - DILM225A

Toprak hatas korumas Ayar sahas Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün koduTermik koruma

Ir
A

Elektronik termik röle ZEB
Direkt montaj
Yok 0,33 - 1,65 ZEB12-1,65

136480
ZEB32-1,65
136486

- - -

1 - 5 ZEB12-5
136481

ZEB32-5
136487

- - -

4 - 20 ZEB12-20
136482

ZEB32-20
136488

- - -

9 - 45 - ZEB32-45
136489

ZEB65-45
136502

- -

20 - 100 - - ZEB65-100
136504

ZEB150-100
136506

-

35 - 175 - - - ZEB150-175
164303

ZEB225-175
164307

Var 0,33 - 1,65 ZEB12-1,65-GF
136483

ZEB32-1,65-GF
136490

- - -

1 - 5 ZEB12-5-GF
136484

ZEB32-5-GF
136491

- - -

4 - 20 ZEB12-20-GF
136485

ZEB32-20-GF
136492

- - -

9 - 45 - ZEB32-45-GF
136493

ZEB65-45-GF
136503

- -

20 - 100 - - ZEB65-100-GF
136505

ZEB150-100-GF
136507

-

35 - 175 - - - ZEB150-175-GF
164304

ZEB225-175-GF
164308

Bağmsz montaj
Yok 0,33 - 1,65 - ZEB32-1,65/KK

136494
- - -

1 - 5 - ZEB32-5/KK
136495

- - -

4 - 20 - ZEB32-20/KK
136496

- - -

9 - 45 - ZEB32-45/KK
136497

- - -

20 - 100 - - - ZEB150-100/KK
136508

-

35 - 175 - - - ZEB150-175/KK
164305

-

Var 0,33 - 1,65 - ZEB32-1,65-GF/KK
136498

- - -

1 - 5 - ZEB32-5-GF/KK
136499

- - -

4 - 20 - ZEB32-20-GF/KK
136500

- - -

9 - 45 - ZEB32-45-GF/KK
136501

- - -

20 - 100 - - - ZEB150-100-GF/KK
136509

-

35 - 175 - - - ZEB150-175-GF/KK
164306

-
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Eaton, 1932 yılından beri PKZ motor koruma şalterleri üretmektedir. O 
zamandan beri fikirlerimiz ve geliştirdiğimiz ürünler, kayda değer şekilde 
motor koruma alanındaki eğilimlere yön vermektedir. Uluslararası alanda 
her zaman belirleyici öncü fonksiyona sahip PKE motor koruma şalterleri 
gibi ilerici konseptler ve piyasa olgunluğuna getirilen ürün inovasyonları, 
bu tutumun sonucunda hizmete sunulmaktadır. 
Hedef, makine ve tesislerin duruş sürelerinin mümkün olduğu kadar kısa 
tutulmasıdır. Erime sigortası olmayan PKZ motor koruma şalteri, kısa 
devre korumasını ve aşırı yük korumasını tek bir cihazda birleştiriyor. 
Bu tekrar devreye almaya hazır olma durumunun hızlı bir şekilde 
sağlanmasına olanak sunuyor. PKZM0, PKZM01, PKZM4 ve PKE aynı 
aksesuara sahip. DILM kontaktörleri ve DS7 yumuşak yolvericileri ile 
kolayca kombine edilebiliyor. Anahtarlama teknolojisi bu kadar basit 
olabiliyor.

PKZ ve PKE Motor Koruma Şalterleri 
Esnek Çözümler: Basit, akıllı, soketli, çok 
yönlü.

ATEX

www.eaton.eu/moem-ee

www.eaton.eu/pkz

http://www.eaton.eu/moem-ee
http://www.eaton.eu/pkz
http://www.eaton.eu/ie3
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Basma veya vurma ile aktivasyon için mükemmel

Azami 25 A'ya kadarki motorlar için geliştirilen PKZM01 motor 
koruma şalteri, tercihen basma veya vurma ile aktive edilen 
küçük makineler ve diğer uygulamalar için mükemmel şekilde 
uygundur. PKZM0 programından gelen yardımcı kontakların 
yanı sıra IP65 ve IP40 sınıflarına dâhil gövdeler de mevcut, 
gerekli ise ACİL-DURDURMA butonu ile de sunulabiliyor. Kısa 
devre kesme kapasitesi 50kA seviyesindedir.

Tek düzen aksesuar – el aleti gerektirmeyen montaj

Sadece iki motor koruma şalteri ile 0,1'den 63 A'ya kadarki 
komple alan kapsanmaktadır. Ve bu sadece 20 farklı tip ile 
gerçekleştiriliyor. Motor koruma şalterleri, DIL kontaktör 
serisine uyarlanmış durumdadır ve böylece yolverici olarak 
kolayca kombine edilebiliyor.

Modüler yapı şekli. Azami esneklik. Yüksek performans

Elektronik aşırı yük korumalı PKE motor ve tesis koruma 
şalterleri, özgün özellikleri sayesinde bimetal çözümlerine cazip 
bir alternatif oluşturuyor ve PKZ alanındaki akıllı cihaz ailesini 
tamamlıyor. 65A'e kadar akımlar için soketli açtırma ünitelerine 
sahip, kompakt ve modüler yapı şekilleri ile PKE motor ve tesis 
koruma şalterleri azami esneklik sunuyor.

SmartWire-DT sayesinde optimum bilgi akışı

PKZ ve PKE ile gerçekleştirilen motor yolverici kombinasyonları 
SmartWire-DT üzerinden, otomasyon dünyasına entegrasyona 
olanak sağlıyor. Modüler COM bağlantıları üzerinden, PKE'deki 
güncel elektrik akışına kadar çeşitli mesaj fonksiyonları 
kaydedilmektedir. Veriler doğrudan kontrol ünitesine 
aktarılabiliyor ve sistem genelinde kullanılabiliyor.

1 10 1001,2 1,5 2 2,5 3 4 5 7 12 15 20 25 30 40 50 70 120 150 200 250 300 400 500

10min

1min

100ms

10ms

1ms

20min

5min

2min

20s

500ms

200ms

50ms

20ms

5ms

2ms

10s

1s

5s

2s

Eaton şalt cihazlarıyla IE3 hazırdır

Motor koruma şalteri PKZM0, PKZM4 ve PKE, IE3 için 
hazırdır, motoru çalıştırır ve aşırı yük ve kısa devre durumunda 
emniyetli ve güvenilir bir şekilde korur. Kısa devre korumasının 
tetiklenme değerleri, IE3 motorlarının artırılan yolalma 
akımlarına göre uyarlanmıştır. Böylece hatalı açtırmalar  
etkili bir şekilde önlenir ve emniyetli bir işletim sağlanır.

Motoru kalkışı 
esnasındaki akım ve 
yolalma tepe akımı, 
açtırma karakteristiğinin 
altındadır

Yolalma tepe akımı 
aralığı içerisinde, olası 
manyetik açtırma 
toleransları da dikkate 
alınmalıdır

Motor karakteristiği

Açma karakteristiği
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PKE 12 PKE 32 PKE 65
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Geniş ayar aralığı olan modüler yapı

Bir motorun ömrü ve fonksiyon 
güvenliği önemli ölçüde motor 
korumasına bağlıdır. Elektronik aşırı 
yük koruması olan PKE motor koruma 
şalterleri, özgün özellikleri sayesinde 
bimetal çözümlerine cazip bir alternatif 
oluşturuyor ve PKZ alanındaki akıllı 
cihaz ailesini tamamlıyor. 65A'e kadar 
akımlar için soketli açtırma ünitelerine 
sahip, kompakt ve modüler yapı şekilleri 
ile PKE motor koruma şalterleri azami 
esneklik sunuyor.
Geniş akım ayar aralıkları belirgin 
ölçüde varyant çeşitliliğini azaltıyor, bu 
sayede projelendirme aşamasındaki 
mühendislik çalışmaları ve maliyetler 
asgariye indirilmektedir.

xStart sistemi içende PKZ ve PKE

Emniyetli ve akılcı kumanda 
yapılandırılması için PKZ ve PKE 
motor koruma şalterleri için, xStart 
ürün yelpazesine dâhil çok yönlü ve 
onaylı ek donanımlar hizmettedir. 
Uygulamaların çoğunda kilitleme 
veya sinyalizasyon için farklı kontak 
donanımlarına sahip yardımcı kontaklar 
gerekli olmaktadır. İki ayrı kontak 
sistemine ve görülebilir izolasyon 
mesafesine sahip yolverici yapısı, PKZ 
veya PKE koruma elemanının ve DIL 
anahtarlama elemanının benzersiz 
şekilde eşleştirilmesine olanak sağlıyor; 
bu düzende şalt cihazları tek tek 
değiştirilebilir.
xStart sistemine dâhil eksiksiz aksesuar, 
lojistik alanında tasarrufa imkan veriyor 
ve projelendirme aşamasındaki süreyi 
asgariye indiriyor

SmartWire-DT sayesinde optimum 
bilgi akışı

PKZ ve PKE ile gerçekleştirilen motor 
yolverici kombinasyonları SmartWire-DT 
üzerinden, otomasyon dünyasına 
entegrasyona olanak sağlıyor. Modüler 
COM bağlantıları üzerinden PKZ'de 
çeşitli mesaj fonksiyonları aktarılıyor. 
PKE motor koruma şalterinde ayrıca 
teşhis durumu, aşırı yük mesajları ve 
güncel elektrik akışının kaydedilmesi 
sağlanmaktadır. Veriler, doğrudan 
kontrol ünitesine aktarılabiliyor ve 
sistem genelinde kullanılabiliyor.
Bu şekilde sağlanan veri şeffaflığı, 
motor koruma şalterinin işletim 
ortamında tesisin verimliliğini ve 
sürücülerin işletim güvenliğini 
arttırmaktadır.

3 temel ünite + 8 açtırma ünitesi = Akım aralığı, 65 A'ya kadar

8 soketli açtırma ünitesi, 65 A'ya kadar, 2 model mevcut.

Her zaman iyi 
bilgilendirilmiş olmanızı 
sağlayan bilgi akışı
• Akım değerleri
• Teşhis verileri
• Durum mesajları
•  Aşırı yük röle 

fonksiyonu

0,3 A 1 A

15 A

0,37 - 15 kW (400 V)0,09 - 5,5 kW (400 V) 4 - 30 kW (400 V)

8 A

15 A

12 A 32 A

36 A

65 A

65 A

0,3 A 1,2 A

1 A 4 A

3 A 12 A

8 A

15 A

32 A

36 A

16 A

16 A

65 A

65 A

Motor koruması

Tesis koruması
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Motor Koruma Şalterleri
Moeller series Sisteme genel bakış

1 PKE 12/32 motor koruma şalteri
2 PKE 65 motor koruma şalteri
3 PKZM01 motor koruma şalteri
4 Şönt açtırma bobini
5 Besleme terminal bloğu
6 Hata yardımcı kontağı
7 Yana takılan yardımcı kontak
8 PKE-XZMR elektronik aşırı yük rölesi modülü 
9 Kapı kavramalı döner kurma kolu ve uzatma şaftı
10 Öne takılan yardımcı kontak
11  PKE için SmartWire-DT haberleşme bağlantısı
12 Kombine soket bağlantısı
13 Mekanik bağlantı aparatı
14 Motor yolverici bağlantısı
15 Elektriksel bağlantı aparatı
16 Elektriksel bağlantı aparatı
17 15 A'ya kadar kontaktör
18 38 A'ya kadar kontaktör

19 65 A'ya kadar kontaktör
20 Yana takılan yardımcı kontak
21 Yana takılan yardımcı kontak
22 Yana takılan yardımcı kontak
23 Sönümleme devresi
24 Öne takılan yardımcı kontak
25 Elektronik zamanlayıcı
26 Öne takılan yardımcı kontak
27 PKE ile birlikte 5,5 kW'ye kadar MSC-DEA DOL yolverici
28 Bara adaptörü
29 DIN ray adaptörü
30 SmartWire-DT PKE modülü
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Motor koruma şalteri
Temel modüller Moeller series

Temel modüller

Ayar sahas
Termik koruma

Ir
A

Vidal terminal Besleme taraf vidal terminal,
çkş taraf yayl terminaller

Yayl terminaller

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

Motor koruma şalteri PKZM01, koordinasyon tipi "1" ve "2"
0,1 - 0,16 PKZM01-0,16 278475 - - - -
0,16 - 0,25 PKZM01-0,25 278476 - - - -
0,25 - 0,4 PKZM01-0,4 278477 - - - -
0,4 - 0,63 PKZM01-0,63 278478 - - - -
0,63 - 1 PKZM01-1 278479 - - - -
1 - 1,6 PKZM01-1,6 278480 - - - -
1,6 - 2,5 PKZM01-2,5 278481 - - - -
2,5 - 4 PKZM01-4 278482 - - - -
4 - 6,3 PKZM01-6,3 278483 - - - -
6,3 - 10 PKZM01-10 278484 - - - -
8 - 12 PKZM01-12 278485 - - - -
10 - 16 PKZM01-16 283390 - - - -
16 - 20 PKZM01-20 283383 - - - -
20 - 25 PKZM01-25 288893 - - - -

Motor koruma şalteri PKZM0, koordinasyon tipi "1" ve "2"
0,1 - 0,16 PKZM0-0,16 072730 PKZM0-0,16-SC 229828 PKZM0-0,16-C 229669
0,16 - 0,25 PKZM0-0,25 072731 PKZM0-0,25-SC 229829 PKZM0-0,25-C 229670
0,25 - 0,4 PKZM0-0,4 072732 PKZM0-0,4-SC 229830 PKZM0-0,4-C 229671
0,4 - 0,63 PKZM0-0,63 072733 PKZM0-0,63-SC 229831 PKZM0-0,63-C 229672
0,63 - 1 PKZM0-1 072734 PKZM0-1-SC 229832 PKZM0-1-C 229673
1 - 1,6 PKZM0-1,6 072735 PKZM0-1,6-SC 229833 PKZM0-1,6-C 229674
1,6 - 2,5 PKZM0-2,5 072736 PKZM0-2,5-SC 229834 PKZM0-2,5-C 229675
2,5 - 4 PKZM0-4 072737 PKZM0-4-SC 229835 PKZM0-4-C 229676
4 - 6,3 PKZM0-6,3 072738 PKZM0-6,3-SC 229836 PKZM0-6,3-C 229677
6,3 - 10 PKZM0-10 072739 PKZM0-10-SC 229837 PKZM0-10-C 229678
8 - 12 PKZM0-12 278486 PKZM0-12-SC 278487 PKZM0-12-C 278488
10 - 16 PKZM0-16 046938 PKZM0-16-SC 229838 PKZM0-16-C 229679
16 - 20 PKZM0-20 046988 - - - -
20 - 25 PKZM0-25 046989 - - - -
25 - 32 PKZM0-32 278489 - - - -

Motor koruma şalteri PKZM4, koordinasyon tipi "1" ve "2"
10 - 16 PKZM4-16 222350 - - - -
16 - 25 PKZM4-25 222352 - - - -
24 - 32 PKZM4-32 222353 - - - -
32 - 40 PKZM4-40 222354 - - - -
40 - 50 PKZM4-50 222355 - - - -
50 - 58 PKZM4-58 222394 - - - -
55 - 65 PKZM4-63 222413 - - - -

NFPA79 uyarnca UL devre kesici
10 - 16 PKZM4-16-CB 132591 - - - -
16 - 25 PKZM4-25-CB 132592 - - - -
24 - 32 PKZM4-32-CB 132593 - - - -

Transformatör koruyucu devre kesici
0,1 - 0,16 PKZM0-0,16-T 088907 - - - -
0,16 - 0,25 PKZM0-0,25-T 088908 - - - -
0,25 - 0,4 PKZM0-0,4-T 088909 - - - -
0,4 - 0,63 PKZM0-0,63-T 088910 - - - -
0,63 - 1 PKZM0-1-T 088911 - - - -
1 - 1,6 PKZM0-1,6-T 088912 - - - -
1,6 - 2,5 PKZM0-2,5-T 088913 - - - -
2,5 - 4 PKZM0-4-T 088914 - - - -
4 - 6,3 PKZM0-6,3-T 088915 - - - -
6,3 - 10 PKZM0-10-T 088916 - - - -
8 - 12 PKZM0-12-T 278492 - - - -
10 - 16 PKZM0-16-T 088917 - - - -
16 - 20 PKZM0-20-T 088918 - - - -
20 - 25 PKZM0-25-T 278493 - - - -
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Motor koruma şalteri
Temel cihazlar ve açtırma üniteleriMoeller series

Temel cihazlar ve açtrma üniteleri

Ayar sahas 
Termik koruma
Ir
A

Döner mandall temel cihaz Motor koruma açtrma ünitesi
Standart

Motor koruma açtrma ünitesi
Gelişmiş
SmartWire-DT bağlants
PKE-SWD-32 veya PKE-SWD-SP ile

Döner mandall komple cihaz

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

Motor koruma şalteri PKE, koordinasyon tipi "1" ve "2"
0,3 - 1,2 PKE12 121721 PKE-XTU-1,2 121723 PKE-XTUA-1,2 121727 PKE12/XTU-1,2 121731
1 - 4 PKE12 121721 PKE-XTU-4 121724 PKE-XTUA-4 121728 PKE12/XTU-4 121732
3 - 12 PKE12 121721 PKE-XTU-12 121725 PKE-XTUA-12 121729 PKE12/XTU-12 121733
8 - 32 PKE32 121722 PKE-XTU-32 121726 PKE-XTUA-32 121730 PKE32/XTU-32 121734

Ayar sahas 
Termik koruma
Ir
A

Döner mandall temel cihaz Sistem koruma açtrma ünitesi
Standart

Sistem koruma açtrma ünitesi
Gelişmiş
SmartWire-DT bağlants
PKE-SWD-CP ile

Döner mandall komple cihaz

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

PKE sistem koruma şalteri, ksa devre koruma 5 - 8 x lr
15 - 36 PKE32 121722 PKE-XTUCP-36 153164 PKE-XTUACP-36 168795 PKE32/XTUCP-36 168972

Ayar sahas, 
Termik koruma
Ir
A

Döner kollu temel cihaz Motor koruma açtrma ünitesi
Standart

Motor koruma açtrma ünitesi
Gelişmiş
SmartWire-DT bağlants
PKE-SWD-SP ile

Döner kollu komple 
cihaz

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

Motor koruma şalteri PKE, koordinasyon tipi "1" ve "2"
8 - 32 PKE65 138258 PKE-XTUW-32 138261 PKE-XTUWA-32 138262 PKE65/XTUW-32 138517
16 - 65 PKE65 138258 PKE-XTU-65 138259 PKE-XTUA-65 138260 PKE65/XTU-65 138516

Ayar sahas 
Termik koruma
Ir
A

Döner kollu temel cihaz Sistem koruma açtrma ünitesi
Standart

Sistem koruma açtrma ünitesi
Gelişmiş
SmartWire-DT bağlants
PKE-SWD-CP ile

Döner kollu komple cihaz

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

PKE sistem koruma şalteri, ksa devre koruma 5 - 8 x lr
15 - 36 PKE65 138258 PKE-XTUWCP-36 168796 PKE-XTUWACP-36 168797 PKE65/XTUWCP-36 168973
30 - 65 PKE65 138258 PKE-XTUCP-65 168798 PKE-XTUACP-65 168799 PKE65/XTUCP-65 168974
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Motor koruma şalteri
Temel cihazlar ve açtırma üniteleriMoeller series

Temel cihazlar ve açtrma üniteleri

Ayar sahas 
Termik koruma
Ir
A

Döner mandall temel cihaz Motor koruma açtrma ünitesi
Standart

Motor koruma açtrma ünitesi
Gelişmiş
SmartWire-DT bağlants
PKE-SWD-32 veya PKE-SWD-SP ile

Döner mandall komple cihaz

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

Motor koruma şalteri PKE, koordinasyon tipi "1" ve "2"
0,3 - 1,2 PKE12 121721 PKE-XTU-1,2 121723 PKE-XTUA-1,2 121727 PKE12/XTU-1,2 121731
1 - 4 PKE12 121721 PKE-XTU-4 121724 PKE-XTUA-4 121728 PKE12/XTU-4 121732
3 - 12 PKE12 121721 PKE-XTU-12 121725 PKE-XTUA-12 121729 PKE12/XTU-12 121733
8 - 32 PKE32 121722 PKE-XTU-32 121726 PKE-XTUA-32 121730 PKE32/XTU-32 121734

Ayar sahas 
Termik koruma
Ir
A

Döner mandall temel cihaz Sistem koruma açtrma ünitesi
Standart

Sistem koruma açtrma ünitesi
Gelişmiş
SmartWire-DT bağlants
PKE-SWD-CP ile

Döner mandall komple cihaz

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

PKE sistem koruma şalteri, ksa devre koruma 5 - 8 x lr
15 - 36 PKE32 121722 PKE-XTUCP-36 153164 PKE-XTUACP-36 168795 PKE32/XTUCP-36 168972

Ayar sahas, 
Termik koruma
Ir
A

Döner kollu temel cihaz Motor koruma açtrma ünitesi
Standart

Motor koruma açtrma ünitesi
Gelişmiş
SmartWire-DT bağlants
PKE-SWD-SP ile

Döner kollu komple 
cihaz

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

Motor koruma şalteri PKE, koordinasyon tipi "1" ve "2"
8 - 32 PKE65 138258 PKE-XTUW-32 138261 PKE-XTUWA-32 138262 PKE65/XTUW-32 138517
16 - 65 PKE65 138258 PKE-XTU-65 138259 PKE-XTUA-65 138260 PKE65/XTU-65 138516

Ayar sahas 
Termik koruma
Ir
A

Döner kollu temel cihaz Sistem koruma açtrma ünitesi
Standart

Sistem koruma açtrma ünitesi
Gelişmiş
SmartWire-DT bağlants
PKE-SWD-CP ile

Döner kollu komple cihaz

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

PKE sistem koruma şalteri, ksa devre koruma 5 - 8 x lr
15 - 36 PKE65 138258 PKE-XTUWCP-36 168796 PKE-XTUWACP-36 168797 PKE65/XTUWCP-36 168973
30 - 65 PKE65 138258 PKE-XTUCP-65 168798 PKE-XTUACP-65 168799 PKE65/XTUCP-65 168974

CA08103003Z_MOEM2015-TR__3_Motoren schalten.book  Seite 179  Montag, 16. Januar 2017  1:09 13



180 EATON CA08103003Z-TR Tüm ürünler -> Çevrimiçi Katalog180  EATON CORPORATION CA08103003Z-TR

Motor koruma şalteri
SmartWire-DT PKE modülü, Bara adaptörü Moeller series

SmartWire-DT PKE modülü, Bara adaptörü

Parça no. Ürün kodu

SmartWire-DT PKE modülü (motor koruma şalteri)
(PKE-XTU(W)A-… (motor koruma) açtrma üniteli motor koruma şalterinin SmartWire-DT'ye bağlants için

PKE motor koruma şalterine montaj
Bildirimler
Kumanda konumu PKE
Motor akm % olarak
Termal motor resmi, % olarak
Hata indikasyonlar (aşr yük, ksa devre,...)
Aşr yük koruyucusu ayar değeri
Atalet derecesi (CLASS) ayar değeri
Açtrma ünitesi tipleri
Komutlar
Motor koruma şalteri uzaktan kapama

PKE-SWD-SP 150614

SmartWire-DT PKE modülü (devre kesici)
PKE-XTU(W)ACP-... (sistem koruma) açtrma üniteli motor sistem şalterinin SmartWire-DT'ye bağlanmas için

PKE devre kesiciye montaj
Bildirimler
Kumanda konumu PKE
Tüm faz akmlar % olarak
Termal yük, % olarak
Hata indikasyonlar (aşr yük, ksa devre,...)
Aşr yük koruyucusu ayar değeri
Ksa devre koruma ayar değeri
Açtrma ünitesi tipleri
Komutlar
Devre kesici uzaktan kapama

PKE-SWD-CP 172735

Anma çalşma akm Şunlar için kullanlabilir: Parça no. Ürün kodu
Ie
A

PKZ ve PKE için bara adaptörü
25 PKZM0, PKE + DILM7

PKZM0, PKE + DILM9
PKZM0, PKE + DILM12
PKZM0, PKE + DILM15
MSC-D-0,25-M7… - MSC-D-16-M15…

BBA0-25 101451

25 PKZM0, PKE + 2 x DILM7-01
PKZM0, PKE + 2 x DILM9-01
PKZM0, PKE + 2 x DILM12-01
MSC-R-0,25-M7… - MSC-R-12-M12…

BBA0R-25 101453

32 PKZM0, PKE + DILM(C)17
PKZM0, PKE + DILM(C)25
PKZM0, PKE + DILM(C)32

BBA0-32 101452

32 PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)17-01
PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)25-01
PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)32-01

BBA0R-32 101454

63 PKZM4, PKE65 + DILM(C)17
PKZM4, PKE65 + DILM(C)25
PKZM4, PKE65 + DILM(C)32
PKZM4, PKE65 + DILM(C)40
PKZM4, PKE65 + DILM(C)50
PKZM4, PKE65 + DILM(C)65

BBA4L-63 101459
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Motor koruma şalteri
AksesuarMoeller series

Aksesuar

Kontak konfigürasyonu Şunlar için kullanlabilir: Parça no. Ürün kodu
NA = Normalde 
açk kontak

NK = Normalde 
kapal kontak

Standart yardmc kontaklar
1 NA 1 NK PKZM01

PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKE

NHI11-PKZ0 072896
1 NA 1 NK NHI11-PKZ0-C 229680
1 NA 2 NK NHI12-PKZ0 072895
2 NA 1 NK NHI21-PKZ0 072894

1 NA 1 NK NHI-E-11-PKZ0 082882
1 NA - NHI-E-10-PKZ0 082884
1 NA - NHI-E-10-PKZ0-C 229681
- 1 NK NHI-E-01-PKZ0-C 229682

Hata yardmc kontağ
2 x 1 NA - PKZM0

PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE

AGM2-10-PKZ0 072898
- 2 x 1 NK AGM2-01-PKZ0 072899

Yardmc kontak, erken kapatan
2 NA - PKZM0

PKZM0-T
PKM0
PKZM4

VHI20-PKZ0 203595

2 NA - PKZM01 VHI20-PKZ01 278495

Şönt açtrma bobini
- - PKZM0

PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE

A-PKZ0(230V50HZ) 073187
- - A-PKZ0(24VDC) 073200

Düşük gerilim açtrma bobini
- - PKZM0

PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE

U-PKZ0(230V50HZ) 073135
- - U-PKZ0(24VDC) 157862

Termik röle fonksiyonu modülü
1 NA 1 NK PKE12

PKE32
04 sürümünden itibaren XTUA kontrol ünitesiyle PKE65

PKE-XZMR(24VDC) 173425
1 NA 1 NK PKE-XZMR(230V50HZ) 173416

Döner kurma kolu, kilitlenebilir
PKZM0, PKZM4 ve PKE motor koruma şalterinin EN 60204 uyarnca ana şalter olarak 
kilitlenmesi için
Asma kilitle "0" konumunda kilitlenebilir
Kulp kalnlğ 3 - 6,35 mm

AK-PKZ0 030851
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Motor koruma şalteri
AksesuarMoeller series

Aksesuar

Kontak konfigürasyonu Şunlar için kullanlabilir: Parça no. Ürün kodu
NA = Normalde 
açk kontak

NK = Normalde 
kapal kontak

Standart yardmc kontaklar
1 NA 1 NK PKZM01

PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKE

NHI11-PKZ0 072896
1 NA 1 NK NHI11-PKZ0-C 229680
1 NA 2 NK NHI12-PKZ0 072895
2 NA 1 NK NHI21-PKZ0 072894

1 NA 1 NK NHI-E-11-PKZ0 082882
1 NA - NHI-E-10-PKZ0 082884
1 NA - NHI-E-10-PKZ0-C 229681
- 1 NK NHI-E-01-PKZ0-C 229682

Hata yardmc kontağ
2 x 1 NA - PKZM0

PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE

AGM2-10-PKZ0 072898
- 2 x 1 NK AGM2-01-PKZ0 072899

Yardmc kontak, erken kapatan
2 NA - PKZM0

PKZM0-T
PKM0
PKZM4

VHI20-PKZ0 203595

2 NA - PKZM01 VHI20-PKZ01 278495

Şönt açtrma bobini
- - PKZM0

PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE

A-PKZ0(230V50HZ) 073187
- - A-PKZ0(24VDC) 073200

Düşük gerilim açtrma bobini
- - PKZM0

PKZM4
PKZM0-T
PKM0
PKZM01
PKE

U-PKZ0(230V50HZ) 073135
- - U-PKZ0(24VDC) 157862

Termik röle fonksiyonu modülü
1 NA 1 NK PKE12

PKE32
04 sürümünden itibaren XTUA kontrol ünitesiyle PKE65

PKE-XZMR(24VDC) 173425
1 NA 1 NK PKE-XZMR(230V50HZ) 173416

Döner kurma kolu, kilitlenebilir
PKZM0, PKZM4 ve PKE motor koruma şalterinin EN 60204 uyarnca ana şalter olarak 
kilitlenmesi için
Asma kilitle "0" konumunda kilitlenebilir
Kulp kalnlğ 3 - 6,35 mm

AK-PKZ0 030851
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Motor koruma şalteri
Aksesuar Moeller series

Aksesuar

Şunlar için kullanlabilir: Parça no. Ürün kodu

Trifaze bağlant köprüsü, terminal 1, 3, 5 üzerinden besleme
Yana monte edilmiş yardmc kontak veya hata kontağ olmayan 
PKZM0‐… veya PKE için

- B3.0/2-PKZ0 063961
- B3.0/3-PKZ0 232289
- B3.0/4-PKZ0 063960
- B3.0/5-PKZ0 232290

Sağa monte edilmiş birer yardmc kontak veya hata kontakl motor koruma 
şalterleri için

- B3.1/2-PKZ0 044945
- B3.1/3-PKZ0 044946
- B3.1/4-PKZ0 044947

- B3.1/5-PKZ0 044948

Sağa monte edilmiş birer yardmc kontak veya hata kontakl; veya sola monte 
edilmiş bir şönt bobinli PKZM0‐… veya PKE için

- B3.2/2-PKZ0 063963
- B3.2/4-PKZ0 063959

Besleme terminali
PKZM0
PKE

BK25/3-PKZ0 032720

PKZM0 BK25/3-PKZ0-E 262518
Kullanlmayan terminaller için kapak

Dokunmaya karş korumal.
B3…‐PKZ0 trifaze bağlant 
köprüsünde kullanlmayan 
bağlantlarn kapatlmas için

H-B3-PKZ0 032721

Kablolama seti
DOL yolvericiler için
Soketli PKZM0, PKE + DILM7

PKZM0, PKE + DILM9
PKZM0, PKE + DILM12
PKZM0, PKE + DILM15

PKZM0-XDM12 283149

Vidalanabilir PKZM0, PKE + DILM7
PKZM0, PKE + DILM9
PKZM0, PKE + DILM12
PKZM0, PKE + DILM15

PKZM0-XDM15ME 179646

PKZM0, PKE + DILM17
PKZM0, PKE + DILM25
PKZM0, PKE + DILM32

PKZM0-XDM32 283153

PKZM0, PKE + DILM7
PKZM0, PKE + DILM9
PKZM0, PKE + DILM12
PKZM0, PKE + DILM15

PKZM4-XDM65 101053

Enversör yolverici için
PKZM0, PKE + DILM7-01
PKZM0, PKE + DILM9-01
PKZM0, PKE + DILM12-01

PKZM0-XRM12 283185

PKZM0, PKE + DILM17
PKZM0, PKE + DILM25
PKZM0, PKE + DILM32

PKZM0-XRM32 283189
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Motor koruma şalteri
Aksesuar, Tip E yolvericilerMoeller series

Aksesuar, Tip E yolvericiler

Açklama Şunlar için kullanlabilir: Parça no. Ürün kodu

Kablolama seti
Elektriksel bağlant modülü

PKZM0, PKE + DILM17
PKZM0, PKE + DILM25
PKZM0, PKE + DILM32
DS7-34…SX016…
DS7-34…SX024…
DS7-34…SX032…

PKZM0-XM32DE 239349

PKZM4, PKE65 + DILM40
PKZM4, PKE65 + DILM50
PKZM4, PKE65 + DILM65

PKZM4-XM65DE 101056

Pano kapağna monte edilen kurma kollar
EN 60204 uyarnca ana şalter olarak kullanm için PKZM0

PKZM4
PKZ0-XH 106132

90° çevrilerek monte edilmiş PKZM0'l MCC dağtm panolarnda EN 60204 
uyarnca ana şalter olarak kullanm için

PKZM0
PKZM4

PKZ0-XH-MCC 106136

EN 60204 uyarnca ana şalter olarak kullanm için PKE PKE-XH 142416
90° çevrilerek monte edilmiş PKE'li MCC dağtm panolarnda EN 60204 
uyarnca ana şalter olarak kullanm için

PKE PKE-XH-MCC 142418

Acil durdurma fonksiyonlu ana şalter olarak kullanm için, EN 60204 
uyarnca

PKZM0
PKZM4

PKZ0-XRH 106133

90° çevrilerek monte edilmiş PKZM0'l MCC dağtm panolarnda EN 60204 
uyarnca acil durdurma fonksiyonlu ana şalter olarak kullanm için

PKZM0
PKZM4

PKZ0-XRH-MCC 106137

Acil durdurma fonksiyonlu ana şalter olarak kullanm için, EN 60204 
uyarnca

PKE PKE-XRH 142417

90° çevrilerek monte edilmiş PKE'li MCC dağtm panolarnda EN 60204 
uyarnca acil durdurma fonksiyonlu ana şalter olarak kullanm için

PKE PKE-XRH-MCC 142419

Manuel Kendinden Korumal Kombinasyon Kontrolörü UL 60947-4-1, Tip E

Motor koruma şalteri PKZM0(4), "Manuel kendinden korumal motor yolvericisi“ olarak kullanm – UL 508 Tip E
Maksimum motor çkş gücü 
HP = PS

Ayar sahas Kesme kapasitesi =
Ksa devre akm değeri SCCR

Bileşen

200 V
208 V

230 V
240 V

460 V
480 V

575 V
600 V

Aşr yük 
tetikleyicisi

Ksa devre 
tetikleyicisi

240 V 480Y/
277 V2)

600Y/
347 V2)

Motor
koruyucusu

Aksesuarlar

[HP] [HP] [HP] [HP] [A] [A] [kA] [kA] [kA] Parça no. Parça no.

1) 0,1 – 0,16 2,5 65 65 50 PKZM0-0,16 BK25/3-PKZ0-E
0,16 – 0,25 3,9 65 65 50 PKZM0-0,25 BK25/3-PKZ0-E
0,25 – 0,4 6,2 65 65 50 PKZM0-0,4 BK25/3-PKZ0-E
0,4 – 0,63 9,8 65 65 50 PKZM0-0,63 BK25/3-PKZ0-E
0,63 – 1 16 65 65 50 PKZM0-1 BK25/3-PKZ0-E

¾ ¾ 1 – 1,6 25 65 65 50 PKZM0-1,6 BK25/3-PKZ0-E
½ ½ 1 1½ 1,6 – 2,5 39 65 65 50 PKZM0-2,5 BK25/3-PKZ0-E
¾ ¾ 2 3 2,5 – 4 62 65 65 50 PKZM0-4 BK25/3-PKZ0-E
½ 1½ 3 5 4 – 6,3 98 65 65 50 PKZM0-6,3 BK25/3-PKZ0-E
2 3 5 7½ 6,3 – 10 155 65 65 50 PKZM0-10 BK25/3-PKZ0-E
3 3 7½ 10 8 – 12 186 65 65 – PKZM0-12 BK25/3-PKZ0-E
3 5 10 10 10 – 16 248 42 42 – PKZM0-16 BK25/3-PKZ0-E
5 – – 15 16 – 20 310 18 18 – PKZM0-20 BK25/3-PKZ0-E
– 7½ 15 20 20 – 25 388 18 18 – PKZM0-25 BK25/3-PKZ0-E
7½ 10 20 25 25 – 32 496 18 18 – PKZM0-32 BK25/3-PKZ0-E
3 5 10 10 10 – 16 248 65 65 25 PKZM4-16 BK50/3-PKZ4-E
5 7½ 15 20 16 – 25 388 65 65 25 PKZM4-25 BK50/3-PKZ4-E
7½ 10 20 30 25 – 32 496 65 65 25 PKZM4-32 BK50/3-PKZ4-E
10 – 30 30 32 – 40 620 65 65 25 PKZM4-40 BK50/3-PKZ4-E
– 15 30 40 40 – 50 775 65 65 – PKZM4-50 BK50/3-PKZ4-E
– – 40 50 50 – 58 899 65 65 – PKZM4-58 BK50/3-PKZ4-E
– – 40 50 55 – 65 977 65 65 – PKZM4-63 BK50/3-PKZ4-E
Uyarlar 1) Bu alandaki motor gücünü anma akmna göre hesaplayn. NEC Tablo 430 -150 uyarnca verilen değerler

2) Yldz noktas topraklanmş elektriksel güç şebekeleri için uygundur
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Motor koruma şalteri
Aksesuar, Tip E yolvericilerMoeller series

Aksesuar, Tip E yolvericiler

Açklama Şunlar için kullanlabilir: Parça no. Ürün kodu

Kablolama seti
Elektriksel bağlant modülü

PKZM0, PKE + DILM17
PKZM0, PKE + DILM25
PKZM0, PKE + DILM32
DS7-34…SX016…
DS7-34…SX024…
DS7-34…SX032…

PKZM0-XM32DE 239349

PKZM4, PKE65 + DILM40
PKZM4, PKE65 + DILM50
PKZM4, PKE65 + DILM65

PKZM4-XM65DE 101056

Pano kapağna monte edilen kurma kollar
EN 60204 uyarnca ana şalter olarak kullanm için PKZM0

PKZM4
PKZ0-XH 106132

90° çevrilerek monte edilmiş PKZM0'l MCC dağtm panolarnda EN 60204 
uyarnca ana şalter olarak kullanm için

PKZM0
PKZM4

PKZ0-XH-MCC 106136

EN 60204 uyarnca ana şalter olarak kullanm için PKE PKE-XH 142416
90° çevrilerek monte edilmiş PKE'li MCC dağtm panolarnda EN 60204 
uyarnca ana şalter olarak kullanm için

PKE PKE-XH-MCC 142418

Acil durdurma fonksiyonlu ana şalter olarak kullanm için, EN 60204 
uyarnca

PKZM0
PKZM4

PKZ0-XRH 106133

90° çevrilerek monte edilmiş PKZM0'l MCC dağtm panolarnda EN 60204 
uyarnca acil durdurma fonksiyonlu ana şalter olarak kullanm için

PKZM0
PKZM4

PKZ0-XRH-MCC 106137

Acil durdurma fonksiyonlu ana şalter olarak kullanm için, EN 60204 
uyarnca

PKE PKE-XRH 142417

90° çevrilerek monte edilmiş PKE'li MCC dağtm panolarnda EN 60204 
uyarnca acil durdurma fonksiyonlu ana şalter olarak kullanm için

PKE PKE-XRH-MCC 142419

Manuel Kendinden Korumal Kombinasyon Kontrolörü UL 60947-4-1, Tip E

Motor koruma şalteri PKZM0(4), "Manuel kendinden korumal motor yolvericisi“ olarak kullanm – UL 508 Tip E
Maksimum motor çkş gücü 
HP = PS

Ayar sahas Kesme kapasitesi =
Ksa devre akm değeri SCCR

Bileşen

200 V
208 V

230 V
240 V

460 V
480 V

575 V
600 V

Aşr yük 
tetikleyicisi

Ksa devre 
tetikleyicisi

240 V 480Y/
277 V2)

600Y/
347 V2)

Motor
koruyucusu

Aksesuarlar

[HP] [HP] [HP] [HP] [A] [A] [kA] [kA] [kA] Parça no. Parça no.

1) 0,1 – 0,16 2,5 65 65 50 PKZM0-0,16 BK25/3-PKZ0-E
0,16 – 0,25 3,9 65 65 50 PKZM0-0,25 BK25/3-PKZ0-E
0,25 – 0,4 6,2 65 65 50 PKZM0-0,4 BK25/3-PKZ0-E
0,4 – 0,63 9,8 65 65 50 PKZM0-0,63 BK25/3-PKZ0-E
0,63 – 1 16 65 65 50 PKZM0-1 BK25/3-PKZ0-E

¾ ¾ 1 – 1,6 25 65 65 50 PKZM0-1,6 BK25/3-PKZ0-E
½ ½ 1 1½ 1,6 – 2,5 39 65 65 50 PKZM0-2,5 BK25/3-PKZ0-E
¾ ¾ 2 3 2,5 – 4 62 65 65 50 PKZM0-4 BK25/3-PKZ0-E
½ 1½ 3 5 4 – 6,3 98 65 65 50 PKZM0-6,3 BK25/3-PKZ0-E
2 3 5 7½ 6,3 – 10 155 65 65 50 PKZM0-10 BK25/3-PKZ0-E
3 3 7½ 10 8 – 12 186 65 65 – PKZM0-12 BK25/3-PKZ0-E
3 5 10 10 10 – 16 248 42 42 – PKZM0-16 BK25/3-PKZ0-E
5 – – 15 16 – 20 310 18 18 – PKZM0-20 BK25/3-PKZ0-E
– 7½ 15 20 20 – 25 388 18 18 – PKZM0-25 BK25/3-PKZ0-E
7½ 10 20 25 25 – 32 496 18 18 – PKZM0-32 BK25/3-PKZ0-E
3 5 10 10 10 – 16 248 65 65 25 PKZM4-16 BK50/3-PKZ4-E
5 7½ 15 20 16 – 25 388 65 65 25 PKZM4-25 BK50/3-PKZ4-E
7½ 10 20 30 25 – 32 496 65 65 25 PKZM4-32 BK50/3-PKZ4-E
10 – 30 30 32 – 40 620 65 65 25 PKZM4-40 BK50/3-PKZ4-E
– 15 30 40 40 – 50 775 65 65 – PKZM4-50 BK50/3-PKZ4-E
– – 40 50 50 – 58 899 65 65 – PKZM4-58 BK50/3-PKZ4-E
– – 40 50 55 – 65 977 65 65 – PKZM4-63 BK50/3-PKZ4-E
Uyarlar 1) Bu alandaki motor gücünü anma akmna göre hesaplayn. NEC Tablo 430 -150 uyarnca verilen değerler

2) Yldz noktas topraklanmş elektriksel güç şebekeleri için uygundur
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Motor koruma şalteri
PKZM0 Anahtarlama kapasitesi Moeller series

PKZM0 Anahtarlama kapasitesiSeri no 04'ten itibaren koruma şalterlerli anahtarlama kapasitesi
Anma kesintisiz akm Iu
Şartl anma ksa devre akm Iq IEC/EN 60947-4-1
Anma snr ksa devre kesme kapasitesi Icu  IEC/EN 60947-2
Anma işletme ksa devre kesme kapasitesi Ics IEC/EN 60947-2

230 V 400 V 440 V 500 V 690 V
Iu Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics
A kA kA kA A1) kA kA kA A1) kA kA kA A1) kA kA kA A1) kA kA kA A1)

PKZM0, PKZM0...-T, PKM0 koordinasyon tipi "1" ve "2" ile

0,16 – 1 150 150 150 n 150 150 150 n n n n
1,6 150 150 150 n 150 150 150 n n n n
2,5 150 150 150 n 150 150 150 n n n n
4 150 150 150 n 150 150 150 n n n 50 50 50 50
6,3 150 150 150 n 150 150 150 n n n 3 3 3 50
10 150 150 150 n 150 150 150 n 50 50 50 50 42 42 11 50 3 3 2 50
12 50 50 38 50 50 50 38 50 50 15 12 50 15 15 4 50 3 3 2 50
16 50 50 38 50 50 50 38 50 50 15 12 50 15 15 4 50 3 3 2 50
20 50 50 38 50 50 50 38 50 50 10 3 50 10 3 3 50 3 3 1 50
25 50 50 38 50 50 50 38 50 50 10 3 50 10 3 3 50 3 3 1 50
32 50 40 10 50 50 40 10 50 50 10 3 50 10 3 3 50 3 3 1 50

PKZM0 (PKZM0...-T, PKM0) + CL-PKZ0

0,16 – 1 n n n n 20 n
1,6 n n n n 20 n
2,5 n n n n 20 20 20 n
4 n n n n 20 20 20 n
6,3 n n n 50 n 20 20 20 n
10 n n n 20 n 20 20 20 n
12 n n n 20 n 5 5 2,5 n
16 n n n 20 n 5 5 2,5 n
20 n n n 10 10 10 n 5 5 2,5 n
25 n n n 10 10 10 n 5 5 2,5 n
32 n n n 10 10 10 n 5 5 2,5 n

PKZM0 (PKZM0...-T, PKM0) + 2 CL-PKZ0

0,16 – 1 n n n n 20 n
1,6 n n n n 20 n
2,5 n n n n 40 40 20 n
4 n n n n 40 40 20 n
6,3 n n n 50 n 20 20 20 n
10 n n n 40 n 20 20 20 n
12 n n n 40 n 10 10 2,5 n
16 n n n 40 n 10 10 2,5 n
20 n n n 20 20 20 n 10 10 2,5 n
25 n n n 20 20 20 n 10 10 2,5 n
32 n n n 20 20 20 n 10 10 2,5 n

Uyarlar  Ön tarafta koruma cihaz gerekmez, çünkü otomatik korumal aralğnda (100/150 kA)
n Gerekli değil

1) Ksa devre akm, cihazlarn şartl anma ksa devre akmn aştğnda gerekli emniyet sigortas (Icc . Iq).
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Motor koruma şalteri
Anahtarlama kapasitesi PKZM01, PKZM4Moeller series

Anahtarlama kapasitesi PKZM01, PKZM4Koruma şalterleri anahtarlama kapasitesi 
Anma kesintisiz akm IuŞartl anma ksa devre akm Iq IEC/EN 60947-4-1
Anma snr ksa devre kesme kapasitesi Icu IEC/EN 60947-2
Anma işletme ksa devre kesme kapasitesi Ics IEC/EN 60947-2

230 V 400 V 440 V2) 500 V2) 690 V2)

Iu Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics
A kA kA kA A1) kA kA kA A1) kA kA kA A1) kA kA kA A1) kA kA kA A1)

Koordinasyon tipi "1" ve "2" ile PKZM01
0,16 – 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1,6 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2,5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
6,3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
10 50 50 50 50 50 50 50 50 42 42 10 50
12 50 50 10 50 50 50 10 50 15 15 10 50
16 50 50 10 50 50 50 10 50 15 15 10 50
20, 25 50 50 10 50 50 50 10 50 10 10 3 50
Koordinasyon tipi "1" ve "2" ile PKZM4
16 150 100 25 n 150 100 25 n 45 45 12 100 15 15 100 8 8 2,5 100
25 150 100 25 n 150 100 25 n 45 45 12 100 15 15 100 8 8 2,5 100
32 50 50 25 100 50 50 25 100 45 45 12 100 15 15 100 5 5 2,5 100
40 50 50 25 100 50 50 25 100 45 45 12 100 15 15 100 5 5 2,5 100
50 50 50 25 100 50 50 25 100 45 45 12 100 15 15 100 5 5 2,5 100
58 50 50 25 160 50 50 25 160 45 45 12 160 15 15 160 5 5 2,5 160
63 50 50 25 160 50 50 25 160 45 45 12 160 15 15 160 5 5 2,5 160

Uyarlar  Ön tarafta koruma cihaz gerekmez, çünkü 
otomatik korumal aralğnda (150 kA)

1) Motor koruma şalterinin anahtarlama kapasitesinin 100 kA'ya çkartlmas 
için sigorta (A gG/gL)

2) 400 V üzeri gerilimler ve CL-PKZ0 cihaz ile kombinasyon ile ilgili ilave bilgiler, 
istek üzerine sağlanr.n Gerekli değil

230/400 V 415 V 440 V 500 V 525 V 690 V
Iu Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics
A kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA
PKE12/XTU(A)-... koordinasyon tipi "1" ve "2" ile
1,2 100  50  15  10  10  3  
4 100  50  50  10  10  3  
12  100  50  20  20  10  3  
PKE32/XTU(A)-... koordinasyon tipi "1" ve "2" ile
32 100  50  25  6  3  3  
PKE32/XTUCP(A)-... koordinasyon tipi "1" ve "2" ile
36  - 50 12,5  -  -  -  -  -  
PKE65/XTU(W)(A) koordinasyon tipi "1" ve "2" ile
32 - 65 80 80 45 15 10 5
Motor yolverici kombinasyonlar MSC-DE(A)-…-M7(12)... koordinasyon tipi "1" ile
1,2 100  50  15  10  - -  
4 100  50  50  50  - -  
12 100 50 50 20 - -
Motor yolverici kombinasyonlar MSC-DE(A)-…-M17(32)... koordinasyon tipi "1" ile
12 100  65  65  50  50  3  
32 100 100 65 50 5 5
Motor yolverici kombinasyonlar MSC-DE(A)-…-M17(32)... koordinasyon tipi "2" ile
1,2 100  65  65  10  3  -  
4 100  65  65  50  3  -  
12 100  65  65  50  50  -  
32 100 100 65 50 20 5
PKE12/XTU-...+DILM17+CL-PKZ0 koordinasyon tipi "2" ile
1,2 - 12 100 100 100 100  -  -
PKE32/XTU-32+DILM32+CL-PKZ0 koordinasyon tipi "2" ile
32 100 100 100 100 - -
PKE65/XTU(A)-65+DILM(40, 50)65 koordinasyon tipi "2" ile
65  80  50  50  50  10  10 
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Motor koruma şalteri
Anahtarlama kapasitesi PKZM01, PKZM4Moeller series

Anahtarlama kapasitesi PKZM01, PKZM4Koruma şalterleri anahtarlama kapasitesi 
Anma kesintisiz akm IuŞartl anma ksa devre akm Iq IEC/EN 60947-4-1
Anma snr ksa devre kesme kapasitesi Icu IEC/EN 60947-2
Anma işletme ksa devre kesme kapasitesi Ics IEC/EN 60947-2

230 V 400 V 440 V2) 500 V2) 690 V2)

Iu Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics
A kA kA kA A1) kA kA kA A1) kA kA kA A1) kA kA kA A1) kA kA kA A1)

Koordinasyon tipi "1" ve "2" ile PKZM01
0,16 – 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1,6 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2,5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
6,3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
10 50 50 50 50 50 50 50 50 42 42 10 50
12 50 50 10 50 50 50 10 50 15 15 10 50
16 50 50 10 50 50 50 10 50 15 15 10 50
20, 25 50 50 10 50 50 50 10 50 10 10 3 50
Koordinasyon tipi "1" ve "2" ile PKZM4
16 150 100 25 n 150 100 25 n 45 45 12 100 15 15 100 8 8 2,5 100
25 150 100 25 n 150 100 25 n 45 45 12 100 15 15 100 8 8 2,5 100
32 50 50 25 100 50 50 25 100 45 45 12 100 15 15 100 5 5 2,5 100
40 50 50 25 100 50 50 25 100 45 45 12 100 15 15 100 5 5 2,5 100
50 50 50 25 100 50 50 25 100 45 45 12 100 15 15 100 5 5 2,5 100
58 50 50 25 160 50 50 25 160 45 45 12 160 15 15 160 5 5 2,5 160
63 50 50 25 160 50 50 25 160 45 45 12 160 15 15 160 5 5 2,5 160

Uyarlar  Ön tarafta koruma cihaz gerekmez, çünkü 
otomatik korumal aralğnda (150 kA)

1) Motor koruma şalterinin anahtarlama kapasitesinin 100 kA'ya çkartlmas 
için sigorta (A gG/gL)

2) 400 V üzeri gerilimler ve CL-PKZ0 cihaz ile kombinasyon ile ilgili ilave bilgiler, 
istek üzerine sağlanr.n Gerekli değil

230/400 V 415 V 440 V 500 V 525 V 690 V
Iu Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics Iq Icu Ics
A kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA
PKE12/XTU(A)-... koordinasyon tipi "1" ve "2" ile
1,2 100  50  15  10  10  3  
4 100  50  50  10  10  3  
12  100  50  20  20  10  3  
PKE32/XTU(A)-... koordinasyon tipi "1" ve "2" ile
32 100  50  25  6  3  3  
PKE32/XTUCP(A)-... koordinasyon tipi "1" ve "2" ile
36  - 50 12,5  -  -  -  -  -  
PKE65/XTU(W)(A) koordinasyon tipi "1" ve "2" ile
32 - 65 80 80 45 15 10 5
Motor yolverici kombinasyonlar MSC-DE(A)-…-M7(12)... koordinasyon tipi "1" ile
1,2 100  50  15  10  - -  
4 100  50  50  50  - -  
12 100 50 50 20 - -
Motor yolverici kombinasyonlar MSC-DE(A)-…-M17(32)... koordinasyon tipi "1" ile
12 100  65  65  50  50  3  
32 100 100 65 50 5 5
Motor yolverici kombinasyonlar MSC-DE(A)-…-M17(32)... koordinasyon tipi "2" ile
1,2 100  65  65  10  3  -  
4 100  65  65  50  3  -  
12 100  65  65  50  50  -  
32 100 100 65 50 20 5
PKE12/XTU-...+DILM17+CL-PKZ0 koordinasyon tipi "2" ile
1,2 - 12 100 100 100 100  -  -
PKE32/XTU-32+DILM32+CL-PKZ0 koordinasyon tipi "2" ile
32 100 100 100 100 - -
PKE65/XTU(A)-65+DILM(40, 50)65 koordinasyon tipi "2" ile
65  80  50  50  50  10  10 
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Eaton, motor yolverici sistemi xStart ile motor yolverme için kontaktörden 
yumuşak yolvericiye ve motor koruması için termik röleden elektronik 
geniş aralıklı aşırı yük korumalı motor koruma şalterine kadar olmak üzere 
kapsamlı bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Bu standart bileşenlerin tümünü 
basit mekanik ve elektriksel konnektörlerle birleştirmek mümkündür. 
Trifaze besleme baraları ve motor besleme soketleri motor akımı 
kablolamaları için konforlu yardımlar sunmaktadır. Ayrıca SmartWire-DT, 
kontrol akımı kablolamalarının yerini alır ve kapsamlı haberleşme 
seçenekleri sisteme entegre edilir.

xStart Motor Yolverme Sistemi
Hızlı ve Esnek Kurulum ve Bağlantı

www.eaton.eu/xstart

www.eaton.eu/moem-ee

http://www.eaton.eu/xstart
http://www.eaton.eu/moem-ee
http://www.eaton.eu/ie3
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Yolverici kombinasyonuna kısa bir adım

15,5 A'ya kadar olan xStart şalt cihazlarında klasik kablolamanın 
yerini geçmeli güç ve kontrol akımı bağlantıları alır. Standart 
PKZM0 / PKE ürünleri ve DOL yolvericiler için kablolama seti 
veya kontaktörler için enversör yolvericiler ya da vidalı terminalli 
yumuşak yolvericiler ile çok kısa bir sürede DOL, yumuşak 
veya enversör yolvericiler oluşturmak mümkündür.
Kablolama setleri, motor koruma şalteri ve 15,5 A'ya kadar 
kontaktör DIL veya yumuşak yolverici DS7 arasında tüm ana 
akım kablolamasını kapsar. Enversör yolverici seti PKZM0-
XRM12'de ana akım bağlantısının yanı sıra elektriksel kilitleme 
ve enversör köprüsü de bulunmaktadır.

Esnek güç dağıtımı 

Motor yolvericileri, yumuşak yolvericiler veya sadece motor 
koruma şalterleri olsun, Eaton'ın ürüne uyarlanmış olan BBA 
bara adaptörleri ile esnek bir güç beslemesi/dağıtımını hızlı, 
güvenli ve kolay bir şekilde oluşturmak mümkündür. Kullanıcıya 
motor koruma şalterleri için örneğin PKZM0, PKE ve PKZM4 
gibi 0,1 ile 63 A arasında anma akımına sahip uyarlanmış olan 
adaptörlere ilave olarak 80 A'ya kadar olan üniversal adaptörler 
sunulmaktadır. Bu adaptörler, standartlara uygun ölçüleri ile 
lider üreticilerin tüm 60 mm boyutunda ray sistemleri için 
uygundur. Adaptörler, UL/CSA onayları sayesinde hem Avrupa 
hem de Kuzey Amerika piyasasında kullanım için uygundur. 
Yeni bara adaptörleri, aletsiz soket bağlantısı tekniği yardımıyla 
motor yolverici yelpazesinden birleştirilen yolverici 
kombinasyonlarının montajını desteklemektedir. Adaptörler, tek 
başlarına veya motor yolvericiler ile birlikte komple bir şekilde 
sunulmaktadır.
➞ Komple çözümler, zaman ve para tasarrufu sağlar

Kablolama klasiği

Eaton, PKZM0, PKZM4 veya PKE gibi her motor koruma şalteri 
tipi için uygun kablo köprüsünü sunar. Birden fazla motor 
koruma şalterine paralel besleme yapmak için isteğe bağlı 
olarak kesilebilir trifaze besleme baraları sunulmaktadır. İlgili 
uygulamaya göre, besleme baraları yana takılan yardımcı 
kontak veya düşük gerilim ya da açtırma bobinleri ile birlikte 
kullanılabilecek şekilde seçilebilir.

xStart Motor Yolverme Sistemi
Hızlı ve Esnek Kurulum ve Bağlantı

Kuzey Amerika'ya makine ihracatı için önemlidir!
ABD için yeni National Electrical Code (NEC 2011).

Yüksek adetlerde kullanılan UL 508 Tip E – Manüel Kendinden 
Korumalı Kombine Motor Kontrolör –  cihazları, uzun zamandır 
Kanada'da olduğu gibi artık ABD'de de asma kilit takılabilir bir 
kurma kolu ile donatılmış olmalıdır.
Eaton'ın motor koruma şalterlerinde kurma kolları, asma kilit 
takılabilir olanlarla değiştirilebilir.
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Kontrol panosunda bağlantı tekniği

Makine ve tesis üreticilerinin amacı, maksimum işlevsellik ve 
en uygun maliyetler arasındaki dengeyi kurmaktır. 
SmartWire-DT, kontrol panosunda ve çevre birimlerde bulunan 
endüstriyel şalt cihazları için kontrol, koruma, anahtarlama, 
yolverme, kullanma ve izleme işlemlerini yerine getiren, daha 
fazla geliştirilmeye uygun olan bir haberleşme sistemidir.

PKE ile motor yolverici kombinasyonları, 
tüm bilgiler erişilebilir

Elektronik geniş aralıklı aşırı yük korumalı PKE motor koruma 
şalteri, sadece birkaç işlemle SmartWire-DT üzerinden 
otomasyon sisteminin haberleşme yapısına entegre edilebilir.
Böylece motor çıkışı üzerindeki yüklenme daha ayrıntılı bir 
şekilde görülebilir ve sistem sürekliliği için ilave optimizasyon 
imkanları yaratılır.
İlgili SmartWire-DT modülleri, 32 A motor anma akımına kadar 
kompakt PKE motor yolverici kombinasyonları için haberleşme 
bağlantısını ve 65 A motor anma akımına kadar PKE motor 
koruma şalterine doğrudan bağlantı imkanı sunar.

Makine mühendisliğinin temel gereksinimlerinden birisi, 
kontrol panosunda her geçen gün daralan yer koşulları için 
uygun olmanın yanı sıra ilave olarak zaman alan mühendislik 
ve kurulum çalışmalarını kısaltan kompakt, çok işlevli şalt 
cihazlarına olan taleptir.
Eaton, elektronik motor yolverici EMS ile ilk defa entegre 
motor korumalı ve sadece 30 mm yapı genişliğine sahip çok 
işlevli bir motor yolverici sunmaktadır. Elektronik motor 
yolverici tek bir cihazda 4 motor yolverici fonksiyonu 

sunmaktadır. Böylece kontrol panosunda çok daha az yere 
ihtiyacı vardır ve montaj ve devreye alma çalışmalarında 
zaman tasarrufu sağlar. 
Güç ve kontrol akımı terminalleri için standart Push-in 
teknolojisi sayesinde ilave olarak elektronik motor yolvericinin 
kurulumu için zaman ihtiyacı en aza indirilir.
Elektronik motor yolverici, 0,06 kW/400 V ile 3 kW/400 V 
arasında olan motorları güvenilir bir şekilde kontrol eder ve 
korur.

DurdurmaKoruma

Yolverme Yön değiştirme

Elektronik motor yolverici EMS – sadece 30 mm'de daha uzun kullanım ömrü
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Yalın çözümler 
Standart ürünlerden oluşan DOL/enversör yolvericiler

Standart ürünlerden oluşan DOL yolvericiler, dört ince 
genişlikte sunulmaktadır. Kontaktör ve koruma şalteri her 
zaman aynı genişliğe sahiptir. Böylece kontrol panosunun tek 
bir milimetresi bile boşa kullanılmaz. 15 A'ya kadar, doğrudan ve 
enversör yol vericiler için aletsiz soket bağlantılı kullanışlı MSC 
yolvericiler kullanılabilir. Mekanik konnektör güvenli bir 
birleştirme sağlarken elektriksel konnektör de güvenilir ve 
emniyetli bağlantı sağlar. 16 ile 32 A arası enversör yol vericiler 
ve 0,16 ile 32 A arası DOL yolvericiler ilave olarak hazır montaj 
bağlantıları üzerinden bağlanabilir. Böylece hatalar önlenir ve 
kablolama süreleri kısaltılır.
➞  Koruma şalteri ve kontaktör, 170 A'ya kadar aynı  yapı 

genişliğine sahiptir. Böylece motor yolverici, kontrol 
panosuna takıldığında oldukça yer tasarrufu sağlanır.

➞  Elektronik  geniş aralıklı aşırı yük korumalı motor koruma 
şalteri PKE ile 65 A'ya kadar olan kompakt motor yolvericiler 
oluşturmak mümkündür.

Çok işlevli arayüz

Aletsiz geçmeli bağlantı elemanları sayesinde 15,5 A'ya kadar 
olan DILM(C) kontaktörlerde enversör yolverici veya yıldız 
üçgen kombinasyonları gibi uygulamalar, inanılmaz zaman 
tasarruflu bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Aletsiz geçmeli 
bağlantı teknolojisi, geçmeli aksesuarlar ve kablolama 
setlerinin yanısıra, motor parazit sönümleme, lehimlenmiş 
pimli adaptörler aracılığıyla müşteriye özel kontaktör 
kontrollerini adapte etme veya kontaktöre PE bağlantılı harici 
motor kablosu bağlama donanımları için de kullanılır.

Test edilmiş motor yolverici kombinasyonları: hızlı bir şekilde seçin – kolayca sipariş edin

Motor yolvericinizi DOL 
yolverici, enversör yolverici 
veya yıldız üçgen yolverici 
olarak tasarlayın. Sigortalı 
veya sigortasız bir 
konfigürasyon tercih edin.
Elektro mekanik bir motor 
yolverici veya elektonik bir 
motor yolverici tercih edin:
Eaton tarafından motor 
yolvericiler için sunulan 
konfigüratör, sizi sadece 
birkaç tıkla hedefe götürür. 
Sadece IE3'e hazır şalt 
ürünler ve kombinasyonlar 
gösterilir.
Çevrimiçi kataloga bağlı olan 
konfigüratör, kablolama 
setleri de dahil olmak üzere 
eksiksiz bir sipariş listesinin 
konforunu sunar.
Listeyi e-posta ile yetkili 
satıcınıza gönderin – daha 
kolay olamazdı.

www.eaton.eu/
selectiontools

Motor verileri girişi

Kontaktör seçimi

Motor yolverici seçimi

Sipariş listesi oluşturma

http://www.eaton.eu/selectiontools
http://www.eaton.eu/selectiontools
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Motor verileri Motor koruma 
şalteri

Kontaktör
Koordinas-
yon tipi “1”

Kontaktör
Koordinas-
yon tipi “2”

AC-3
380 V
400 V
415 V
P

kW

Anma çalışma 
akımı
400 V

Ie

A

Anma kısa 
devre akımı
380-415V
Iq

kA

PK
ZM

0 
…

+D
IL

 M
7 

ila
 D

IL
 M

15

0,06 0,21 150 / 50* PKZM0-0,25 DILM7-… DILM7-…

0,09 0,31 150 / 50* PKZM0-0,4 DILM7-… DILM7-…

0,12 0,41 150 / 50* PKZM0-0,63 DILM7-… DILM7-…

0,18 0,6 150 / 50* PKZM0-0,63 DILM7-… DILM7-…

0,25 0,8 150 / 50* PKZM0-1 DILM7-… DILM7-…

0,37 1,1 150 / 50* PKZM0-1,6 DILM7-… DILM7-…

0,55 1,5 150 / 50* PKZM0-1,6 DILM7-… DILM7-…

PK
ZM

0 
…

+D
IL

 M
17

 il
a 

D
IL

 M
32

0,75 1,9 150 / 50* PKZM0-2,5 DILM7-… DILM7-…

1,1 2,6 150 / 50* PKZM0-4 DILM7-… DILM7-…

1,5 3,6 150 / 50* PKZM0-4 DILM7-… DILM7-…

2,2 5 150 / 50* PKZM0-6,3 DILM7-… DILM7-…

3 6,6 150 / 50* PKZM0-10 DILM7-… DILM17-…

4 8,5 150 PKZM0-10 DILM9-… DILM17-…

5,5 11,3 50 PKZM0-12 DILM12-… DILM17-…

PK
ZM

4 
…

+D
IL

 M
38

 il
a 

D
IL

 M
65

7,5 15,2 50 PKZM0-16 DILM17-… DILM17-…

11 21,7 50 PKZM0-25 DILM25-... DILM25-…

15 29,3 50 PKZM0-32 DILM32-… DILM32-…

18,5 36 50 PKZM4-40 DILM40-… DILM40

22 41 50 PKZM4-50 DILM50 DILM50

30 55 50 PKZM4-58 DILM65 DILM65

34 63 50 PKZM4-63 DILM65 DILM65

N
ZM

…
+D

IL
 M

72
 il

a 
D

IL
 M

50
0

37 68 50 NZMN1-M80 DILM80 DILM80

45 81 50 NZMN1-M100 DILM95 DILM95

55 99 50 NZMN1-M100 DILM115 DILM115

75 134 50 NZMN2-M160 DILM150 DILM150

90 161 50 NZMN2-M200 DILM185A DILM185A

110 196 50 NZMN2-M200 DILM225A DILM225A

132 231 50 NZMN3-ME350 DILM250 DILM250

160 279 50 NZMN3-ME350 DILM300A DILM300A

200 349 50 NZMN3-ME350 DILM400 DILM400

250 437 50 NZMN3-ME450 DILM500 DILM500

Motor yolverici kombinasyonları
Standart  Moeller series

*Koordinasyon tipi 2

http://www.eaton.eu/ie3
http://www.eaton.eu/ie3
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Motor verisi Motor koruma 
şalteri

Kontaktör
Koordinas-
yon tipi “1”

Kontaktör
Koordinas-
yon tipi “2”

AC-3
380 V
400 V
415 V
P

kW

Anma çalışma 
akımı
400 V

Ie

A

Anma
kısa devre 
akımı
380-415V
Iq

kA

PK
E 

…
+D

IL
 M

7 
ila

 D
IL

 M
12

0,06 0,21 100 PKE12/XTU-1,2 DILM7-… DILM17-…

0,09 0,31 100 PKE12/XTU-1,2 DILM7-… DILM17-…

0,12 0,41 100 PKE12/XTU-1,2 DILM7-… DILM17-…

0,18 0,6 100 PKE12/XTU-1,2 DILM7-… DILM17-…

0,25 0,8 100 PKE12/XTU-1,2 DILM7-… DILM17-…

0,37 1,1 100 PKE12/XTU-1,2 DILM7-… DILM17-…

0,55 1,5 100 PKE12/XTU-4 DILM7-… DILM17-…

PK
E 

…
+D

IL
 M

17
 il

a 
D

IL
 M

32

0,75 1,9 100 PKE12/XTU-4 DILM7-… DILM17-…

1,1 2,6 100 PKE12/XTU-4 DILM7-… DILM17-…

1,5 3,6 100 PKE12/XTU-4 DILM7-… DILM17-…

2,2 5 100 PKE12/XTU-12 DILM7-… DILM17-…

3 6,6 100 PKE12/XTU-12 DILM7-… DILM17-…

4 8,5 100 PKE12/XTU-12 DILM9-… DILM17-…

5,5 11,3 100 PKE12/XTU-12 DILM12-… DILM17-…

PK
E 

65
 …

+D
IL

 M
40

 il
a 

D
IL

 M
65

7,5 15,2 100 PKE32/XTU-32 DILM17-… DILM17-…

11 21,7 100 PKE32/XTU-32 DILM25-… DILM25-…

15 29,3 100 PKE32/XTU-32 DILM32-… DILM32-…

18,5 36 80 PKE65/XTUW-65 DILM40 DILM40

22 41 80 PKE65/XTUW-65 DILM50 DILM50

30 55 80 PKE65/XTUW-65 DILM65 DILM65

34 63 80 PKE65/XTUW-65 DILM65 DILM65

N
ZM

…
M

E…
+D

IL
 M

80
 il

a 
D

IL
 M

50
0

37 68 100 NZMH2-ME90 DILM80 DILM80

45 81 100 NZMH2-ME90 DILM95 DILM95

55 99 100 NZMH2-ME140 DILM115 DILM115

75 134 100 NZMH2-ME140 DILM150 DILM150

90 161 100 NZMH2-ME220 DILM185A DILM185A

110 196 100 NZMH2-ME220 DILM225A DILM225A

132 231 100 NZMH3-ME350 DILM250 DILM250

160 279 100 NZMH3-ME350 DILM300A DILM300A

200 349 100 NZMH3-ME350 DILM400 DILM400

250 437 100 NZMH3-ME450 DILM500 DILM500

Motor yolverici kombinasyonları
Moeller series Elektronik aşırı yük koruyuculu

http://www.eaton.eu/ie3
http://www.eaton.eu/ie3
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Motor yolverici kombinasyonları
DOL yolverici, Tip F yolvericiler kombinasyonlarıMoeller series

Motor yolverici kombinasyonlarDOL yolverici, Tip F yolvericiler kombinasyonlar

Motor değerleri Ayar 
sahas
Termik 
koruma

AC çalşma DC çalşma
Anma ksa devre akm 380 - 400 V 230 V 50 Hz 24 V DC
Koordinasyon 
tipi "1"

Koordinasyon 
tipi "2"

Parça no. Ürün 
kodu

Parça no. Ürün 
kodu

Iq
kA

Iq
kA

Ir
A

Komple cihaz MSC-DE mit PKE
100 - 0.3 - 1.2 MSC-DE-1,2-M7(230V50HZ) 121735 MSC-DE-1,2-M7(24VDC) 121736
100 - 1 - 4 MSC-DE-4-M7(230V50HZ) 121737 MSC-DE-4-M7(24VDC) 121738
100 - 3 - 12 MSC-DE-12-M7(230V50HZ) 121739 MSC-DE-12-M7(24VDC) 121740
100 - 3 - 12 MSC-DE-12-M9(230V50HZ) 121741 MSC-DE-12-M9(24VDC) 121742
100 - 3 - 12 MSC-DE-12-M12(230V50HZ) 121743 MSC-DE-12-M12(24VDC) 121744
100 100 3 - 12 MSC-DE-12-M17(230V50HZ) 121745 MSC-DE-12-M17(24VDC) 121746
100 100 8 - 32 MSC-DE-32-M17(230V50HZ) 121747 MSC-DE-32-M17(24VDC) 121748
100 100 8 - 32 MSC-DE-32-M25(230V50HZ) 121749 MSC-DE-32-M25(24VDC) 121750
100 100 8 - 32 MSC-DE-32-M32(230V50HZ) 121751 MSC-DE-32-M32(24VDC) 121752

Motor yolverici kombinasyonu UL 60947-4-1, tip F
Maksimum motor değeri Ayar aralğ Anma ksa devre kesme 

kapasitesi Icn
Besleme terminali Motor koruma 

şalteri
Kontaktör

Alternatif akm HP = PS Aşr yük 
koruyucu

Ksa devre 
koruma

240 V 480 Y
277 V

600 Y
347 V

200 V
208 V 

230 V
240 V 

460 V
480 V 

575 V
600 V 

Gecikmesiz Parça no. Parça no. Parça no.

HP HP HP HP Ir Irm kA kA kA
A A

PKZM0, DIL, BK modülleri
1) 0.1 - 0.16 2.2 50 50 50 BK25/3-PKZ0 PKZM0-0,16 DILEM…(…)

0.1 - 0.16 2.2 50 50 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-0,16 DILM7-…(…)
0.16 - 0.25 3.4 50 50 50 BK25/3-PKZ0 PKZM0-0,25 DILEM…(…)
0.16 - 0.25 3.4 50 50 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-0,25 DILM7-…(…)
0.25 - 0.4 5.6 50 50 50 BK25/3-PKZ0 PKZM0-0,4 DILEM…(…)
0.25 - 0.4 5.6 50 50 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-0,4 DILM7-…(…)
0.4 - 0.63 8.8 50 50 50 BK25/3-PKZ0 PKZM0-0,63 DILEM…(…)
0.4 - 0.63 8.8 50 50 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-0,63 DILM7-…(…)

½ ½ 0.63 - 1 14 50 50 50 BK25/3-PKZ0 PKZM0-1 DILEM…(…)
½ ½ 0.63 - 1 14 50 50 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-1 DILM7-…(…)
¾ 1 1 - 1.6 22 50 50 50 BK25/3-PKZ0 PKZM0-1,6 DILEM…(…)
¾ 1 1 - 1.6 22 50 50 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-1,6 DILM7-…(…)

½ ½ 1 1½ 1.6 - 2.5 35 50 50 50 BK25/3-PKZ0 PKZM0-2,5 DILEM…(…)
½ ½ 1 1½ 1.6 - 2.5 35 50 50 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-2,5 DILM7-…(…)
1 1 2 3 2.5 - 4 56 50 50 50 BK25/3-PKZ0 PKZM0-4 DILEM…(…)
1 1 2 3 2.5 - 4 56 50 50 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-4 DILM7-…(…)
1½ 1½ 3 5 4 - 6.3 88 50 50 50 BK25/3-PKZ0 PKZM0-6,3 DILEM…(…)
1½ 1½ 3 5 4 - 6.3 88 65 65 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-6,3 DILM7-…(…)
3 3 7½ 10 6.3 - 11 140 65 65 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-10 DILM9-…(…)
3 3 7½ - 9 - 12 168 65 65 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-12 DILM12-…(…)
3 5 10 - 10 - 16 224 18 18 - BK25/3-PKZ0 PKZM0-16 DILM17-…(…)
5 5 10 - 16 - 20 280 18 18 - BK25/3-PKZ0 PKZM0-20 DILM25-…(…)
5 7½ 15 - 20 - 25 350 18 18 - BK25/3-PKZ0 PKZM0-25 DILM25-…(…)
7½ 10 20 - 25 - 32 448 18 18 - BK25/3-PKZ0 PKZM0-32 DILM32-…(…)
PKZM4, DIL, BK modülleri
3 5 10 15 10 - 16 224 65 65 30 BK50/3-PKZ4-E PKZM4-16 DILM17-…(…)
5 7½ 15 20 16 - 27 350 65 65 30 BK50/3-PKZ4-E PKZM4-25 DILM25-…(…)
7½ 10 25 30 24 - 34 448 65 65 50 BK50/3-PKZ4-E PKZM4-32 DILM32-…(…)
10 15 30 30 32 - 40 560 65 65 50 BK50/3-PKZ4-E PKZM4-40 DILM40(…)
10 15 30 - 40 - 52 700 65 65 - BK50/3-PKZ4-E PKZM4-50 DILM50(…)
15 15 40 - 50 - 56 812 65 65 - BK50/3-PKZ4-E PKZM4-58 DILM65(…)
15 15 40 - 52 - 58 882 65 65 - BK50/3-PKZ4-E PKZM4-63 DILM65(…)
Uyarlar 1) Motor gücünü anma akmna göre hesaplayn. NEC Tablo 430-150 uyarnca verilen değerler.

I
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Motor yolverici kombinasyonları
DOL yolverici, enversör yolverici Moeller series

Motor yolverici kombinasyonlarDOL yolverici, enversör yolverici

Motor değerleri Ayar 
sahas 
Termik 
koruma

AC çalşma DC çalşma
Anma ksa devre akm 380 - 415 V 230 V 50 Hz 24 V DC
Koordinasyon tipi 
"1"

Koordinasyon tipi 
"2"

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

Iq
kA

Iq
A

Ir
A

Komple cihaz MSC-D
150 50 0,16 - 0,25 MSC-D-0,25-M7(230V50HZ) 281925 MSC-D-0,25-M7(24VDC) 283154
150 50 0,25 - 0,4 MSC-D-0,4-M7(230V50HZ) 281926 MSC-D-0,4-M7(24VDC) 283155
150 50 0,4 - 0,63 MSC-D-0,63-M7(230V50HZ) 281927 MSC-D-0,63-M7(24VDC) 283156
150 50 0,63 - 1 MSC-D-1-M7(230V50HZ) 281929 MSC-D-1-M7(24VDC) 283158
150 50 1 - 1,6 MSC-D-1,6-M7(230V50HZ) 283140 MSC-D-1,6-M7(24VDC) 283159
150 50 1,6 - 2,5 MSC-D-2,5-M7(230V50HZ) 283142 MSC-D-2,5-M7(24VDC) 283161
150 50 2,5 - 4 MSC-D-4-M7(230V50HZ) 283143 MSC-D-4-M7(24VDC) 283162
150 50 4 - 6,3 MSC-D-6,3-M7(230V50HZ) 283145 MSC-D-6,3-M7(24VDC) 283164
150 - 6,3 - 10 MSC-D-10-M7(230V50HZ) 283146 MSC-D-10-M7(24VDC) 283165
150 - 6,3 - 10 MSC-D-10-M9(230V50HZ) 283147 MSC-D-10-M9(24VDC) 283166
50 - 8 - 12 MSC-D-12-M12(230V50HZ) 283148 MSC-D-12-M12(24VDC) 283167
50 - 10 - 16 MSC-D-16-M15(230V50HZ) 100414 MSC-D-16-M15(24VDC) 100415
50 50 6,3 - 10 MSC-D-10-M17(230V50HZ) 101045 MSC-D-10-M17(24VDC) 101047
50 50 8 - 12 MSC-D-12-M17(230V50HZ) 101046 MSC-D-12-M17(24VDC) 101048
50 50 10 - 16 MSC-D-16-M17(230V50HZ) 283150 MSC-D-16-M17(24VDC) 283168
50 50 20 - 25 MSC-D-25-M25(230V50HZ) 283151 MSC-D-25-M25(24VDC) 283169
50 50 25 - 32 MSC-D-32-M32(230V50HZ) 283152 MSC-D-32-M32(24VDC) 283170

Komple cihaz MSC-R
150 50 0,16 - 0,25 MSC-R-0,25-M7(230V50HZ) 283171 MSC-R-0,25-M7(24VDC) 283190
150 50 0,25 - 0,4 MSC-R-0,4-M7(230V50HZ) 283172 MSC-R-0,4-M7(24VDC) 283191
150 50 0,4 - 0,63 MSC-R-0,63-M7(230V50HZ) 283173 MSC-R-0,63-M7(24VDC) 283192
150 50 0,63 - 1 MSC-R-1-M7(230V50HZ) 283175 MSC-R-1-M7(24VDC) 283194
150 50 1 - 1,6 MSC-R-1,6-M7(230V50HZ) 283176 MSC-R-1,6-M7(24VDC) 283195
150 50 1,6 - 2,5 MSC-R-2,5-M7(230V50HZ) 283178 MSC-R-2,5-M7(24VDC) 283197
150 50 2,5 - 4 MSC-R-4-M7(230V50HZ) 283179 MSC-R-4-M7(24VDC) 283198
150 50 4 - 6,3 MSC-R-6,3-M7(230V50HZ) 283181 MSC-R-6,3-M7(24VDC) 283200
150 - 6,3 - 10 MSC-R-10-M7(230V50HZ) 283182 MSC-R-10-M7(24VDC) 283201
150 - 6,3 - 10 MSC-R-10-M9(230V50HZ) 283183 MSC-R-10-M9(24VDC) 283202
50 - 8 - 12 MSC-R-12-M12(230V50HZ) 283184 MSC-R-12-M12(24VDC) 283203

50 50 6,3 - 10 MSC-R-10-M17(230V50HZ) 101049 MSC-R-10-M17(24VDC) 101051
50 50 8 - 12 MSC-R-12-M17(230V50HZ) 101050 MSC-R-12-M17(24VDC) 101052
50 50 10 - 16 MSC-R-16-M17(230V50HZ) 283186 MSC-R-16-M17(24VDC) 283204
50 50 20 - 25 MSC-R-25-M25(230V50HZ) 283187 MSC-R-25-M25(24VDC) 283205
50 50 25 - 32 MSC-R-32-M32(230V50HZ) 283188 MSC-R-32-M32(24VDC) 283206

CA08103003Z_MOEM2015-TR__3_Motoren schalten.book  Seite 192  Montag, 16. Januar 2017  1:09 13



193EATON CA08103003Z-TRTüm ürünler -> Çevrimiçi Katalog

M
ot

or
 A

na
ht

ar
la

m
a,

 K
or

um
a 

ve
 Y

ol
ve

rm
e

Mo
to

r A
na

ht
arl

am
a, 

Ko
ru

ma
 ve

 Yo
lve

rm
e

 EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 193

Motor yolverici kombinasyonları
DOL yolverici, Tip F yolvericiler kombinasyonlarıMoeller series

Motor yolverici kombinasyonlarDOL yolverici, Tip F yolvericiler kombinasyonlar

Motor değerleri Ayar 
sahas
Termik 
koruma

AC çalşma DC çalşma
Anma ksa devre akm 380 - 400 V 230 V 50 Hz 24 V DC
Koordinasyon 
tipi "1"

Koordinasyon 
tipi "2"

Parça no. Ürün 
kodu

Parça no. Ürün 
kodu

Iq
kA

Iq
kA

Ir
A

Komple cihaz MSC-DE mit PKE
100 - 0.3 - 1.2 MSC-DE-1,2-M7(230V50HZ) 121735 MSC-DE-1,2-M7(24VDC) 121736
100 - 1 - 4 MSC-DE-4-M7(230V50HZ) 121737 MSC-DE-4-M7(24VDC) 121738
100 - 3 - 12 MSC-DE-12-M7(230V50HZ) 121739 MSC-DE-12-M7(24VDC) 121740
100 - 3 - 12 MSC-DE-12-M9(230V50HZ) 121741 MSC-DE-12-M9(24VDC) 121742
100 - 3 - 12 MSC-DE-12-M12(230V50HZ) 121743 MSC-DE-12-M12(24VDC) 121744
100 100 3 - 12 MSC-DE-12-M17(230V50HZ) 121745 MSC-DE-12-M17(24VDC) 121746
100 100 8 - 32 MSC-DE-32-M17(230V50HZ) 121747 MSC-DE-32-M17(24VDC) 121748
100 100 8 - 32 MSC-DE-32-M25(230V50HZ) 121749 MSC-DE-32-M25(24VDC) 121750
100 100 8 - 32 MSC-DE-32-M32(230V50HZ) 121751 MSC-DE-32-M32(24VDC) 121752

Motor yolverici kombinasyonu UL 60947-4-1, tip F
Maksimum motor değeri Ayar aralğ Anma ksa devre kesme 

kapasitesi Icn
Besleme terminali Motor koruma 

şalteri
Kontaktör

Alternatif akm HP = PS Aşr yük 
koruyucu

Ksa devre 
koruma

240 V 480 Y
277 V

600 Y
347 V

200 V
208 V 

230 V
240 V 

460 V
480 V 

575 V
600 V 

Gecikmesiz Parça no. Parça no. Parça no.

HP HP HP HP Ir Irm kA kA kA
A A

PKZM0, DIL, BK modülleri
1) 0.1 - 0.16 2.2 50 50 50 BK25/3-PKZ0 PKZM0-0,16 DILEM…(…)

0.1 - 0.16 2.2 50 50 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-0,16 DILM7-…(…)
0.16 - 0.25 3.4 50 50 50 BK25/3-PKZ0 PKZM0-0,25 DILEM…(…)
0.16 - 0.25 3.4 50 50 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-0,25 DILM7-…(…)
0.25 - 0.4 5.6 50 50 50 BK25/3-PKZ0 PKZM0-0,4 DILEM…(…)
0.25 - 0.4 5.6 50 50 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-0,4 DILM7-…(…)
0.4 - 0.63 8.8 50 50 50 BK25/3-PKZ0 PKZM0-0,63 DILEM…(…)
0.4 - 0.63 8.8 50 50 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-0,63 DILM7-…(…)

½ ½ 0.63 - 1 14 50 50 50 BK25/3-PKZ0 PKZM0-1 DILEM…(…)
½ ½ 0.63 - 1 14 50 50 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-1 DILM7-…(…)
¾ 1 1 - 1.6 22 50 50 50 BK25/3-PKZ0 PKZM0-1,6 DILEM…(…)
¾ 1 1 - 1.6 22 50 50 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-1,6 DILM7-…(…)

½ ½ 1 1½ 1.6 - 2.5 35 50 50 50 BK25/3-PKZ0 PKZM0-2,5 DILEM…(…)
½ ½ 1 1½ 1.6 - 2.5 35 50 50 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-2,5 DILM7-…(…)
1 1 2 3 2.5 - 4 56 50 50 50 BK25/3-PKZ0 PKZM0-4 DILEM…(…)
1 1 2 3 2.5 - 4 56 50 50 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-4 DILM7-…(…)
1½ 1½ 3 5 4 - 6.3 88 50 50 50 BK25/3-PKZ0 PKZM0-6,3 DILEM…(…)
1½ 1½ 3 5 4 - 6.3 88 65 65 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-6,3 DILM7-…(…)
3 3 7½ 10 6.3 - 11 140 65 65 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-10 DILM9-…(…)
3 3 7½ - 9 - 12 168 65 65 18 BK25/3-PKZ0 PKZM0-12 DILM12-…(…)
3 5 10 - 10 - 16 224 18 18 - BK25/3-PKZ0 PKZM0-16 DILM17-…(…)
5 5 10 - 16 - 20 280 18 18 - BK25/3-PKZ0 PKZM0-20 DILM25-…(…)
5 7½ 15 - 20 - 25 350 18 18 - BK25/3-PKZ0 PKZM0-25 DILM25-…(…)
7½ 10 20 - 25 - 32 448 18 18 - BK25/3-PKZ0 PKZM0-32 DILM32-…(…)
PKZM4, DIL, BK modülleri
3 5 10 15 10 - 16 224 65 65 30 BK50/3-PKZ4-E PKZM4-16 DILM17-…(…)
5 7½ 15 20 16 - 27 350 65 65 30 BK50/3-PKZ4-E PKZM4-25 DILM25-…(…)
7½ 10 25 30 24 - 34 448 65 65 50 BK50/3-PKZ4-E PKZM4-32 DILM32-…(…)
10 15 30 30 32 - 40 560 65 65 50 BK50/3-PKZ4-E PKZM4-40 DILM40(…)
10 15 30 - 40 - 52 700 65 65 - BK50/3-PKZ4-E PKZM4-50 DILM50(…)
15 15 40 - 50 - 56 812 65 65 - BK50/3-PKZ4-E PKZM4-58 DILM65(…)
15 15 40 - 52 - 58 882 65 65 - BK50/3-PKZ4-E PKZM4-63 DILM65(…)
Uyarlar 1) Motor gücünü anma akmna göre hesaplayn. NEC Tablo 430-150 uyarnca verilen değerler.

I
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Motor yolverici kombinasyonları
DOL yolverici, SmartWire-DT'ye bağlantı Moeller series

Motor yolverici kombinasyonlarDOL yolverici, SmartWire-DT'ye bağlant

Motor değerleri Ayar 
sahas 
Termik 
koruma

AC çalşma DC çalşma
Anma ksa devre akm 380 - 400 V 230 V 50 Hz 24 V DC
Koordinasyon tipi 
"1"

Koordinasyon tipi 
"2"

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

Iq
kA

Iq
kA

Ir
A

PKE'li MSC-DEA komple cihazlar, SmartWire-DT bağlants için hazrlanmş
100 - 0,3 - 1,2 - - MSC-DEA-1,2-M7(24VDC) 121753
100 - 1 - 4 - - MSC-DEA-4-M7(24VDC) 121754
100 - 3 - 12 - - MSC-DEA-12-M7(24VDC) 121755
100 - 3 - 12 - - MSC-DEA-12-M9(24VDC) 121756
100 - 3 - 12 - - MSC-DEA-12-M12(24VDC) 121757

100 100 3 - 12 - - MSC-DEA-12-M17(24VDC) 121758
100 100 8 - 32 - - MSC-DEA-32-M17(24VDC) 121759
100 100 8 - 32 - - MSC-DEA-32-M25(24VDC) 121760
100 100 8 - 32 - - MSC-DEA-32-M32(24VDC) 121761

Parça no. Ürün kodu

SmartWire-DT PKE modülü (motor yolverici kombinasyonu)
PKE motor yolverici kombinasyonlar MSC-DEA... 
ile 15 kW/400V motor anma gücüne kadar PKE-XTUA... açtrma ünitelerinin SmartWire-DT'ye bağlants için

24 V DC kumanda gerilimli DILM kontaktöre montaj.
Kontaktör ve PKE başna bir modül gerekmektedir
Enversör yolvericilerin kontrolü için ek SmartWire-DT kontaktör modülü gerekmektedir.
Enversör yolverici yaplandrmak için 1 elektriksel kilit.
Manüel işletim veya otomatik için 1-0-A şalteri
Aşr yük durumunda kontaktörün açtrlmas için seçilebilir aşr yük rölesi fonksiyonu (ZMR).
DILM 12-XRL ve PKZM0-XRM12 kablolama setleri kullanlamaz.
Kontaktör bobinlerinin güç tüketimi > 3 A (UL/CSA > 2 A) olursa, ek güç besleme modülü kullannz.
A2 bağlantlar köprülenmemelidir.
Bildirimler
Kontaktör/PKE/1-0-A şalteri anahtarlama konumu
Motor akm % olarak
Termal motor resmi, % olarak
Hata indikasyonlar (aşr yük, ksa devre,...)
Aşr yük koruyucusu ayar değeri
Atalet derecesi (CLASS) ayar değeri
Açtrma ünitesi tipleri
Komutlar
Kontaktör kontrolü
Aşr yük rölesi fonksiyonu (ZMR) çalştrmas

PKE-SWD-32 126895
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Motor yolverici kombinasyonları
Bara adaptörü üzerinde DOL / enversör yolvericiMoeller series

Motor yolverici kombinasyonlarBara adaptörü üzerinde DOL / enversör yolverici

Motor değerleri Ayar 
sahas 
Termik 
koruma

AC çalşma DC çalşma
Anma ksa devre akm 380 - 415 V 230 V 50 Hz 24 V DC
Koordinasyon 
tipi "1"

Koordinasyon 
tipi "2"

Parça no. Ürün 
kodu

Parça no. Ürün 
kodu

Iq
kA

Iq
kA

Ir
A

DOL yolverici için BBA üzerinde PKZ ve DILM komple cihazlar
100 50 0,16 - 0,25 MSC-D-0,25-M7(230V50HZ)/BBA 102737 MSC-D-0,25-M7(24VDC)/BBA 102964
100 50 0,25 - 0,4 MSC-D-0,4-M7(230V50HZ)/BBA 102738 MSC-D-0,4-M7(24VDC)/BBA 102965
100 50 0,4 - 0,63 MSC-D-0,63-M7(230V50HZ)/BBA 102739 MSC-D-0,63-M7(24VDC)/BBA 102966
100 50 0,63 - 1 MSC-D-1-M7(230V50HZ)/BBA 102950 MSC-D-1-M7(24VDC)/BBA 102967
100 50 1 - 1,6 MSC-D-1,6-M7(230V50HZ)/BBA 102951 MSC-D-1,6-M7(24VDC)/BBA 102968
100 50 1,6 - 2,5 MSC-D-2,5-M7(230V50HZ)/BBA 102952 MSC-D-2,5-M7(24VDC)/BBA 102969
100 50 2,5 - 4 MSC-D-4-M7(230V50HZ)/BBA 102953 MSC-D-4-M7(24VDC)/BBA 102970
100 50 4 - 6,3 MSC-D-6,3-M7(230V50HZ)/BBA 102954 MSC-D-6,3-M7(24VDC)/BBA 102971
100 - 6,3 - 10 MSC-D-10-M7(230V50HZ)/BBA 102955 MSC-D-10-M7(24VDC)/BBA 102972
100 - 6,3 - 10 MSC-D-10-M9(230V50HZ)/BBA 102956 MSC-D-10-M9(24VDC)/BBA 102973
100 - 8 - 12 MSC-D-12-M12(230V50HZ)/BBA 102957 MSC-D-12-M12(24VDC)/BBA 102974
50 - 10 - 16 MSC-D-16-M15(230V50HZ)/BBA 102958 MSC-D-16-M15(24VDC)/BBA 102975
100 50 6,3 - 10 MSC-D-10-M17(230V50HZ)/BBA 102959 MSC-D-10-M17(24VDC)/BBA 102976
100 50 8 - 12 MSC-D-12-M17(230V50HZ)/BBA 102960 MSC-D-12-M17(24VDC)/BBA 102977
50 50 10 - 16 MSC-D-16-M17(230V50HZ)/BBA 102961 MSC-D-16-M17(24VDC)/BBA 102978
50 50 20 - 25 MSC-D-25-M25(230V50HZ)/BBA 102962 MSC-D-25-M25(24VDC)/BBA 102979
50 50 25 - 32 MSC-D-32-M32(230V50HZ)/BBA 102963 MSC-D-32-M32(24VDC)/BBA 102980

Enversör yolverici için BBA üzerinde PKZ ve DILM komple cihazlar
100 50 0,16 - 0,25 MSC-R-0,25-M7(230V50HZ)/BBA 102981 MSC-R-0,25-M7(24VDC)/BBA 102997
100 50 0,25 - 0,4 MSC-R-0,4-M7(230V50HZ)/BBA 102982 MSC-R-0,4-M7(24VDC)/BBA 102998
100 50 0,4 - 0,63 MSC-R-0,63-M7(230V50HZ)/BBA 102983 MSC-R-0,63-M7(24VDC)/BBA 102999
100 50 0,63 - 1 MSC-R-1-M7(230V50HZ)/BBA 102984 MSC-R-1-M7(24VDC)/BBA 103000
100 50 1 - 1,6 MSC-R-1,6-M7(230V50HZ)/BBA 102985 MSC-R-1,6-M7(24VDC)/BBA 103001
100 50 1,6 - 2,5 MSC-R-2,5-M7(230V50HZ)/BBA 102986 MSC-R-2,5-M7(24VDC)/BBA 103002
100 50 2,5 - 4 MSC-R-4-M7(230V50HZ)/BBA 102987 MSC-R-4-M7(24VDC)/BBA 103003
100 50 4 - 6,3 MSC-R-6,3-M7(230V50HZ)/BBA 102988 MSC-R-6,3-M7(24VDC)/BBA 103004
100 - 6,3 - 10 MSC-R-10-M7(230V50HZ)/BBA 102989 MSC-R-10-M7(24VDC)/BBA 103005
100 - 6,3 - 10 MSC-R-10-M9(230V50HZ)/BBA 102990 MSC-R-10-M9(24VDC)/BBA 103006
100 - 8 - 12 MSC-R-12-M12(230V50HZ)/BBA 102991 MSC-R-12-M12(24VDC)/BBA 103007

100 50 6,3 - 10 MSC-R-10-M17(230V50HZ)/BBA 102992 MSC-R-10-M17(24VDC)/BBA 103008
100 50 8 - 12 MSC-R-12-M17(230V50HZ)/BBA 102993 MSC-R-12-M17(24VDC)/BBA 103009
50 50 10 - 16 MSC-R-16-M17(230V50HZ)/BBA 102994 MSC-R-16-M17(24VDC)/BBA 103010
50 50 20 - 25 MSC-R-25-M25(230V50HZ)/BBA 102995 MSC-R-25-M25(24VDC)/BBA 103011
50 50 25 - 32 MSC-R-32-M32(230V50HZ)/BBA 102996 MSC-R-32-M32(24VDC)/BBA 103012
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Motor yolverici kombinasyonları
Bara adaptörü üzerinde DOL / enversör yolvericiMoeller series

Motor yolverici kombinasyonlarBara adaptörü üzerinde DOL / enversör yolverici

Motor değerleri Ayar 
sahas 
Termik 
koruma

AC çalşma DC çalşma
Anma ksa devre akm 380 - 415 V 230 V 50 Hz 24 V DC
Koordinasyon 
tipi "1"

Koordinasyon 
tipi "2"

Parça no. Ürün 
kodu

Parça no. Ürün 
kodu

Iq
kA

Iq
kA

Ir
A

DOL yolverici için BBA üzerinde PKZ ve DILM komple cihazlar
100 50 0,16 - 0,25 MSC-D-0,25-M7(230V50HZ)/BBA 102737 MSC-D-0,25-M7(24VDC)/BBA 102964
100 50 0,25 - 0,4 MSC-D-0,4-M7(230V50HZ)/BBA 102738 MSC-D-0,4-M7(24VDC)/BBA 102965
100 50 0,4 - 0,63 MSC-D-0,63-M7(230V50HZ)/BBA 102739 MSC-D-0,63-M7(24VDC)/BBA 102966
100 50 0,63 - 1 MSC-D-1-M7(230V50HZ)/BBA 102950 MSC-D-1-M7(24VDC)/BBA 102967
100 50 1 - 1,6 MSC-D-1,6-M7(230V50HZ)/BBA 102951 MSC-D-1,6-M7(24VDC)/BBA 102968
100 50 1,6 - 2,5 MSC-D-2,5-M7(230V50HZ)/BBA 102952 MSC-D-2,5-M7(24VDC)/BBA 102969
100 50 2,5 - 4 MSC-D-4-M7(230V50HZ)/BBA 102953 MSC-D-4-M7(24VDC)/BBA 102970
100 50 4 - 6,3 MSC-D-6,3-M7(230V50HZ)/BBA 102954 MSC-D-6,3-M7(24VDC)/BBA 102971
100 - 6,3 - 10 MSC-D-10-M7(230V50HZ)/BBA 102955 MSC-D-10-M7(24VDC)/BBA 102972
100 - 6,3 - 10 MSC-D-10-M9(230V50HZ)/BBA 102956 MSC-D-10-M9(24VDC)/BBA 102973
100 - 8 - 12 MSC-D-12-M12(230V50HZ)/BBA 102957 MSC-D-12-M12(24VDC)/BBA 102974
50 - 10 - 16 MSC-D-16-M15(230V50HZ)/BBA 102958 MSC-D-16-M15(24VDC)/BBA 102975
100 50 6,3 - 10 MSC-D-10-M17(230V50HZ)/BBA 102959 MSC-D-10-M17(24VDC)/BBA 102976
100 50 8 - 12 MSC-D-12-M17(230V50HZ)/BBA 102960 MSC-D-12-M17(24VDC)/BBA 102977
50 50 10 - 16 MSC-D-16-M17(230V50HZ)/BBA 102961 MSC-D-16-M17(24VDC)/BBA 102978
50 50 20 - 25 MSC-D-25-M25(230V50HZ)/BBA 102962 MSC-D-25-M25(24VDC)/BBA 102979
50 50 25 - 32 MSC-D-32-M32(230V50HZ)/BBA 102963 MSC-D-32-M32(24VDC)/BBA 102980

Enversör yolverici için BBA üzerinde PKZ ve DILM komple cihazlar
100 50 0,16 - 0,25 MSC-R-0,25-M7(230V50HZ)/BBA 102981 MSC-R-0,25-M7(24VDC)/BBA 102997
100 50 0,25 - 0,4 MSC-R-0,4-M7(230V50HZ)/BBA 102982 MSC-R-0,4-M7(24VDC)/BBA 102998
100 50 0,4 - 0,63 MSC-R-0,63-M7(230V50HZ)/BBA 102983 MSC-R-0,63-M7(24VDC)/BBA 102999
100 50 0,63 - 1 MSC-R-1-M7(230V50HZ)/BBA 102984 MSC-R-1-M7(24VDC)/BBA 103000
100 50 1 - 1,6 MSC-R-1,6-M7(230V50HZ)/BBA 102985 MSC-R-1,6-M7(24VDC)/BBA 103001
100 50 1,6 - 2,5 MSC-R-2,5-M7(230V50HZ)/BBA 102986 MSC-R-2,5-M7(24VDC)/BBA 103002
100 50 2,5 - 4 MSC-R-4-M7(230V50HZ)/BBA 102987 MSC-R-4-M7(24VDC)/BBA 103003
100 50 4 - 6,3 MSC-R-6,3-M7(230V50HZ)/BBA 102988 MSC-R-6,3-M7(24VDC)/BBA 103004
100 - 6,3 - 10 MSC-R-10-M7(230V50HZ)/BBA 102989 MSC-R-10-M7(24VDC)/BBA 103005
100 - 6,3 - 10 MSC-R-10-M9(230V50HZ)/BBA 102990 MSC-R-10-M9(24VDC)/BBA 103006
100 - 8 - 12 MSC-R-12-M12(230V50HZ)/BBA 102991 MSC-R-12-M12(24VDC)/BBA 103007

100 50 6,3 - 10 MSC-R-10-M17(230V50HZ)/BBA 102992 MSC-R-10-M17(24VDC)/BBA 103008
100 50 8 - 12 MSC-R-12-M17(230V50HZ)/BBA 102993 MSC-R-12-M17(24VDC)/BBA 103009
50 50 10 - 16 MSC-R-16-M17(230V50HZ)/BBA 102994 MSC-R-16-M17(24VDC)/BBA 103010
50 50 20 - 25 MSC-R-25-M25(230V50HZ)/BBA 102995 MSC-R-25-M25(24VDC)/BBA 103011
50 50 25 - 32 MSC-R-32-M32(230V50HZ)/BBA 102996 MSC-R-32-M32(24VDC)/BBA 103012
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Motor yolverici kombinasyonları
Elektronik motor yolverici Moeller series

Motor yolverici kombinasyonlarElektronik motor yolverici

Açklama Maks. motor değerleri 50 - 60 Hz 
trifaze motor
AC-53a
380 V 400 V 415 V

Ayar sahas 
Termik koruma

DC çalşma
24 V DC
Parça no. Ürün kodu

P Ir
kW A

Komple cihaz EMS
DOL yolverici, Motor korumas
Anahtarlama prensibi: Bypass'l emniyet çkş 
aşamas, trifaze ayrma.

0,06 - 0,75 0,18 - 2,4 EMS-DO-T-2,4-24VDC 170099
0,55 - 3 1,5 - 6,5 (AC-53a)

9 (AC-51)
EMS-DO-T-9-24VDC 170100

DOL yolverici, Motor korumas, Acil durdurma
Anahtarlama prensibi: Bypass'l emniyet çkş 
aşamas, trifaze ayrma.

0,06 - 0,75 0,18 - 2,4 EMS-DOS-T-2,4-24VDC 170103
0,55 - 3 1,5 - 6,5 (AC-53a)

9 (AC-51)
EMS-DOS-T-9-24VDC 170104

DOL yolverici
Motor korumas
Anahtarlama prensibi: Bypass'l emniyet çkş 
aşamas, trifaze ayrma.
Genişletilmiş teşhisler için SmartWire-DT bağlants

0,06 - 0,75 0,18 - 2,4 EMS-DO-T-2,4-SWD 170106
0,55 - 3 1,5 - 7 (AC-53a)

9 (AC-51)
EMS-DO-T-9-SWD 170107

DOL yolverici
Motor korumas
Anahtarlama prensibi: Bypass'l emniyet çkş 
aşamas, trifaze ayrma.
SIL3/Ple'e kadar ek aktivasyon terminali üzerinden 
kontrollü durdurma.
Genişletilmiş teşhisler için SmartWire-DT bağlants

0,06 - 0,75 0,18 - 2,4 EMS-DOS-T-2,4-SWD 170110
0,55 - 3 1,5 - 7 (AC-53a)

9 (AC-51)
EMS-DOS-T-9-SWD 170111

DOL yolverici, Enversör yol verme, Motor korumas
Anahtarlama prensibi: Bypass'l emniyet çkş 
aşamas, trifaze ayrma.

0,06 - 0,75 0,18 - 2,4 EMS-RO-T-2,4-24VDC 170101
0,55 - 3 1,5 - 6,5 (AC-53a)

9 (AC-51)
EMS-RO-T-9-24VDC 170102

DOL yolverici, Enversör yol verme, Motor korumas, 
Acil durdurma
Anahtarlama prensibi: Bypass'l emniyet çkş 
aşamas, trifaze ayrma.

0,06 - 0,75 0,18 - 2,4 EMS-ROS-T-2,4-24VDC 170105
0,55 - 3 1,5 - 6,5 (AC-53a)

9 (AC-51)
EMS-ROS-T-9-24VDC 169789

DOL yolverici
Enversör yol verme
Motor korumas
Anahtarlama prensibi: Bypass'l emniyet çkş 
aşamas, trifaze ayrma.
Genişletilmiş teşhisler için SmartWire-DT bağlants

0,06 - 0,75 0,18 - 2,4 EMS-RO-T-2,4-SWD 170108
0,55 - 3 1,5 - 7 (AC-53a)

9 (AC-51)
EMS-RO-T-9-SWD 170109

DOL yolverici
Enversör yol verme
Motor korumas
Anahtarlama prensibi: Bypass'l emniyet çkş 
aşamas, trifaze ayrma.
SIL3/Ple'e kadar ek aktivasyon terminali üzerinden 
kontrollü durdurma.
Genişletilmiş teşhisler için SmartWire-DT bağlants

0,06 - 0,75 0,18 - 2,4 EMS-ROS-T-2,4-SWD 170112
0,55 - 3 1,5 - 7 (AC-53a)

9 (AC-51)
EMS-ROS-T-9-SWD 169790
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Motor yolverici kombinasyonları
AksesuarMoeller series

Motor yolverici kombinasyonlarAksesuar

Kutuplar Cihazlar Şunlar için 
kullanlabilir:

Parça no. Ürün kodu

Adet

Soketli üç fazl akm konnektör
3 2 EMS-D...

EMS-D…-SWD-…
EMS-R...
EMS-R…-SWD-…

EMS-XBR3-2 177248
3 EMS-XBR3-3 177249
4 EMS-XBR3-4 177250
5 EMS-XBR3-5 177251

Bağlant köprüleri
3 2 EMS-D...

EMS-D…-SWD-…
EMS-R...
EMS-R…-SWD-…

EMS-XBR-2 171268
3 EMS-XBR-3 171269
4 EMS-XBR-4 171270
5 EMS-XBR-5 171271
10 EMS-XBR-10 171272

1 2 EMS-D...
EMS-DOS…-SWD-…
EMS-R...
EMS-ROS…-SWD-…

EMS-XCW-2 172741
3 EMS-XCW-3 172742
4 EMS-XCW-4 172743
5 EMS-XCW-5 172744
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Motor yolverici kombinasyonları
AksesuarMoeller series

Motor yolverici kombinasyonlarAksesuar

Kutuplar Cihazlar Şunlar için 
kullanlabilir:

Parça no. Ürün kodu

Adet

Soketli üç fazl akm konnektör
3 2 EMS-D...

EMS-D…-SWD-…
EMS-R...
EMS-R…-SWD-…

EMS-XBR3-2 177248
3 EMS-XBR3-3 177249
4 EMS-XBR3-4 177250
5 EMS-XBR3-5 177251

Bağlant köprüleri
3 2 EMS-D...

EMS-D…-SWD-…
EMS-R...
EMS-R…-SWD-…

EMS-XBR-2 171268
3 EMS-XBR-3 171269
4 EMS-XBR-4 171270
5 EMS-XBR-5 171271
10 EMS-XBR-10 171272

1 2 EMS-D...
EMS-DOS…-SWD-…
EMS-R...
EMS-ROS…-SWD-…

EMS-XCW-2 172741
3 EMS-XCW-3 172742
4 EMS-XCW-4 172743
5 EMS-XCW-5 172744
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DS7

S801+ / S811+

EATON CA08103003Z-TR

DS7, S801+ ve S811+ Yumuşak Yolvericiler 
Her Uygulama için Yumuşak Yolverme

Yumuşak yolverici, motoru en iyi şekilde 
uygulamaya uyarlama ve durdurma 
fonksiyonları ile yolverme gerilimini ayarlama 
imkanı sunar.

Yumuşak yol verme, yıldız üçgen yol verme yöntemi için modern bir 
alternatiftir. Elektronik yumuşak yolvericiler, çalıştırma aşamasında 
müşterilerin darbesiz bir tork artışına ve belirli bir akım azaltımına yönelik 
taleplerini yerine getirir. Çalıştırma aşamasında trifaze motorun güç 
beslemesini, motor, iş makinesinin yük davranışına uyarlanacak şekilde 
kontrol ederler. Böylece mekanik ekipmanlar, zarar görmeden hızlandırılır. 
Çalışma davranışı ve iş akışları, bundan olumlu etkilenir, yani olumsuz 
etkiler önlenir.

Eaton 200 A'ya kadar olan DS7 ve 1700 A'ya kadar olan S801+/S811+ 
modeli yumuşak yolvericilerle iki alternatif seri sunar. DS7, standart 
uygulamalar için en iyi seçimken, S811+ serisi de yüksek işlevselliği ile 
öne çıkmaktadır.

www.eaton.eu/softstarters

http://www.eaton.eu/softstarters
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DS7 yumuşak yolverici – yumuşak yolverme, kuvvetli tork

Yumuşak yolvericiler, yıldız üçgen yolverme yöntemine 
alternatif olarak kendilerini her geçen gün daha fazla 
kanıtlamaktadır. DS7, mekanik kontaktörün yerini alır ve 
“Motorlara yumuşak yol verme” fonksiyonunu ekler. Patentli 
bir yöntem üzerinden hızlanma işlemi oldukça yumuşak, ancak 
aynı zamanda başka çözümlerde olduğundan daha kuvvetli 
torklu bir şekilde gerçekleştirilir. Uzatılan servis zaman aralıkları 
ve daha düşük işletim maliyetleri ise istenen yan  etkilerdir.  
Kompakt DS7 modeli yumuşak yolvericiler, pompalar, fanlar ve 
küçük konveyörler gibi standart uygulamalar için tasarlanmıştır.

S801+/S811+ modeli yumuşak yolvericiler –  
Kompakt tasarım içerisinde güçlü performans

Üç faz kontrollü ve dahili bir bypass ile kapsamlı izleme ve 
koruma tertibatlarına sahip olan bu yolvericiler, yumuşak 
bir motor yol verme işlemi gerçekleştirir ve yüksek yük 
momentleri olan uygulamalarda da trifaze motorların güvenli 
bir şekilde sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar. Standart hat 
devresine bağlantının yanı sıra üçgen devresine bağlantı imkanı 
da sunarlar.
S801+ serisi yumuşak yolvericiler, özellikle standart 
uygulamalar için uygundur ve kolay kullanımları ile öne 
çıkmaktadır; S811+ serisi cihazlar ise dijital kontrol ve ekran 
ünitesi üzerinden yüksek performanslı uygulamaların gelişmiş 
fonksiyonlarına erişim sağlarlar.
Sadece beş kasa boyutunda sunulan, 37 A ile 1000 A arasında 
anma çalışma akımlarına sahip olan ve 200 V ile 690 V arasında 
şebeke gerilimleri için uygun olan S801+ ve S811+ modelleri, 
dünya genelinde en küçük kompakt yumuşak yolvericiler 
arasında yer almaktadır.

Uygulama örnekleri

• Trifaze endüktif yükler
•  Taşıma ekipmanlarında ve  konveyörlerde sessiz ve yumuşak 

motor yolverme işlemi
•  Yumuşak pompa volverme işlemi, sistemin tamamında  yükü 

azaltır (su darbesi)
•  Kimya ve dolum tesislerindeki zorlu ortamlarda pompaların 

yarı iletken anahtarlanması
•  Fan motorlarına, V-kayışlarındaki aşınmayı azaltacak şekilde 

yumuşak yolverme

Geleneksel yöntemler:
  Üst seviye DC bileşenli 
simetrik kontrol

Eaton'un yeni yöntemi:
  DC bileşenler olmadan 
asimetrik kontrol

Kontrol edilmeyen fazdaki akım karakteristiği
Asimetrik kontrol: daha yumuşak olamaz

Yumuşak yolverme fonksiyonu için özel yolverme yöntemi 
(asimetrik tetikleme kontrolü kontrolü), normalde iki faz 
kontrollü bir yumuşak yolvericide oluşan DC bileşenleri önler 
(Eaton patenti). Böylece motorun düzgün olmayan şekilde 
hızlanmasına neden olan ve hızlanma süresini gereksiz bir 
şekilde uzatan eliptik döner alanın oluşumu sönümlenir. 
Böylece DS7 yolvericinin pürüzsüz yolverme davranışı, üç faz 
kontrollü bir yumuşak yolverici ile benzer hale getirilmiştir.

SmartWire-DT'li yumuşak yolverici DS7 – tüm 
parametrelere doğrudan erişim

Kontrol sistemi üzerinden SmartWire-DT'li tüm yumuşak 
yolvericilerin tüm parametrelerine doğrudan erişim imkanı, tek 
kelimeyle kullanım konforudur. Kullanıcı, potansiyometre 
ayarlarını okuyabilir ve bu ayarları değiştirebilir. Gelişmiş durum, 
hata ve teşhis bildirimleri doğrudan alınabilir. Bunun sonucunda 
mutlak veri şeffaflığı elde edilir. Soket üniteleri ile bağlantı hızlı 
ve hatasızdır ve yumuşak yolvericinin kontrol devre 
beslemesini de içerir.

Avantajlar:
•  I/O sayısı azaltılır
• Soketli kontrol kablolaması, kablolama hatalarını önler
•  Entegre çözüm, ilave opsiyonel donanımlar gerektirmez
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Yumuşak yolvericiler
Sisteme genel bakış DS7 < 32 A Moeller series

Sisteme genel bakş DS7 < 32 A

1 SmartWire-DT'li yumuşak yolvericisi DS7 14 Erken kapama yardmc kontağ
2 12 A'ya kadar atanmş motor akm için yumuşak yolvericisi DS7, yap boyutu 1 15 Kap kavrama kolu
3 32 A'ya kadar atanmş motor akm için yumuşak yolvericisi DS7, yap boyutu 2 16 Motor koruma şalteri PKZM0
4 Cihaz fan (DS7-FAN-32) 17 PKE motor koruma şalteri
5 SmartWire-DT Gateway 18 Besleme terminali
6 SmartWire-DT harici cihaz soketi 19 Şönt bobini
7 SmartWire-DT yass kablo 20 Hata yardmc kontağ
8 Termik röle 21 Standart yardmc kontaklar
9, 10 Aletsiz soket bağlantl kablolama seti PKZM0-XDM 22 PKZ'li motor yolverici kombinasyonu
11 Kablolama seti PKZM0-XM 23 PKE'li motor yolverici kombinasyonu
12 Trifaze bağlant köprüsü 24 Bara adaptörü
13 Standart yardmc kontaklar 25 Ray adaptörü
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Yumuşak yolvericiler
Sisteme genel bakış S811+

Sisteme genel bakş S811+

1 Yumuşak yolvericisi S811+
2 Sigortalar ve sigorta altlklar
3 Bağlant terminalleri
4 Fieldbus bağlants
5 Kontrol paneli

2

5

4

1

3

CA08103003Z_MOEM2015-TR__3_Motoren schalten.book  Seite 201  Montag, 16. Januar 2017  1:09 13



201EATON CA08103003Z-TRTüm ürünler -> Çevrimiçi Katalog

M
ot

or
 A

na
ht

ar
la

m
a,

 K
or

um
a 

ve
 Y

ol
ve

rm
e

Mo
to

r A
na

ht
arl

am
a, 

Ko
ru

ma
 ve

 Yo
lve

rm
e

 EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 201

Yumuşak yolvericiler
Sisteme genel bakış S811+

Sisteme genel bakş S811+

1 Yumuşak yolvericisi S811+
2 Sigortalar ve sigorta altlklar
3 Bağlant terminalleri
4 Fieldbus bağlants
5 Kontrol paneli
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Yumuşak yolvericiler
DS7 Moeller series

DS7

Cihaz anma çalşma 
akm (AC-53)

bağlanabilecek motor gücü Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
400 V, 50 Hz'te 460 V, 60 Hz'te

Ie P P
A kW HP UC 24 V AC/DC 

Us 24 V AC/DC 
Standart scaklk aralğ

UC 24 V AC/DC 
Us 24 V AC/DC 
-40 °C'ye kadar genişletilmiş scaklk aralğ

Yumuşak yolvericiler
Trifaze yükler için yumuşak yolvericiler
Şebeke gerilimi (50/60 Hz) 
ULN 200 - 480 V AC

4 1,5 2 DS7-340SX004N0-N 134847 DS7-340SX004N0-L 171740
7 3 5 DS7-340SX007N0-N 134849 DS7-340SX007N0-L 171741
9 4 5 DS7-340SX009N0-N 134910 DS7-340SX009N0-L 171742
12 5,5 10 DS7-340SX012N0-N 134911 DS7-340SX012N0-L 171743
16 7,5 10 DS7-340SX016N0-N 134912 DS7-340SX016N0-L 171744
24 11 15 DS7-340SX024N0-N 134913 DS7-340SX024N0-L 171745
32 15 25 DS7-340SX032N0-N 134914 DS7-340SX032N0-L 171746
41 22 30 DS7-340SX041N0-N 134916 DS7-340SX041N0-L 171747
55 30 40 DS7-340SX055N0-N 134917 DS7-340SX055N0-L 171748
70 37 50 DS7-340SX070N0-N 134918 DS7-340SX070N0-L 171749
81 45 60 DS7-340SX081N0-N 134919 DS7-340SX081N0-L 171750
100 55 75 DS7-340SX100N0-N 134920 DS7-340SX100N0-L 171751
135 75 100 DS7-340SX135N0-N 134921 DS7-340SX135N0-L 171752
160 90 125 DS7-340SX160N0-N 134922 DS7-340SX160N0-L 171753
200 110 150 DS7-340SX200N0-N 134923 DS7-340SX200N0-L 171754

UC 110 - 230 V AC 
Us 110 - 230 V AC

UC 24 V DC 
Us 24 V DC

4 1,5 2 DS7-342SX004N0-N 134925 DS7-34DSX004N0-D 134943
7 3 5 DS7-342SX007N0-N 134927 DS7-34DSX007N0-D 134945
9 4 5 DS7-342SX009N0-N 134928 DS7-34DSX009N0-D 134946
12 5,5 10 DS7-342SX012N0-N 134929 DS7-34DSX012N0-D 134947
16 7,5 10 DS7-342SX016N0-N 134930 DS7-34DSX016N0-D 134948
24 11 15 DS7-342SX024N0-N 134931 DS7-34DSX024N0-D 134949
32 15 25 DS7-342SX032N0-N 134932 DS7-34DSX032N0-D 134950
41 22 30 DS7-342SX041N0-N 134934 DS7-34DSX041N0-D 134952
55 30 40 DS7-342SX055N0-N 134935 DS7-34DSX055N0-D 134953
70 37 50 DS7-342SX070N0-N 134936 DS7-34DSX070N0-D 134954
81 45 60 DS7-342SX081N0-N 134937 DS7-34DSX081N0-D 134955
100 55 75 DS7-342SX100N0-N 134938 DS7-34DSX100N0-D 134956
135 75 100 DS7-342SX135N0-N 134939 DS7-34DSX135N0-D 134957
160 90 125 DS7-342SX160N0-N 134940 DS7-34DSX160N0-D 134958
200 110 150 DS7-342SX200N0-N 134941 DS7-34DSX200N0-D 134959

Uyarlar

4 - 12 A 16 - 32 A 41 - 100 A 135 -200 A
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Yumuşak yolvericiler
DS7 Aksesuar, S811+

DS7 Aksesuar, S811+

Şunlar için kullanlabilir: Parça no. Ürün kodu

Cihaz fan
Yük döngüsünü artrmak için cihaz fan (saatte daha fazla start/daha yüksek veya daha uzun yolalma akm)
Montaj fan DS7-34…SX004…

DS7-34…SX007…
DS7-34…SX009…
DS7-34…SX012…
DS7-34…SX016…
DS7-34…SX024…
DS7-34…SX032…

DS7-FAN-032 135553

Alt yap fan DS7-34…SX041…
DS7-34…SX055…
DS7-34…SX070…
DS7-34…SX081…
DS7-34…SX100…

DS7-FAN-100 169021

DS7-34…SX135…
DS7-34…SX160…
DS7-34…SX200…

DS7-FAN-200 169022

Kasa boyutu Anma çalşma akm Bağlanabilecek motor gücü Parça no. Ürün kodu
AC-53 230 V, 

50 Hz'te
kW

230 V, 
60 Hz'te
HP

400 V, 
50 Hz'te
kW

460 V, 
60 Hz'te
HPIe

A

Yumuşak yolvericiler S811+
Trifaze yükler için kontrol panelli yumuşak yolverici
Şebeke gerilimi (50/60 Hz) ULN: 200 - 600 V AC
Hat bağlants/Üçgen bağlants
Besleme gerilimi Us: 24 V DC 
Kumanda gerilimi UC: 24 V DC
Dahili bypass kontakl
T, U, V yap büyüklüklerinde terminal bloklar bağlantlar için gereklidir, -> aksesuar
N 37 7,5 10 18,5 25 S811+N37N3S 168976

66 18,5 20 30 50 S811+N66N3S 168978
R 105 30 40 55 75 S811+R10N3S 168980

135 37 50 75 100 S811+R13N3S 168982
T 180 55 60 90 150 S811+T18N3S 168984

240 75 75 132 200 S811+T24N3S 168987
304 90 100 160 250 S811+T30N3S 168990

U 361 110 125 200 300 S811+U36N3S 169869
420 132 150 200 350 S811+U42N3S 169870

V 361 110 125 200 300 S811+V36N3S 168993
420 132 150 200 350 S811+V42N3S 168996
500 160 200 250 400 S811+V50N3S 168999
650 200 250 315 500 S811+V65N3S 169002
720 250 - 400 600 S811+V72N3S 169005
850 - - 450 600 S811+V85N3S 169008
1000 - - 560 750 S811+V10N3S 169011

Uyarlar
Kasa boyutlar S811+

n R T U V

CA08103003Z_MOEM2015-TR__3_Motoren schalten.book  Seite 203  Montag, 16. Januar 2017  1:09 13



203EATON CA08103003Z-TRTüm ürünler -> Çevrimiçi Katalog

M
ot

or
 A

na
ht

ar
la

m
a,

 K
or

um
a 

ve
 Y

ol
ve

rm
e

Mo
to

r A
na

ht
arl

am
a, 

Ko
ru

ma
 ve

 Yo
lve

rm
e

 EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 203

Yumuşak yolvericiler
DS7 Aksesuar, S811+

DS7 Aksesuar, S811+

Şunlar için kullanlabilir: Parça no. Ürün kodu

Cihaz fan
Yük döngüsünü artrmak için cihaz fan (saatte daha fazla start/daha yüksek veya daha uzun yolalma akm)
Montaj fan DS7-34…SX004…

DS7-34…SX007…
DS7-34…SX009…
DS7-34…SX012…
DS7-34…SX016…
DS7-34…SX024…
DS7-34…SX032…

DS7-FAN-032 135553

Alt yap fan DS7-34…SX041…
DS7-34…SX055…
DS7-34…SX070…
DS7-34…SX081…
DS7-34…SX100…

DS7-FAN-100 169021

DS7-34…SX135…
DS7-34…SX160…
DS7-34…SX200…

DS7-FAN-200 169022

Kasa boyutu Anma çalşma akm Bağlanabilecek motor gücü Parça no. Ürün kodu
AC-53 230 V, 

50 Hz'te
kW

230 V, 
60 Hz'te
HP

400 V, 
50 Hz'te
kW

460 V, 
60 Hz'te
HPIe

A

Yumuşak yolvericiler S811+
Trifaze yükler için kontrol panelli yumuşak yolverici
Şebeke gerilimi (50/60 Hz) ULN: 200 - 600 V AC
Hat bağlants/Üçgen bağlants
Besleme gerilimi Us: 24 V DC 
Kumanda gerilimi UC: 24 V DC
Dahili bypass kontakl
T, U, V yap büyüklüklerinde terminal bloklar bağlantlar için gereklidir, -> aksesuar
N 37 7,5 10 18,5 25 S811+N37N3S 168976

66 18,5 20 30 50 S811+N66N3S 168978
R 105 30 40 55 75 S811+R10N3S 168980

135 37 50 75 100 S811+R13N3S 168982
T 180 55 60 90 150 S811+T18N3S 168984

240 75 75 132 200 S811+T24N3S 168987
304 90 100 160 250 S811+T30N3S 168990

U 361 110 125 200 300 S811+U36N3S 169869
420 132 150 200 350 S811+U42N3S 169870

V 361 110 125 200 300 S811+V36N3S 168993
420 132 150 200 350 S811+V42N3S 168996
500 160 200 250 400 S811+V50N3S 168999
650 200 250 315 500 S811+V65N3S 169002
720 250 - 400 600 S811+V72N3S 169005
850 - - 450 600 S811+V85N3S 169008
1000 - - 560 750 S811+V10N3S 169011

Uyarlar
Kasa boyutlar S811+

n R T U V

CA08103003Z_MOEM2015-TR__3_Motoren schalten.book  Seite 203  Montag, 16. Januar 2017  1:09 13



204 EATON CA08103003Z-TR

www.eaton.eu/powerxl

*  9000X hız kontrol 
cihazlarıyla ilgili diğer bilgiler 
için lütfen ürün yelpazesi 
katalogumuzu kullanın.

PowerXL – Her uygulama için uygun 
sürücü

Müşterilerimizin ihtiyaçları ne kadar çeşitli olursa olsun, sadece Eaton'un yüksek verimlilikli 
sürücü mühendisliği ürün grubundaki geniş cihaz çeşitliliği ve fonksiyonellik sayesinde bu 
ihtiyaçlarını karşılayabilirler – en basit makinelerin motorlarına yolvermekten karmaşık 
uygulamaların ve ağır yüklerin hız kontrolüne kadar. 

PowerXL ve 9000X* cihaz ailesi, hız ayarlı yolvericiden su soğutmalı hız kontrol cihazına 
kadar tüm uygulamaları kapsar. PowerXL ailesinde yeni olanlar, çok verimli hız ayarlı yolverici 
DE1 ve çok amaçlı hız kontrol cihazı DG1'dir.

PowerXL seçim yardımı
Kolay planlama ve mühendislik

Çevrimiçi seçim yardımı ile verimli bir planlama yapmak mümkündür. Bu seçim yardımı, ilgili 
uygulama için gerekli olan sürücünün ve atanacak olan şalt ve koruma elemanlarının, şok 
bobinlerinin ve filtrelerin hızlı bir şekilde, ilgili ürün referansları ile birlikte seçilmesini sağlar.  
www.eaton.eu/selectiontools

Katalog indir:
www.eaton.eu/catalog

http://www.eaton.eu/powerxl
http://www.eaton.eu/selectiontools
http://www.eaton.eu/catalog
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PowerXL DE1/DE11 hız ayarlı yol verici

PowerXL DE1/DE11 hız ayarlı yolverici en basit kullanımın ve 
en yüksek güvenilirliğin yanında aynı zamanda değişken motor 
hızı ve makinenin iyileştirilmiş enerji verimliliğini de sunar. 
Bununla Eaton, geleneksel motor yolvericiyle hız kontrol cihazı 
arasındaki boşluğu kapatan ve tüm avantajları tek bir cihazda 
birleştiren bir cihaz sınıfı sunar. Hız ayarlı yolverici artık DE11 
serisi olarak da temin edilebilir ve burada zaten mevcut olan 
özelliklere bir de CANopen, soketli kontrol terminalleri ve 
yapılandırılabilir bir çıkış rölesi eklenir.

Performans aralığı::
• 0,25 … 2,2 kW (Ue: 1~ 230 V, U2: 3~ 230 V)
• 0,37 … 7,5 kW (Ue: 3~ 400 V, U2: 3~ 400 V)

Özellikler:
• Yer tasarrufu sağlar: 45 mm yapı genişliği
• Parametreleme yapmadan kutudan çıkarıp devreye alma
• Sürücü mühendisliği becerisi ya da bilgisi gerekli değildir

• Konfigürasyon modülü DXE-EXT-SET ile tornavida 
parametrelemesi

• En üst düzeyde makine kullanılabilirliği için  
Trip-Free tasarım

• Maks. 60 °C ortam sıcaklığı için uygundur
• Uluslararası standartlar (CE, UL, cUL, cTick, RoHS)
• DE11: CANopen, soketli kontrol terminalleri, konfigüre 

edilebilir çıkış rölesi

Motor yolvericide olduğu gibi çok kolay kullanım

Yeni DE1 hız ayarlı yolvericilerde, ne kurulum ne de devreye alma için sürücüye ilişkin özel 
bilgilere gerek yoktur. Kompakt hız ayarlı yolvericiler, motor yolvericiler gibi kolay bir şekilde 
kullanılabilir.

Kurulumu yapan kişi, cihazı kutudan çıkarır, bir motor yolverici gibi kablo bağlantılarını yapar ve 
ardından DE1 hız ayarlı yolverici cihazı kullanıma hazırdır. Bunu yapmanın daha kolay bir yolu 
yoktur! Ayrıca ”Kutudan çıkarıp devreye alma“, kurulum hataları olasılığını ve bununla birlikte 
şimdiye dek gerekli olan çalışmaları ve buna bağlı maliyetleri en aza indirir.

Hız kontrol cihazının montaj 
rayına geçmeli montajı.

Şebeke ve motor kablolarını 
bağlama

Kontrol terminallerini bağlama ON yapma ve motor hız kontrollü 
olarak çalışır.

Devreye alma

Takılabilir konfigürasyon modülü DXE-EXT-SET

Parametreleme gerektirmeyen kutudan çıkarıp devreye alma seçeneğinin yanı sıra kullanıcıya 
isteğe bağlı olarak takılabilir konfigürasyon modülü DXE-EXT-SET sunulur; kullanıcı bu modül 
ile rampa süresi, motor koruması ve kontrol terminali fonksiyonu gibi en önemli parametreleri 
fabrika ayarına göre bireysel olarak ilgili uygulamaya kolayca bir tornavida yardımıyla 
uyarlayabilir.

Tornavida ile parametrelenir
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı DC1 – Kompakt Makine Sürücüsü

Kompakt sınıfın hız kontrol cihazı olarak PowerXL, özellikle 
basit pompalar, fanlar ve taşıma bandı tesisleri için uygundur. 
Hızlı ve basit parametrelendirme ve devreye alma, ölçülebilir 
bir maliyet tasarrufu sağlar.

Performans aralığı:
• 0,37 … 0,55 kW (Ue: 1~ 115 V, U2: 1~ 115 V)
• 0,37 … 1,1 kW (Ue: 1~ 115 V, U2: 3~ 230 V)
• 0,37 … 1,1 kW (Ue: 1~ 230 V, U2: 1~ 230 V)
• 0,37 … 4 kW (Ue: 1~ 230 V, U2: 3~ 230 V)
• 0,37 … 11 kW (Ue: 3~ 230 V, U2: 3~ 230 V)
• 0,75 … 22 kW (Ue: 3~ 400 V, U2: 3~ 400 V)

Özellikler:
• 14 temel parametreyle hızlı devreye alma
• Yüksek aşırı yük kapasitesi: 60 saniye için %150,  

2 saniye için %175

• Değer kaybı olmadan maks. 50 °C ortam sıcaklığı
• CANopen ve Modbus RTU entegre edilmiş
• Koruma sınıfları: IP20 ve IP66
• Entegre EMC filtresi
• Entegre fren transistörü
• Entegre PI regülatörü
• U/f kontrolü
• Gerilimi artırma
• DC freni
• Sökülebilir kumanda terminal bloğu
• Uluslararası standartlar (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, EAC, 

UkrSEPRO)

COM-Stick ile parametreleri kolayca kopyalayın

Haberleşme aparatı yardımıyla parametreleri kolay ve hızlı bir 
şekilde dizüstü bilgisayarınızdan PowerXL hız kontrol cihazlarına 
Bluetooth üzerinden aktarabilirsiniz. Ayrıca bu aparat ile 
kopyalama fonksiyonu üzerinden parametreleri, bir hız kontrol 
cihazından diğerine aktarabilirsiniz.

En iyi şekilde parametre ayarı

Parametreleme işlemi, DC1 ve DA1 serilerinde kolayca giriş 
tuşları üzerinden gerçekleştirilebilir. DE1'de bunun için isteğe 
bağlı olarak takılabilir bir parametreleme modülü bulunmaktadır. 
Tüm serilerin 14 temel parametresi üzerinden temel 
parametreler (motor akımı, rampa süreleri veya giriş ve çıkışların 
fonksiyonları) kolay ve hızlı bir şekilde ayarlanabilir ve 
uygulamalar hızlı bir şekilde işletime alınabilir. 14 temel 
parametrenin varsayılan ayarı, tüm DE1, DC1 ve DA1 serileri 
için uygulamanın, parametrelemeyi değiştirmeden doğrudan 
devreye alınmasını sağlar. Entegre bilgi kartı, ilave olarak 
kablolama ve devreye alma işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde 
gerçekleştirilmesini destekler.

50 °C'de değer kaybı yok

DE1, DC1 ve DA1 serilerinin IP20 koruma sınıfına sahip olan tüm 
cihazları, değer kaybı olmadan 50 °C ortam sıcaklığını destekler, 
yani cihazlar bu koşullarda anma akımlarında çalıştırılabilir. Buna 
ilave olarak cihazların yan yana monte edilebilmesi, kontrol 
panosundaki yerin  en iyi şekilde kullanılmasını sağlar.
Avantajlar:
•  Optimum kontrol panosu yapılandırması sağlar
•  İlave havalandırma/soğutma masrafları ortadan kalkar
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı DA1 – Gelişmiş Makine Sürücüsü
Makine ve tesis yapısı için hız kontrol cihazı olarak PowerXL 
DA1, entegre fonksiyon blok düzenleyicisi (PLC) ve çok 
dinamik uygulamalar için güçlü vektör modu sayesinde 
müşteriye özel yerleşimiyle haberleşme protokolleri konusunda 
inanılmaz bir esnekliğe sahiptir.

Performans aralığı:
• 0,75 … 2,2 kW (Ue: 1~ 230 V, U2: 3~ 230 V)
• 0,75 … 75 kW (Ue: 3~ 230 V, U2: 3~ 230 V)
• 0,75 … 250 kW (Ue: 3~ 400 V, U2: 3~ 400 V)
• 0,75 … 110 kW (Ue: 3~ 575 V, U2: 3~ 575 V)

Özellikler:
•  Yüksek aşırı yük kapasitesi: 60 saniye için %150,  

4 saniye için %200.
• Modbus RTU ve CANopen entegre edilmiş
• Değer kaybı olmadan maks. 50 °C ortam sıcaklığı
• Entegre EMC filtresi

• Entegre fren transistörü
• Farklı I/O genişletmeleri
• U/f kontrolü, vektör kontrolü sensörsüz ve kapalı döngülü, 

PM motorları, BLDC motorları, SynRel motorları
• Feldbus devreleri, isteğe bağlı
• Emniyetli Tork Kesme (STO, SIL 2/Pl d)
• Yüksek çözünürlüklü OLED ekranı, isteğe bağlı
• Uluslararası standartlar (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, EAC, 

UkrSEPRO, DNV)

Fonksiyon bloğu düzenleyicisi – Kolay programlama

Fonksiyon blok düzenleyici üzerinden, DA1 için örneğin hız 
kontrol cihazı dahilindeki zaman bağımlılıklarıyla kendi 
mantıksal bağlantılarını oluşturmak ve böylece kendi 
uygulamalarını oluşturmak mümkündür. Böylece hız kontrol 
cihazı, her uygulamaya uyarlanabilir ve ayrıca diğer donanımlar 
için gerekecek ek maliyetlerden tasarruf sağlar.

Entegre emniyet fonksiyonu STO (Safe Torque Off)

DA1, Safe Torque Off (STO) fonksiyonu ile sürücüye entegre 
edilmiş temel emniyet fonksiyonunu sağlamaktadır; bu 
fonksiyon sayesinde motor torksuz kalır ve istenmeyen bir 
yolverme önlenir. İlave bir şebeke kontaktörüne gerek kalmaz.

Haberleşme alanında yüksek esneklik

Yeni DE1 serisinde, Modbus RTU standart haberleşme protokolü 
olarak entegre edilmiştir. Buna ilave olarak DC1 ve DA1 serilerinde 
fabrika çıkışı CANopen haberleşme protokolü entegre edilmiştir. 
DE1, DC1 ve DA1 serisi tüm hız kontrol cihazları, SmartWire-DT 
modülleri ile genişletilebilir. SmartWire-DT üzerinden DE1, DC1 ve 
DA1 serisi hız kontrol cihazlarını, Profidrive profiline göre döngüsel 
ve döngüsel olmayan hizmetler üzerinden kontrol edebilir, paramet-
relendirebilir ve teşhis edebilirsiniz. DA1 serisi entegre bir geniş-
leme kartı yuvasına takılan geçme modüllerle PROFIBUS, PROFI-
NET, Ethernet/IP, EtherCAT, DeviceNet veya Modbus/TCP üzerin-
den haberleşme imkanı sunar. DE1, DC1 ve DA1 cihazlarını PLC'ye 
veya HMI'ye bağlamak için fonksiyon blokları bulunmaktadır.
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı DG1 – Genel Amaçlı Sürücü 

PowerXL DG1 çok amaçlı evrensel sürücüleri, Eaton'un 
‘gelecek nesil’ PowerXL serisinin hız kontrol cihazlarıdır. Bunlar, 
modern ve beklentileri yüksek olan uygulamalar için özel olarak 
geliştirilmiştir: Patentli enerji tasarrufu algoritması, yüksek kısa 
devre değerleri ve sağlam tasarımla, ağır şartlar için tasarım 
özellikleri ile yüksek verim, emniyet ve emniyet sağlarlar.

Performans aralığı:
• 0,75 … 90/132 kW (Ue: 3~ 230 V, U2: 3~ 230 V)
• 0,75 … 160 kW (Ue: 3~ 400 V, U2: 3~ 400 V)
• 1,5 … 150 kW (Ue: 3~ 575 V, U2: 3~ 575 V)
• Çift Değerlendirme (%150 ve %110 aşırı yük)

Özellikler:
• -30°C ile +50°C arasında kullanılabilir (değer kaybıyla 60°C)
• STO
• Dahili EMC filtresi (C2)
• Dahili DC bara bobini (%5)
• Panoda:

 – Kapsamlı GÇ: 8DI, 1DO, 3RO, 2AI, 2AO
 – 2 genişletme yuvası
 – Dahili fren kesici (61A'dan itibaren isteğe bağlı olarak 
sahip olabilirsiniz)

 – Modbus RTU&TCP, Bacnet MSTP ve Ethernet IP
• IP21 ve IP54'teki tüm boyutlar
• LCD Grafik ekranı
• Gerçek zaman saati (yedek bataryalı)

Esnek bir şekilde uygulamaya uyarlanabilir:
• Uyarlanmış parametre ayarlı 4 uygulama
• Kapsamlı monitör işlevleri: 43 monitör değeri
• 2 PID
• Kapsamlı çoklu pompa işlevselliği (tek master, çoklu 

master, çoklu takipçi, zaman kontrolü)

Genişletilebilir:
• Profibus
• Kısaca:

 – ProfiNet, SmartWire-DT, CANopen, DeviceNet

IO Genişletmeleri
• Dijital IO (3DI, 3DO, 1 termistör)
• Analog IO (1AI, 2AO)
• Dijital IO 240V (6DI)
• Röle Panosu (3RO)
• PT100 Pano (3PT100)

Takma montajı (flanş takma) 
Küresel olarak onaylı:
• CE, UL, cUL, C-Tick, EAC, UkrSepro, RoHS

Tüm PowerXL hız kontrol cihazlarında olduğu gibi  
kolay kullanım

DC1 ve DA1'deki gibi ortak parametreli Başlangıç Sihirbazı, 
verimli teşhis, lokal/uzaktan çalıştırma, kopyala/yapıştır işlevli 
sökülebilir bir tuş takımı. Kapsamlı IO ve entegre COM, iki 
takma yeriyle daha da genişletilebilir.

Halihazırda entegre edilmiş kompleks pompa sistemleri 
için kontrol algoritması

Dahili çoklu pompa işlevselliği, neredeyse tüm pompa 
sistemlerinin genişletme gerekmeden DG1 üzerinden kontrol 
edilmesini sağlar. Gerçek zaman saati burada kullanılabilir  
tüm pompaların dengeli kullanımını kumanda eder.

Power Xpert inControl

Gelecekteki haberleşme kapasitesine sahip olan tüm Eaton 
cihazlarının yeni PC yazılım platformu. Bu, kullanıcıyı 
programlama, kontrol ve izleme sırasında destekler. 
Desteklenen fonksiyonlar: yükleme, kaydetme ve parametre 
ayarlarını yazdırma; referans değer girişi; hız kontrol cihazı 
yönetimi. İzleme, metin veya grafik şeklinde yapılıir.

Şu an desteklenen ürünler:
• PowerXL DG1 hız kontrol cihazı
• Termik röle C445
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PowerXL hız ayarlı yolverici DE1, hız kontrol cihazı DC1
Sisteme genel bakış

DE1

DC1
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1 Hız ayarlı yolverici DE1
2  Parazit sönümleyici filtre
3   Şebeke şok bobini, motor şok 

bobini
4   SmartWire-DT modül
5   Konfigürasyon modülü
6   Hafıza ve Bluetooth haberleşme 

aparatı
7   Harici kontrol paneli

1  Hız Kontrol Cihazı DC1
2   Parazit sönümleyici filtre
3   Şebeke şok bobini, motor şok 

bobini, sinüs filtresi
4   Frenleme direnci
5   Genişletme modülleri
6   SmartWire-DT modülü
7   Hafıza ve Bluetooth haberleşme 

aparatı
8   Harici kontrol paneli
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı DA1, DG1
Sisteme genel bakış

Sisteme genel bakş

DA1 1 Hz kontrol cihaz DA1
2 Parazit giderici filtre
3 Şebeke şok bobini, motor şok bobini, sinüs filtresi
4 Frenleme direnci
5 SmartWire-DT modülü
6 Haberleşme modülleri, genişletme modülü
7 Hafza ve Bluetooth haberleşme aparat
8 Harici kontrol paneli

3

4

7

5

8

1

6

2

DG1

1 Hz Kontrol Cihaz DG1
2 Takma montaj için montaj çerçevesi
3 Parazit giderici filtre
4 Frenleme direnci
5 Şebeke şok bobini, motor şok bobini, sinüs filtresi
6 Haberleşme modülleri, genişletme modülü
7 Kontrol paneli için montaj çerçevesi

5

3

2

6

1

4

7
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı
DE1/DE11, 230 V/400 V trifaze motorlar için IP20Moeller series

DE1/DE11, 230 V/400 V trifaze motorlar için IP20

Anma
çalşma akm1)

Karşlk gelen motor değeri1), 2), 3) Parazit giderici 
filtre

Kasa tipi Koruma snf Parça no. Ürün 
kodu

Ie P P
A kW HP

Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 200 (-10%) - 240 (+10%) V
Ue = 1 fazl / U2 = 3 fazl
1,4 0,25 0,33 ✓ FS1 IP20/NEMA 0 DE1-121D4FN-N20N 174327
2,3 0,37 0,5 ✓ DE1-122D3FN-N20N 174328
2,7 0,55 0,5 ✓ DE1-122D7FN-N20N 174329
4,3 0,75 1 ✓ DE1-124D3FN-N20N 174330
7 1,5 2 ✓ DE1-127D0FN-N20N 174331
9,6 2,2 3 ✓ FS2 DE1-129D6FN-N20N 174332
Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 380 (-10%) - 480 (+10%) V
Ue = 3 fazl / U2 = 3 fazl
1,3 0,37 0,5 ✓ FS1 IP20/NEMA 0 DE1-341D3FN-N20N 174333
2,1 0,75 1 ✓ DE1-342D1FN-N20N 174334
3,6 1,5 2 ✓ DE1-343D6FN-N20N 174335
5 2,2 3 ✓ FS2 DE1-345D0FN-N20N 174336
6,6 3 3 ✓ DE1-346D6FN-N20N 174337
8,5 4 5 ✓ DE1-348D5FN-N20N 174338
11,3 5,5 7,5 ✓ DE1-34011FN-N20N 174339
16 7,5 10 ✓ DE1-34016FN-N20N 174340

Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 200 (-10%) - 240 (+10%) V
Ue = 1 fazl / U2 = 3 fazl
1,4 0,25 0,33 ✓ FS1 IP20/NEMA 0 DE11-121D4FN-N20N4) 180650
2,3 0,37 0,5 ✓ DE11-122D3FN-N20N4) 180651
2,7 0,55 0,5 ✓ DE11-122D7FN-N20N4) 180652
4,3 0,75 1 ✓ DE11-124D3FN-N20N4) 180653
7 1,5 2 ✓ DE11-127D0FN-N20N4) 180654
9,6 2,2 3 ✓ FS2 DE11-129D6FN-N20N4) 180655
Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 380 (-10%) - 480 (+10%) V
Ue = 3 fazl / U2 = 3 fazl
1,3 0,37 0,5 ✓ FS1 IP20/NEMA 0 DE11-341D3FN-N20N4) 180662
2,1 0,75 1 ✓ DE11-342D1FN-N20N4) 180663
3,6 1,5 2 ✓ DE11-343D6FN-N20N4) 180664
5 2,2 3 ✓ FS2 DE11-345D0FN-N20N4) 180665
6,6 3 3 ✓ DE11-346D6FN-N20N4) 180666
8,5 4 5 ✓ DE11-348D5FN-N20N4) 180667
11,3 5,5 7,5 ✓ DE11-34011FN-N20N4) 180668
16 7,5 10 ✓ DE11-34016FN-N20N4) 180669

Uyarlar 1) Aşr yük döngüsü: her 600 sn'de 60 sn için % 150
2) DE1/DE11-12…: 230 V, 50 Hz/220 - 240 V, 60 Hz'te

DE1/DE11-34…: 400 V, 50 Hz/440 - 480 V, 60 Hz'te
3) 50 Hz'de 1500 dk-1 veya 60 Hz'de 1800 dk-1 için normal, dört kutuplu, içten ve dştan soğutmal üç faz asenkron motorlar
4) DE11… ile ek DE1 işaretleri…: CANopen, taklabilir kontrol terminalleri, konfigüre edilebilir çkş rölesi

DE1/DE11, FS1 DE1/DE11, FS2
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı
DE1/DE11, 230 V/400 V trifaze motorlar için IP20Moeller series

DE1/DE11, 230 V/400 V trifaze motorlar için IP20

Anma
çalşma akm1)

Karşlk gelen motor değeri1), 2), 3) Parazit giderici 
filtre

Kasa tipi Koruma snf Parça no. Ürün 
kodu

Ie P P
A kW HP

Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 200 (-10%) - 240 (+10%) V
Ue = 1 fazl / U2 = 3 fazl
1,4 0,25 0,33 ✓ FS1 IP20/NEMA 0 DE1-121D4FN-N20N 174327
2,3 0,37 0,5 ✓ DE1-122D3FN-N20N 174328
2,7 0,55 0,5 ✓ DE1-122D7FN-N20N 174329
4,3 0,75 1 ✓ DE1-124D3FN-N20N 174330
7 1,5 2 ✓ DE1-127D0FN-N20N 174331
9,6 2,2 3 ✓ FS2 DE1-129D6FN-N20N 174332
Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 380 (-10%) - 480 (+10%) V
Ue = 3 fazl / U2 = 3 fazl
1,3 0,37 0,5 ✓ FS1 IP20/NEMA 0 DE1-341D3FN-N20N 174333
2,1 0,75 1 ✓ DE1-342D1FN-N20N 174334
3,6 1,5 2 ✓ DE1-343D6FN-N20N 174335
5 2,2 3 ✓ FS2 DE1-345D0FN-N20N 174336
6,6 3 3 ✓ DE1-346D6FN-N20N 174337
8,5 4 5 ✓ DE1-348D5FN-N20N 174338
11,3 5,5 7,5 ✓ DE1-34011FN-N20N 174339
16 7,5 10 ✓ DE1-34016FN-N20N 174340

Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 200 (-10%) - 240 (+10%) V
Ue = 1 fazl / U2 = 3 fazl
1,4 0,25 0,33 ✓ FS1 IP20/NEMA 0 DE11-121D4FN-N20N4) 180650
2,3 0,37 0,5 ✓ DE11-122D3FN-N20N4) 180651
2,7 0,55 0,5 ✓ DE11-122D7FN-N20N4) 180652
4,3 0,75 1 ✓ DE11-124D3FN-N20N4) 180653
7 1,5 2 ✓ DE11-127D0FN-N20N4) 180654
9,6 2,2 3 ✓ FS2 DE11-129D6FN-N20N4) 180655
Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 380 (-10%) - 480 (+10%) V
Ue = 3 fazl / U2 = 3 fazl
1,3 0,37 0,5 ✓ FS1 IP20/NEMA 0 DE11-341D3FN-N20N4) 180662
2,1 0,75 1 ✓ DE11-342D1FN-N20N4) 180663
3,6 1,5 2 ✓ DE11-343D6FN-N20N4) 180664
5 2,2 3 ✓ FS2 DE11-345D0FN-N20N4) 180665
6,6 3 3 ✓ DE11-346D6FN-N20N4) 180666
8,5 4 5 ✓ DE11-348D5FN-N20N4) 180667
11,3 5,5 7,5 ✓ DE11-34011FN-N20N4) 180668
16 7,5 10 ✓ DE11-34016FN-N20N4) 180669

Uyarlar 1) Aşr yük döngüsü: her 600 sn'de 60 sn için % 150
2) DE1/DE11-12…: 230 V, 50 Hz/220 - 240 V, 60 Hz'te

DE1/DE11-34…: 400 V, 50 Hz/440 - 480 V, 60 Hz'te
3) 50 Hz'de 1500 dk-1 veya 60 Hz'de 1800 dk-1 için normal, dört kutuplu, içten ve dştan soğutmal üç faz asenkron motorlar
4) DE11… ile ek DE1 işaretleri…: CANopen, taklabilir kontrol terminalleri, konfigüre edilebilir çkş rölesi

DE1/DE11, FS1 DE1/DE11, FS2
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı
DC1, alternatif akım motorları için 115 V/230 V, IP20 Moeller series

DC1, alternatif akm motorlar için 115 V/230 V, IP20

Anma
çalşma akm1)

Karşlk gelen 
motor değeri1), 2), 3)

Donanm Kasa tipi Koruma snf Parça no. Ürün kodu
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Ie P P
A kW HP

Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 110 (-10%) - 115 (+10%) V
Ue = 1 fazl / U2 = 1 fazl
7 0,37 0,5 - - ✓ FS1 IP20/NEMA 0 DC1-S17D0NN-A20N 169497
10,5 0,55 0,75 - ✓ ✓ FS2 DC1-S1011NB-A20N 169500
Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 200 (-10%) - 240 (+10%) V
Ue = 1 fazl / U2 = 1 fazl
4,3 0,37 0,5 - - ✓ FS1 IP20/NEMA 0 DC1-S24D3NN-A20N 169512

✓ - ✓ DC1-S24D3FN-A20N 169521
7 0,75 1 - - ✓ DC1-S27D0NN-A20N 169515

✓ - ✓ DC1-S27D0FN-A20N 169524
10,5 1,1 1,5 - ✓ ✓ FS2 DC1-S2011NB-A20N 169518

✓ ✓ ✓ DC1-S2011FB-A20N 169527
Uyarlar 1) Aşr yük döngüsü: her 600 sn'de 60 sn için % 150

2) DC1-S1…: 115 V, 50 Hz/110 - 120 V, 60 Hz'te
DC1-S2…: 230 V, 50 Hz/220 - 240 V, 60 Hz'te

3) Ilave yolalma kondansatörü olmayan içten ve dştan soğutmal 50 Hz/60 Hz alternatif akm motorlar için

DC1, FS1 DC1, FS2 DC1, FS3 DC1, FS4
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı
DC1, 230 V/400 V trifaze motorlar için, IP20Moeller series

DC1, 230 V/400 V trifaze motorlar için, IP20

Anma
çalşma akm1)

Karşlk gelen 
motor değeri1), 2), 3)

Donanm Kasa tipi Koruma snf Parça no. Ürün kodu

Pa
raz

it g
ide
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i fi

ltre
Fre

n k
yc

s
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li e

kra
n k

uru
lum

u

Ie P P
A kW HP

Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 110 (-10%) - 115 (+10%) V
Ue = 1 fazl / U2 = 3 fazl 
115 V'luk şebeke besleme gerilimi dahili şekilde gerilimin ikiye katlanmasyla 230 V'a (çkş gerilimi) çkarlmaktadr.
2,3 0,37 0,5 - - ✓ FS1 IP20/NEMA 0 DC1-1D2D3NN-A20N 169503
4,3 0,75 1 - - ✓ DC1-1D4D3NN-A20N 169506
5,8 1,1 1,5 - ✓ ✓ FS2 DC1-1D5D8NB-A20N 169509
Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 200 (-10%) - 240 (+10%) V
Ue = 1 fazl / U2 = 3 fazl
2,3 0,37 0,5 - - ✓ FS1 IP20/NEMA 0 DC1-122D3NN-A20N 169222

✓ - ✓ DC1-122D3FN-A20N 169240
4,3 0,75 1 - - ✓ DC1-124D3NN-A20N 169225

✓ - ✓ DC1-124D3FN-A20N 169243
7 1,5 2 - - ✓ DC1-127D0NN-A20N 169228

✓ - ✓ DC1-127D0FN-A20N 169246
- ✓ ✓ FS2 DC1-127D0NB-A20N 169231
✓ ✓ ✓ DC1-127D0FB-A20N 169249

10,5 2,2 3 - ✓ ✓ DC1-12011NB-A20N 169234
✓ ✓ ✓ DC1-12011FB-A20N 169252

15 4 5 - ✓ ✓ FS3 DC1-12015NB-A20N 169237
Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 380 (-10%) - 480 (+10%) V
Ue = 3 fazl / U2 = 3 fazl
2,2 0,75 1 - - ✓ FS1 IP20/NEMA 0 DC1-342D2NN-A20N 169453

✓ - ✓ DC1-342D2FN-A20N 169475
4,1 1,5 2 - - ✓ DC1-344D1NN-A20N 169456

✓ - ✓ DC1-344D1FN-A20N 169478
- ✓ ✓ FS2 DC1-344D1NB-A20N 169459
✓ ✓ ✓ DC1-344D1FB-A20N 169481

5,8 2,2 3 - ✓ ✓ DC1-345D8NB-A20N 169462
✓ ✓ ✓ DC1-345D8FB-A20N 169484

9,5 4 5 - ✓ ✓ DC1-349D5NB-A20N 169465
✓ ✓ ✓ DC1-349D5FB-A20N 169487

Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 380 (-10%) - 480 (+10%) V
Ue = 3 fazl / U2 = 3 fazl
14 5,5 10 - ✓ ✓ FS3 IP20/NEMA 0 DC1-34014NB-A20N 169468

✓ ✓ ✓ DC1-34014FB-A20N 169490
18 7,5 - ✓ ✓ DC1-34018NB-A20N 169471

✓ ✓ ✓ DC1-34018FB-A20N 169493
24 11 15 - ✓ ✓ DC1-34024NB-A20N 169474

✓ ✓ ✓ DC1-34024FB-A20N 169496
30 15 20 - ✓ ✓ FS4 DC1-34030NB-A20N 180464

✓ ✓ ✓ DC1-34030FB-A20N 180461
39 18,5 25 - ✓ ✓ DC1-34039NB-A20N 180465

✓ ✓ ✓ DC1-34039FB-A20N 180462
46 22 30 - ✓ ✓ DC1-34046NB-A20N 180466

✓ ✓ ✓ DC1-34046FB-A20N 180463

Uyarlar 1) Aşr yük döngüsü: her 600 sn'de 60 sn için % 150
2) DC1-1D…, DC1-12…, DC1-32…: 230 V, 50 Hz/220 - 240 V, 60 Hz'te

DC1-34…: 400 V, 50 Hz/440 - 480 V, 60 Hz'te
3) 50 Hz'de 1500 dk-1 veya 60 Hz'de 1800 dk-1 için normal, dört kutuplu, içten ve dştan soğutmal üç faz asenkron motorlar
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı
DC1, 230 V/400 V trifaze motorlar için, IP20Moeller series

DC1, 230 V/400 V trifaze motorlar için, IP20

Anma
çalşma akm1)

Karşlk gelen 
motor değeri1), 2), 3)

Donanm Kasa tipi Koruma snf Parça no. Ürün kodu

Pa
raz

it g
ide

ric
i fi

ltre
Fre

n k
yc

s
7 d

ijit
li e

kra
n k

uru
lum

u

Ie P P
A kW HP

Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 110 (-10%) - 115 (+10%) V
Ue = 1 fazl / U2 = 3 fazl 
115 V'luk şebeke besleme gerilimi dahili şekilde gerilimin ikiye katlanmasyla 230 V'a (çkş gerilimi) çkarlmaktadr.
2,3 0,37 0,5 - - ✓ FS1 IP20/NEMA 0 DC1-1D2D3NN-A20N 169503
4,3 0,75 1 - - ✓ DC1-1D4D3NN-A20N 169506
5,8 1,1 1,5 - ✓ ✓ FS2 DC1-1D5D8NB-A20N 169509
Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 200 (-10%) - 240 (+10%) V
Ue = 1 fazl / U2 = 3 fazl
2,3 0,37 0,5 - - ✓ FS1 IP20/NEMA 0 DC1-122D3NN-A20N 169222

✓ - ✓ DC1-122D3FN-A20N 169240
4,3 0,75 1 - - ✓ DC1-124D3NN-A20N 169225

✓ - ✓ DC1-124D3FN-A20N 169243
7 1,5 2 - - ✓ DC1-127D0NN-A20N 169228

✓ - ✓ DC1-127D0FN-A20N 169246
- ✓ ✓ FS2 DC1-127D0NB-A20N 169231
✓ ✓ ✓ DC1-127D0FB-A20N 169249

10,5 2,2 3 - ✓ ✓ DC1-12011NB-A20N 169234
✓ ✓ ✓ DC1-12011FB-A20N 169252

15 4 5 - ✓ ✓ FS3 DC1-12015NB-A20N 169237
Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 380 (-10%) - 480 (+10%) V
Ue = 3 fazl / U2 = 3 fazl
2,2 0,75 1 - - ✓ FS1 IP20/NEMA 0 DC1-342D2NN-A20N 169453

✓ - ✓ DC1-342D2FN-A20N 169475
4,1 1,5 2 - - ✓ DC1-344D1NN-A20N 169456

✓ - ✓ DC1-344D1FN-A20N 169478
- ✓ ✓ FS2 DC1-344D1NB-A20N 169459
✓ ✓ ✓ DC1-344D1FB-A20N 169481

5,8 2,2 3 - ✓ ✓ DC1-345D8NB-A20N 169462
✓ ✓ ✓ DC1-345D8FB-A20N 169484

9,5 4 5 - ✓ ✓ DC1-349D5NB-A20N 169465
✓ ✓ ✓ DC1-349D5FB-A20N 169487

Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 380 (-10%) - 480 (+10%) V
Ue = 3 fazl / U2 = 3 fazl
14 5,5 10 - ✓ ✓ FS3 IP20/NEMA 0 DC1-34014NB-A20N 169468

✓ ✓ ✓ DC1-34014FB-A20N 169490
18 7,5 - ✓ ✓ DC1-34018NB-A20N 169471

✓ ✓ ✓ DC1-34018FB-A20N 169493
24 11 15 - ✓ ✓ DC1-34024NB-A20N 169474

✓ ✓ ✓ DC1-34024FB-A20N 169496
30 15 20 - ✓ ✓ FS4 DC1-34030NB-A20N 180464

✓ ✓ ✓ DC1-34030FB-A20N 180461
39 18,5 25 - ✓ ✓ DC1-34039NB-A20N 180465

✓ ✓ ✓ DC1-34039FB-A20N 180462
46 22 30 - ✓ ✓ DC1-34046NB-A20N 180466

✓ ✓ ✓ DC1-34046FB-A20N 180463

Uyarlar 1) Aşr yük döngüsü: her 600 sn'de 60 sn için % 150
2) DC1-1D…, DC1-12…, DC1-32…: 230 V, 50 Hz/220 - 240 V, 60 Hz'te

DC1-34…: 400 V, 50 Hz/440 - 480 V, 60 Hz'te
3) 50 Hz'de 1500 dk-1 veya 60 Hz'de 1800 dk-1 için normal, dört kutuplu, içten ve dştan soğutmal üç faz asenkron motorlar
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı
DA1, trifaze motor 230 V/400 V için, IP20/IP55 Moeller series

DA1, trifaze motor 230 V/400 V için, IP20/IP55

Anma
çalşma akm1)

Karşlk gelen 
motor değeri1), 2), 3)

Donanm Kasa tipi Koruma snf Parça no. Ürün kodu

Ie
A

P
kW

P
HP
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raz
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ide

ric
i fi
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s
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Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 200 (-10%) - 240 (+10%) V
Ue = 1 fazl / U2 = 3 fazl
4,3 0,75 1 ✓ ✓ - ✓ - ✓ - FS2 IP20/NEMA 0 DA1-124D3FB-A20C 169078
7 1,5 2 ✓ ✓ - ✓ - ✓ - DA1-127D0FB-A20C 169081
10,5 2,2 3 ✓ ✓ - ✓ - ✓ - DA1-12011FB-A20C 169084
Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN 380 (-10%) - 480 (+10%) V
Ue = 3 fazl / U2 = 3 fazl
2,2 0,75 1 ✓ ✓ - ✓ - ✓ - FS2 IP20/NEMA 0 DA1-342D2FB-A20C 169117
4,1 1,5 2 ✓ ✓ - ✓ - ✓ - DA1-344D1FB-A20C 169120
5,8 2,2 3 ✓ ✓ - ✓ - ✓ - DA1-345D8FB-A20C 169051
9,5 4 5 ✓ ✓ - ✓ - ✓ - DA1-349D5FB-A20C 169054
14 5,5 10 ✓ ✓ - ✓ - ✓ - FS3 DA1-34014FB-A20C 169057
18 7,5 10 ✓ ✓ - ✓ - ✓ - DA1-34018FB-A20C 169060
24 11 15 ✓ ✓ - ✓ - ✓ - DA1-34024FB-A20C 169063

✓ ✓ - - ✓ ✓ - FS4 IP55/NEMA 12 DA1-34024FB-B55C 169390
30 15 20 ✓ ✓ - - ✓ ✓ - DA1-34030FB-B55C 169391
39 18,5 25 ✓ ✓ - - ✓ ✓ - DA1-34039FB-B55C 169392
46 22 30 ✓ ✓ - - ✓ ✓ - DA1-34046FB-B55C 169393
61 30 40 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - FS5 DA1-34061FB-B55C 169394
72 37 50 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - DA1-34072FB-B55C 169395
90 45 60 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - FS6 DA1-34090FB-B55C 169397
110 55 75 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - DA1-34110FB-B55C 169399
150 75 100 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - DA1-34150FB-B55C 169401
180 90 150 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - DA1-34180FB-B55C 169403
202 110 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - FS7 DA1-34202FB-B55C 169405
240 132 200 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - DA1-34240FB-B55C 169407
302 160 250 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - DA1-34302FB-B55C 169217
370 200 300 ✓ ✓ - - ✓ ✓ - FS8 IP20/NEMA 0 DA1-34370FB-B20C 169219
450 250 350 ✓ ✓ - - ✓ ✓ - DA1-34450FB-B20C 169221

Uyarlar 1) Aşr yük döngüsü her 600 s'de 60 s için
2) DA1-12…: 230 V, 50 Hz/220 - 240 V, 60 Hz'te

DA1-34…: 400 V, 50 Hz/440 - 480 V, 60 Hz'te
3) 50 Hz'de 1500 dk-1 veya 60 Hz'de 1800 dk-1 için normal, dört kutuplu, içten ve dştan soğutmal üç faz asenkron motorlar
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı
DA1, trifaze motor 230 V/400 V için, IP20/IP55Moeller series

DA1, trifaze motor 230 V/400 V için, IP20/IP55

DA1, FS2 DA1, FS3 DA1, FS4 DA1, FS5

DA1, FS6 DA1, FS7 DA1, FS8
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı
DA1, trifaze motor 230 V/400 V için, IP20/IP55Moeller series

DA1, trifaze motor 230 V/400 V için, IP20/IP55

DA1, FS2 DA1, FS3 DA1, FS4 DA1, FS5

DA1, FS6 DA1, FS7 DA1, FS8
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı
DG1, trifaze motorlar 400 V için, IP21 Moeller series

DG1, trifaze motorlar 400 V için, IP21

Anma 
çalşma 
gerilimi1)

Karşlk gelen 
motor değeri1), 2), 3)

Anma 
çalşma 
gerilimi1)

Karşlk gelen 
motor değeri1), 2), 3)

Donanm Kasa 
tipi

Koruma 
snf

Parça no. Ürün kodu

Pa
raz

it g
ide

ric
i fi

ltre
Fre

n k
yc

s
DC

 ba
ra 

bo
bin

i
Ço

k s
at

rl 
gra

fik
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 PC

B k
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s

IH = 150 % IH = 150 % IH = 150 % IL = 110 % IL = 110 % IL = 110 %
Ie P P Ie P P
A kW HP A kW HP

Şebeke gerilimi (50/60Hz) ULN: 380 (-15%) - 500 (+10%) V
Ue = 3 fazl / U2 = 3 fazl
2,2 0,75 1 3,3 1,1 1,5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ FS1 IP21/

NEMA1
DG1-342D2FB-C21C 9702-1002-00P

3,3 1,1 1,5 4,3 1,5 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ DG1-343D3FB-C21C 9702-1004-00P
4,3 1,5 2 5,6 2,2 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ DG1-344D3FB-C21C 9702-1006-00P
5,6 2,2 3 7,6 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ DG1-345D6FB-C21C 9702-1008-00P
7,6 3 9 4 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ DG1-347D6FB-C21C 9702-1001-00P
9 4 5 12 5,5 7,5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ DG1-349D0FB-C21C 9702-1011-00P
12 5,5 7,5 16 7,5 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ FS2 DG1-34012FB-C21C 9702-2002-00P
16 7,5 10 23 11 15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ DG1-34016FB-C21C 9702-2004-00P
23 11 15 31 15 20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ DG1-34023FB-C21C 9702-2001-00P
31 15 20 38 18,5 25 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ FS3 DG1-34031FB-C21C 9702-3002-00P
38 18,5 25 46 22 30 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ DG1-34038FB-C21C 9702-3004-00P
46 22 30 61 30 40 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ DG1-34046FB-C21C 9702-3001-00P
61 30 40 72 37 50 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ FS4 DG1-34061FB-C21C 9702-4002-00P
72 37 50 87 45 60 ✓ - ✓ ✓ ✓ DG1-34072FN-C21C 9702-4008-00P

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ DG1-34072FB-C21C 9702-4006-00P
87 45 60 105 55 75 ✓ - ✓ ✓ ✓ DG1-34087FN-C21C 9702-4001-00P

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ DG1-34087FB-C21C 9702-4010-00P
105 55 75 140 75 100 ✓ - ✓ ✓ ✓ FS5 DG1-34105FN-C21C 9702-5004-00P

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ DG1-34105FB-C21C 9702-5002-00P
140 75 100 170 90 125 ✓ - ✓ ✓ ✓ DG1-34140FN-C21C 9702-5008-00P

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ DG1-34140FB-C21C 9702-5006-00P
170 90 125 205 110 150 ✓ - ✓ ✓ ✓ DG1-34170FN-C21C 9702-5001-00P

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ DG1-34170FB-C21C 9702-5010-00P
Uyarlar 1) Aşr yük döngüsü her 600 s'de 60 s için

2) 50 Hz'de 1500 dk-1 veya 60 Hz'de 1800 dk-1 için normal, dört kutuplu, içten ve dştan soğutmal üç faz asenkron motorlar
3) DG1-34…:400 V, 50 Hz 480 V, 60 Hz
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı
DG1, trifaze motorlar 400 V/500 V için, IP21Moeller series

DG1, trifaze motorlar 400 V/500 V için, IP21

DG1, FS1 DG1, FS2 DG1, FS3

DG1, FS4 DG1, FS5
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı
DG1, trifaze motorlar 400 V/500 V için, IP21Moeller series

DG1, trifaze motorlar 400 V/500 V için, IP21

DG1, FS1 DG1, FS2 DG1, FS3

DG1, FS4 DG1, FS5
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı
Aksesuar Moeller series

Aksesuar

Açklama Şunlar için kullanlabilir: Parça no. Ürün kodu

Harici kontrol paneli
7 dijitli ekran kurulumu
Ön IP54
Yakl. 3 m uzunluğunda, soketli bağlant kablolu 
(RJ45, 8 kutuplu)

DE1, DE11, DC1, DA1 DX-KEY-LED 169132

OLED ekranl
Ön IP54
Çok dilli
Yakl. 3 m uzunluğunda, soketli bağlant kablolu 
(RJ45, 8 kutuplu)

DC1, DA1 DX-KEY-OLED 169133

LCD ekranl
Ön IP54
Çok dilli

DG1 DXG-KEY-LCD 730-32047-00P

Montaj çerçevesi
Yakl. 0,5 m uzunluğunda, soketli bağlant kablolu

DXG-KEY-LCD DXG-KEY-RMTKIT 730-32033-00P

Montaj çerçevesi DXG-KEY-HOLDER 730-32032-00P

RJ45 arayüzü terminal kapağ DXG-KEY-N12PLUG 730-32038-00P

Konfigürasyon modülü
Soketli modül (ön)

Rampa süresi ve operasyon moduyla seçme şalteri
Motor korumas ve sabit frekans için potansiyometreli

DE1, DE11 DXE-EXT-SET 174621

Genişletme modülleri
Çkş genişletmesi

2 röle çkş (Normalde Açk Kontak, 250 V AC/220 V DC, 
maks. 1 A)
1 Analog çkş (0 - +10 V, maks. 20 mA)
DC1 kontrol terminaline bağlant için

DC1 DXC-EXT-2RO1AO 169030

2 röle çkş (Normalde Açk Kontak, 250 V AC/220 V DC, 
maks. 1 A)
DC1 kontrol terminaline bağlant için

DC1 DXC-EXT-2RO 169031

Soketli terminalli takma modülü, 5 kutuplu
3 röle çkş (Normalde Açk Kontak, 250 V AC, 
maks. 6 A/ 30 V DC, maks. 5 A)

DA1 DXA-EXT-3RO 169121

3 Röle çkş DG1 DXG-EXT-3RO 744-A2614-00P

Giriş/çkş genişletmesi
Soketli skma çubuğuyla takma modülü, 6 kutuplu
3 Dijital giriş (+24 V)
1 röle çkş (Normalde Açk Kontak, 250 V AC, 
maks. 6 A/ 30 V DC, maks. 5 A)

DA1 DXA-EXT-3DI1RO 169036

3 Dijital giriş
3 Dijital çkş
1 Termistör girişi

DG1 DXG-EXT-3DI3DO1T 744-A2612-00P

1 analog giriş
2 Analog çkş

DG1 DXG-EXT-1AI2AO 744-A2613-00P
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı
AksesuarMoeller series
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Genişletme modülleri
Giriş genişletmesi

Termistör girişi DG1 DXG-EXT-THER1 744-A2615-00P

240-V AC-Girişi (galvanik yaltml)
6 dijital giriş için

DG1 DXG-EXT-6DI 744-A2616-00P

Enkoder modülü
Soketli terminalli takma modülü, 5 kutuplu
2 kanall
Maks. 500 kHz
5 V TTL, A & B, /A & /B, 5 V DC, maks. 200 mA
24 V HTL, A & B, /A & /B, 24 V DC, harici güç kaynağ gerekli, 
maks. 30 V DC

DA1 DXA-EXT-ENCOD 169035

Bağlant modülü
115-V AC-Girişi (galvanik yaltml)
4 dijital giriş için
DC1 kontrol terminaline bağlant için

DC1 DXC-EXT-IO110 169032

230-V AC-Girişi (galvanik yaltml)
4 dijital giriş için
DC1 kontrol terminaline bağlant için

DC1 DXC-EXT-IO230 169033

Simülatör
Devreye alma ve test simülatörü

3 Dijital giriş (+24 V)
1 röle çkş (maks. 30 V DC)
3 mikro anahtar
1 ayar değeri potansiyometresi (0 - +10 V / = 0 - fmax)
DC1 kontrol terminaline bağlant için

DC1 DXC-EXT-LOCSIM 169034

Fieldbus modülü
PROFIBUS-DP
SUB-D yuva, 9 kutuplu

DA1 DX-NET-PROFIBUS 169124

PROFINET
2 x RJ45, 8 kutuplu
Takma modülü

DA1 DX-NET-PROFINET-2 169125

Modbus-TCP
2 x RJ45, 8 kutuplu

DA1 DX-NET-MODBUSTCP-2 169126

Ethernet IP
2 x RJ45, 8 kutuplu

DA1 DX-NET-ETHERNET-2 169122

EtherCAT
2 x RJ45, 8 kutuplu

DA1 DX-NET-ETHERCAT-2 169127

DeviceNet DA1 DX-NET-DEVICENET 169123

PROFIBUS-DP
SUB-D yuva, 9 kutuplu

DG1 DXG-NET-PROFIBUS 744-A2617-00P

SUB-D soketinin arayüz dönüştürücüsü, kontrol terminalinde 
9 kutuplu, 3 kutuplu

DXG-NET-PROFIBUS DXG-MNT-PROFIBUS 744-A2618-00P

SmartWire-DT modülleri
Harici cihaz soketi SWD4-8SF2-5 için soket yuval takma 
modülü

DA1 (IP20, IP55) DX-NET-SWD1 169129

Açklama Şunlar için kullanlabilir: Parça no. Ürün kodu
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı
AksesuarMoeller series
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Genişletme modülleri
Giriş genişletmesi

Termistör girişi DG1 DXG-EXT-THER1 744-A2615-00P

240-V AC-Girişi (galvanik yaltml)
6 dijital giriş için

DG1 DXG-EXT-6DI 744-A2616-00P

Enkoder modülü
Soketli terminalli takma modülü, 5 kutuplu
2 kanall
Maks. 500 kHz
5 V TTL, A & B, /A & /B, 5 V DC, maks. 200 mA
24 V HTL, A & B, /A & /B, 24 V DC, harici güç kaynağ gerekli, 
maks. 30 V DC

DA1 DXA-EXT-ENCOD 169035

Bağlant modülü
115-V AC-Girişi (galvanik yaltml)
4 dijital giriş için
DC1 kontrol terminaline bağlant için

DC1 DXC-EXT-IO110 169032

230-V AC-Girişi (galvanik yaltml)
4 dijital giriş için
DC1 kontrol terminaline bağlant için

DC1 DXC-EXT-IO230 169033

Simülatör
Devreye alma ve test simülatörü

3 Dijital giriş (+24 V)
1 röle çkş (maks. 30 V DC)
3 mikro anahtar
1 ayar değeri potansiyometresi (0 - +10 V / = 0 - fmax)
DC1 kontrol terminaline bağlant için

DC1 DXC-EXT-LOCSIM 169034

Fieldbus modülü
PROFIBUS-DP
SUB-D yuva, 9 kutuplu

DA1 DX-NET-PROFIBUS 169124

PROFINET
2 x RJ45, 8 kutuplu
Takma modülü

DA1 DX-NET-PROFINET-2 169125

Modbus-TCP
2 x RJ45, 8 kutuplu

DA1 DX-NET-MODBUSTCP-2 169126

Ethernet IP
2 x RJ45, 8 kutuplu

DA1 DX-NET-ETHERNET-2 169122

EtherCAT
2 x RJ45, 8 kutuplu

DA1 DX-NET-ETHERCAT-2 169127

DeviceNet DA1 DX-NET-DEVICENET 169123

PROFIBUS-DP
SUB-D yuva, 9 kutuplu

DG1 DXG-NET-PROFIBUS 744-A2617-00P

SUB-D soketinin arayüz dönüştürücüsü, kontrol terminalinde 
9 kutuplu, 3 kutuplu

DXG-NET-PROFIBUS DXG-MNT-PROFIBUS 744-A2618-00P

SmartWire-DT modülleri
Harici cihaz soketi SWD4-8SF2-5 için soket yuval takma 
modülü

DA1 (IP20, IP55) DX-NET-SWD1 169129

Açklama Şunlar için kullanlabilir: Parça no. Ürün kodu
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PowerXL Hız Kontrol Cihazı
Aksesuar Moeller series

SWD4-8SF2-5 harici cihaz soketleri için soket yuval soketli 
modül (ön)

DE1, DE11, DC1 (IP20) DX-NET-SWD3 169131

PC haberleşme
Parametre belleği ve Bluetooth haberleşme aparat

Kayt, parametre kopyas ve/veya Bluetooth üzerinden 
Software drivesConnect ile bir PC'ye parametre aktarm için
Parametrelerin yüklenmesi veya indirilmesi için 2 fonksiyon 
butonlu
Parametre hafzal

DE1, DE11, DC1, DA1 DX-COM-STICK 169134

Arayüz dönüştürücü
Bağlant kablolu arayüz dönüştürücü USB/RS485, RJ45, 
8 kutuplu
Galvanik yaltml
SUB-D soket, 9 kutuplu
Klemens, 5 kutuplu
Durum LED'i

DE1, DE11, DC1, DA1 DX-COM-PCKIT 169135

Bağlant kablolu arayüz dönüştürücü USB/RS485, RJ45, 
8 kutuplu
Galvanik yaltml

DE1, DE11, DC1, DA1 DX-CBL-PC-1M5 171018

RJ45/USB, CD'li DG1 DXG-CBL-PCCABLE 730-32037-00P

Lisans anahtar
DrivesConnect yazlmnn fonksiyon bloğu düzenleyicisini aktifleştirmek için

USB bellek DA1 DX-COM-SOFT 169136

Bağlant kablosu
RJ45 fişli yama kablosu, 8 kutuplu Uzunluk 0,5 m DE1, DE11, DC1, DA1 DX-CBL-RJ45-0M5 169137

Uzunluk 1 m DX-CBL-RJ45-1M0 169138
Uzunluk 3 m DX-CBL-RJ45-3M0 169139

RJ45 fişli yama kablosu, 8 kutuplu Uzunluk 1 m DG1 DXG-CBL-1M0 730-32034-00P
RJ45 fişli yama kablosu, 8 kutuplu Uzunluk 3 m DXG-CBL-3M0 730-32035-00P

Parametre yazlm
- DG1 DXG-ACC-SOFTWARE 730-32036-00P

Bus sonlandrma direnci
RJ45
8 kutuplu
CANopen® (PIN 1/2, 124 Ω) veya Modbus-RTU'ya 
(PIN 7/8, 120 Ω) bağlant

easyNet
DX-SPL-RJ45-2SL-1PL

EASY-NT-R 256281

Açklama Şunlar için kullanlabilir: Parça no. Ürün kodu
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PC haberleşme
Splitter

RJ45, 8 kutuplu, 3 yuva
CANopen® ve Modbus RTU için

DX-CBL-RJ45… DX-SPL-RJ45-3SL 169141

RJ45, 8 kutuplu, 2 yuva/1 soket
Yakl. 10 cm hattyla
CANopen® ve Modbus RTU için

DE1, DE11, DC1, DA1 DX-SPL-RJ45-2SL1PL 169142

RJ45, 8 kutuplu, 2 yuva/1 soket
CANopen® ve Modbus RTU için

DE1, DE11, DC1, DA1 DX-SPL-RJ45 179313

RJ45, 8 kutuplu, 1 yuva/1 soket
CANopen® ve Modbus RTU için
2 dirençli, 120 Ω

DE1, DE11, DC1, DA1 DX-SPL-RJ45-TERM 179314

Batarya
Gerçek zaman saati pili DG1 DXG-ACC-RTBATT 730-32039-00P

Montaj malzemesi
Montaj çerçevesi
Güç bölmesinin kontrol paneli dşndaki geçiş montaj için

Çerçeve parçalar ve sabitleme cvatalar DG1 (FS1 Kasa tipi) DXG-ACC-FR1N12FK 730-32022-00P
DG1 (FS2 Kasa tipi) DXG-ACC-FR2N12FK 730-32023-00P
DG1 (FS3 Kasa tipi) DXG-ACC-FR3N12FK 730-32024-00P
DG1 (FS4 Kasa tipi) DXG-ACC-FR4N12FK 730-32025-00P
DG1 (FS5 Kasa tipi) DXG-ACC-FR5N12FK 730-32026-00P

Montaj yap seti
IP21/NEMA 1'i IP54/NEMA 12 koruma snfna yükseltme için

Contalar ve ek fanyla mahfaza kapağ DG1-34... (Kasa tipi 
FS1, 400/480 V)

DXG-ACC-4FR1N12KIT 730-32029-00P

DG1 (FS2 Kasa tipi) DXG-ACC-FR2N12KIT 730-32030-00P
DG1 (FS3 Kasa tipi) DXG-ACC-FR3N12KIT 730-32031-00P
DG1-32... (Kasa tipi 
FS1, 230 V)

DXG-ACC-2FR1N12KIT 744-A2815-00P

Açklama Şunlar için kullanlabilir: Parça no. Ürün kodu
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Splitter

RJ45, 8 kutuplu, 3 yuva
CANopen® ve Modbus RTU için

DX-CBL-RJ45… DX-SPL-RJ45-3SL 169141

RJ45, 8 kutuplu, 2 yuva/1 soket
Yakl. 10 cm hattyla
CANopen® ve Modbus RTU için

DE1, DE11, DC1, DA1 DX-SPL-RJ45-2SL1PL 169142

RJ45, 8 kutuplu, 2 yuva/1 soket
CANopen® ve Modbus RTU için

DE1, DE11, DC1, DA1 DX-SPL-RJ45 179313

RJ45, 8 kutuplu, 1 yuva/1 soket
CANopen® ve Modbus RTU için
2 dirençli, 120 Ω

DE1, DE11, DC1, DA1 DX-SPL-RJ45-TERM 179314

Batarya
Gerçek zaman saati pili DG1 DXG-ACC-RTBATT 730-32039-00P

Montaj malzemesi
Montaj çerçevesi
Güç bölmesinin kontrol paneli dşndaki geçiş montaj için

Çerçeve parçalar ve sabitleme cvatalar DG1 (FS1 Kasa tipi) DXG-ACC-FR1N12FK 730-32022-00P
DG1 (FS2 Kasa tipi) DXG-ACC-FR2N12FK 730-32023-00P
DG1 (FS3 Kasa tipi) DXG-ACC-FR3N12FK 730-32024-00P
DG1 (FS4 Kasa tipi) DXG-ACC-FR4N12FK 730-32025-00P
DG1 (FS5 Kasa tipi) DXG-ACC-FR5N12FK 730-32026-00P

Montaj yap seti
IP21/NEMA 1'i IP54/NEMA 12 koruma snfna yükseltme için

Contalar ve ek fanyla mahfaza kapağ DG1-34... (Kasa tipi 
FS1, 400/480 V)

DXG-ACC-4FR1N12KIT 730-32029-00P

DG1 (FS2 Kasa tipi) DXG-ACC-FR2N12KIT 730-32030-00P
DG1 (FS3 Kasa tipi) DXG-ACC-FR3N12KIT 730-32031-00P
DG1-32... (Kasa tipi 
FS1, 230 V)

DXG-ACC-2FR1N12KIT 744-A2815-00P
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“Daha iyi, daha hızlı ve daha ucuz” ürün ve çözümlere yönelik talebin 
gittikçe arttığı bir dünyada üreticilerin üstesinden gelmeleri gereken 
zorluklar her zamankinden daha çok. Otomobil, tekstil, bilgisayar çipleri, 
plastik şişe veya başka ürünlerin üretimi olsun, hassas bir şekilde 
uyarlanmış olan üretim tesisinizde her bir üretim hücresinin en iyi şekilde 
işletimi sağlanmalıdır. İçinde Eaton olduğu zaman, üretimin kesintisiz 
olacağından emin olabilirsiniz.

Eaton ürünlerinin en yüksek düzeyde hassasiyeti ve tekrarlanabilirliği 
ile azami verimlilik ile üretim gerçekleştirilir. Eaton'ın hidrolik bileşenleri, 
üretim sürecinizin neredeyse her aşamasında gerekli olan hassas kontrolü 
ve hatasız işletimi mümkün kılar. Eaton, “üretkenlik” kavramını yeniden 
tanımlamanıza yardımcı olur. 

Faaliyet alanınız ister toplu seri üretim veya müşteriye özel seri üretim 
olsun, yıldan yıla işletim süresini arttırmak için Eaton ürünlerinin üstün 
hassasiyetine ve tekrarlanabilirliğine güvenebilirsiniz.

Üretken ve Ekonomik Makineler için 
Hidrolik Çözümleri
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Elektriksel ve hidrolik teknolojiler 
arasında mükemmel etkileşim

Yalın Çözüm ile hidrolik dünyasını 
otomasyon alanında elektrik mühendisliği 
dünyası ile bir araya getiriyoruz. Tam entegre 
edilen bir elektrohidrolik sistem, makineniz 
için komple bir çözümdür. HMI/PLC'ler gibi 
otomasyon bileşenleri, CANopen üzerinden 
akıllı Eaton hidrolik valfler ile mükemmel bir 
şekilde haberleşir. 
Sistemin beynini, kontrol, görselleştirme ve 
veri yönetimi görevlerini modern bağlantı 
imkanları ile birlikte tek cihazda bir araya 
getiren HMI/PLC oluşturur. HMI/PLC bir 
CANopen veri yolu üzerinden sürücüler, I/O 
modülleri ve artık yeni AxisPro oransal 
hidrolik valfleri ile haberleşir ve böylece 
makinenin tüm eksen hareketlerini kontrol 
etmek mümkündür. HMI/PLC, 
SmartWire-DT üzerinden butonlar, sinyal 
lambaları, şalt cihazları ve sensörlerle de 
haberleşebildiğinden verimli bir haberleşme 
çözümü sunulur.
Eaton'ın tam entegre edilmiş olan 
elektrohidrolik sistemi, her bakımdan 
makinenin verimliğini ve güvenilirliğini arttırır 
ve aynı zamanda kablolama, test ve devreye 
alma işlemlerini azaltır.
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Açık-Devre Piston Pompaları

Eaton tarafından sunulan orta yükdeki PVM 
pompaları, sağlam rulman tasarımları 
sayesinde, metal kesme uygulamalarında 
kullanılan CNC tezgahları için uzun kullanım 
ömrü ve güvenilir çalışma sağlar. Basınç 
kontrollü pompalar, hasar ve bakım çalışmaları 
nedeniyle yüksek maliyetli devre dışı kalma 
durumları olmadan güvenilir bir bileşen ve 
sistem işletimi sağlar. Özel tasarım teknikleri 
sayesinde hem yapısal hem de akışkan 
kaynaklı gürültülü çalışma azaltılır ve böylece 
pompanın kullanım ömrü arttırılır.

Eaton AxisPro™ Oransal Valfleri

Eaton AxisPro™ oransal valfleri, karmaşık 
elektro-hidrolik eksen kontrolü 
uygulamalarında entegre programlanabilen 
kontrol yetenekleri sunarlar. Bu valfler, hassas, 
doğru ve esnek eksen kontrolü için 
programlanabilir dahili elektronik bileşenler ve 
Doğrusal Gerilim Fark Transformatörlü (LVDT) 
piston sensörleri içerir. Modüler tasarımlarıyla, 
hızlı ve kolay konfigüre edilen giriş seviyesi 
valflerden, Eaton Pro-FX Control yazılımı ile 
oluşturulan uygulama kodları yüklenerek 
uyarlanabilen valflere kadar dört kontrol 
seviyesi çeşitliliği sunar.

Talepleriniz nelerdir?

İster makine imalatçısı, 
ister son kullanıcı olun, 
Eaton makine mühendisliği 
alanında enerji yönetimine 
yönelik kritik ihtiyaçların 
neler olduğunu bilir. Piyasaya 
çıkarılan yeni modellerin 
arasındaki zaman giderek 
kısaldıkça, ürün lansman 
sürelerinizi kısaltmanız 
gerektiğini biliyoruz. Değerli 
ve talep edilen bir tedarikçi 
olabilmeniz için işletme 
maliyetlerinizi düşürmeniz 
gerektiğini de biliyoruz. 
Verimlilik, güvenilirlik ve 
sürdürülebilirliğin sizin 
için önemli olduğunun da 
farkındayız. Bu nedenle 
sizinle birlikte en iyi çözümleri 
geliştirebilir, ürünleri global 
standartlara göre sunabilir 
ve böylece dünya genelinde 
bulunabilirliklerini garanti 
edebiliriz.

Hidrolik Hortumlar

Eaton, düşük, orta ve yüksek 
basınç alanında neredeyse 
tüm enjeksiyon döküm 
makineleri için çok sayıda 
endüstriyel hortum ve 
kaplama sunar. Spiral 
hortumlarımız, en zorlu 
uygulamalar için tasarlanmıştır 
ve uzun kullanım ömrünün 
yanı sıra yüksek bir 
performansa sahiptir. 
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Walterscheid® Bağlantı 
Elemanları ve Konnektörler

Eaton, Walterscheid® 
serisi bağlantı elemanları 
ve konnektörlerin dünya 
genelinde çok yönlülüğü, 
kalitesi ve kolay kullanım şekli 
ile tanınmaktadır. Bu ürünler, 
tarım araçları ve inşaat araçları 
da dahil olmak üzere geniş bir 
mobil ve endüstriyel makine 
alanında kullanılmaktadır.

EATON CA08103003Z-TR

M
ot

or
 A

na
ht

ar
la

m
a,

 K
or

um
a 

ve
 Y

ol
ve

rm
e

Oransal Yönlü Valfler

Eaton'ın özel olarak tasarlanmış olan P/Q 
enjeksiyon valflerinde (D05, D07, D08 ve D10) 
benzersiz bir hassasiyete sahip bir enjeksiyon 
hızı kontrolü, hız ve basınç kontrolü arasında 
pürüzsüz bir geçiş ve yüksek tekrarlanabilirliğe 
sahip bir geri dönüş basınç kontrolü 
bulunmaktadır ve böylece daha düşük boyut 
toleranslarına sahip, yüksek hassasiyette ve 
kalitede ürünler üretmeniz mümkündür. 
Kazanç, piston ölü-bant kompanzasyonu, 
dengeleme gibi fabrika çıkışı ön ayarlar,, 
valften valfe yüksek bir tekrarlanabilirlik sağlar.

Bağlantı Rot Silindirleri

Eaton tarafından sunulan 
Vickers ve Hydro-Line G, N, I 
ve L serisi silindirler, NFPA ve 
ISO hidrolik, pnömatik ve 
elektro-hidrolik odaklı endüstri 
pazarlarına yönelik geniş bir 
ürün yelpazesi içerir. Bu geniş 
kapsamlı seri, Eaton'ın 
SureSeal™ sistemi ile 
oluşturulan kanıtlanmış 
tasarımı ile daha iyi 
performans ve işletilebilirlik 
sağlar. Neredeyse sınırsız 
opsiyonlar sunar.

LifeSense™ Hortum

Hidrolik hortum ürün yelpazemiz, neredeyse 
tüm kullanım alanları, basınç kuvvetleri ve 
akışkan tipleri için uygundur. Eaton tarafından 
hidrolik hortumların durumlarını denetlemek 
için tasarlanan yeni LifeSense™ sistemi ile 
hidrolik hortum kesintileri ve arızaları geçmişte 
kaldı. LifeSense™, hidrolik hortum yapı 
gruplarının durumunu denetler, bir hidrolik 
hortumun belirli semptomatik bulgular 
nedeniyle arızalanacağını gösteren durumları 
tespit eder ve kullanıcıya hortumu 
arızalanmadan önce zamanında değiştirilmesi 
için yeterince ön süre tanıyarak bir arıza 
olacağını önceden bildirir. 
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Güvenilir Anahtarlama  
ve Ayırma

Enerji Tüketimini  
Ölçme ve İletme

Pako şalter T 
• Ana şalter
•  Bakım/onarım 

şalteri
• Kumanda şalterleri
•  Güç maks. 132 kW
•  Özel kumanda 

işlemleri 
mümkündür

Sayfa 288 ve devamı

Yük ayırıcı P
• IP65
• Ana şalter
•  Bakım/  

onarım şalteri
• Emniyet şalteri
•  Güç maks.  

110 kW

Sayfa 288 ve devamı

Yük ayırıcı P, N 
•  Dört kasa tipi ile 

maks. 1600 A
•  3 ve 4 kutuplu
•  Çok yönlü montaj 

ve devreye alma 
imkanları

Sayfa 230 ve devamı

Yük ayırıcı INX
•  Yük ayırıcı maks. 

4000 A

bkz. Çevrimiçi katalog

Kablo ve  
Sistem Koruma

Otomatik sigortalar 
FAZ
•  Sadece 80 mm  yapı 

yüksekliği
•  Bara sistemini 

sökmeden montaj/
demontaj

•  Anahtarlama 
kapasitesi 15 kA

Sayfa 248 ve devamı

Dijital kaçak akım 
şalteri
•  Önleyici  bilgi
•  Açma yapmadan 

önce  uyarı
•  Entegre edilmiş 

yardımcı kontak
•  Kaçak akım açtırma 

durumunda 
gösterim

Sayfa 249 ve devamı

Devre kesici NZM ve 
IZM
•  NZM dört kasa tipi 

ile maks. 1600 A
•  3 ve 4 kutuplu
•  Çok yönlü montaj 

ve aktivasyon
•  Motor, sistem ve, 

jeneratör koruması
•  IZMX devre kesici 

maks. 4000 A

Sayfa 230 ve devamı 
IZM bkz.  
Çevrimiçi katalog

Devre kesici NZM + 
kaçak akım koruma 
ünitesi
•  250 A'e kadar
•  darbe akım 

hassasiyetli/AC/DC 
akım hassasiyetli

•  Anma hata akımı  
IΔn=0,03 A … 3,0 A

bkz. Çevrimiçi katalog

Devre kesici NZM 
Enerji ölçüm modülü 
XMC
•  Kolay kurulum
•  Yerinde ölçüm 

gösterimi
•  Fieldbus üzerinden 

veri aktarımı

Sayfa 230 ve devamı

SmartWire-DT 
teknolojili devre 
kesici
•  Uyarı bildirimleri
•  Motor mekanizması 

 kontrolü
•  Enerji verileri 

 toplama
•  Aşırı yük ön  uyarıları
•  BreakerHealth: 

Kontak aşınma 
 göstergesi

Sayfa 231

Görselleştirme ve 
kayıt yazılımı – 
BreakerVisu
•  48 cihaza kadar veri 

toplama
•  7" veya 3,5" 

dokunmatik ekran
•  Otomatik 

 konfigürasyon ve 
protokol tutma

•  Yabancı cihazları 
bağlama imkanı

•  Gateway 
fonksiyonu: Kontrol 
sistemine veri 
iletimi

Sayfa 232

Dumeco yük 
ayırıcılar ve QSA 
sigortalı yük 
ayırıcılar
•  Maks. 3150 A yük 

ayırıcılar

bkz. Çevrimiçi katalog

Hidrolik-manyetik 
devre kesici
• 0,1 ila 63 A
• 1 ila 4 kutuplu
•  Çalıştırma akımının 

maks. 22 x In katı
•  Sıcaklığa bağlı 

değer kaybı yok

Sayfa 244 ve devamı

http://www.eaton.eu/Europe/Electrical/ProductsServices/CircuitProtection/aircircuitbreakers/index.htm
http://www.eaton.eu/Europe/Electrical/ProductsServices/CircuitProtection/MouldedCaseCircuitBreakers/AccessoriesNZMMouldedCaseCircuitBreakers/index.htm#tabs-5
http://www.eaton.eu/Europe/Electrical/ProductsServices/CircuitProtection/aircircuitbreakers/index.htm
http://ecat.moeller.net/catalog?deeplink=x7r5i&locale=en
http://ecat.moeller.net/catalog?deeplink=kd0ky&locale=en
http://ecat.moeller.net/catalog?deeplink=x7r5i&locale=en
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Güç Kalitesini  
Temin Etme

Muhafazalar Bussmann series  
sigortalar

Monofaze UPS
•  Güç 500 VA ile 

20 kVA arasında
•  Şebeke sorunlarına 

karşı kompakt 
koruma

•  Çok yönlü 
haberleşme 
seçenekleri

•  Maks. 3 kVA  
Plug & Play (Tak ve 
Çalıştır)

•  Çalışma esnasında  
akü değişimi

Sayfa 304 ve devamı

Trifaze UPS
•  Güç 8 kVA  

ile 1.200 kVA 
arasında

•  Yüksek verimlilik
•  Çok yönlü 

haberleşme 
seçenekleri

•  HotSync teknolojisi 
ile paralel bağlantı

•  Eaton ABM 
teknolojisi ile akü 
yönetimi

Sayfa 304 ve devamı

Yazılım + Aksesuar
•  Ücretsiz kapatma 

ve yönetim yazılımı
•  VMware sistemleri 

için de düzenli 
kapatma

•  Çok sayıda UPS'in 
yönetimi

•  Akıllı güç  dağıtımı

Sayfa 304 ve devamı

D & DO sigorta 
kartuşları ve sigorta 
yuvaları
• 400 ve 500 VAC
•  2 ila 100 A anma 

akımı
•  Yapı boyutları DI ila 

DV, D01 ila D03
•  IEC 60269 ve VDE 

0636
•  Geniş kapsamlı 

ürün ve aksesuar 
yelpazesi

Sayfa 272 ve devamı

Silindirik sigorta 
kartuşları ve sigorta 
yuvaları
•  400, 500 ve 

690 VAC
•  0,5 ila 125 A anma 

akımı
•  Yapı boyutları: 10 x 38, 

14 x 51, 22 x 58 mm
• IEC 60269
•  Geniş kapsamlı 

sigorta yuvası 
seçeneği

Sayfa 272 ve devamı

Yüksek Hızlı – 
Dikdörtgen sigorta 
kartuşları
• 690 ve 1250 VAC
•  10 ila 7500 A anma 

akımı
•  Yapı boyutları: 000, 

00, 1 ila 5
•  IEC 60269-4, DIN 

43653 ve 43620
• UL ve CSA onaylı

Sayfa 272 ve devamı

Yüksek Hızlı – İngiliz 
standardına göre 
sigorta kartuşları
• 240 ve 690 VAC
•  6 ila 710 A anma 

akımı
•  BS88, Bölüm 4 ve 

IEC 60269-4

CI-K kutu IP65
•  Her türlü uzaktan 

kumanda ve 
otomasyon cihazları 
için güvenli koruma 

•  Dayanıklı ve 
kimyasallara karşı 
yüksek seviyede 
dayanıklı 

•   Fiberglas takviyeli 
polikarbonat 

•  Bireysel olarak 
etiketlenebilir 

• Toplam izolasyon
•  Metrik ön baskılar

Sayfa 295

CS pano
•  Koruma sınıfı IP66 

/ IK09
•  Yüksek kaliteli sac 

gövde 
•  UL/CSA onayı Nema 

Tip 1, 4, 12
•  Boyutlar 250 x 200 

x 150 mm ila 1200 x 
1200 x 250 mm. 

•  Standartlaştırılmış 
kilitleme sistemi

Sayfa 296 ve devamı

Sasy 60i
•  Düz veya çift T 

profilli baralar
•  Yenilikçi adaptör ve 

alçak gerilim h.b.c. 
sigortalı yük ayırıcı

•  Modüler bara örtü 
kapağı

•  630A'ya kadar 
deliksiz adaptör 
kontağı

Sayfa 266 ve devamı

CI pano
•  6 kat koruma: Toz, 

nem, su, aşındırıcı 
maddeler, mekanik 
hasarlar, aşırı kısa 
devreler

•  Aşırı basınç 
dengelemeli kapak 
kaldırma

bkz. Çevrimiçi katalog

UL yan devre ve 
tamamlayıcı sigorta 
kartuşu
•  Maks. 600 VAC/ 

600 VDC
• Maks. 1200 A
• UL ve CSA onaylı
•  Geniş kapsamlı 

sigorta tutucu ve 
blok yelpazesi

Sayfa 272 ve devamı

http://www1.cooperbussmann.com/1/index.html
http://www.eaton.eu/Europe/Electrical/ProductsServices/PowerDistribution/LowVoltageSwitchgear/SubDistribution/CI/index.htm


228

 

EATON CA08103003Z-TR

Çalışanların, makinelerin ve tesislerin güvenilir bir şekilde 
korunması, emniyetli ve verimli üretim hatları için devre 
korumasına yönelik kapsamlı teklifimiz.

Devre koruması taleplerinize yönelik çözümler
Bizim deneyimimiz ve devre korumasına yönelik değer katan 
modüler yaklaşımımızla, en karmaşık makinalar da dahil olmak 
üzere her uygulama için güvenilir bir çözüm sunuyoruz. Böylece 
sizi hızlı makine tasarımı ve imalatı konusunda desteklerken, 
maliyet ve karmaşıklığı da net bir şekilde azaltırız.

Genişlik ve derinlik
Kapsamlı çözüm yelpazemizle artan karmaşıklığın ve kısa devre, 
aşırı yük, aşırı gerilim, ark hataları veya kaçak akım tehlikesinin 
üstesinden gelir ve devre emniyetinin tüm noktalarına değinirsiniz:

• Kablo ve sistem koruması
• Operatör koruması
• Enerji dönüştürme koruması
• Uzun mesafeli kablo koruması

Her şey tek elden
Müşteri taleplerinin karmaşık değişikliklerine ayak uydurabilmek 
ve küresel standartlara uymak için, tedarikçi ağınızı birleştirmeniz 
ve bileşenleri tek bir sağlayıcıdan temin etmeniz mantıklı 
olmaktadır. Eaton ile tam da bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Devre  
koruması

Daha yüksek enerji verimliliği için 
haberleşme ve görselleştirme
Kayıt ve görselleştirme sistemimiz 
BreakerVisu, münferit cihazların verilerini 
topluyor. Bu, enerji tüketiminin kontrolü 
ve optimizasyonu için çok yardımcı olur. 
Modüllerin bağlanması, SmartWire-DT veya 
Modbus RTU üzerinden gerçekleştirilebilir.

Kablo ve sistem  
koruması

Kaçak akım 
koruma şalteri

Minyatür 
devre kesici

Uzun mesafeli 
 kablo koruması

Modüler sigorta 
yuvası ve sigorta

Operatör koruması

Kaçak akım 
koruma şalteri

Standart uygulamalarda
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Kablo ve sistem  
koruması

Minyatür 
devre kesici

PKE65 devre  
kesici

NZM için 
SmartWire-DT 
modülü

Enerji 
ölçüm 
modülü 
XMC

Aşırı 
gerilim 
koruma 
cihazı

Endüstriyel 
sigorta 
kartuşları

NZM Devre 
kesici

Haberleşme ve 
görselleştirme

SmartWire-DT 
Gateway 

BreakerVisu 
görselleştirme 
ve kayıt sistemi

Güç elektroniğini koruma

DIN 43653 yüksek hızlı 
sigorta kartuşları

Kare gövdeli yüksek 
hızlı sigorta kartuşları 
için sigorta altlığı

Vida bağlantılı yüksek 
hızlı sigorta kartuşları

Heinemann 
hidrolik-manyetik 
devre kesici

Durma  
sürelerini 
önlemek 

için, doğru 
teknolojileri 

kullanın

Operatör koruması

RCD/MCB 
Kombine şalterler

değişken frekanslı sürücü uygulamaları için

Kaçak akım 
koruma şalteri

Hız Kontrol CihazıModüler sigorta 
yuvası ve sigorta

Standart uygulamalarda

Devre koruması için tüm koruma 
teknolojileri kullanılabilir
• Elektronik
• Termomanyetik
• Hidrolik-manyetik
• Sigorta
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Eaton'ın NZM devre kesicileri ve P yük ayırıcıları, ana şalterler olarak 
birçok makinede kullanılmaktadır. NZM devre kesiciler, ilave olarak 
güvenilir bir kısa devre ve aşırı yük koruması sağlar. Aslında bundan çok 
daha fazlasını sağlarlar. Fieldbus arayüzleri üzerinden erken uyarıların ve 
teşhis verilerinin yanı sıra enerji tüketimi değerleri bildirilir. Kritik akım 
seviyesi uyarıları, aşırı yük açtırmalarını önlemek için karşı önlemlerin 
alınmasını sağlar; teşhis verileri arızaların sebeplerine yönelik bilgi ve 
pik yüklerin tespiti için tasarlanmış trend analizleri sunar. Günümüzde 
her alanda enerji tasarrufunda bulunulmalıdır. NZM devre kesiciler, 
operasyonel verileri tespit eder ve bildirir. Bu veriler, çok kolay ve kullanıcı 
dostu bir şekilde görselleştirme ve kayıt sistemi BreakerVisu'ya entegre 
edilebilir. 

Ana Şalter Enerji Verilerinin Sağlanması, 
Kaydedilmesi ve Görselleştirilmesi

www.eaton.eu/nzm

http://www.eaton.eu/nzm
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Yandan kurma kolu

Yandan kurma kolu, 1600 
A değerine kadar şalterin 
isteğe bağlı olarak sol veya 
sağ taraftan çalıştırılmasını 
sağlar. Sunduğumuz montaj 
dirseğinin isteğe bağlı 
montajı sayesinde kontrol 
panosundaki alanı en iyi 
şekilde kullanabilirsiniz. 
Böylece makinenin kontrol 
panosundaki montaj plakası, 
başka kontrol elemanları için 
kullanılabilir.

Daha küçük yapı şekli ile 
NZM-XMC

Eaton, NZM-XMC-MB-250 
ile 250 A'ya kadar akımlar 
için kompakt bir kasa 
boyutu sunar. Bu modül, 
özel olarak kasa boyu 2 olan 
NZM'ye uyarlanmıştır. Kablo 
veya baralar arası, mesafe 
bakımından tam olarak 
NZM2'ye göre tasarlanmıştır. 
Böylece kabloları/baraları 
bükmeye gerek kalmaz ve 
maliyetlerden ve montaj 
süresinden 
tasarruf edilir.

Esnek ölçüm noktaları

Elektriksel parametrelerin 
ölçümü, makine ana 
şalterlerinde enerji 
yönetiminin dayandığı temeli 
oluşturmaktadır.
Entegre ölçüm tekniğine 
alternatif olarak NZM-XMC 
serisi ölçüm ve haberleşme 
modülleri mevcuttur. Yeni 
ölçüm dönüştürücüsü NZM-
XMC-TC-MB, harici akım 
trafolarının kullanılması ile 
özellikle mevcut sistemlere 
eklemek için uygundur. 
Kompakt yapısı ve taşıyıcı 
raylar üzerine montaj imkanı 
sayesinde her yere montaj 
için uygundur.

Ana şalter uygulaması

Entegre iki erken kapama kontaklı düşük 
gerilim bobini üzerinden, şalter açtırıldığında,, 
tüm akım taşıyıcı devreler gerilimsiz hale 
getirilir. Böylece 1600A'ya kadar olan, ACİL 
DURDURMA fonksiyonlu ana şalter kullanımı, 
IEC 60204-1, VDE 0113 Bölüm 1 standardı 
uyarınca yeni Eaton ürünleri ile kolay ve uygun 
maliyetli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Önleyici güvenlik

Yüksek maliyetli üretim kesintilerini önlemek için NZM 
devre kesicilerin sunduğu güvenilir kısa devre ve aşırı yük 
korumasının yanı sıra BreakerVisu sistemi bağlı olan cihazlar 
hakkında değerli, gerçek zamanlı teşhis bilgileri sunar. Buna 
standart uyarı mesajları dahildir. PKE motor koruma şalterinin 
aşırı yük ön uyarısı, hata açması yapılmadan önce uyarıda 
bulunur ve hata açmasına ne kadar kaldığını gösterir. Bir 
hata açması olması halinde, BreakerHealth fonksiyonu, NZM 
devre kesicilerin ana kontaklarının durumunu bildirir. Böylece 
zamanında bir önleyici bakım planlanabilir.

Arkadan kurma kolu

En küçük alanda pano 
kapağına monte edilen döner 
kurma kollu bir ana şalter 
kullanılacaksa: 300 A anma 
akımına kadar kompakt bir 
mekaniğe sahip hızlı montaj 
ve sağlam döner kurma kolu 
sayesinde konforlu kullanım 
imkanı. Devre kesici veya 
yük ayırıcı olsun, NZM1 ve 
NZM2 ürün yelpazesindeki 
tüm şalter varyantları, arkadan 
kurma kolu ile kombine 
edilebilir.

Uzaktan devreye alma

Yük uyarıları
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Operasyonel veri edinimi

Eaton, BreakerVisu ile modern bir enerji yönetimi için uygun 
maliyetli bir çözüm sunar. Sistem, çoklu devre kesici gösteren 
bir ekran üzerinden bağlı olan devre kesicilerin ve ölçüm 
cihazlarının tüm operasyonel verilerini merkezi ve anlaşılır bir 
şekilde gösterir. 3,5" veya 7" dokunmatik ekranlı bir HMI 
üzerinde merkezileştirme sayesinde önemli operasyonel 
verilerin kullanılabilirliği artar. Aynı zamanda her bir şalter için 
özel ölçü ve gösterge cihazları olan geleneksel bir kumanda 
panosuna kıyasla maliyetlerden önemli ölçüde tasarruf 
edersiniz. BreakerVisu sistemi, herhangi bir ek işlem 
uygulamadan işletime hazır olan bir çözüm olarak sunulur. 

BreakerVisu çok sayıda dil konuşur

BreakerVisu sisteminin standart dili İngilizce'dir. Teslimat 
kapsamında Almanca ve Fransızca da bulunmaktadır. Dil ayarı, 
BreakerVisu ilk defa başlatıldığında yapılır veya dil ayarına daha 
sonra başlangıç sayfasından erişmek mümkündür. Bu ilk üç 
dile ilave olarak örneğin İngilizce – Rusça – Lehçe gibi ek dil 

Menü yönlendirmesi, basit ve kolay anlaşılır bir şekilde 
yapılandırılmıştır. Üst alanda menü çubuğu bulunur ve bu menü 
çubuğu üzerinden münferit menü öğelerine erişilebilir. Tek bir 
"dokunuş" ile field bus ağlarından biri için (örn. Modbus) bir 
genel bakış sayfasına geçebilirsiniz.

BreakerVisu – Fonksiyonel Genel Bakış

Fonksiyonlara genel bakış:
• Birden fazla cihazın verilerini toplar (maksimum 32 Modbus 

RTU + 16 SmartWire-DT)
• Bu verileri, yerinde veya Ethernet uzaktan erişim ile 

görselleştirir
• Bu verileri protokol haline getirir (veri, enerji ve olay kaydı)
• Modbus TCP üzerinden kontrol sistemine ve CoDeSys OPC 

sunucusuna bağlantı mümkündür
• Modbus RTU üzerinden yabancı cihazları bağlamak 

mümkündür
• Hazır cihaz olarak yeni versiyon (donanım ve yazılım)
• Tak & çalıştır prensibi
• Ayrıca bkz. www.eaton.eu/breakervisu

paketleri indirilebilir ve yüklenebilir. İngilizce temel dil olarak 
tüm dil paketlerinde mevcuttur.
BreakerVisu için şu anda toplam 18 farklı dil sunulmaktadır. 
İhtiyaç olması halinde başka dil paketleri oluşturulabilir. 
Dil paketleri www.eaton.eu/breakervisu sayfasında sunulur.

Kayıt fonksiyonu

Operasyonel verileri kaydetme fonksiyonu oldukça kolay bir 
şekilde çözülmüştür. Kayıt altına almak istediğiniz verileri tek 
tek seçebilirsiniz. Bu işlem esnasında kullanıma hazır üç adet 
ayar yardımcı olur:
1. Olay kaydı: 

Durum ve hata mesajlarını tüm sistemden otomatik olarak 
toplar ve her zaman etkindir

2. Enerji kaydı: 
Bağlı olan tüm cihazların enerji tüketimi verilerini tek bir tıkla 
toplar

3. Veri kaydı: 
Bağlı olan bir cihazın tüm ölçüm verilerini toplar ve özel 
olarak etkinleştirilebilir

Sisteme genel bakış

Bu sayfada bağlı olan tüm cihazlar listelenmiştir. Kompakt bir 
genel bakış altında şalter tipi ve durumuna yönelik bilgiler, 
güncel akım ve enerji sayacı bilgileri sunulur. Ayrıca alarm 
mesajları ve kullanıcı tanımlı ad gösterilir. 
Kullanıcı bu görünüm ile kontrol panosuna veya makineye ve 
bunların ölçüm yerlerine yönelik olarak hızlı ve kompakt bir 
genel bakış elde eder. Bir şalter seçildiğinde, ek operasyonel 
veriler gösterilir. Kayıt fonksiyonu etkinleştirilebilir ve teşhis 
verileri gösterilebilir ve dışa aktarılabilir.

http://www.eaton.eu/breakervisu
http://www.eaton.eu/breakervisu
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Sisteme genel bakışMoeller series
Devre kesici, yük ayırıcı NZM

1  Devre kesiciler, yük 
ayırıcılar, Kuzey Amerika 
için devre kesiciler, Kuzey 
Amerika için kompakt 
şalterler

2  IP2X parmak temasına 
karşı koruma

3  Terminal kapağı, kırılabilir
4  Terminal kapağı
5  IP2X parmak temasına 

karşı koruma
6  Tünel terminaller
7  Kutu terminaller
8  Kumanda devre bağlantısı

9  Bağlantıyı genişletme
10  Soket ve çekmece ünitesi
11  Adaptör plakası
12  Bara adaptörü
13  Arkadan bağlantı
14 Derinlik dengeleyici
15  Standart yardımcı 

kontaklar (HIV), hata 
yardımcı kontakları (HIA)

16  Ölçüm ve  haberleşme 
modülü

17  Kaçak akım koruma 
modülü

18  Arkadan kurma kolu

19  Yan taraftan ana şalter 
döner kurma kolu

20  Pano kapısına montaj için 
döner kurma kolu

21  Uzatma şaftı
22 Kurma kolu
23  Döner kurma kolu
24 Kapı çerçevesi
25  Dış uyarı/tanım levhası
26  Motor mekanizması
27  Mandal kilitleme  tertibatı
28  Kablolu dikey kurma kolu
29  Mekanik kilit
30  Ekran

31  BreakerVisu ekranı
32  SmartWire-DT için NZM 

haberleşme  
modülü

33  Açtırma bobini, erken 
kapama yardımcı kontağı

34  Düşük gerilim bobini için 
gecikme ünitesi

35 Izolasyonlu muhafaza
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NZM devre kesiciler, yük ayırıcılar
Devre kesici, 3 kutuplu Moeller series

Devre kesici, 3 kutuplu

Kesme kapasitesi Kesme kapasitesi
400/415 V 50/60 Hz 400/415 V 50/60 Hz

Anma akm = anma 
kesintisiz akm

Ayar aralğ Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
Termik koruma Ksa devre koruma

Gecikmesiz Gecikmeli
In = Iu Ir Ii = In x … Isd = Ir x …
A A

Sistem ve kablo korumas: Termomanyetik açtrma ünitesi
Sabit montaj, Kutu terminal Temel kesme kapasitesi Normal kesme kapasitesi

25 kA 50 kA
20 15 - 20 350 A sabit - NZMB1-A20 280987 NZMN1-A20 281231
25 20 - 25 350 A sabit - NZMB1-A25 280988 NZMN1-A25 281232
32 25 - 32 350 A sabit - NZMB1-A32 280989 NZMN1-A32 281233
40 32 - 40 8 - 10 - NZMB1-A40 259075 NZMN1-A40 259081
50 40 - 50 6 - 10 - NZMB1-A50 259076 NZMN1-A50 259082
63 50 - 63 6 - 10 - NZMB1-A63 259077 NZMN1-A63 259083
80 63 - 80 6 - 10 - NZMB1-A80 259078 NZMN1-A80 259084
100 80 - 100 6 - 10 - NZMB1-A100 259079 NZMN1-A100 259085
125 100 - 125 6 - 10 - NZMB1-A125 259080 NZMN1-A125 259086
160 125 - 160 1280 A sabit - NZMB1-A160 281230 NZMN1-A160 281234

Sabit montaj, Cvatal bağlant
160 125 - 160 6 - 10 - NZMB2-A160 259088 NZMN2-A160 259092
200 160 - 200 6 - 10 - NZMB2-A200 259089 NZMN2-A200 259093
250 200 - 250 6 - 10 - NZMB2-A250 259090 NZMN2-A250 259094
300 240 - 300 5 - 8,3 - NZMB2-A300 107518 NZMN2-A300 107580
320 250 - 320 6 - 10 - - NZMN3-A320 109669
400 320 - 400 6 - 10 - - NZMN3-A400 109670
500 400 - 500 6 - 10 - - NZMN3-A500 109671

Sistem ve kablo korumas, seçicilik ve jeneratör korumas: Elektronik açtrma ünitesi
Sabit montaj, Cvatal bağlant Normal kesme kapasitesi

50 kA
Yüksek kesme kapasitesi
150 kA

100 50 - 100 1200 A sabit 2 - 10 NZMN2-VE100 259122 NZMH2-VE100 259125
160 80 - 160 1920 A sabit 2 - 10 NZMN2-VE160 259123 NZMH2-VE160 259126
250 125 - 250 3000 A sabit 2 - 10 NZMN2-VE250 259124 NZMH2-VE250 259127

250 125 - 250 2 - 11 2 - 10 NZMN3-VE250 259131 NZMH3-VE250 259134
400 200 - 400 2 - 11 2 - 10 NZMN3-VE400 259132 NZMH3-VE400 259135
630 315 - 630 2 - 8 1,5 - 7 NZMN3-VE630 259133 NZMH3-VE630 259136
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NZM devre kesiciler, yük ayırıcılar
Devre kesici, Yük ayırıcı, 3 kutupluMoeller series
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Devre kesici, Yük ayrc, 3 kutuplu

Kesme kapasitesi
400/415 V 50/60 Hz

Kesme kapasitesi
400/415 V 50/60 Hz

Anma akm = 
anma kesinti-
siz akm

Ayar aralğ Motor değeri 
AC-3 50/60 Hz

Anma 
çalşma akm 
AC-3 50/60 Hz

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
Termik 
koruma

Ksa devre 
koruma
gecikmesiz 380 V 400 V 400 V

In = Iu Ir Ii = In x … P Ie
A A kW A

Motor korumas:  Termomanyetik açtrma ünitesi
Açma snf 10 A
Sabit montaj, Kutu terminal
Faz kayb hassasiyetli

Temel kesme kapasitesi
25 kA

Normal kesme kapasitesi
50 kA

40 32 - 40 8 - 14 18,5 36 NZMB1-M40 265710 NZMN1-M40 265718
50 40 - 50 8 - 14 22 41 NZMB1-M50 265711 NZMN1-M50 265719
63 50 - 63 8 - 14 30 55 NZMB1-M63 265712 NZMN1-M63 265720
80 63 - 80 8 - 14 37 68 NZMB1-M80 265713 NZMN1-M80 265721
100 80 - 100 8 - 12,5 45 81 NZMB1-M100 265714 NZMN1-M100 265722

Sabit montaj, Cvatal bağlant
125 100 - 125 8 - 14 55 99 NZMB2-M125 265715 NZMN2-M125 265723
160 125 - 160 8 - 14 75 134 NZMB2-M160 265716 NZMN2-M160 265724
200 160 - 200 8 - 14 110 196 NZMB2-M200 265717 NZMN2-M200 265725

Motor korumas:  Elektronik açtrma ünitesi
Sabit montaj, Cvatal bağlant
Faz kayb hassasiyetli, ayarlanabilir açtrma snf

Normal kesme kapasitesi
50 kA

Yüksek kesme kapasitesi
150 kA

220 110 - 220 2 - 14 110 196 NZMN3-ME220 265781 NZMH3-ME220 265789
350 175 - 350 2 - 14 200 349 NZMN3-ME350 265782 NZMH3-ME350 265790
450 225 - 450 2 - 14 250 437 NZMN3-ME450 284468 NZMH3-ME450 284469

Anma akm = anma kesintisiz akm Ksa devre korumas maks. gL sigortas Parça no. Ürün kodu
In = Iu
A A gL

Yük ayrc
3 anahtarlama konumu I, +, 0
Açtrma bobini XU/XA ile uzaktan kontrol edilebilir, motor mekanizmas XR
Hata yardmc kontağ M22-K… ile donatlabilir
Sabit montaj, Kutu terminal

63 125 N1-63 259143
100 125 N1-100 259144
125 125 N1-125 259145
160 160 N1-160 281236

Sabit montaj, Cvatal bağlant
160 250 N2-160 266008
200 250 N2-200 266009
250 250 N2-250 266010
400 630 N3-400 266019
630 630 N3-630 266020
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NZM devre kesiciler, yük ayırıcılar
Devre kesici, Yük ayırıcı, 3 kutupluMoeller series
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Devre kesici, Yük ayrc, 3 kutuplu

Kesme kapasitesi
400/415 V 50/60 Hz

Kesme kapasitesi
400/415 V 50/60 Hz

Anma akm = 
anma kesinti-
siz akm

Ayar aralğ Motor değeri 
AC-3 50/60 Hz

Anma 
çalşma akm 
AC-3 50/60 Hz

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
Termik 
koruma

Ksa devre 
koruma
gecikmesiz 380 V 400 V 400 V

In = Iu Ir Ii = In x … P Ie
A A kW A

Motor korumas:  Termomanyetik açtrma ünitesi
Açma snf 10 A
Sabit montaj, Kutu terminal
Faz kayb hassasiyetli

Temel kesme kapasitesi
25 kA

Normal kesme kapasitesi
50 kA

40 32 - 40 8 - 14 18,5 36 NZMB1-M40 265710 NZMN1-M40 265718
50 40 - 50 8 - 14 22 41 NZMB1-M50 265711 NZMN1-M50 265719
63 50 - 63 8 - 14 30 55 NZMB1-M63 265712 NZMN1-M63 265720
80 63 - 80 8 - 14 37 68 NZMB1-M80 265713 NZMN1-M80 265721
100 80 - 100 8 - 12,5 45 81 NZMB1-M100 265714 NZMN1-M100 265722

Sabit montaj, Cvatal bağlant
125 100 - 125 8 - 14 55 99 NZMB2-M125 265715 NZMN2-M125 265723
160 125 - 160 8 - 14 75 134 NZMB2-M160 265716 NZMN2-M160 265724
200 160 - 200 8 - 14 110 196 NZMB2-M200 265717 NZMN2-M200 265725

Motor korumas:  Elektronik açtrma ünitesi
Sabit montaj, Cvatal bağlant
Faz kayb hassasiyetli, ayarlanabilir açtrma snf

Normal kesme kapasitesi
50 kA

Yüksek kesme kapasitesi
150 kA

220 110 - 220 2 - 14 110 196 NZMN3-ME220 265781 NZMH3-ME220 265789
350 175 - 350 2 - 14 200 349 NZMN3-ME350 265782 NZMH3-ME350 265790
450 225 - 450 2 - 14 250 437 NZMN3-ME450 284468 NZMH3-ME450 284469

Anma akm = anma kesintisiz akm Ksa devre korumas maks. gL sigortas Parça no. Ürün kodu
In = Iu
A A gL

Yük ayrc
3 anahtarlama konumu I, +, 0
Açtrma bobini XU/XA ile uzaktan kontrol edilebilir, motor mekanizmas XR
Hata yardmc kontağ M22-K… ile donatlabilir
Sabit montaj, Kutu terminal

63 125 N1-63 259143
100 125 N1-100 259144
125 125 N1-125 259145
160 160 N1-160 281236

Sabit montaj, Cvatal bağlant
160 250 N2-160 266008
200 250 N2-200 266009
250 250 N2-250 266010
400 630 N3-400 266019
630 630 N3-630 266020
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NZM devre kesiciler, yük ayırıcılar
Devre kesici UL/CSA, IEC, Kuzey Amerika için kompakt yük ayırıcı, 3 kutuplu Moeller series

Devre kesici UL/CSA, IEC, Kuzey Amerika için kompakt yük ayrc, 3 kutuplu

Kesme kapasitesi
480 V 60 Hz

Kesme kapasitesi
480 V 60 Hz

Anma akm = anma 
kesintisiz akm

Ayar aralğ Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
Termik koruma Ksa devre koruma

Gecikmesiz
In = Iu Ir Ii = In x …
A A

Sistem ve kablo korumas:  Termomanyetik açtrma ünitesi
Ayarlanabilir Termik koruma Ir
Sabit montaj, Kutu terminal Normal kesme kapasitesi

35 kA
20 15 - 20 350 A sabit NZMN1-A20-NA 281570 -
25 20 - 25 350 A sabit NZMN1-A25-NA 281571 -
32 25 - 32 350 A sabit NZMN1-A32-NA 281572 -
40 32 - 40 8 - 10 NZMN1-A40-NA 274237 -
50 40 - 50 6 - 10 NZMN1-A50-NA 274239 -
63 50 - 63 6 - 10 NZMN1-A63-NA 274240 -
80 63 - 80 6 - 10 NZMN1-A80-NA 274241 -
100 80 - 100 6 - 10 NZMN1-A100-NA 274242 -
125 100 - 125 6 - 10 NZMN1-A125-NA 281573 -

Sabit montaj, Cvatal bağlant Yüksek kesme kapasitesi
150 kA

20 15 - 20 350 A sabit NZMN2-A20-NA 269217 NZMH2-A20-NA 269228
25 20 - 25 350 A sabit NZMN2-A25-NA 269218 NZMH2-A25-NA 269229
32 25 - 32 350 A sabit NZMN2-A32-NA 269219 NZMH2-A32-NA 269230
40 32 - 40 8 - 10 NZMN2-A40-NA 269220 NZMH2-A40-NA 269231
50 40 - 50 6 - 10 NZMN2-A50-NA 269221 NZMH2-A50-NA 269232
63 50 - 63 6 - 10 NZMN2-A63-NA 269222 NZMH2-A63-NA 269233
80 63 - 80 6 - 10 NZMN2-A80-NA 269223 NZMH2-A80-NA 269234
100 80 - 100 6 - 10 NZMN2-A100-NA 269224 NZMH2-A100-NA 269235
125 100 - 125 6 - 10 NZMN2-A125-NA 269225 NZMH2-A125-NA 269236

Yüksek kesme kapasitesi
100 kA

160 125 - 160 6 - 10 NZMN2-A160-NA 269226 NZMH2-A160-NA 269237
200 160 - 200 6 - 10 NZMN2-A200-NA 269227 NZMH2-A200-NA 269238
250 200 - 250 6 - 10 NZMN2-A250-NA 271106 NZMH2-A250-NA 271107

Sistem ve kablo korumas:  Elektronik açtrma ünitesi
Ayarlanabilir Termik koruma Ir
R.m.s. Değer ölçümü ve "termal hafza"
Sabit montaj, Cvatal bağlant Normal kesme kapasitesi

42 kA
Yüksek kesme kapasitesi
100 kA

250 125 - 250 2 - 11 NZMN3-AE250-NA 269299 NZMH3-AE250-NA 269302
400 200 - 400 2 - 11 NZMN3-AE400-NA 269300 NZMH3-AE400-NA 269303
600 300 - 600 2 - 8 NZMN3-AE600-NA 269301 NZMH3-AE600-NA 269304

Kuzey Amerika için kompakt yük ayrc
Sabit ayarl ksa devre koruma (kendinden koruma)
3 anahtarlama konumu I, +, 0
Açtrma bobini XU/XA ile uzaktan kontrol edilebilir, motor mekanizmas XR
Hata yardmc kontağ M22-K… ile donatlabilir
Sabit montaj, Kutu terminal Yüksek kesme kapasitesi

35 kA
63 - 1250 A sabit NS1-63-NA 102681 -
100 - 1250 A sabit NS1-100-NA 102682 -
125 - 1250 A sabit NS1-125-NA 102683 -

Sabit montaj, Cvatal bağlant Yüksek kesme kapasitesi
100 kA

160 - 2500 A sabit NS2-160-NA 102684 -
200 - 2500 A sabit NS2-200-NA 102685 -
250 - 2500 A sabit NS2-250-NA 102686 -
400 - 6600 A sabit NS3-400-NA 102687 -
600 - 6600 A sabit NS3-600-NA 102688 -
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NZM devre kesiciler, yük ayırıcılar
Terminal tipleriMoeller series
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Terminal tipleri

Şunlar için kullanlabilir: Terminaller Tip eki Ürün kodu
Temel 
modülle 
siparişte

Parça no. Ürün kodu
münferit 
siparişteBağlant Terminal 

kapasitesi
mm2

Terminal NZM1
Kontrol devresi terminali

NZM1, PN1, N(S)1 Kutu terminal 1 x 0,75 - 2,5
2 x 0,75 - 1,5

- - NZM-XSTK 266739

Çoklu tünel terminal
NZM1, N(S)1 ≦ 160 A Cu kablo 6 x 2,5 - 16 - - NZM1-XKAM 144112

Terminal kapağ , krlabilir, UL, CSA için onayl değil
Kutu terminal için

NZM1, N1 - - - - NZM1-XKSFA 100780

Terminal kapağ
NZM1, N(S)1 - - - - NZM1-XKSA 260021

IP2X parmak temasna karş koruma
Kutu terminal için

NZM1, N1 - - - - NZM1-XIPK 266744

NZM1-XKSA veya NZM1 veya NZM1...(C)NA ve N(S)1...NA kapağ için
NZM1, N(S)1 - - - - NZM1-XIPA 266748

Faz izolatörü
NZM1, N(S)1 - - - - NZM1-XKP 119862

Terminal NZM2
Kutu terminal

NZM2, N(S)2 ≦ 160 A Cu kablo 1 x 10 - 185
2 x 4 - 70

+NZM2-160-XKCO 262218 NZM2-160-XKC 262240
+NZM2-160-XKCU 262223 - -

NZM2, N(S)2 > 160 A +NZM2-250-XKCO 262242 NZM2-250-XKC 262244
+NZM2-250-XKCU 262243 - -

Çoklu tünel terminal
NZM2, N(S)2 ≦ 250 A Cu kablo 6 x 2,5 - 35 - - NZM2-XKAM 144113

Kontrol devresi terminali
NZM2, PN2, N(S)2 Cvatal bağlant 1 x 0,75 - 2,5

2 x 0,75 - 1,5
- - NZM2-XSTS 260156

NZM2, PN2, N(S)2 Kutu terminal 1 x 0,75 - 2,5
2 x 0,75 - 1,5

- - NZM-XSTK 266739

Kablo pabucu kapağ
NZM2, N(S)2 Cu kablo pabuçlar

Al kablo pabuçlar
1 x 10 - 185
2 x 4 - 70
1 x 10 - 50
2 x 10 - 50

- - NZM2-XKSAE 119868
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NZM devre kesiciler, yük ayırıcılar
Terminal tipleriMoeller series

Gü
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Terminal tipleri

Şunlar için kullanlabilir: Terminaller Tip eki Ürün kodu
Temel 
modülle 
siparişte

Parça no. Ürün kodu
münferit 
siparişteBağlant Terminal 

kapasitesi
mm2

Terminal NZM1
Kontrol devresi terminali

NZM1, PN1, N(S)1 Kutu terminal 1 x 0,75 - 2,5
2 x 0,75 - 1,5

- - NZM-XSTK 266739

Çoklu tünel terminal
NZM1, N(S)1 ≦ 160 A Cu kablo 6 x 2,5 - 16 - - NZM1-XKAM 144112

Terminal kapağ , krlabilir, UL, CSA için onayl değil
Kutu terminal için

NZM1, N1 - - - - NZM1-XKSFA 100780

Terminal kapağ
NZM1, N(S)1 - - - - NZM1-XKSA 260021

IP2X parmak temasna karş koruma
Kutu terminal için

NZM1, N1 - - - - NZM1-XIPK 266744

NZM1-XKSA veya NZM1 veya NZM1...(C)NA ve N(S)1...NA kapağ için
NZM1, N(S)1 - - - - NZM1-XIPA 266748

Faz izolatörü
NZM1, N(S)1 - - - - NZM1-XKP 119862

Terminal NZM2
Kutu terminal

NZM2, N(S)2 ≦ 160 A Cu kablo 1 x 10 - 185
2 x 4 - 70

+NZM2-160-XKCO 262218 NZM2-160-XKC 262240
+NZM2-160-XKCU 262223 - -

NZM2, N(S)2 > 160 A +NZM2-250-XKCO 262242 NZM2-250-XKC 262244
+NZM2-250-XKCU 262243 - -

Çoklu tünel terminal
NZM2, N(S)2 ≦ 250 A Cu kablo 6 x 2,5 - 35 - - NZM2-XKAM 144113

Kontrol devresi terminali
NZM2, PN2, N(S)2 Cvatal bağlant 1 x 0,75 - 2,5

2 x 0,75 - 1,5
- - NZM2-XSTS 260156

NZM2, PN2, N(S)2 Kutu terminal 1 x 0,75 - 2,5
2 x 0,75 - 1,5

- - NZM-XSTK 266739

Kablo pabucu kapağ
NZM2, N(S)2 Cu kablo pabuçlar

Al kablo pabuçlar
1 x 10 - 185
2 x 4 - 70
1 x 10 - 50
2 x 10 - 50

- - NZM2-XKSAE 119868
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NZM devre kesiciler, yük ayırıcılar
Terminal tipleri Moeller series

Faz izolatörü
NZM2, N(S)2 - - - - NZM2-XKP 119864

IP2X parmak temasna karş koruma
Kutu terminal için

NZM2, PN2, N2 - - - - NZM2-XIPK 266773

NZM2-XKSA veya NZM2 veya NZM2...(C)NA ve N(S)2...NA kapağ için
NZM2, PN2, N(S)2 - - - - NZM2-XIPA 266777

Cu kablo pabucu
UL, CSA için onayl değil
NZM2(-4)-XKSA kapağ kullanlmadğnda, kablo pabucu izole edilmelidir.

NZM2, N2 - 95 - - KS95-NZM7 059775
- 120 - - KS120-NZM7 059776
- 150 - - KS150-NZM7 059777
- 185 - - NZM2-XKS185 260032

Terminal NZM3
Kutu terminal

NZM3, N(S)3 Cu kablo 1 x 35 - 240
2 x 16 - 120

+NZM3-XKCO 262246 NZM3-XKC 260042
+NZM3-XKCU 262245 - -

Kontrol devresi terminali
NZM3, PN3, N(S)3 Cvatal bağlant 1 x 0,75 - 2,5

2 x 0,75 - 1,5
- - NZM3/4-XSTS 266797

Kutu terminal 1 x 0,75 - 2,5
2 x 0,75 - 1,5

- - NZM-XSTK 266739

Kablo pabucu kapağ
NZM3, N(S)3 Cu kablo pabuçlar

Al kablo pabuçlar
1 x 16 - 240
2 x 16 - 240
1 x 10 - 120
2 x 10 - 120

- - NZM3-XKSAE 119869

Faz izolatörü
NZM3, N(S)3 - - - - NZM3-XKP 100512

IP2X parmak temasna karş koruma
Kutu terminal için

NZM3, N3 - - - - NZM3-XIPK 266804

NZM3-XKSA veya NZM3 veya NZM3...(C)NA ve N(S)3...NA kapağ için
NZM3, N(S)3 - - - - NZM3-XIPA 266808

Cu kablo pabucu
UL, CSA için onayl değil
NZM3(-4)-XKSA kapağ kullanlmadğnda, kablo pabucu izole edilmelidir.

NZM3, N3 - 185 - - NZM3-XKS185 260040
- 240 - - NZM3-XKS240 260041
- 300 - - NZM3-XKS300 153186

Şunlar için kullanlabilir: Terminaller Tip eki Ürün kodu
Temel 
modülle 
siparişte

Parça no. Ürün kodu
münferit 
siparişteBağlant Terminal 

kapasitesi
mm2
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NZM devre kesiciler, yük ayırıcılar
Yardımcı kontakMoeller series
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Yardmc kontak

Şunlar için kullanlabilir: Kontak konfigürasyonu
 = IEC/EN 60947-5-1 uyarnca 
pozitif açma emniyet fonksiyonu

Parça no. Ürün kodu

NA = Normalde 
açk kontak

NK = Normalde 
kapal kontak

Vidal bağlantl/yayl terminalli yardmc kontak
Standart yardmc kontaklar (HIN)
Ana kontaklar ile anahtarlanr. Bildirim ve kilitleme görevlerini üstlenir.

Tekli kontak NZM1, 2, 3
N(S)1, 2, 3

1 NA - M22-K10 216376
- 1 NK  M22-K01 216378

Erken kapama yardmc kontağ
Kilitleme ve yük atma devreleri için ve ana şalter/acil durdurma uygulamalarnda düşük gerilim bobinini önceden devreye 
almak için.

Sol şalter tarafnda terminal bloğu 
ile

NZM1
N(S)1

2 NA - NZM1-XHIV 259426

- NZM2, 3
N(S)2, 3

2 NA - NZM2/3-XHIV 259430

Hata yardmc kontağ (HIA)
Şönt bobini, aşr yük koruma, ksa devre koruma üzerinden açtrma olduğunda ve toprak hatas açtrma kullanldğnda kaçak 
akm nedeniyle genel hata indikasyonu "+".

Tekli kontak NZM1, 2, 3
N(S)1, 2, 3

1 NA - M22-K10 216376
- 1 NK  M22-K01 216378

Şunlar için kullanlabilir: Anma kontrol gerilimi Parça no. Ürün kodu
Us
V

Düşük gerilim bobini
Yardmc kontaksz
Kumanda gerilimi %35 - 70 US değerinin altna düştüğünde, NZM devre kesiciyi veya N yük ayrcy gecikmesiz bir şekilde 
kapatmak için.
Acil durdurma anahtarl mantar ile birlikte acil durdurma tertibatlarnda kullanlabilir.

Sol şalter tarafnda terminal bloğu 
ile

NZM1
N(S)1

208 - 240 V 50/60 Hz NZM1-XU208-240AC 259442
380 - 440 V 50/60 Hz NZM1-XU380-440AC 259444
24 V DC NZM1-XU24DC 259452

Vida bağlantl NZM2, 3
N(S)2, 3

208 - 240 V 50/60 Hz NZM2/3-XU208-240AC 259499
380 - 440 V 50/60 Hz NZM2/3-XU380-440AC 259501
24 V DC NZM2/3-XU24DC 259509

Şönt açtrma bobini
Yardmc kontaksz
Gerilim darbesi veya sürekli gerilim olduğunda, şalterleri açtrr.

Sol şalter tarafnda terminal bloğu 
ile

NZM1
N(S)1

24 V AC/DC NZM1-XA24AC/DC 259708
208 - 250 V AC/DC NZM1-XA208-250AC/DC 259726

Vida bağlantl NZM2, 3
N(S)2, 3

24 V AC/DC NZM2/3-XA24AC/DC 259754
208 - 250 V AC/DC NZM2/3-XA208-250AC/DC 259763
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NZM devre kesiciler, yük ayırıcılar
Yardımcı kontakMoeller series
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Yardmc kontak

Şunlar için kullanlabilir: Kontak konfigürasyonu
 = IEC/EN 60947-5-1 uyarnca 
pozitif açma emniyet fonksiyonu

Parça no. Ürün kodu

NA = Normalde 
açk kontak

NK = Normalde 
kapal kontak

Vidal bağlantl/yayl terminalli yardmc kontak
Standart yardmc kontaklar (HIN)
Ana kontaklar ile anahtarlanr. Bildirim ve kilitleme görevlerini üstlenir.

Tekli kontak NZM1, 2, 3
N(S)1, 2, 3

1 NA - M22-K10 216376
- 1 NK  M22-K01 216378

Erken kapama yardmc kontağ
Kilitleme ve yük atma devreleri için ve ana şalter/acil durdurma uygulamalarnda düşük gerilim bobinini önceden devreye 
almak için.

Sol şalter tarafnda terminal bloğu 
ile

NZM1
N(S)1

2 NA - NZM1-XHIV 259426

- NZM2, 3
N(S)2, 3

2 NA - NZM2/3-XHIV 259430

Hata yardmc kontağ (HIA)
Şönt bobini, aşr yük koruma, ksa devre koruma üzerinden açtrma olduğunda ve toprak hatas açtrma kullanldğnda kaçak 
akm nedeniyle genel hata indikasyonu "+".

Tekli kontak NZM1, 2, 3
N(S)1, 2, 3

1 NA - M22-K10 216376
- 1 NK  M22-K01 216378

Şunlar için kullanlabilir: Anma kontrol gerilimi Parça no. Ürün kodu
Us
V

Düşük gerilim bobini
Yardmc kontaksz
Kumanda gerilimi %35 - 70 US değerinin altna düştüğünde, NZM devre kesiciyi veya N yük ayrcy gecikmesiz bir şekilde 
kapatmak için.
Acil durdurma anahtarl mantar ile birlikte acil durdurma tertibatlarnda kullanlabilir.

Sol şalter tarafnda terminal bloğu 
ile

NZM1
N(S)1

208 - 240 V 50/60 Hz NZM1-XU208-240AC 259442
380 - 440 V 50/60 Hz NZM1-XU380-440AC 259444
24 V DC NZM1-XU24DC 259452

Vida bağlantl NZM2, 3
N(S)2, 3

208 - 240 V 50/60 Hz NZM2/3-XU208-240AC 259499
380 - 440 V 50/60 Hz NZM2/3-XU380-440AC 259501
24 V DC NZM2/3-XU24DC 259509

Şönt açtrma bobini
Yardmc kontaksz
Gerilim darbesi veya sürekli gerilim olduğunda, şalterleri açtrr.

Sol şalter tarafnda terminal bloğu 
ile

NZM1
N(S)1

24 V AC/DC NZM1-XA24AC/DC 259708
208 - 250 V AC/DC NZM1-XA208-250AC/DC 259726

Vida bağlantl NZM2, 3
N(S)2, 3

24 V AC/DC NZM2/3-XA24AC/DC 259754
208 - 250 V AC/DC NZM2/3-XA208-250AC/DC 259763
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NZM devre kesiciler, yük ayırıcılar
Pano kapağına montaj için döner kurma kolu Moeller series

Pano kapağna montaj için döner kurma kolu

Şunlar için 
kullanlabilir:

Parça no. Ürün 
kodu

Uyarlar

Tano kapağna montaj için döner kurma kolu
Komple döner tahrik ve bağlant parçalar dahil
Uzatma şaft ilave olarak gereklidir
Koruma snf IP66 UL/CSA: Tip 4X, Tip 12
Standart, siyah/gri

En fazla 3 asma kilitle tutamakta 0 
konumunda kilitlenebilir
Kap kilitlemeli

NZM1, N(S)1 NZM1-XTVD 260166 Kap kilidi
• Kilitli OFF ve ON konumlarnda devre dş 

braklamaz
• Kilitli olmayan ON konumunda değiştirilebilir
• Dşardan tornavida ile devre dş brakma 

özelliği değiştirilebilir
• OFF konumunda kap açlabilir
• Dş uyar etiketi/tanm etiketi tutturulabilir

NZM2, N(S)2 NZM2-XTVD 260168

NZM3, N(S)3 NZM3-XTVD 260170

En fazla 3 asma kilitle tutamakta ve 
şalterde kilitlenebilir
Tutamakta modifikasyon ile 
I konumunda da kilitlenebilir
Kap kilitlemeli

NZM1, N(S)1 NZM1-XTVDV 260172
NZM2, N(S)2 NZM2-XTVDV 260174

NZM3, N(S)3 NZM3-XTVDV 260176

Acil durdurma için krmz-sar
En fazla 3 asma kilitle tutamakta ve 
şalterde kilitlenebilir
Kap kilitlemeli

NZM1, N(S)1 NZM1-XTVDVR 260178 Kap kilidi
• Kilitli OFF konumunda devre dş braklmaz
• Kilitli olmayan ON konumunda değiştirilebilir
• Dşardan tornavida ile devre dş brakma 

özelliği değiştirilebilir
• OFF konumunda kap açlabilir
• Dş uyar etiketi/tanm etiketi tutturulabilir

NZM2, N(S)2 NZM2-XTVDVR 260180

NZM3, N(S)3 NZM3-XTVDVR 260182

Pano kapağna montaj için döner kurma kolu
Komple döner tahrik ve bağlant parçalar dahil
Uzatma şaft ilave olarak gereklidir
Koruma snf IP66 UL/CSA: Tip 4X, Tip 12
Standart, siyah/gri

En fazla 3 asma kilitle tutamakta 0 
konumunda kilitlenebilir
Kap kilitlemeli

NZM1, N1 NZM1-XTVD-NA 271445 Kap kilidi
• Kilitli OFF konumunda devre dş braklmaz
• Kap sadece 0 konumunun ötesinde aktif 

bir döndürmenin ardndan açlabilir
• Mekanik kilitle kombine edilemez
• Dş uyar etiketi/tanm etiketi tutturulabilir

NZM2, N2 NZM2-XTVD-NA 271446

NZM3, N3 NZM3-XTVD-NA 271447

Acil durdurma için krmz-sar
En fazla 3 asma kilitle tutamakta ve 
şalterde kilitlenebilir
Kap kilitlemeli

NZM1, N(S)1 NZM1-XTVDVR-NA 271449 Kap kilidi
• Kilitli OFF konumunda devre dş braklmaz
• Kap sadece 0 konumunun ötesinde aktif 

bir döndürmenin ardndan açlabilir
• Mekanik kilitle kombine edilemez
• Dş uyar etiketi/tanm etiketi tutturulabilir

NZM2, N(S)2 NZM2-XTVDVR-NA 271450

NZM3, N(S)3 NZM3-XTVDVR-NA 271451

Uzatma şaft
400 mm maks. montaj derinliği NZM1, N(S)1

NZM2, N(S)2
NZM1/2-XV4 261232 Uzunluk 290 mm, istenen şekilde ksaltlabilir

NZM3, N(S)3 NZM3/4-XV4 261234
600 mm maks. montaj derinliği NZM1, N(S)1

NZM2, N(S)2
NZM1/2-XV6 260191 Uzunluk 425 mm, istenen şekilde ksaltlabilir

NZM3, N(S)3 NZM3/4-XV6 260193
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NZM devre kesiciler, yük ayırıcılar
Ana şalter montaj kiti, motor mekanizmasıMoeller series
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Ana şalter montaj kiti, motor mekanizmas

Şunlar için 
kullanlabilir:

Anma kontrol gerilimi Parça no.
Ürün kodu

Us
V

IEC, UL/CSA için ana şalter montaj kiti
Teslimat kapsam
• Döner tahrikli pano kapağna monte edilen döner kurma kolu
• Uzatma şaft NZM…-XV4
• Almanca/İngilizce dş uyar etiketi/tanm etiketi
• Siyah-sar yldrm işareti
Koruma snf IP66 UL/CSA: Tip 4X, Tip 12
Pano kapağna monte edilen siyah döner kurma kolu ile

En fazla 3 asma kilitle 0 konumunda kilitlenebilir
Gerekli modifikasyon ile I konumunda da kilitlenebilir
Kap kilidini çalştrmadan sonra ON ve TRIP konumundayken 
açlmamaldr. Sadece OFF konumda açlmaldr
Dşardan tornavida ile devre dş brakma özelliği değiştirilebilir
Kilitli OFF konumunda devre dş braklmaz
Sadece kap kapalyken çalştrlabilir

NZM1, N(S)1 - NZM1-XHB
266626

NZM2, N(S)2 - NZM2-XHB
266627

NZM3, N(S)3 - NZM3-XHB
266628

Şalteri IEC/EN 60204-1, VDE 0113 Bölüm 1 uyarnca acil durdurma tertibat olarak kullanmak için pano kapağna monte edilen krmz döner kurma 
kolu ile

En fazla 3 asma kilitle 0 konumunda kilitlenebilir
Kap kilidini çalştrmadan sonra ON ve TRIP konumundayken 
açlmamaldr. Sadece OFF konumda açlmaldr
Dşardan tornavida ile devre dş brakma özelliği değiştirilebilir
Kilitli OFF konumunda devre dş braklmaz
Sadece kap kapalyken çalştrlabilir

NZM1, N(S)1 - NZM1-XHBR
266632

NZM2, N(S)2 - NZM2-XHBR
266633

NZM3, N(S)3 - NZM3-XHBR
266634

IEC, UL/CSA için ek döner kurma kolu olan ana şalter montaj kiti
Teslimat kapsam
• Döner tahrikli pano kapağna monte edilen döner kurma kolu
• NFPA79 ve UL508A bölüm 2 uyarnca "Bilinçli kullanm" kumanda şekline sahip şalterdeki ek döner kurma kolu
• 400 mm montaj derinliği için NZM'de uzatma şaft NZM1/2-XV4
• Almanca/İngilizce dş uyar etiketi/tanm etiketi
• Siyah-sar yldrm işareti
Koruma snf IP66 UL/CSA: Tip 4X, Tip 12
Pano kapağna monte edilen siyah döner kurma kolu ile

En fazla 3 asma kilitle 0 konumunda kilitlenebilir
Kap kilidini çalştrmadan sonra ON ve TRIP konumundayken 
açlmamaldr. Sadece OFF konumda açlmaldr
Dşardan tornavida ile devre dş brakma özelliği değiştirilebilir
Kilitli OFF konumunda devre dş braklmaz
Sadece kap kapalyken çalştrlabilir

NZM1, N(S)1 - NZM1-XHB-DA-NA
125958

NZM2, N(S)2 - NZM2-XHB-DA-NA
116897

NZM3, N(S)3 - NZM3-XHB-DA-NA
119000

Şalteri acil durdurma tertibat olarak kullanmak için pano kapağna monte edilen krmz döner kurma kolu ile
En fazla 3 asma kilitle 0 konumunda kilitlenebilir
Kap kilidini çalştrmadan sonra ON ve TRIP konumundayken 
açlmamaldr. Sadece OFF konumda açlmaldr
Dşardan tornavida ile devre dş brakma özelliği değiştirilebilir
Kilitli OFF konumunda devre dş braklmaz
Sadece kap kapalyken çalştrlabilir

NZM1, N(S)1 - NZM1-XHB-DAR-NA
125959

NZM2, N(S)2 - NZM2-XHB-DAR-NA
116898

NZM3, N(S)3 - NZM3-XHB-DAR-NA
119001

Motor mekanizmas
Devre kesicileri ve yük ayrclar uzaktan kumanda etmek için.
Sürekli veya darbeli kontak ile ON, OFF ve resetleme.
Yerinde manüel kumanda mümkündür.
En fazla 3 asma kilit ile motor mekanizmasnn 0 konumunda kilitlenebilir (Ask tipi kilit kalnlğ: 4 – 8 mm)
Kapama süresi 110 - 170 ms, kesme süresi 110 - 170 ms

"Otomatik" veya "Manüel" için sürgülü şalter
Azami yardmc kontak says: 2 standart yardmc kontak, 1 hata yardmc 
kontağ

NZM2, N(S)2 208 - 240 V 50/60 Hz NZM2-XRD208-240AC
115391

- NZM2, N(S)2 24 - 30 V DC NZM2-XRD24-30DC
115393

Kapama süresi 60 - 100 ms, kesme süresi 300 - 3000 ms
Senkronize edilebilir

- NZM3, N(S)3 208 - 240 V 50/60 Hz NZM3-XR208-240AC
259850

NZM3, N(S)3 24 - 30 V DC NZM3-XR24-30DC
259854
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NZM devre kesiciler, yük ayırıcılar
Ana şalter montaj kiti, motor mekanizmasıMoeller series

Gü
ç Y

ön
eti

mi

Ana şalter montaj kiti, motor mekanizmas

Şunlar için 
kullanlabilir:

Anma kontrol gerilimi Parça no.
Ürün kodu

Us
V

IEC, UL/CSA için ana şalter montaj kiti
Teslimat kapsam
• Döner tahrikli pano kapağna monte edilen döner kurma kolu
• Uzatma şaft NZM…-XV4
• Almanca/İngilizce dş uyar etiketi/tanm etiketi
• Siyah-sar yldrm işareti
Koruma snf IP66 UL/CSA: Tip 4X, Tip 12
Pano kapağna monte edilen siyah döner kurma kolu ile

En fazla 3 asma kilitle 0 konumunda kilitlenebilir
Gerekli modifikasyon ile I konumunda da kilitlenebilir
Kap kilidini çalştrmadan sonra ON ve TRIP konumundayken 
açlmamaldr. Sadece OFF konumda açlmaldr
Dşardan tornavida ile devre dş brakma özelliği değiştirilebilir
Kilitli OFF konumunda devre dş braklmaz
Sadece kap kapalyken çalştrlabilir

NZM1, N(S)1 - NZM1-XHB
266626

NZM2, N(S)2 - NZM2-XHB
266627

NZM3, N(S)3 - NZM3-XHB
266628

Şalteri IEC/EN 60204-1, VDE 0113 Bölüm 1 uyarnca acil durdurma tertibat olarak kullanmak için pano kapağna monte edilen krmz döner kurma 
kolu ile

En fazla 3 asma kilitle 0 konumunda kilitlenebilir
Kap kilidini çalştrmadan sonra ON ve TRIP konumundayken 
açlmamaldr. Sadece OFF konumda açlmaldr
Dşardan tornavida ile devre dş brakma özelliği değiştirilebilir
Kilitli OFF konumunda devre dş braklmaz
Sadece kap kapalyken çalştrlabilir

NZM1, N(S)1 - NZM1-XHBR
266632

NZM2, N(S)2 - NZM2-XHBR
266633

NZM3, N(S)3 - NZM3-XHBR
266634

IEC, UL/CSA için ek döner kurma kolu olan ana şalter montaj kiti
Teslimat kapsam
• Döner tahrikli pano kapağna monte edilen döner kurma kolu
• NFPA79 ve UL508A bölüm 2 uyarnca "Bilinçli kullanm" kumanda şekline sahip şalterdeki ek döner kurma kolu
• 400 mm montaj derinliği için NZM'de uzatma şaft NZM1/2-XV4
• Almanca/İngilizce dş uyar etiketi/tanm etiketi
• Siyah-sar yldrm işareti
Koruma snf IP66 UL/CSA: Tip 4X, Tip 12
Pano kapağna monte edilen siyah döner kurma kolu ile

En fazla 3 asma kilitle 0 konumunda kilitlenebilir
Kap kilidini çalştrmadan sonra ON ve TRIP konumundayken 
açlmamaldr. Sadece OFF konumda açlmaldr
Dşardan tornavida ile devre dş brakma özelliği değiştirilebilir
Kilitli OFF konumunda devre dş braklmaz
Sadece kap kapalyken çalştrlabilir

NZM1, N(S)1 - NZM1-XHB-DA-NA
125958

NZM2, N(S)2 - NZM2-XHB-DA-NA
116897

NZM3, N(S)3 - NZM3-XHB-DA-NA
119000

Şalteri acil durdurma tertibat olarak kullanmak için pano kapağna monte edilen krmz döner kurma kolu ile
En fazla 3 asma kilitle 0 konumunda kilitlenebilir
Kap kilidini çalştrmadan sonra ON ve TRIP konumundayken 
açlmamaldr. Sadece OFF konumda açlmaldr
Dşardan tornavida ile devre dş brakma özelliği değiştirilebilir
Kilitli OFF konumunda devre dş braklmaz
Sadece kap kapalyken çalştrlabilir

NZM1, N(S)1 - NZM1-XHB-DAR-NA
125959

NZM2, N(S)2 - NZM2-XHB-DAR-NA
116898

NZM3, N(S)3 - NZM3-XHB-DAR-NA
119001

Motor mekanizmas
Devre kesicileri ve yük ayrclar uzaktan kumanda etmek için.
Sürekli veya darbeli kontak ile ON, OFF ve resetleme.
Yerinde manüel kumanda mümkündür.
En fazla 3 asma kilit ile motor mekanizmasnn 0 konumunda kilitlenebilir (Ask tipi kilit kalnlğ: 4 – 8 mm)
Kapama süresi 110 - 170 ms, kesme süresi 110 - 170 ms

"Otomatik" veya "Manüel" için sürgülü şalter
Azami yardmc kontak says: 2 standart yardmc kontak, 1 hata yardmc 
kontağ

NZM2, N(S)2 208 - 240 V 50/60 Hz NZM2-XRD208-240AC
115391

- NZM2, N(S)2 24 - 30 V DC NZM2-XRD24-30DC
115393

Kapama süresi 60 - 100 ms, kesme süresi 300 - 3000 ms
Senkronize edilebilir

- NZM3, N(S)3 208 - 240 V 50/60 Hz NZM3-XR208-240AC
259850

NZM3, N(S)3 24 - 30 V DC NZM3-XR24-30DC
259854
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NZM devre kesiciler, yük ayırıcılar
Teşhis, haberleşme Moeller series

Teşhis, haberleşme

Açklama Parça no.
Ürün kodu

Uyarlar

NZM ve DMI için teşhis ve konfigürasyon yazlm (lokal)
Elektronik açtrma üniteli (IEC ve UL/CSA cihazlar) tüm NZM devre 
kesicilere doğrudan bağlant için PC yazlm; NZM'ye bağlant 
kablosu dahil.

NZM-XPC-KIT
265631

Sadece elektronik açtrma üniteli 
devre kesiciler ile birlikte kullanlabilir.

BreakerVisu dokunmatik ekran ile entegre kontrol ünitesi (HMI-PLC)
Devre kesicilerin ve/veya ölçüm cihaz verilerinin görüntülenmesi ve protokol haline getirilmesi
Teşhis hafzasnn okunmas
Enerji protokollerinin oluşturulmas
NZM-XSWD-704 üzerinden NZM bağlants
Tüm NZM…-XMC-MB… ve NZM-XMC-TC-MB ölçüm modüllerinin bağlants
IZMX-MCAM üzerinden IZMX16/40 bağlants
IZM-MMINT üzerinden IZM26… bağlants
PKE-SWD-SP üzerinden XTUA veya XTUWA ile PKE bağlants
PKE-SWD-CP üzerinden XTUACP veya XTUWACP ile PKE bağlants
MCB-HK-SWD üzerinden RCCBs, MCBs, RCBOs bağlants
Web taraycsnda gösterim için Ethernet bağlants
Veri alşverişi için FTP bağlants
Verileri aktarmak için Gateway fonksiyonu
Yabanc cihazlar bağlamak mümkündür

MODBUS RTU üzerinden maks. 8 cihaz
3,5 İnç
Renkli ekran, TFT

NZM-XMC-MDISP35-MOD
172764

SmartWire-DT üzerinden maks. 8 cihaz
3,5 İnç
Renkli ekran, TFT

NZM-XMC-MDISP35-SWD
172765

MODBUS RTU üzerinden maks. 32 cihaz veya SmartWire-DT 
üzerinden maks. 16 cihaz
7 İnç
Renkli ekran, TFT

NZM-XMC-MDISP70
172766

NZM devre kesici için SmartWire-DT arayüzü
Modül; elektronik açtrma üniteli NZM2/3/4 ile SmartWire-DT 
arasndaki veri bağlants gerçekleştirir.
• NZM durum verileri: ON/OFF/TRIP
• Yük uyarlar
• Son açtrmann nedeni
• Akm gerçek değeri, A biriminde
• Şalter tipi
• Döner kodlama anahtarnn geçerli ayarlar

NZM-XSWD-704
135530

Devre kesiciye ve iki NZM yardmc 
kontağa (1 x NO, 1 x NC) bağlant 
kablosu (1,90 m) teslimat 
kapsamndadr.

Ölçüm ve haberleşme modülü
Akm, gerilim, güç ve enerjiyi ölçmek için.
Modülde takl olan üç akm transformatörü ve kesici vidalar 
üzerinden kontağ oluşturan üç gerilim tapas bulunmaktadr; bu 
esnada kablo izolasyondan geçilir.
Güç kaynağ 24 VDC
2 SO darbe çkş
Modbus arayüzü (alt bileşen)
Enerji tüketim değerinin tamam, artk olarak modüle kaydedilir.
Gösterge cihaz NZM-XMC-DISP, ölçüm verilerini lokal olarak 
göstermek için bağlanabilir.

NZM2-XMC-MB-250
156641

Montaj esnasnda NZM devre kesiciye 
olan asgari mesafelere uyulmaldr.
Modül, giriş veya çkş tarafna 
monte edilebilir ve Eaton Modbus 
konfigüratörü (www.eaton.eu) 
üzerinden ayarlanabilir.

NZM2-XMC-MB
129961
NZM3-XMC-MB
129962

Harici akm transformatörleri için ölçme ve haberleşme modülü
Akm, gerilim, güç ve enerjiyi ölçmek için.
Modül için ilave olarak harici olarak bağlanan üç akm 
transformatörü ve üç gerilim tapas gereklidir. X/5A - 6300 arasnda 
olan standart akm transformatörleri uygundur.
Güç kaynağ 230 VAC
2 konfigüre edilebilir çkş (S0-darbe, alarm,...)
Modbus arayüzü RS485 (alt bileşen)
Enerji tüketim değerinin tamam, artk olarak modüle kaydedilir.
Görselleştirme ve protokol yazma işlemleri, BreakerVisu ekranlar 
(NZM-XMC-MDISP...) üzerinden gerçekleştirilebilir.

NZM-XMC-TC-MB
169832

Montaj esnasnda NZM devre kesiciye 
olan asgari mesafelere uyulmaldr.
Modül, giriş veya çkş tarafna ya da 
taşyc raya monte edilebilir.
Modül, Eaton Modbus konfigüratörü 
(www.eaton.eu) üzerinden 
ayarlanabilir.
Gösterge cihaz NZM-XMC-DISP ile 
kombine edilemez.
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NZM devre kesiciler, yük ayırıcılar
Teşhis, haberleşmeMoeller series
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Dijital gösterge cihaz
Kap montaj için (lokal ekran olarak bağlant)
Modbus arayüzü olan tüm ölçüm ve haberleşme modülleri için
Akmlar, gerilimler, güç ve enerji değerleri, faza bağl olarak 
gösterilir
Sabit konfigüre edilmiş maskeler belirtilmiştir
NZM-XMC-TC-MB ile birleştirilemez
Ön ölçü 96 x 96 mm
Ön oyuk 92 x 92 mm

NZM-XMC-DISP
129967

4 damarl veri iletim kablosu üzerinden 
NZM...XMC-MB'ye bağlant 
(teslimat kapsamnda değildir).
NZM-XMC-TC-MB ile 
kombine edilemez.

Ayar aralğ Yüksek kesme kapasitesi 150 kA
Kutup says Anma akm = anma 

kesintisiz akm
Termik koruma Ksa devre koruma Parça no.

Ürün kodu
In = Iu Ir Ii
A A A Vidal bağlant

Kaçak akm koruyucu modüllü devre kesici
Örneğin doğrultucu veya hz kontrol cihaz gibi güç elektroniği olan ekipmanlar için
UL/CSA onayl değil
Üç fazl sistemlerde kullanm için uygunluk
Anma çalşma gerilimi 400 V 50/60 Hz
Anma hata akm IΔn = 0,03 A
Dahili güç kaynağ Ue = 50 - 400 V
0 - 100 kHz kaçak akm frekans aralğnda toplam akm prensibine göre AC/DC akm hassasiyetli
Yüksek performansl şalterden ve kaçak akm koruma şalterinden oluşan bağlant için hazr kombinasyon
Ayar düğmeleri mühürlenebilir.

3 kutuplu 125 100 - 125 750 - 1250 NZMH2-A125-FIA30
129710

160 125 - 160 960 - 1600 NZMH2-A160-FIA30
112627

200 160 - 200 1200 - 2000 NZMH2-A200-FIA30
112628

250 200 - 250 1500 - 2500 NZMH2-A250-FIA30
112629

Açklama Parça no.
Ürün kodu

Uyarlar

I  >
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NZM devre kesiciler, yük ayırıcılar
Teşhis, haberleşmeMoeller series
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Dijital gösterge cihaz
Kap montaj için (lokal ekran olarak bağlant)
Modbus arayüzü olan tüm ölçüm ve haberleşme modülleri için
Akmlar, gerilimler, güç ve enerji değerleri, faza bağl olarak 
gösterilir
Sabit konfigüre edilmiş maskeler belirtilmiştir
NZM-XMC-TC-MB ile birleştirilemez
Ön ölçü 96 x 96 mm
Ön oyuk 92 x 92 mm

NZM-XMC-DISP
129967

4 damarl veri iletim kablosu üzerinden 
NZM...XMC-MB'ye bağlant 
(teslimat kapsamnda değildir).
NZM-XMC-TC-MB ile 
kombine edilemez.

Ayar aralğ Yüksek kesme kapasitesi 150 kA
Kutup says Anma akm = anma 

kesintisiz akm
Termik koruma Ksa devre koruma Parça no.

Ürün kodu
In = Iu Ir Ii
A A A Vidal bağlant

Kaçak akm koruyucu modüllü devre kesici
Örneğin doğrultucu veya hz kontrol cihaz gibi güç elektroniği olan ekipmanlar için
UL/CSA onayl değil
Üç fazl sistemlerde kullanm için uygunluk
Anma çalşma gerilimi 400 V 50/60 Hz
Anma hata akm IΔn = 0,03 A
Dahili güç kaynağ Ue = 50 - 400 V
0 - 100 kHz kaçak akm frekans aralğnda toplam akm prensibine göre AC/DC akm hassasiyetli
Yüksek performansl şalterden ve kaçak akm koruma şalterinden oluşan bağlant için hazr kombinasyon
Ayar düğmeleri mühürlenebilir.

3 kutuplu 125 100 - 125 750 - 1250 NZMH2-A125-FIA30
129710

160 125 - 160 960 - 1600 NZMH2-A160-FIA30
112627

200 160 - 200 1200 - 2000 NZMH2-A200-FIA30
112628

250 200 - 250 1500 - 2500 NZMH2-A250-FIA30
112629

Açklama Parça no.
Ürün kodu

Uyarlar

I  >
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Daha güvenilir bir makine tasarımı için 
hidrolik-manyetik devre kesici

Hidrolik-manyetik devre kesiciler, cihazlarınız için ideal bir koruma sunar 
ve yolalma akımlarında (motor) veya uzun kablolu endüktif devrelerde 
oluşan istenmeyen açmaları önler: Bu sayede iletken kesitini de optimize 
etmiş olursunuz.

Düşük DC geriliminin uzun kablo mesafeleri üzerinden aktarımı birçok 
zorluk getirir. Bu, sıcaklık değişiminin devre direncini etkilemesinden, bir 
anten etkisini gösteren uzun kablolar nedeni ile oluşan parazitlerden, 
ya da sadece endüktif devrelerin veya motor yolvermelerin ürettiği 
gerilim darbelerinden kaynaklanabilir. Bu tür durumlar çoğu zaman devre 
korumasının istenmeden tetiklenmesine neden olur.

Bu teknoloji, baştan itibaren elektrikli ekipmanlarınızın istenmeyen 
açtırma olmadan hassas, sağlam ve yinelenebilir bir koruma sunar. Eaton 
Heinemann'ın hidrolik-manyetik devre kesicisinin avantajları sadece akım 
piklerinin yönetilebilmesi ile kalmaz, sıcaklık dalgalanmalarına karşı sabit 
bir açtırma noktası sunar, darbelere ve titreşimlere karşı kanıtlanmış bir 
dayanım gösterir ve ekime veya kullanımdan dolayı nominal güç kaybı 
olmadan çalışır.

Katalog indir:
www.eaton.eu/HMCB

http://www.eaton.eu/HMCB
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Özel açtırma karakteristikleri, istenmeyen açmaları önler
Hidrolik-manyetik bir devre kesicideki açtırma mekanizması, 
manyetik bobin prensibine dayanır. Bobin, silikon yağıyla kısılan 
ve bir yayla tutulan hareketli bir çekirdek içeren hermetik 
bir borunun etrafına sarılıdır. Çekirdek, bobindeki manyetik 
alanın yapısı sayesinde hareket eder. Yayla silikon yağının 
viskozitesinin birleşmesi sayesinde, çekirdeğin hareketinde, 
istenmeyen tetiklemelerin önlenmesini sağlayan, eskime 
ve kullanım sıklığı etkilerinden muaf olan hassas, sağlam ve 
yenilenebilir bir koruma sunan özel açtırma karakteristiklerini 
destekleyen özel bir dinamik oluşur.

ADS – DIN rayına montaj için hidrolik-manyetik devre kesici
ADS ek koruma tertibatı UL 1077, CSA 22.2, VDE 0660 ve IEC 60947-2 
standartlarına göre hem DC, hem de AC besleme için tasarlanmıştır.
Kullanım, (tali hat koruması gerekiyorsa) bir hat koruma şalteriyle birlikte 
gerçekleştirilir ve benzer şekilde kullanılan sigortalar için yedek olarak 
kullanılabilir. Sigortalar karşısındaki avantajı, devre kesicinin sıfırlanabilmesi ve 
şalter kolunun duruşundan anahtar konumunun tanınabilmesidir. 
Ayrıca müşteri, tam uygulamasına göre hazırlanmış olan geniş bir ürün 
yelpazesinden bir cihaz da seçebilir. Çok sayıda anma akımına, üç demeraj 
akım toleransına (50 Hz için 8 kat, 15 kat, 22 kat) ve esnek zaman karakteristik 
eğrilerine (kısa, orta ve uzun gecikmeli) sahip cihazlardır. Ayrıca ADS koruma 
performansı olumsuz olarak etkilenmez ve anormal veya değişken ortam 
sıcaklıklarına veya aşırı çevre faktörlerine karşı da dayanımlıdır. Bu tasarım 
sayesinde, yüksek korozon yükü, aşırı darbeler ve titreşimler olan ortamlarda 
kullanılması mümkündür.

Bu teknolojiyi farklı yapan ne?
Aşırı yükte veya arıza durumunda bobin çekirdeği akımdaki 
artış nedeniyle kutup parçasına çekilir ve bunun sonucunda 
armatür içeren manyetik devrenin direnci düşer. Çekirdek 
kutup parçasına dokunur dokunmaz armatür çekilir ve şalter 
mekanizması tetiklenir ve kontakları ayırır. Bir kısa devre 
durumunda, manyetik bobindeki akımdan kaynaklanan 
manyetik alan, armatürü hemen çeker. Teknolojinin önemli 
farkı da buna dayanır: Manyetizma prensibi ile aynı teknoloji 
kullanılarak ulaşılabilen iki farklı davranış şeklidir.

Aksesuar
Çok sayıda dahili devreler, şalter kolu, terminal 
bağlantısı, yardımcı kontak, montaj imkanı ve 
koruma türleri sayesinde bu devre koruma 
şalterleri, beklentileri yüksek olan uygulamalar 
için en uygun seçenektir.
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Özellikler, avantajlar ve fonksiyonlar
• Tali hat koruması (örneğin UL 489 MCCB) zaten sunulmuş 

olan veya istenmeyen yerlerde aşırı akım koruması sağlamak 
için kullanılır.

• Bir modül içinde bileşen veya bir cihazın ya da elektrikli 
donanımın bir parçası olarak monte edilir.

• Ek koruma olarak, yani hat korumasının yanında (gerekirse) 
ilaveten kullanılan sigortalar için ideal alternatif.

• ”O“ (OFF) ve ”I“ (ON) ile işaretli, beyaz şalter kolu olan açık 
gri kasa.

• Çevre koşullarına, darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklıdır: 
Korozyona karşı dayanıklılık, nem ve tuz sisine ve ayrıca 
sarsıntı ve titreşimlere karşı da dayanıklılık için MIL 
spesifikasyonu.

• Isıdan kaynaklanan istenmeyen açtırma giderilmiş: 
Koruma şalteri, %100'lük sürekli anma akımında, - 40 °C ile 
+85 °C arasındaki çevre sıcaklıklarından etkilenmeksizin 
"dayanabilecek" şekilde tasarlanmıştır.

• Açtırmadan sonra hemen sıfırlanabilir: 
Güç koruma şalteri bir ”soğutma aşaması“ olmadan bir aşırı 
akım açtırmasından sonra hemen sıfırlanabilir (kapatılabilir).

• 1/2 periyotta yüksek pik akım toleransı – 50 Hz için 8 kat 
(standart), 15 kat ve 22 kat (60 Hz için 10, 18, 25 kat): 
Güç koruma şalteri 1/2 periyotta akım pikleri için farklı 
tolerans kademelerinde temin edilebilir. Standart tolerans, 
sürekli akım yüklenebilirliğinin 8 katıdır, ayrıca sürekli akım 
yüklenebilirliğinin 18 ve 25 katı için türler de mevcuttur.

• Aşırı akım açtırma eğrisi, kısa, orta veya uzun gecikme: 
Kısa, orta ve uzun gecikme için zaman karakteristik eğrisi.

• Entegre yardımcı kontak (isteğe bağlı):  
Her kutup için bir yardımcı kontak (normalde açık kontak 
veya normalde kapalı kontak) fabrika montajlı olarak 
istenebilir – yardımcı kontak için ek bir kutup GEREKMEZ.

• Hassas aşırı akım kalibrasyonu: 
Güç koruma şalteri, 0,1 A ile 63 A arası sürekli akım için çok 
sayıda anma akımına kalibre edilebilir.

• DIN taşıyıcı ray montajı:  
Güç koruma şalteri yerleştirme klipsinden hızlı ve basit bir 
şekilde 35 mm'lik bir DIN taşıyıcı raya takılabilir.

• Standartlar ve sertifikalandırmalar
– UL 1077 uyarınca UL onayı
– UL dosya no E69553
– CSA 22.2 no 235
– IEC 60947-2
– CE işareti
– CCC işareti

Demeraj akımı
ADS güç koruma şalterleri akım pikleri için farklı tolerans 
kademelerinde temin edilebilir ve çalışma esnasında kısa 
yolalma periyotlarında istenmeyen açmaları engeller. Böylece 
örneğin güç koruma şalteri, motor koruma şalteri olarak 
kullanılabilir, çünkü motor yolverme sırasında kısa, ancak 
yüksek bir akım genliği bir aşırı yüke neden olur, ancak güç 
koruma şalteriyse açma yapmaz.
Yüksek yolalma akımları için AS tiplerinin kullanılmasıyla, daha 
büyük kablo kesitlerini de gerektiren gereksiz ve tehlikeli 
yüksek kalibrasyonlar önlenir. Bu sayede enerji ve maliyet 
tasarrufu sağlanır.
Kullanılan manyetik şönt, yarım dalgalarda maksimum 
imkanları sunar, yani 50 Hz frekansında 10 ms. 60 Hz 
frekansında bir yarı dalga süresi 8 ms olup, %1500 yerine 
%1800 değerine, 50 Hz frekansındaysa %2200 yerine %2500 
değerine dayanır.
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15 kat demeraj akımı (50 Hz) – orta gecikmeli karakteristik 20 (AC / DC)
Tip Tip Tip Tip

Amper 1 kutuplu 2 kutuplu 3 kutuplu 4 kutuplu
0,16 AD1S-Y50x-1 AD2S-Y50x-1 AD3S-Y50x-1 AD4S-Y50x-1
0,25 AD1S-Y50x-2 AD2S-Y50x-2 AD3S-Y50x-2 AD4S-Y50x-2
0,5 AD1S-Y50x-3 AD2S-Y50x-3 AD3S-Y50x-3 AD4S-Y50x-3
0,75 AD1S-Y50x-4 AD2S-Y50x-4 AD3S-Y50x-4 AD4S-Y50x-4
1 AD1S-Y50x-5 AD2S-Y50x-5 AD3S-Y50x-5 AD4S-Y50x-5
1,5 AD1S-Y50x-6 AD2S-Y50x-6 AD3S-Y50x-6 AD4S-Y50x-6
1,6 AD1S-Y50x-7 AD2S-Y50x-7 AD3S-Y50x-7 AD4S-Y50x-7
2 AD1S-Y50x-8 AD2S-Y50x-8 AD3S-Y50x-8 AD4S-Y50x-8
2,5 AD1S-Y50x-9 AD2S-Y50x-9 AD3S-Y50x-9 AD4S-Y50x-9
3 AD1S-Y50x-10 AD2S-Y50x-10 AD3S-Y50x-10 AD4S-Y50x-10
3,5 AD1S-Y50x-11 AD2S-Y50x-11 AD3S-Y50x-11 AD4S-Y50x-11
4 AD1S-Y50x-12 AD2S-Y50x-12 AD3S-Y50x-12 AD4S-Y50x-12
5 AD1S-Y50x-13 AD2S-Y50x-13 AD3S-Y50x-13 AD4S-Y50x-13
6 AD1S-Y50x-14 AD2S-Y50x-14 AD3S-Y50x-14 AD4S-Y50x-14
7 AD1S-Y50x-15 AD2S-Y50x-15 AD3S-Y50x-15 AD4S-Y50x-15
8 AD1S-Y50x-16 AD2S-Y50x-16 AD3S-Y50x-16 AD4S-Y50x-16
10 AD1S-Y50x-17 AD2S-Y50x-17 AD3S-Y50x-17 AD4S-Y50x-17
12 AD1S-Y50x-18 AD2S-Y50x-18 AD3S-Y50x-18 AD4S-Y50x-18
13 AD1S-Y50x-19 AD2S-Y50x-19 AD3S-Y50x-19 AD4S-Y50x-19
15 AD1S-Y50x-20 AD2S-Y50x-20 AD3S-Y50x-20 AD4S-Y50x-20
16 AD1S-Y50x-21 AD2S-Y50x-21 AD3S-Y50x-21 AD4S-Y50x-21
20 AD1S-Y50x-22 AD2S-Y50x-22 AD3S-Y50x-22 AD4S-Y50x-22
25 AD1S-Y50x-23 AD2S-Y50x-23 AD3S-Y50x-23 AD4S-Y50x-23
30 AD1S-Y50x-24 AD2S-Y50x-24 AD3S-Y50x-24 AD4S-Y50x-24
32 AD1S-Y50x-25 AD2S-Y50x-25 AD3S-Y50x-25 AD4S-Y50x-25
35 AD1S-Y50x-26 AD2S-Y50x-26 AD3S-Y50x-26 AD4S-Y50x-26
40 AD1S-Y50x-27 AD2S-Y50x-27 AD3S-Y50x-27 AD4S-Y50x-27
50 AD1S-Y50x-28 AD2S-Y50x-28 AD3S-Y50x-28 AD4S-Y50x-28
63 AD1S-Y50x-29 AD2S-Y50x-29 AD3S-Y50x-29 AD4S-Y50x-29

Orta gecikme

Onaylar

VDE 60947-2 : 80 VDC / 400 VAC
 1-2 kutuplu
 63 A maks.
 Ic 1500 A

UL 1077 :  65 VDC / 250 - 277 VAC
 1-4 kutuplu
 50 A maks
 Ic 5000 A

In.% 135 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

MAX. 85,0 20,0 4,50 2,00 1,20 1,00 .750 .600 .450 .290 – –

MIN  8,0  2,5  .85  .45  .25  .13 .045 .012 .010 .010 – –

Sipariş verileri

 0 : yardımcı kontaksız
X seçimi  1 :  Yardımcı kontaklı NA 
 2 :  Yardımcı kontaklı NK

“Yardımcı kontaklar ilk kutba yerleştirilir, farklı 
yapılandırmalar mümkündür.“

Dahili devrelerin, açtırma karakteristiklerinin ve 
demeraj akımlarının geniş seçim aralığından bu bir 
örnek olarak verilmiştir. Daha fazla bilgi için bakın:  
www.eaton.eu/HMCB

Eğri 20 
50Hz / 60Hz / DC

http://www.eaton.eu/HMCB
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Dünyanın her yerinde endüstriyel ve ticari sektörlerdeki sistem imalatçıları 
Eaton ürün ve çözümlerine güveniyor. Kontrol edilmiş kalite, onaylar 
ve denizcilik sertifikaları, endüstriyel uygulamaları için geliştirilmiş 
xEffect minyatür devre kesicilerinin dünya pazarı için uygun işlevselliğini 
teyit etmektedir. Geniş kapsamlı modüler enstalasyon cihazlarını ve 
aksesuarlarını içeren bu komple programla bağlantılı olarak kullanıcılar 
karmaşık görevlerin çözümü için daha fazla olanak elde etmektedir.

Eaton, insanları elektrik çarpmasından korumak ve tesisleri yangından 
korumak için kaçak akım koruması alanında kapsamlı bir kaçak akım 
koruma şalterleri programı sunmaktadır.

Tüm Uygulamalar için Koru ma –
125 A'ya kadar güvenlik

25 kA'ya kadar
IEC / EN 60947-2'ye uygun

www.eaton.eu/cp

http://www.eaton.eu/cp
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Makine ve sistem imalatçıları için yüksek performanslı 
ürün yelpazesi

xEffect Endüstriyel FAZ serisine dâhil ürünler IEC/EN 60898-1 
gereğince karakteristik B, C ve D olarak satışa sunuluyor. 
Hassas elektronik komponentlerin giderek artması nedeniyle, 
etkili koruma için özel bir karakteristik gereklidir.  
2 ila 3 x In kısa devre tepki akımına sahip Z karakteristiği, bu 
kapsamda çok hızlı ve çevik bir aşırı yük koruması sunuyor.  
8 ila 12 x In kısa devre tepki akımına sahip K karakteristiği, 
trifaze yüklerin devreye girmesi sırasında oluşabilecek 
istenmeyen açmaları önler. Sistem imalatında 13 ila 17 x In gibi 
üst seviye bir tepki aralığı olan S karakteristiği kendini kabul 
ettirdi.

Konu koruma ve anahtarlama olduğunda birçok ülkede 
sanayi Eaton ürünlerine güveniyor

Mükemmel ürün kalitesi ve test edilmiş güvenilirlik ve emniyet 
insanlar, tesisatlar ve tesisler için optimum koruma sağlar. Çok 
sayıda ülkeden alınan onaylar, Eaton ürünlerinin en yeni ulusal 
ve uluslararası standartlara uygun şekilde üretildiğini teyit 
etmektedir. FAZ için 15 kA, AZ ve FAZT için 15–25 kA aralığında 
IEC/EN 60947-2'ye uygun çok yüksek bir anahtarlama 
kapasitesi ile birlikte çok iyi bir akım sınırlandırılması ve 
selektivite, en iyi tesis koruması ve azami hizmette olma süresi 
sunmaktadır.

 denetler

 uyarır

 korur

İşletimde sürekliliğin arttırılması için dijital kaçak akım 
koruması

İster 3 ister 4 kutuplu standartlar için – Eaton tarafından 
geliştirilen en yeni dijital kaçak akım koruma şalterleri çeşitli 
makine ve sistemlerde emniyeti sağlayan etkileyici yüksek bir 
performansa sahip çok fonksiyonu “Bodyguard'lardır“. Akıllı 
oldukları kadar dikkatliler – en küçük seviyede kaçak akımlara 
dahi geçit vermezler.. Bu dijital korumalar, tutarsız durumlara 
derhal işaret ederler. Bu ön uyarı fonksiyonu, kullanıcıya 
müdahale etme ve işletimin sürdürülmesi olanağı sunuyor. 
Şayet gerçekten bir tehlike söz konusu ise dijital kaçak akım 
koruma şalterleri – standart analog koruma şalterlerinden 
belirgin ölçüde daha hassas bir şekilde – noktasal bir 
doğrulukla açtırma işlemini gerçekleştirir. Bu hassas açtırma 
davranışı sayesinde istenmeyen açmalar asgari bir seviyeye 
düşürülür ve işletmenin sürekliliği arttırılır.

Işıklı ve sesli sinyaller üzerinden ikaz eder

Dijital koruma şalterleri potansiyelsiz kumanda kontakları 
üzerinden çevreleriyle iletişim kurarlar. İlgili tesis durumu 
hakkında bilgi almak için mutlaka dağıtım panosuna yürümek 
zorunda değilsiniz, bunun yerine örn. I > 0,3x In durumunda 
otomatik bir ön uyarı almaktasınız. Bu kapsamda harici 
lambaların ve/veya sesli ikaz sistemlerinin basit bir şekilde 
kumanda edilmesinden, cep telefonuna SMS bildirimi dâhil, 
karmaşık görüntüleme ve izleme sistemlerine bağlantıya kadar 
her şey mümkün olmaktadır.

Elektriksel sistemin kesintisiz olarak izlenmesi

Cihaz üzerinde bulunan üçlü LED göstergesi yardımıyla sistem 
durumu tek bir bakışla belirlenebiliyor.
Yeşil =  Normal aralık
Sarı =  Kaçak akım veya hata akımı %30 - 50 In aralığında
Kırmızı =  Kaçak akım veya hata akımı > %50 In. Açtırma 

işlemi %100 değerine çok yakın bir durumda 
gerçekleşmektedir.

Attention



250 EATON CA08103003Z-TR

Verimlilik ve emniyet ile kombine kazanç

Tek yapmak zorunda olduğunuz şey, dijital kaçak akım koruma 
şalterine ait kontrol butonuna yılda bir kere basmak. Entegre 
aşırı yük işlevselliği sayesinde kaçak akım şalteri için herhangi 
bir termik ön emniyet sigortası gerekli değildir. Entegre kısa 
süre gecikmesi (G tipi) sayesinde şalter kısa süreli geçici aşırı 
gerilimlerde (örn. yıldırım düşmesi) açtırma yapmaz. Alt ve üst 
tarafında bulunan vidalı/yaylı çift terminaller da ayrıca konfor 
sunuyor. Aksesuarlarla daha yüksek bir güvenlik seviyesi 
elde edilebiliyor. Hem entegre kırmızı-yeşil konum göstergesi 
hem de beyaz-mavi hata açması göstergesi, doğrudan 
şalter üzerinde azami oranda bilgi sunmaktadır. Z-HK gibi 
çok geniş bir aksesuar yelpazesi sonradan monte edilebilir. 
Mühürlenebilirliği de ek güvenlik sunuyor.

Yalın Bağlantı

SmartWire-DT yardımcı kontak, otomatik sigorta, kaçak 
akım şalteri veya kombine RCD/MCB şalterlerini soket 
bağlantısı ile SmartWire-DT hattına bağlanmasına ve 
böylece koruma cihazlarının kolay ve hızlı bir şekilde Yalın 
Otomasyon içine entegre edilmesine olanak sağlıyor. Böylece 
I/O arayüzleri gereksiz hâle gelmektedir ve aynı zamanda 
bilgiler kontrolörlere ve sürücülere entegre edilmektedir. 
SmartWire-DT yardımcı kontak üzerinden “ON”, “OFF” ve 
“TRIP” (hata nedeniyle) durumlarının aktarılması mümkün. 

Esnek kullanılabilen modüler 
enstalasyon cihazları

Eaton, kontrol ve anahtarlama ile 
birlikte sinyalizasyon ve alarm alanı için 
de modüler enstalasyon cihazlarından 
oluşan çok geniş bir ürün yelpazesi 
sunuyor. Tüm cihazlar DIN rayına monte 
edilmeye uygundur ve endüstriyel 
tesisler için somut, elle tutulur montaj ve 
kablolama avantajları sunuyor.

Yıldırım düşmesi ve aşırı gerilim 
koruması

Yıldırım ve aşırı gerilim koruma cihazı 
 SPB-12/280, sadece tek bir üniteden 
oluşan kombine bir parafudr cihazıdır 
(Parafudur Sınıfı B+C). Bir dünya yeniliği 
olan bu cihaz, IEC 62305'in yıldırım 
akımları için talep ettiği III ve IV koruma 
sınıflarını karşılıyor ve her koruma yolu 
(hat güzergahı) başına IEC 60364-5-53 
standardının talep ettiği 12,5 kA asgari 
yıldırım akımına erişiyor. Aşırı gerilim 
koruması bir 25 kA anma darbe deşarj 
akımı ile sağlanıyor, ki bu değer koruma 
yolu başına talep edilen 5 kA asgari 
değeri kat ve kat aşmaktadır.

Pratik komple ürün yelpazesi

Bu zengin program endüstriyel tesislerde 
gerekli olan DIN rayına monte Schuko 
prizleri, akım ve gerilim ölçüm cihazları, 
enerji tüketimi ve çalışma saati sayaçları, 
ana şalterler, ON/OFF şalterleri, 
kumanda şalterleri, ışıklı veya ışıksız 
butonlar, sinyal lambaları, analog ve dijital 
zaman saatleri, merdiven otomatiği, 
ışık hassasiyet şalterleri ve sesli ikaz 
modülleri ile tamamlanmaktadır.  
Eaton böylece kusursuz tesisatlar için 
tek elden kapsamlı bir program sunuyor.
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Çeşitli ve özgün açma karakteristikleri, kablo 
korumasının yanı sıra özgün cihaz koruması 
ve kumanda akımı devreleri için koruma 
sağlamaktadır. 
10–25 kA aralığında çok yüksek anma 
anahtarlama kapasitesi ile birlikte çok iyi 
bir akım sınırlandırılması ve selektivite ile 
mükemmel tesis koruması ve hizmette olma 
süresi sağlıyor.
B karakteristiği, lamba ve prizlere ait devrelerin 
korunması alanında kullanılmaktadır.
C karakteristiği, açmaya neden olmaması 
gereken işletime bağlı pik akımların ve 
başka aşırı akımların ortaya çıkabileceği tüm 
ortamlarda uygulanmaktadır.
Büyük transformatörler, ağır yol alan 
motorlar veya büyük aydınlatma grupları için 
D karakteristiği doğru çözümü oluşturuyor. 
Karakteristikler tek ve çok kutuplu şekilde 
63 A anma çalışma akımına kadar hizmete 
sunulmaktadır.

xEffect Endüstriyel FAZ serisi otomatik sigortaların açma karakteristikleri

Yüksek işletim sürekliliği ile bilirlikte iyileştirilmiş kablo koruması

K karakteristiği, kısa devreler nominal akımın 8 ila 12 katına çıktığında açma 
yapar ve açmaya neden olmaması gereken, işletime bağlı pik akımların ve 
başka aşırı akımların ortaya çıkabileceği ortamlarda uygulanmaktadır. Böylece 
C karakteristiğinin üst ve D karakteristiğinin alt alanında bulunmaktadır. Bu 
durumda motorlar, kondansatörler, kaynak transformatörleri ve elektronik 
kumandalı ayar düzenekleri optimum şekilde bağlanmaktadır. Aşırı yük koruması 
için kullanılan bimetal açtırma alanının daha dar olması sayesinde, Eaton K 
karakteristiği iyileştirilmiş bir kablo koruması sunmaktadır. 

Kumanda devreleri için emniyet

S karakteristiğine sahip kumanda devresi koruma şalteri, yüksek demeraj 
akımlarına sahip kumanda devrelerinin korunması için özel şekilde 
tasarlanmıştır. Kısa devre akımı için açtırma değeri 13 ila 17 x In ile D 
karakteristiğinin daraltılmış bir alanı dâhilinde, tipik bir kontrol trafosunun ani 
demeraj akımının üzerinde bulunmaktadır. Böylece istenmeyen açtırmalar 
önlenir. S karakteristiği IEC/ EN60947-2'ye uygun şekilde test edilmiştir. Bu 
standarda uygun olarak kumanda devresi koruma şalteri, sadece %5–30 
aralığındaki bir aşırı yüke müsaade etmektedir.

Elektronik cihazlar için hızlı koruma

Elektronik komponentler ve cihazlar, çok düşük aşırı akımlarda kullanılamaz 
hâle gelebilir. Z karakteristiğine sahip xEffect Endüstriyel FAZ koruma 
şalterleri, gecikmesiz şekilde 2 ila 3 kat aşırı akımda açma yapmaktadır. Bu 
özellikler sayesinde bu koruma şalterleri yüksek empedanslara sahip kabloların 
korunması için de uygundur.

M

Uygulama 
alanları

Karakteristik

Rezistif yüklü aydınlatma 
ve priz devreleri

Büyük transformatörler, 
ağır harekete geçen motorlar, 
büyük aydınlatma grupları

Yarı iletken koruması, yüksek 
empedanslı kablolar

Motorlar, transformatörler, 
elektronik ön çalıştırma cihazları

Kontaktörler, motorlar, 
kontrol transformatörleri

Endüktif, kapasitif yükler

B

C

D

Z

K

S

M

M

M

Electronics

K
 Anma çalışma akımı
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Otomatik sigortalar, kaçak akım koruma şalterleri
Sisteme genel bakış Moeller series

Sisteme genel bakş

1 Otomatik sigortalar FAZ 7 Yardmc kontak modülü FAZ veya SWD açma modülü
1 Otomatik sigortalar FAZT 8 Yardmc kontak AZ
2 Otomatik sigortalar FAZ-PN 9 Açtrma bobini FAZ
3 FAZ'a monte etmek için kaçak akm koruma bloklar FBSmV 10 Açtrma bobini AZ
4 FRBmM kombine şalter 11 Uzaktan kontrol modülleri
5 Kaçak akm koruma şalteri FRCmM 12 AZ'a monte etmek için kaçak akm koruma bloklar FBHmV
6 Otomatik sigortalar AZ 13 Kaçak akm yardmc kontak modülü veya SWD bağlant modülü

FAZ-3 

FAZ-2 

FIP-4

FAZ-2

4

5

5

3

2

3

1

9

1

1

1

11

11

6

13

7

9

6

6

6

8

11

FI-40

10

12
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Devre Kesiciler
Otomatik sigortalar FAZMoeller series
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Otomatik sigortalar FAZ

Anma çalşma akm Anahtarlama 
kapasitesi 
(IEC/EN 60947-2)

1 kutuplu 1 kutuplu + N 2 kutuplu 3 kutuplu

In Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
A kA
Otomatik sigortalar FAZ
(3+N ve 4 kutuplu şalter, istek üzerinedir)
B eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 3 - 5 x In
1 15 FAZ-B1/1 278520 FAZ-B1/1N 278633 FAZ-B1/2 278719 FAZ-B1/3 278832
1,5 15 FAZ-B1,5/1 278521 FAZ-B1,5/1N 278634 FAZ-B1,5/2 278720 FAZ-B1,5/3 278833
1,6 15 FAZ-B1,6/1 278522 FAZ-B1,6/1N 278635 FAZ-B1,6/2 278721 FAZ-B1,6/3 278834
2 15 FAZ-B2/1 278523 FAZ-B2/1N 278636 FAZ-B2/2 278722 FAZ-B2/3 278835
2,5 15 FAZ-B2,5/1 278524 FAZ-B2,5/1N 278637 FAZ-B2,5/2 278723 FAZ-B2,5/3 278836
3 15 FAZ-B3/1 278525 FAZ-B3/1N 278638 FAZ-B3/2 278724 FAZ-B3/3 278837
3,5 15 FAZ-B3,5/1 278526 FAZ-B3,5/1N 278639 FAZ-B3,5/2 278725 FAZ-B3,5/3 278838
4 15 FAZ-B4/1 278527 FAZ-B4/1N 278640 FAZ-B4/2 278726 FAZ-B4/3 278839
5 15 FAZ-B5/1 278528 FAZ-B5/1N 278641 FAZ-B5/2 278727 FAZ-B5/3 278840
6 15 FAZ-B6/1 278529 FAZ-B6/1N 278642 FAZ-B6/2 278728 FAZ-B6/3 278841
8 15 FAZ-B8/1 278530 FAZ-B8/1N 278643 FAZ-B8/2 278729 FAZ-B8/3 278842
10 15 FAZ-B10/1 278531 FAZ-B10/1N 278644 FAZ-B10/2 278730 FAZ-B10/3 278843
12 15 FAZ-B12/1 278532 FAZ-B12/1N 278645 FAZ-B12/2 278731 FAZ-B12/3 278844
13 15 FAZ-B13/1 278533 FAZ-B13/1N 278646 FAZ-B13/2 278732 FAZ-B13/3 278845
15 15 FAZ-B15/1 278534 FAZ-B15/1N 278647 FAZ-B15/2 278733 FAZ-B15/3 278846
16 15 FAZ-B16/1 278535 FAZ-B16/1N 278648 FAZ-B16/2 278734 FAZ-B16/3 278847
20 15 FAZ-B20/1 278536 FAZ-B20/1N 278649 FAZ-B20/2 278735 FAZ-B20/3 278848
25 15 FAZ-B25/1 278537 FAZ-B25/1N 278650 FAZ-B25/2 278736 FAZ-B25/3 278849
32 15 FAZ-B32/1 278538 FAZ-B32/1N 278651 FAZ-B32/2 278737 FAZ-B32/3 278850
40 15 FAZ-B40/1 278539 FAZ-B40/1N 278652 FAZ-B40/2 278738 FAZ-B40/3 278851
50 15 FAZ-B50/1 278540 FAZ-B50/1N 278653 FAZ-B50/2 278739 FAZ-B50/3 278852
63 15 FAZ-B63/1 278541 FAZ-B63/1N 278654 FAZ-B63/2 278740 FAZ-B63/3 278853
C eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 5 - 10 x In
0,16 15 FAZ-C0,16/1 278542 FAZ-C0,16/1N 278655 FAZ-C0,16/2 278741 FAZ-C0,16/3 278854
0,25 15 FAZ-C0,25/1 278543 FAZ-C0,25/1N 278656 FAZ-C0,25/2 278742 FAZ-C0,25/3 278855
0,5 15 FAZ-C0,5/1 278544 FAZ-C0,5/1N 278657 FAZ-C0,5/2 278743 FAZ-C0,5/3 278856
0,75 15 FAZ-C0,75/1 278545 FAZ-C0,75/1N 278658 FAZ-C0,75/2 278744 FAZ-C0,75/3 278857
1 15 FAZ-C1/1 278546 FAZ-C1/1N 278659 FAZ-C1/2 278745 FAZ-C1/3 278858
1,5 15 FAZ-C1,5/1 278547 FAZ-C1,5/1N 278660 FAZ-C1,5/2 278746 FAZ-C1,5/3 278859
1,6 15 FAZ-C1,6/1 278548 FAZ-C1,6/1N 278661 FAZ-C1,6/2 278747 FAZ-C1,6/3 278860
2 15 FAZ-C2/1 278549 FAZ-C2/1N 278662 FAZ-C2/2 278748 FAZ-C2/3 278861
2,5 15 FAZ-C2,5/1 278550 FAZ-C2,5/1N 278663 FAZ-C2,5/2 278749 FAZ-C2,5/3 278862
3 15 FAZ-C3/1 278551 FAZ-C3/1N 278664 FAZ-C3/2 278750 FAZ-C3/3 278863
3,5 15 FAZ-C3,5/1 278552 FAZ-C3,5/1N 278665 FAZ-C3,5/2 278751 FAZ-C3,5/3 278864
4 15 FAZ-C4/1 278553 FAZ-C4/1N 278666 FAZ-C4/2 278752 FAZ-C4/3 278865
5 15 FAZ-C5/1 278554 FAZ-C5/1N 278667 FAZ-C5/2 278753 FAZ-C5/3 278866
6 15 FAZ-C6/1 278555 FAZ-C6/1N 278668 FAZ-C6/2 278754 FAZ-C6/3 278867
8 15 FAZ-C8/1 278556 FAZ-C8/1N 278669 FAZ-C8/2 278755 FAZ-C8/3 278868
10 15 FAZ-C10/1 278557 FAZ-C10/1N 278670 FAZ-C10/2 278756 FAZ-C10/3 278869
12 15 FAZ-C12/1 278558 FAZ-C12/1N 278671 FAZ-C12/2 278757 FAZ-C12/3 278870
13 15 FAZ-C13/1 278559 FAZ-C13/1N 278672 FAZ-C13/2 278758 FAZ-C13/3 278871
15 15 FAZ-C15/1 278560 FAZ-C15/1N 278673 FAZ-C15/2 278759 FAZ-C15/3 278872
16 15 FAZ-C16/1 278561 FAZ-C16/1N 278674 FAZ-C16/2 278760 FAZ-C16/3 278873
20 15 FAZ-C20/1 278562 FAZ-C20/1N 278675 FAZ-C20/2 278761 FAZ-C20/3 278874
25 15 FAZ-C25/1 278563 FAZ-C25/1N 278676 FAZ-C25/2 278762 FAZ-C25/3 278875
32 15 FAZ-C32/1 278564 FAZ-C32/1N 278677 FAZ-C32/2 278763 FAZ-C32/3 278876
40 15 FAZ-C40/1 278565 FAZ-C40/1N 278678 FAZ-C40/2 278764 FAZ-C40/3 278877
50 15 FAZ-C50/1 278566 FAZ-C50/1N 278679 FAZ-C50/2 278765 FAZ-C50/3 278878
63 15 FAZ-C63/1 278567 FAZ-C63/1N 278680 FAZ-C63/2 278766 FAZ-C63/3 278879
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Devre Kesiciler
Otomatik sigortalar FAZMoeller series
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Otomatik sigortalar FAZ

Anma çalşma akm Anahtarlama 
kapasitesi 
(IEC/EN 60947-2)

1 kutuplu 1 kutuplu + N 2 kutuplu 3 kutuplu

In Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
A kA
Otomatik sigortalar FAZ
(3+N ve 4 kutuplu şalter, istek üzerinedir)
B eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 3 - 5 x In
1 15 FAZ-B1/1 278520 FAZ-B1/1N 278633 FAZ-B1/2 278719 FAZ-B1/3 278832
1,5 15 FAZ-B1,5/1 278521 FAZ-B1,5/1N 278634 FAZ-B1,5/2 278720 FAZ-B1,5/3 278833
1,6 15 FAZ-B1,6/1 278522 FAZ-B1,6/1N 278635 FAZ-B1,6/2 278721 FAZ-B1,6/3 278834
2 15 FAZ-B2/1 278523 FAZ-B2/1N 278636 FAZ-B2/2 278722 FAZ-B2/3 278835
2,5 15 FAZ-B2,5/1 278524 FAZ-B2,5/1N 278637 FAZ-B2,5/2 278723 FAZ-B2,5/3 278836
3 15 FAZ-B3/1 278525 FAZ-B3/1N 278638 FAZ-B3/2 278724 FAZ-B3/3 278837
3,5 15 FAZ-B3,5/1 278526 FAZ-B3,5/1N 278639 FAZ-B3,5/2 278725 FAZ-B3,5/3 278838
4 15 FAZ-B4/1 278527 FAZ-B4/1N 278640 FAZ-B4/2 278726 FAZ-B4/3 278839
5 15 FAZ-B5/1 278528 FAZ-B5/1N 278641 FAZ-B5/2 278727 FAZ-B5/3 278840
6 15 FAZ-B6/1 278529 FAZ-B6/1N 278642 FAZ-B6/2 278728 FAZ-B6/3 278841
8 15 FAZ-B8/1 278530 FAZ-B8/1N 278643 FAZ-B8/2 278729 FAZ-B8/3 278842
10 15 FAZ-B10/1 278531 FAZ-B10/1N 278644 FAZ-B10/2 278730 FAZ-B10/3 278843
12 15 FAZ-B12/1 278532 FAZ-B12/1N 278645 FAZ-B12/2 278731 FAZ-B12/3 278844
13 15 FAZ-B13/1 278533 FAZ-B13/1N 278646 FAZ-B13/2 278732 FAZ-B13/3 278845
15 15 FAZ-B15/1 278534 FAZ-B15/1N 278647 FAZ-B15/2 278733 FAZ-B15/3 278846
16 15 FAZ-B16/1 278535 FAZ-B16/1N 278648 FAZ-B16/2 278734 FAZ-B16/3 278847
20 15 FAZ-B20/1 278536 FAZ-B20/1N 278649 FAZ-B20/2 278735 FAZ-B20/3 278848
25 15 FAZ-B25/1 278537 FAZ-B25/1N 278650 FAZ-B25/2 278736 FAZ-B25/3 278849
32 15 FAZ-B32/1 278538 FAZ-B32/1N 278651 FAZ-B32/2 278737 FAZ-B32/3 278850
40 15 FAZ-B40/1 278539 FAZ-B40/1N 278652 FAZ-B40/2 278738 FAZ-B40/3 278851
50 15 FAZ-B50/1 278540 FAZ-B50/1N 278653 FAZ-B50/2 278739 FAZ-B50/3 278852
63 15 FAZ-B63/1 278541 FAZ-B63/1N 278654 FAZ-B63/2 278740 FAZ-B63/3 278853
C eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 5 - 10 x In
0,16 15 FAZ-C0,16/1 278542 FAZ-C0,16/1N 278655 FAZ-C0,16/2 278741 FAZ-C0,16/3 278854
0,25 15 FAZ-C0,25/1 278543 FAZ-C0,25/1N 278656 FAZ-C0,25/2 278742 FAZ-C0,25/3 278855
0,5 15 FAZ-C0,5/1 278544 FAZ-C0,5/1N 278657 FAZ-C0,5/2 278743 FAZ-C0,5/3 278856
0,75 15 FAZ-C0,75/1 278545 FAZ-C0,75/1N 278658 FAZ-C0,75/2 278744 FAZ-C0,75/3 278857
1 15 FAZ-C1/1 278546 FAZ-C1/1N 278659 FAZ-C1/2 278745 FAZ-C1/3 278858
1,5 15 FAZ-C1,5/1 278547 FAZ-C1,5/1N 278660 FAZ-C1,5/2 278746 FAZ-C1,5/3 278859
1,6 15 FAZ-C1,6/1 278548 FAZ-C1,6/1N 278661 FAZ-C1,6/2 278747 FAZ-C1,6/3 278860
2 15 FAZ-C2/1 278549 FAZ-C2/1N 278662 FAZ-C2/2 278748 FAZ-C2/3 278861
2,5 15 FAZ-C2,5/1 278550 FAZ-C2,5/1N 278663 FAZ-C2,5/2 278749 FAZ-C2,5/3 278862
3 15 FAZ-C3/1 278551 FAZ-C3/1N 278664 FAZ-C3/2 278750 FAZ-C3/3 278863
3,5 15 FAZ-C3,5/1 278552 FAZ-C3,5/1N 278665 FAZ-C3,5/2 278751 FAZ-C3,5/3 278864
4 15 FAZ-C4/1 278553 FAZ-C4/1N 278666 FAZ-C4/2 278752 FAZ-C4/3 278865
5 15 FAZ-C5/1 278554 FAZ-C5/1N 278667 FAZ-C5/2 278753 FAZ-C5/3 278866
6 15 FAZ-C6/1 278555 FAZ-C6/1N 278668 FAZ-C6/2 278754 FAZ-C6/3 278867
8 15 FAZ-C8/1 278556 FAZ-C8/1N 278669 FAZ-C8/2 278755 FAZ-C8/3 278868
10 15 FAZ-C10/1 278557 FAZ-C10/1N 278670 FAZ-C10/2 278756 FAZ-C10/3 278869
12 15 FAZ-C12/1 278558 FAZ-C12/1N 278671 FAZ-C12/2 278757 FAZ-C12/3 278870
13 15 FAZ-C13/1 278559 FAZ-C13/1N 278672 FAZ-C13/2 278758 FAZ-C13/3 278871
15 15 FAZ-C15/1 278560 FAZ-C15/1N 278673 FAZ-C15/2 278759 FAZ-C15/3 278872
16 15 FAZ-C16/1 278561 FAZ-C16/1N 278674 FAZ-C16/2 278760 FAZ-C16/3 278873
20 15 FAZ-C20/1 278562 FAZ-C20/1N 278675 FAZ-C20/2 278761 FAZ-C20/3 278874
25 15 FAZ-C25/1 278563 FAZ-C25/1N 278676 FAZ-C25/2 278762 FAZ-C25/3 278875
32 15 FAZ-C32/1 278564 FAZ-C32/1N 278677 FAZ-C32/2 278763 FAZ-C32/3 278876
40 15 FAZ-C40/1 278565 FAZ-C40/1N 278678 FAZ-C40/2 278764 FAZ-C40/3 278877
50 15 FAZ-C50/1 278566 FAZ-C50/1N 278679 FAZ-C50/2 278765 FAZ-C50/3 278878
63 15 FAZ-C63/1 278567 FAZ-C63/1N 278680 FAZ-C63/2 278766 FAZ-C63/3 278879
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Devre Kesiciler
Otomatik sigortalar FAZ Moeller series

Otomatik sigortalar FAZ
(3+N ve 4 kutuplu şalter, istek üzerinedir)
D eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 10 - 20 x In
0,5 15 FAZ-D0,5/1 278568 FAZ-D0,5/1N 278681 FAZ-D0,5/2 278767 FAZ-D0,5/3 278880
1 15 FAZ-D1/1 278569 FAZ-D1/1N 278682 FAZ-D1/2 278768 FAZ-D1/3 278881
1,5 15 FAZ-D1,5/1 278570 FAZ-D1,5/1N 278683 FAZ-D1,5/2 278769 FAZ-D1,5/3 278882
1,6 15 FAZ-D1,6/1 278571 FAZ-D1,6/1N 278684 FAZ-D1,6/2 278770 FAZ-D1,6/3 278883
2 15 FAZ-D2/1 278572 FAZ-D2/1N 278685 FAZ-D2/2 278771 FAZ-D2/3 278884
2,5 15 FAZ-D2,5/1 278573 FAZ-D2,5/1N 278686 FAZ-D2,5/2 278772 FAZ-D2,5/3 278885
3 15 FAZ-D3/1 278574 FAZ-D3/1N 278687 FAZ-D3/2 278773 FAZ-D3/3 278886
3,5 15 FAZ-D3,5/1 278575 FAZ-D3,5/1N 278688 FAZ-D3,5/2 278774 FAZ-D3,5/3 278887
4 15 FAZ-D4/1 278576 FAZ-D4/1N 278689 FAZ-D4/2 278775 FAZ-D4/3 278888
5 15 FAZ-D5/1 278577 FAZ-D5/1N 278690 FAZ-D5/2 278776 FAZ-D5/3 278889
6 15 FAZ-D6/1 278578 FAZ-D6/1N 278691 FAZ-D6/2 278777 FAZ-D6/3 278890
8 15 FAZ-D8/1 278579 FAZ-D8/1N 278692 FAZ-D8/2 278778 FAZ-D8/3 278891
10 15 FAZ-D10/1 278580 FAZ-D10/1N 278693 FAZ-D10/2 278779 FAZ-D10/3 278892
12 15 FAZ-D12/1 278581 FAZ-D12/1N 278694 FAZ-D12/2 278780 FAZ-D12/3 278893
13 15 FAZ-D13/1 278582 FAZ-D13/1N 278695 FAZ-D13/2 278781 FAZ-D13/3 278894
15 15 FAZ-D15/1 278583 FAZ-D15/1N 278696 FAZ-D15/2 278782 FAZ-D15/3 278895
16 15 FAZ-D16/1 278584 FAZ-D16/1N 278697 FAZ-D16/2 278783 FAZ-D16/3 278896
20 15 FAZ-D20/1 278585 FAZ-D20/1N 278698 FAZ-D20/2 278784 FAZ-D20/3 278897
25 15 FAZ-D25/1 278586 FAZ-D25/1N 278699 FAZ-D25/2 278785 FAZ-D25/3 278898
32 15 FAZ-D32/1 278587 FAZ-D32/1N 278700 FAZ-D32/2 278786 FAZ-D32/3 278899
40 15 FAZ-D40/1 278588 FAZ-D40/1N 278701 FAZ-D40/2 278787 FAZ-D40/3 278900
50 10 FAZ-D50/1 115370 FAZ-D50/1N 115378 FAZ-D50/2 115372 FAZ-D50/3 115374
63 10 FAZ-D63/1 115371 FAZ-D63/1N 115379 FAZ-D63/2 115373 FAZ-D63/3 115375
K eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 8 - 12 x In
0,5 15 FAZ-K0,5/1 278589 FAZ-K0,5/1N 278702 FAZ-K0,5/2 278788 FAZ-K0,5/3 278901
1 15 FAZ-K1/1 278590 FAZ-K1/1N 278703 FAZ-K1/2 278789 FAZ-K1/3 278902
1,6 15 FAZ-K1,6/1 278591 FAZ-K1,6/1N 278704 FAZ-K1,6/2 278790 FAZ-K1,6/3 278903
2 15 FAZ-K2/1 278592 FAZ-K2/1N 278705 FAZ-K2/2 278791 FAZ-K2/3 278904
3 15 FAZ-K3/1 278593 FAZ-K3/1N 278706 FAZ-K3/2 278792 FAZ-K3/3 278905
4 15 FAZ-K4/1 278594 FAZ-K4/1N 278707 FAZ-K4/2 278793 FAZ-K4/3 278906
6 15 FAZ-K6/1 278595 FAZ-K6/1N 278708 FAZ-K6/2 278794 FAZ-K6/3 278907
8 15 FAZ-K8/1 278596 FAZ-K8/1N 278709 FAZ-K8/2 278795 FAZ-K8/3 278908
10 15 FAZ-K10/1 278597 FAZ-K10/1N 278710 FAZ-K10/2 278796 FAZ-K10/3 278909
13 15 FAZ-K13/1 278598 FAZ-K13/1N 278711 FAZ-K13/2 278797 FAZ-K13/3 278910
16 15 FAZ-K16/1 278599 FAZ-K16/1N 278712 FAZ-K16/2 278798 FAZ-K16/3 278911
20 15 FAZ-K20/1 278600 FAZ-K20/1N 278713 FAZ-K20/2 278799 FAZ-K20/3 278912
25 15 FAZ-K25/1 278601 FAZ-K25/1N 278714 FAZ-K25/2 278800 FAZ-K25/3 278913
32 15 FAZ-K32/1 278602 FAZ-K32/1N 278715 FAZ-K32/2 278801 FAZ-K32/3 278914
40 15 FAZ-K40/1 278603 FAZ-K40/1N 278716 FAZ-K40/2 278802 FAZ-K40/3 278915
50 15 FAZ-K50/1 278604 FAZ-K50/1N 278717 FAZ-K50/2 278803 FAZ-K50/3 278916
63 15 FAZ-K63/1 278605 FAZ-K63/1N 278718 FAZ-K63/2 278804 FAZ-K63/3 278917

Anma çalşma akm Anahtarlama 
kapasitesi 
(IEC/EN 60947-2)

1 kutuplu 1 kutuplu + N 2 kutuplu 3 kutuplu

In Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
A kA
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Devre Kesiciler
Otomatik sigortalar FAZ, FAZ-DCMoeller series
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Otomatik sigortalar FAZ, FAZ-DC

Anma çalşma akm Anahtarlama 
kapasitesi 
(IEC/EN 60947-2)

1 kutuplu 2 kutuplu 3 kutuplu

In Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
A kA
Otomatik sigortalar FAZ
S eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 13 - 17 x In
1 10 FAZ-S1/1 278606 FAZ-S1/2 278805 - -
2 10 FAZ-S2/1 278607 FAZ-S2/2 278806 - -
3 10 FAZ-S3/1 278608 FAZ-S3/2 278807 - -
4 10 FAZ-S4/1 278609 FAZ-S4/2 278808 - -
6 10 FAZ-S6/1 278610 FAZ-S6/2 278809 - -
10 10 FAZ-S10/1 278611 FAZ-S10/2 278810 - -
16 10 FAZ-S16/1 278612 FAZ-S16/2 278811 - -
20 10 FAZ-S20/1 278613 FAZ-S20/2 278812 - -
25 10 FAZ-S25/1 278614 FAZ-S25/2 278813 - -
32 10 FAZ-S32/1 278615 FAZ-S32/2 278814 - -
40 10 FAZ-S40/1 278616 FAZ-S40/2 278815 - -
Z eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 2 - 3 x In
0,5 15 FAZ-Z0,5/1 278617 FAZ-Z0,5/2 278816 FAZ-Z0,5/3 278918
1 15 FAZ-Z1/1 278618 FAZ-Z1/2 278817 FAZ-Z1/3 278919
1,6 15 FAZ-Z1,6/1 278619 FAZ-Z1,6/2 278818 FAZ-Z1,6/3 278920
2 15 FAZ-Z2/1 278620 FAZ-Z2/2 278819 FAZ-Z2/3 278921
3 15 FAZ-Z3/1 278621 FAZ-Z3/2 278820 FAZ-Z3/3 278922
4 15 FAZ-Z4/1 278622 FAZ-Z4/2 278821 FAZ-Z4/3 278923
6 15 FAZ-Z6/1 278623 FAZ-Z6/2 278822 FAZ-Z6/3 278924
8 15 FAZ-Z8/1 278624 FAZ-Z8/2 278823 FAZ-Z8/3 278925
10 15 FAZ-Z10/1 278625 FAZ-Z10/2 278824 FAZ-Z10/3 278926
16 15 FAZ-Z16/1 278626 FAZ-Z16/2 278825 FAZ-Z16/3 278927
20 15 FAZ-Z20/1 278627 FAZ-Z20/2 278826 FAZ-Z20/3 278928
25 15 FAZ-Z25/1 278628 FAZ-Z25/2 278827 FAZ-Z25/3 278929
32 15 FAZ-Z32/1 278629 FAZ-Z32/2 278828 FAZ-Z32/3 278930
40 15 FAZ-Z40/1 278630 FAZ-Z40/2 278829 FAZ-Z40/3 278931
50 15 FAZ-Z50/1 278631 FAZ-Z50/2 278830 FAZ-Z50/3 278932
63 15 FAZ-Z63/1 278632 FAZ-Z63/2 278831 FAZ-Z63/3 278933
Otomatik sigortalar FAZ, 
DC uygulamalar için
C eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 5 - 10 x In
2 10 FAZ-C2/1-DC 279122 FAZ-C2/2-DC 279134 - -
3 10 FAZ-C3/1-DC 279123 FAZ-C3/2-DC 279135 - -
4 10 FAZ-C4/1-DC 279124 FAZ-C4/2-DC 279136 - -
6 10 FAZ-C6/1-DC 279125 FAZ-C6/2-DC 279137 - -
10 10 FAZ-C10/1-DC 279126 FAZ-C10/2-DC 279138 - -
13 10 FAZ-C13/1-DC 279127 FAZ-C13/2-DC 279139 - -
16 10 FAZ-C16/1-DC 279128 FAZ-C16/2-DC 279140 - -
20 10 FAZ-C20/1-DC 279129 FAZ-C20/2-DC 279141 - -
25 10 FAZ-C25/1-DC 279130 FAZ-C25/2-DC 279142 - -
32 10 FAZ-C32/1-DC 279131 FAZ-C32/2-DC 279143 - -
40 10 FAZ-C40/1-DC 279132 FAZ-C40/2-DC 279144 - -
50 10 FAZ-C50/1-DC 279133 FAZ-C50/2-DC 279145 - -
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Devre Kesiciler
Otomatik sigortalar FAZ, FAZ-DCMoeller series
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Otomatik sigortalar FAZ, FAZ-DC

Anma çalşma akm Anahtarlama 
kapasitesi 
(IEC/EN 60947-2)

1 kutuplu 2 kutuplu 3 kutuplu

In Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
A kA
Otomatik sigortalar FAZ
S eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 13 - 17 x In
1 10 FAZ-S1/1 278606 FAZ-S1/2 278805 - -
2 10 FAZ-S2/1 278607 FAZ-S2/2 278806 - -
3 10 FAZ-S3/1 278608 FAZ-S3/2 278807 - -
4 10 FAZ-S4/1 278609 FAZ-S4/2 278808 - -
6 10 FAZ-S6/1 278610 FAZ-S6/2 278809 - -
10 10 FAZ-S10/1 278611 FAZ-S10/2 278810 - -
16 10 FAZ-S16/1 278612 FAZ-S16/2 278811 - -
20 10 FAZ-S20/1 278613 FAZ-S20/2 278812 - -
25 10 FAZ-S25/1 278614 FAZ-S25/2 278813 - -
32 10 FAZ-S32/1 278615 FAZ-S32/2 278814 - -
40 10 FAZ-S40/1 278616 FAZ-S40/2 278815 - -
Z eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 2 - 3 x In
0,5 15 FAZ-Z0,5/1 278617 FAZ-Z0,5/2 278816 FAZ-Z0,5/3 278918
1 15 FAZ-Z1/1 278618 FAZ-Z1/2 278817 FAZ-Z1/3 278919
1,6 15 FAZ-Z1,6/1 278619 FAZ-Z1,6/2 278818 FAZ-Z1,6/3 278920
2 15 FAZ-Z2/1 278620 FAZ-Z2/2 278819 FAZ-Z2/3 278921
3 15 FAZ-Z3/1 278621 FAZ-Z3/2 278820 FAZ-Z3/3 278922
4 15 FAZ-Z4/1 278622 FAZ-Z4/2 278821 FAZ-Z4/3 278923
6 15 FAZ-Z6/1 278623 FAZ-Z6/2 278822 FAZ-Z6/3 278924
8 15 FAZ-Z8/1 278624 FAZ-Z8/2 278823 FAZ-Z8/3 278925
10 15 FAZ-Z10/1 278625 FAZ-Z10/2 278824 FAZ-Z10/3 278926
16 15 FAZ-Z16/1 278626 FAZ-Z16/2 278825 FAZ-Z16/3 278927
20 15 FAZ-Z20/1 278627 FAZ-Z20/2 278826 FAZ-Z20/3 278928
25 15 FAZ-Z25/1 278628 FAZ-Z25/2 278827 FAZ-Z25/3 278929
32 15 FAZ-Z32/1 278629 FAZ-Z32/2 278828 FAZ-Z32/3 278930
40 15 FAZ-Z40/1 278630 FAZ-Z40/2 278829 FAZ-Z40/3 278931
50 15 FAZ-Z50/1 278631 FAZ-Z50/2 278830 FAZ-Z50/3 278932
63 15 FAZ-Z63/1 278632 FAZ-Z63/2 278831 FAZ-Z63/3 278933
Otomatik sigortalar FAZ, 
DC uygulamalar için
C eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 5 - 10 x In
2 10 FAZ-C2/1-DC 279122 FAZ-C2/2-DC 279134 - -
3 10 FAZ-C3/1-DC 279123 FAZ-C3/2-DC 279135 - -
4 10 FAZ-C4/1-DC 279124 FAZ-C4/2-DC 279136 - -
6 10 FAZ-C6/1-DC 279125 FAZ-C6/2-DC 279137 - -
10 10 FAZ-C10/1-DC 279126 FAZ-C10/2-DC 279138 - -
13 10 FAZ-C13/1-DC 279127 FAZ-C13/2-DC 279139 - -
16 10 FAZ-C16/1-DC 279128 FAZ-C16/2-DC 279140 - -
20 10 FAZ-C20/1-DC 279129 FAZ-C20/2-DC 279141 - -
25 10 FAZ-C25/1-DC 279130 FAZ-C25/2-DC 279142 - -
32 10 FAZ-C32/1-DC 279131 FAZ-C32/2-DC 279143 - -
40 10 FAZ-C40/1-DC 279132 FAZ-C40/2-DC 279144 - -
50 10 FAZ-C50/1-DC 279133 FAZ-C50/2-DC 279145 - -
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Devre Kesiciler
Otomatik sigortalar FAZ-T Moeller series

Otomatik sigortalar FAZ-T

1 kutuplu 1 kutuplu + N 2 kutuplu 3 kutuplu
Anma çalşma akm Anahtarlama 

kapasitesi 
(IEC/EN 60947-2)

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

In
A kA

Otomatik sigortalar FAZ-T
(3+N ve 4 kutuplu şalter, istek üzerinedir)
B eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 3 - 5 x In
1 25 FAZT-B1/1 240770 FAZT-B1/1N 240994 FAZT-B1/2 240820 FAZT-B1/3 240874
2 25 FAZT-B2/1 240771 FAZT-B2/1N 240995 FAZT-B2/2 240821 FAZT-B2/3 240875
3 25 FAZT-B3/1 240772 FAZT-B3/1N 240996 FAZT-B3/2 240822 FAZT-B3/3 240876
4 25 FAZT-B4/1 240777 FAZT-B4/1N 240997 FAZT-B4/2 240823 FAZT-B4/3 240877
6 25 FAZT-B6/1 240782 FAZT-B6/1N 240998 FAZT-B6/2 240824 FAZT-B6/3 240878
10 25 FAZT-B10/1 240787 FAZT-B10/1N 240999 FAZT-B10/2 240825 FAZT-B10/3 240879
12 25 FAZT-B12/1 240792 FAZT-B12/1N 241000 FAZT-B12/2 240826 FAZT-B12/3 240880
13 25 FAZT-B13/1 240793 FAZT-B13/1N 241001 FAZT-B13/2 240827 FAZT-B13/3 240881
15 25 FAZT-B15/1 240794 FAZT-B15/1N 241005 FAZT-B15/2 240828 FAZT-B15/3 240882
16 25 FAZT-B16/1 240795 FAZT-B16/1N 241009 FAZT-B16/2 240829 FAZT-B16/3 240883
20 25 FAZT-B20/1 240796 FAZT-B20/1N 241015 FAZT-B20/2 240830 FAZT-B20/3 240884
25 25 FAZT-B25/1 240797 FAZT-B25/1N 241019 FAZT-B25/2 240831 FAZT-B25/3 240885
32 20 FAZT-B32/1 141907 FAZT-B32/1N 142509 FAZT-B32/2 142485 FAZT-B32/3 142493
40 20 FAZT-B40/1 141908 FAZT-B40/1N 142510 FAZT-B40/2 142486 FAZT-B40/3 142494
C eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 5 - 10 x In
1 25 FAZT-C1/1 240798 FAZT-C1/1N 241022 FAZT-C1/2 240832 FAZT-C1/3 240886
2 25 FAZT-C2/1 240799 FAZT-C2/1N 241023 FAZT-C2/2 240833 FAZT-C2/3 240887
3 25 FAZT-C3/1 240800 FAZT-C3/1N 241024 FAZT-C3/2 240838 FAZT-C3/3 240888
4 25 FAZT-C4/1 240801 FAZT-C4/1N 241025 FAZT-C4/2 240843 FAZT-C4/3 240889
6 25 FAZT-C6/1 240802 FAZT-C6/1N 241026 FAZT-C6/2 240850 FAZT-C6/3 240890
10 25 FAZT-C10/1 240803 FAZT-C10/1N 241027 FAZT-C10/2 240855 FAZT-C10/3 240891
12 25 FAZT-C12/1 240804 FAZT-C12/1N 241028 FAZT-C12/2 240858 FAZT-C12/3 240892
13 25 FAZT-C13/1 240805 FAZT-C13/1N 241029 FAZT-C13/2 240859 FAZT-C13/3 240893
15 25 FAZT-C15/1 240806 FAZT-C15/1N 241030 FAZT-C15/2 240860 FAZT-C15/3 240894
16 25 FAZT-C16/1 240807 FAZT-C16/1N 241034 FAZT-C16/2 240861 FAZT-C16/3 240895
20 25 FAZT-C20/1 240808 FAZT-C20/1N 241038 FAZT-C20/2 240862 FAZT-C20/3 240896
25 25 FAZT-C25/1 240809 FAZT-C25/1N 241044 FAZT-C25/2 240863 FAZT-C25/3 240897
32 20 FAZT-C32/1 141909 FAZT-C32/1N 142511 FAZT-C32/2 142487 FAZT-C32/3 142495
40 20 FAZT-C40/1 142480 FAZT-C40/1N 142512 FAZT-C40/2 142488 FAZT-C40/3 142496
D eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 10 - 20 x In
1 25 FAZT-D1/1 240810 FAZT-D1/1N 241048 FAZT-D1/2 240864 FAZT-D1/3 240898
2 25 FAZT-D2/1 240811 FAZT-D2/1N 241051 FAZT-D2/2 240865 FAZT-D2/3 240899
3 25 FAZT-D3/1 240812 FAZT-D3/1N 241052 FAZT-D3/2 240866 FAZT-D3/3 240900
4 25 FAZT-D4/1 240813 FAZT-D4/1N 241053 FAZT-D4/2 240867 FAZT-D4/3 240901
6 25 FAZT-D6/1 240814 FAZT-D6/1N 241054 FAZT-D6/2 240868 FAZT-D6/3 240902
10 25 FAZT-D10/1 240815 FAZT-D10/1N 241055 FAZT-D10/2 240869 FAZT-D10/3 240903
12 25 FAZT-D12/1 240816 FAZT-D12/1N 241056 FAZT-D12/2 240870 FAZT-D12/3 240904
13 25 FAZT-D13/1 240817 FAZT-D13/1N 241057 FAZT-D13/2 240871 FAZT-D13/3 240905
15 20 FAZT-D15/1 240818 FAZT-D15/1N 241058 FAZT-D15/2 240872 FAZT-D15/3 240910
16 20 FAZT-D16/1 240819 FAZT-D16/1N 241059 FAZT-D16/2 240873 FAZT-D16/3 240915
20 20 FAZT-D20/1 142481 FAZT-D20/1N 142513 FAZT-D20/2 142489 FAZT-D20/3 142497
25 15 FAZT-D25/1 142482 FAZT-D25/1N 142514 FAZT-D25/2 142490 FAZT-D25/3 142498
32 15 FAZT-D32/1 142483 FAZT-D32/1N 142515 FAZT-D32/2 142491 FAZT-D32/3 142499
40 15 FAZT-D40/1 142484 FAZT-D40/1N 142516 FAZT-D40/2 142492 FAZT-D40/3 142500
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Devre Kesiciler
Kuzey Amerika için FAZ-NA Otomatik sigortalarMoeller series
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Kuzey Amerika için FAZ-NA Otomatik sigortalar

1 kutuplu 2 kutuplu 3 kutuplu
Anma çalşma akm Anahtarlama 

kapasitesi 
(IEC/EN 60947-2)

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

In
A kA

Kuzey Amerika için  
FAZ-NA Otomatik sigortalar
B eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 3 - 5 x In
1 10 FAZ-B1/1-NA 132414 FAZ-B1/2-NA 132693 FAZ-B1/3-NA 132712
1,5 10 FAZ-B1,5/1-NA 132415 FAZ-B1,5/2-NA 132694 FAZ-B1,5/3-NA 132713
2 10 FAZ-B2/1-NA 132416 FAZ-B2/2-NA 132695 FAZ-B2/3-NA 132714
3 10 FAZ-B3/1-NA 132417 FAZ-B3/2-NA 132696 FAZ-B3/3-NA 132715
4 10 FAZ-B4/1-NA 132418 FAZ-B4/2-NA 132697 FAZ-B4/3-NA 132716
5 10 FAZ-B5/1-NA 132419 FAZ-B5/2-NA 132698 FAZ-B5/3-NA 132717
6 10 FAZ-B6/1-NA 132680 FAZ-B6/2-NA 132699 FAZ-B6/3-NA 132718
7 10 FAZ-B7/1-NA 132681 FAZ-B7/2-NA 132700 FAZ-B7/3-NA 132719
8 10 FAZ-B8/1-NA 132682 FAZ-B8/2-NA 132701 FAZ-B8/3-NA 132720
10 10 FAZ-B10/1-NA 132683 FAZ-B10/2-NA 132702 FAZ-B10/3-NA 132721
13 10 FAZ-B13/1-NA 132684 FAZ-B13/2-NA 132703 FAZ-B13/3-NA 132722
15 14 FAZ-B15/1-NA 132685 FAZ-B15/2-NA 132704 FAZ-B15/3-NA 132723
16 14 FAZ-B16/1-NA 132686 FAZ-B16/2-NA 132705 FAZ-B16/3-NA 132724
20 14 FAZ-B20/1-NA 132687 FAZ-B20/2-NA 132706 FAZ-B20/3-NA 132725
25 14 FAZ-B25/1-NA 132688 FAZ-B25/2-NA 132707 FAZ-B25/3-NA 132726
30 10 FAZ-B30/1-NA 132689 FAZ-B30/2-NA 132708 FAZ-B30/3-NA 132727
32 10 FAZ-B32/1-NA 132690 FAZ-B32/2-NA 132709 FAZ-B32/3-NA 132728
35 10 FAZ-B35/1-NA 132691 FAZ-B35/2-NA 132710 FAZ-B35/3-NA 132729
40 10 FAZ-B40/1-NA 132692 FAZ-B40/2-NA 132711 FAZ-B40/3-NA 132730
C eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 5 - 10 x In
0,5 10 FAZ-C0,5/1-NA 102077 FAZ-C0,5/2-NA 102157 FAZ-C0,5/3-NA 102237
1 10 FAZ-C1/1-NA 102078 FAZ-C1/2-NA 102158 FAZ-C1/3-NA 102238
1,5 10 FAZ-C1,5/1-NA 102079 FAZ-C1,5/2-NA 102159 FAZ-C1,5/3-NA 102239
2 10 FAZ-C2/1-NA 102080 FAZ-C2/2-NA 102160 FAZ-C2/3-NA 102240
3 10 FAZ-C3/1-NA 102081 FAZ-C3/2-NA 102161 FAZ-C3/3-NA 102241
4 10 FAZ-C4/1-NA 102082 FAZ-C4/2-NA 102162 FAZ-C4/3-NA 102242
5 10 FAZ-C5/1-NA 102083 FAZ-C5/2-NA 102163 FAZ-C5/3-NA 102243
6 10 FAZ-C6/1-NA 102084 FAZ-C6/2-NA 102164 FAZ-C6/3-NA 102244
7 10 FAZ-C7/1-NA 102085 FAZ-C7/2-NA 102165 FAZ-C7/3-NA 102245
8 10 FAZ-C8/1-NA 102086 FAZ-C8/2-NA 102166 FAZ-C8/3-NA 102246
10 10 FAZ-C10/1-NA 102087 FAZ-C10/2-NA 102167 FAZ-C10/3-NA 102247
13 10 FAZ-C13/1-NA 102088 FAZ-C13/2-NA 102168 FAZ-C13/3-NA 102248
15 14 FAZ-C15/1-NA 102089 FAZ-C15/2-NA 102169 FAZ-C15/3-NA 102249
16 14 FAZ-C16/1-NA 102090 FAZ-C16/2-NA 102170 FAZ-C16/3-NA 102250
20 14 FAZ-C20/1-NA 102091 FAZ-C20/2-NA 102171 FAZ-C20/3-NA 102251
25 14 FAZ-C25/1-NA 102092 FAZ-C25/2-NA 102172 FAZ-C25/3-NA 102252
30 10 FAZ-C30/1-NA 102093 FAZ-C30/2-NA 102173 FAZ-C30/3-NA 102253
32 10 FAZ-C32/1-NA 102094 FAZ-C32/2-NA 102174 FAZ-C32/3-NA 102254
35 10 FAZ-C35/1-NA 102095 FAZ-C35/2-NA 102175 FAZ-C35/3-NA 102255
40 10 FAZ-C40/1-NA 102096 FAZ-C40/2-NA 102176 FAZ-C40/3-NA 102256
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Devre Kesiciler
Kuzey Amerika için FAZ-NA Otomatik sigortalarMoeller series
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Kuzey Amerika için FAZ-NA Otomatik sigortalar

1 kutuplu 2 kutuplu 3 kutuplu
Anma çalşma akm Anahtarlama 

kapasitesi 
(IEC/EN 60947-2)

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

In
A kA

Kuzey Amerika için  
FAZ-NA Otomatik sigortalar
B eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 3 - 5 x In
1 10 FAZ-B1/1-NA 132414 FAZ-B1/2-NA 132693 FAZ-B1/3-NA 132712
1,5 10 FAZ-B1,5/1-NA 132415 FAZ-B1,5/2-NA 132694 FAZ-B1,5/3-NA 132713
2 10 FAZ-B2/1-NA 132416 FAZ-B2/2-NA 132695 FAZ-B2/3-NA 132714
3 10 FAZ-B3/1-NA 132417 FAZ-B3/2-NA 132696 FAZ-B3/3-NA 132715
4 10 FAZ-B4/1-NA 132418 FAZ-B4/2-NA 132697 FAZ-B4/3-NA 132716
5 10 FAZ-B5/1-NA 132419 FAZ-B5/2-NA 132698 FAZ-B5/3-NA 132717
6 10 FAZ-B6/1-NA 132680 FAZ-B6/2-NA 132699 FAZ-B6/3-NA 132718
7 10 FAZ-B7/1-NA 132681 FAZ-B7/2-NA 132700 FAZ-B7/3-NA 132719
8 10 FAZ-B8/1-NA 132682 FAZ-B8/2-NA 132701 FAZ-B8/3-NA 132720
10 10 FAZ-B10/1-NA 132683 FAZ-B10/2-NA 132702 FAZ-B10/3-NA 132721
13 10 FAZ-B13/1-NA 132684 FAZ-B13/2-NA 132703 FAZ-B13/3-NA 132722
15 14 FAZ-B15/1-NA 132685 FAZ-B15/2-NA 132704 FAZ-B15/3-NA 132723
16 14 FAZ-B16/1-NA 132686 FAZ-B16/2-NA 132705 FAZ-B16/3-NA 132724
20 14 FAZ-B20/1-NA 132687 FAZ-B20/2-NA 132706 FAZ-B20/3-NA 132725
25 14 FAZ-B25/1-NA 132688 FAZ-B25/2-NA 132707 FAZ-B25/3-NA 132726
30 10 FAZ-B30/1-NA 132689 FAZ-B30/2-NA 132708 FAZ-B30/3-NA 132727
32 10 FAZ-B32/1-NA 132690 FAZ-B32/2-NA 132709 FAZ-B32/3-NA 132728
35 10 FAZ-B35/1-NA 132691 FAZ-B35/2-NA 132710 FAZ-B35/3-NA 132729
40 10 FAZ-B40/1-NA 132692 FAZ-B40/2-NA 132711 FAZ-B40/3-NA 132730
C eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 5 - 10 x In
0,5 10 FAZ-C0,5/1-NA 102077 FAZ-C0,5/2-NA 102157 FAZ-C0,5/3-NA 102237
1 10 FAZ-C1/1-NA 102078 FAZ-C1/2-NA 102158 FAZ-C1/3-NA 102238
1,5 10 FAZ-C1,5/1-NA 102079 FAZ-C1,5/2-NA 102159 FAZ-C1,5/3-NA 102239
2 10 FAZ-C2/1-NA 102080 FAZ-C2/2-NA 102160 FAZ-C2/3-NA 102240
3 10 FAZ-C3/1-NA 102081 FAZ-C3/2-NA 102161 FAZ-C3/3-NA 102241
4 10 FAZ-C4/1-NA 102082 FAZ-C4/2-NA 102162 FAZ-C4/3-NA 102242
5 10 FAZ-C5/1-NA 102083 FAZ-C5/2-NA 102163 FAZ-C5/3-NA 102243
6 10 FAZ-C6/1-NA 102084 FAZ-C6/2-NA 102164 FAZ-C6/3-NA 102244
7 10 FAZ-C7/1-NA 102085 FAZ-C7/2-NA 102165 FAZ-C7/3-NA 102245
8 10 FAZ-C8/1-NA 102086 FAZ-C8/2-NA 102166 FAZ-C8/3-NA 102246
10 10 FAZ-C10/1-NA 102087 FAZ-C10/2-NA 102167 FAZ-C10/3-NA 102247
13 10 FAZ-C13/1-NA 102088 FAZ-C13/2-NA 102168 FAZ-C13/3-NA 102248
15 14 FAZ-C15/1-NA 102089 FAZ-C15/2-NA 102169 FAZ-C15/3-NA 102249
16 14 FAZ-C16/1-NA 102090 FAZ-C16/2-NA 102170 FAZ-C16/3-NA 102250
20 14 FAZ-C20/1-NA 102091 FAZ-C20/2-NA 102171 FAZ-C20/3-NA 102251
25 14 FAZ-C25/1-NA 102092 FAZ-C25/2-NA 102172 FAZ-C25/3-NA 102252
30 10 FAZ-C30/1-NA 102093 FAZ-C30/2-NA 102173 FAZ-C30/3-NA 102253
32 10 FAZ-C32/1-NA 102094 FAZ-C32/2-NA 102174 FAZ-C32/3-NA 102254
35 10 FAZ-C35/1-NA 102095 FAZ-C35/2-NA 102175 FAZ-C35/3-NA 102255
40 10 FAZ-C40/1-NA 102096 FAZ-C40/2-NA 102176 FAZ-C40/3-NA 102256
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Devre Kesiciler
Kuzey Amerika için FAZ-NA, FAZ-NA-DC Otomatik sigortalar Moeller series

Kuzey Amerika için FAZ-NA, FAZ-NA-DC Otomatik sigortalar

1 kutuplu 2 kutuplu 3 kutuplu
Anma çalşma akm Anahtarlama 

kapasitesi 
(IEC/EN 60947-2)

Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

In
A kA

Kuzey Amerika için
FAZ-NA Otomatik sigortalar
D eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 10 - 20 x In
0,5 10 FAZ-D0,5/1-NA 102097 FAZ-D0,5/2-NA 102177 FAZ-D0,5/3-NA 102257
1 10 FAZ-D1/1-NA 102098 FAZ-D1/2-NA 102178 FAZ-D1/3-NA 102258
1,5 10 FAZ-D1,5/1-NA 102099 FAZ-D1,5/2-NA 102179 FAZ-D1,5/3-NA 102259
2 10 FAZ-D2/1-NA 102100 FAZ-D2/2-NA 102180 FAZ-D2/3-NA 102260
3 10 FAZ-D3/1-NA 102101 FAZ-D3/2-NA 102181 FAZ-D3/3-NA 102261
4 10 FAZ-D4/1-NA 102102 FAZ-D4/2-NA 102182 FAZ-D4/3-NA 102262
5 10 FAZ-D5/1-NA 102103 FAZ-D5/2-NA 102183 FAZ-D5/3-NA 102263
6 10 FAZ-D6/1-NA 102104 FAZ-D6/2-NA 102184 FAZ-D6/3-NA 102264
7 10 FAZ-D7/1-NA 102105 FAZ-D7/2-NA 102185 FAZ-D7/3-NA 102265
8 10 FAZ-D8/1-NA 102106 FAZ-D8/2-NA 102186 FAZ-D8/3-NA 102266
10 10 FAZ-D10/1-NA 102107 FAZ-D10/2-NA 102187 FAZ-D10/3-NA 102267
13 10 FAZ-D13/1-NA 102108 FAZ-D13/2-NA 102188 FAZ-D13/3-NA 102268
15 14 FAZ-D15/1-NA 102109 FAZ-D15/2-NA 102189 FAZ-D15/3-NA 102269
16 14 FAZ-D16/1-NA 102110 FAZ-D16/2-NA 102190 FAZ-D16/3-NA 102270
20 14 FAZ-D20/1-NA 102111 FAZ-D20/2-NA 102191 FAZ-D20/3-NA 102271
25 14 FAZ-D25/1-NA 102112 FAZ-NAFAZ-D25/2-NA 102192 FAZ-D25/3-NA 102272
30 10 FAZ-D30/1-NA 102113 FAZ-D30/2-NA 102193 FAZ-D30/3-NA 102273
32 10 FAZ-D32/1-NA 102114 FAZ-D32/2-NA 102194 FAZ-D32/3-NA 102274
35 10 FAZ-D35/1-NA 102115 FAZ-D35/2-NA 102195 FAZ-D35/3-NA 102275
40 10 FAZ-D40/1-NA 102116 FAZ-D40/2-NA 102196 FAZ-D40/3-NA 102276
Kuzey Amerika için FAZ-NA Otomatik 
sigortalar, DC uygulamalar için
C eğrisi
Ksa devre açtrmann tepki akm 5 - 10 x In
2 10 FAZ-C2/1-NA-DC 113752 FAZ-C2/2-NA-DC 137239 - -
3 10 FAZ-C3/1-NA-DC 113753 FAZ-C3/2-NA-DC 137250 - -
4 10 FAZ-C4/1-NA-DC 113754 FAZ-C4/2-NA-DC 137251 - -
5 10 FAZ-C5/1-NA-DC 113755 FAZ-C5/2-NA-DC 137252 - -
6 10 FAZ-C6/1-NA-DC 113756 FAZ-C6/2-NA-DC 120638 - -
7 10 FAZ-C7/1-NA-DC 113757 FAZ-C7/2-NA-DC 120639 - -
8 10 FAZ-C8/1-NA-DC 113758 FAZ-C8/2-NA-DC 120640 - -
10 10 FAZ-C10/1-NA-DC 113759 FAZ-C10/2-NA-DC 120641 - -
13 10 FAZ-C13/1-NA-DC 113760 FAZ-C13/2-NA-DC 120642 - -
15 10 FAZ-C15/1-NA-DC 113761 FAZ-C15/2-NA-DC 120643 - -
16 10 FAZ-C16/1-NA-DC 113762 FAZ-C16/2-NA-DC 120644 - -
20 10 FAZ-C20/1-NA-DC 113763 FAZ-C20/2-NA-DC 120645 - -
25 10 FAZ-C25/1-NA-DC 113764 FAZ-C25/2-NA-DC 120646 - -
30 10 FAZ-C30/1-NA-DC 113765 FAZ-C30/2-NA-DC 120647 - -
32 10 FAZ-C32/1-NA-DC 113766 FAZ-C32/2-NA-DC 120648 - -
35 10 FAZ-C35/1-NA-DC 113767 FAZ-C35/2-NA-DC 120649 - -
40 10 FAZ-C40/1-NA-DC 113768 FAZ-C40/2-NA-DC 120650 - -
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Devre Kesiciler
Kaçak akım koruma şalterleri FRCMoeller series
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Kaçak akm koruma şalterleri FRC

Anma çalşma akm Anma hata akm Parça no. Ürün 
kodu

Parça no. Ürün 
kodu

Parça no. Ürün 
koduIn IΔN

A A

Kaçak akm koruma şalterleri FRCdM, dijital
 (60-Hz ürünler istek üzerine gönderilir)

Tip B, AC/DC akm hassasiyetli,
240/415 V

Tip B+, AC/DC akm hassasiyetli,
240/415 V

Tip Bfq, AC/DC akm hassasiyetli - 
hz kontrol cihazlar için uygun, 
240/415 V

Tip G, ksa zaman gecikmeli
25 0,03 FRCDM-25/4/003-G/B 167892 FRCDM-25/4/003-G/B+ 167880 FRCDM-25/4/003-G/BFQ 179530
40 0,03 FRCDM-40/4/003-G/B 167893 FRCDM-40/4/003-G/B+ 167881 FRCDM-40/4/003-G/BFQ 179531
63 0,03 FRCDM-63/4/003-G/B 167894 FRCDM-63/4/003-G/B+ 167882 FRCDM-63/4/003-G/BFQ 179532
25 0,3 FRCDM-25/4/03-G/B 167896 FRCDM-25/4/03-G/B+ 167884 FRCDM-25/4/03-G/BFQ 167904
40 0,3 FRCDM-40/4/03-G/B 167897 FRCDM-40/4/03-G/B+ 167885 FRCDM-40/4/03-G/BFQ 167905
63 0,3 FRCDM-63/4/03-G/B 167898 FRCDM-63/4/03-G/B+ 167886 FRCDM-63/4/03-G/BFQ 167906
Tip S, selektif açma
25 0,3 FRCDM-25/4/03-S/B 167900 FRCDM-25/4/03-S/B+ 167888 FRCDM-25/4/03-S/BFQ 167908
40 0,3 FRCDM-40/4/03-S/B 167901 FRCDM-40/4/03-S/B+ 167889 FRCDM-40/4/03-S/BFQ 167909
63 0,3 FRCDM-63/4/03-S/B 167902 FRCDM-63/4/03-S/B+ 167890 FRCDM-63/4/03-S/BFQ 167910
Kaçak akm koruma şalterleri FRCmM-125
125 0,03 FRCMM-125/4/003-G/B 171188 FRCMM-125/4/003-G/B+ 171189 - -
125 0,03 FRCMM-125/4/003-B 171184 - - - -
125 0,1 FRCMM-125/4/01-B 171185 - - - -
125 0,3 FRCMM-125/4/03-B 171186 - - FRCMM-125/4/03-S/BFQ 171190
125 0,5 FRCMM-125/4/05-B 171187 - - FRCMM-125/4/05-S/BFQ 171191

Kaçak akm koruma şalterleri FRCdM, dijital Tip U, darbe akm hassasiyetli - hz 
kontrol cihazlar için uygun, 240/415 V

Tip R, Radyografi uygulamalar,
240/415 V

Tip A, darbe akm hassasiyetli,
240/415 V

Tip G, ksa zaman gecikmeli
25 0,03 - - - - FRCDM-25/4/003-G/A 168646
40 0,03 FRCDM-40/4/003-U 168643 - - FRCDM-40/4/003-G/A 168648
63 0,03 FRCDM-63/4/003-U 168640 FRCDM-63/4/003-R 168636 FRCDM-63/4/003-G/A 168650
80 0,03 - - - - FRCDM-80/4/003-G/A 168634
25 0,3 - - - - FRCDM-25/4/03-G/A 168647
40 0,3 - - - - FRCDM-40/4/03-G/A 168649
63 0,3 - - - - FRCDM-63/4/03-G/A 168651
80 0,3 - - - - FRCDM-80/4/03-G/A 168635
Tip S, selektif açma
40 0,3 FRCDM-40/4/03-U 168644 - - FRCDM-40/4/03-S/A 168637
63 0,3 FRCDM-63/4/03-U 168641 - - FRCDM-63/4/03-S/A 168638
80 0,3 FRCDM-80/4/03-U 168642 - - FRCDM-80/4/03-S/A 168639
Kaçak akm koruma şalterleri FRCmM
Tip G, ksa zaman gecikmeli
16 0,03 FRCMM-16/4/003-U 170452 FRCMM-16/4/003-R 170308 - -
25 0,03 FRCMM-25/4/003-U 170453 FRCMM-25/4/003-R 170309 - -
40 0,03 FRCMM-40/4/003-U 170454 FRCMM-40/4/003-R 170310 - -
63 0,03 FRCMM-63/4/003-U 170455 FRCMM-63/4/003-R 170311 - -
80 0,03 FRCMM-80/4/003-U 170456 FRCMM-80/4/003-R 170312 - -
100 0,03 FRCMM-100/4/003-U 170457 FRCMM-100/4/003-R 170313 - -
Tip S, selektif açma
16 0,1 FRCMM-16/4/01-U 170458 - - - -
25 0,1 FRCMM-25/4/01-U 170459 - - - -
40 0,1 FRCMM-40/4/01-U 170460 - - - -
63 0,1 FRCMM-63/4/01-U 170461 - - - -
16 0,3 FRCMM-16/4/03-U 170462 - - - -
25 0,3 FRCMM-25/4/03-U 170463 - - - -
40 0,3 FRCMM-40/4/03-U 170464 - - - -
63 0,3 FRCMM-63/4/03-U 170465 - - - -
80 0,3 FRCMM-80/4/03-U 170466 - - - -
100 0,3 FRCMM-100/4/03-U 170467 - - - -
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Devre Kesiciler
Kaçak akım koruma şalterleri FRCMoeller series
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Kaçak akm koruma şalterleri FRC

Anma çalşma akm Anma hata akm Parça no. Ürün 
kodu

Parça no. Ürün 
kodu

Parça no. Ürün 
koduIn IΔN

A A

Kaçak akm koruma şalterleri FRCdM, dijital
 (60-Hz ürünler istek üzerine gönderilir)

Tip B, AC/DC akm hassasiyetli,
240/415 V

Tip B+, AC/DC akm hassasiyetli,
240/415 V

Tip Bfq, AC/DC akm hassasiyetli - 
hz kontrol cihazlar için uygun, 
240/415 V

Tip G, ksa zaman gecikmeli
25 0,03 FRCDM-25/4/003-G/B 167892 FRCDM-25/4/003-G/B+ 167880 FRCDM-25/4/003-G/BFQ 179530
40 0,03 FRCDM-40/4/003-G/B 167893 FRCDM-40/4/003-G/B+ 167881 FRCDM-40/4/003-G/BFQ 179531
63 0,03 FRCDM-63/4/003-G/B 167894 FRCDM-63/4/003-G/B+ 167882 FRCDM-63/4/003-G/BFQ 179532
25 0,3 FRCDM-25/4/03-G/B 167896 FRCDM-25/4/03-G/B+ 167884 FRCDM-25/4/03-G/BFQ 167904
40 0,3 FRCDM-40/4/03-G/B 167897 FRCDM-40/4/03-G/B+ 167885 FRCDM-40/4/03-G/BFQ 167905
63 0,3 FRCDM-63/4/03-G/B 167898 FRCDM-63/4/03-G/B+ 167886 FRCDM-63/4/03-G/BFQ 167906
Tip S, selektif açma
25 0,3 FRCDM-25/4/03-S/B 167900 FRCDM-25/4/03-S/B+ 167888 FRCDM-25/4/03-S/BFQ 167908
40 0,3 FRCDM-40/4/03-S/B 167901 FRCDM-40/4/03-S/B+ 167889 FRCDM-40/4/03-S/BFQ 167909
63 0,3 FRCDM-63/4/03-S/B 167902 FRCDM-63/4/03-S/B+ 167890 FRCDM-63/4/03-S/BFQ 167910
Kaçak akm koruma şalterleri FRCmM-125
125 0,03 FRCMM-125/4/003-G/B 171188 FRCMM-125/4/003-G/B+ 171189 - -
125 0,03 FRCMM-125/4/003-B 171184 - - - -
125 0,1 FRCMM-125/4/01-B 171185 - - - -
125 0,3 FRCMM-125/4/03-B 171186 - - FRCMM-125/4/03-S/BFQ 171190
125 0,5 FRCMM-125/4/05-B 171187 - - FRCMM-125/4/05-S/BFQ 171191

Kaçak akm koruma şalterleri FRCdM, dijital Tip U, darbe akm hassasiyetli - hz 
kontrol cihazlar için uygun, 240/415 V

Tip R, Radyografi uygulamalar,
240/415 V

Tip A, darbe akm hassasiyetli,
240/415 V

Tip G, ksa zaman gecikmeli
25 0,03 - - - - FRCDM-25/4/003-G/A 168646
40 0,03 FRCDM-40/4/003-U 168643 - - FRCDM-40/4/003-G/A 168648
63 0,03 FRCDM-63/4/003-U 168640 FRCDM-63/4/003-R 168636 FRCDM-63/4/003-G/A 168650
80 0,03 - - - - FRCDM-80/4/003-G/A 168634
25 0,3 - - - - FRCDM-25/4/03-G/A 168647
40 0,3 - - - - FRCDM-40/4/03-G/A 168649
63 0,3 - - - - FRCDM-63/4/03-G/A 168651
80 0,3 - - - - FRCDM-80/4/03-G/A 168635
Tip S, selektif açma
40 0,3 FRCDM-40/4/03-U 168644 - - FRCDM-40/4/03-S/A 168637
63 0,3 FRCDM-63/4/03-U 168641 - - FRCDM-63/4/03-S/A 168638
80 0,3 FRCDM-80/4/03-U 168642 - - FRCDM-80/4/03-S/A 168639
Kaçak akm koruma şalterleri FRCmM
Tip G, ksa zaman gecikmeli
16 0,03 FRCMM-16/4/003-U 170452 FRCMM-16/4/003-R 170308 - -
25 0,03 FRCMM-25/4/003-U 170453 FRCMM-25/4/003-R 170309 - -
40 0,03 FRCMM-40/4/003-U 170454 FRCMM-40/4/003-R 170310 - -
63 0,03 FRCMM-63/4/003-U 170455 FRCMM-63/4/003-R 170311 - -
80 0,03 FRCMM-80/4/003-U 170456 FRCMM-80/4/003-R 170312 - -
100 0,03 FRCMM-100/4/003-U 170457 FRCMM-100/4/003-R 170313 - -
Tip S, selektif açma
16 0,1 FRCMM-16/4/01-U 170458 - - - -
25 0,1 FRCMM-25/4/01-U 170459 - - - -
40 0,1 FRCMM-40/4/01-U 170460 - - - -
63 0,1 FRCMM-63/4/01-U 170461 - - - -
16 0,3 FRCMM-16/4/03-U 170462 - - - -
25 0,3 FRCMM-25/4/03-U 170463 - - - -
40 0,3 FRCMM-40/4/03-U 170464 - - - -
63 0,3 FRCMM-63/4/03-U 170465 - - - -
80 0,3 FRCMM-80/4/03-U 170466 - - - -
100 0,3 FRCMM-100/4/03-U 170467 - - - -
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Devre Kesiciler
Kaçak akım koruma şalterleri FRC, FRC-NA Moeller series

Kaçak akm koruma şalterleri FRC, FRC-NA

Anma çalşma akm Anma hata akm 2 kutuplu 4 kutuplu
In IΔN 240/415 V 240/415 V
A A Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu

Kaçak akm koruma şalterleri FRCmM
(Diğer gerilim alanlarna yönelik ürünler istek üzerine gönderilir)
Tip A, darbe akm hassasiyetli
16 0,03 FRCMM-16/2/003-A 170430 FRCMM-16/4/003-A 170285
25 0,03 FRCMM-25/2/003-A 170431 FRCMM-25/4/003-A 170332
40 0,03 FRCMM-40/2/003-A 170432 FRCMM-40/4/003-A 170333
63 0,03 FRCMM-63/2/003-A 170433 FRCMM-63/4/003-A 170334
80 0,03 FRCMM-80/2/003-A 170434 FRCMM-80/4/003-A 170335
100 0,03 FRCMM-100/2/003-A 170435 FRCMM-100/4/003-A 170336
125 0,03 FRCMM-125/2/003-A 171164 FRCMM-125/4/003-A 171174
16 0,3 FRCMM-16/2/03-A 170278 FRCMM-16/4/03-A 170340
25 0,3 FRCMM-25/2/03-A 170279 FRCMM-25/4/03-A 170341
40 0,3 FRCMM-40/2/03-A 170280 FRCMM-40/4/03-A 170342
63 0,3 - - FRCMM-63/4/03-A 170343
80 0,3 - - FRCMM-80/4/03-A 170344
100 0,3 - - FRCMM-100/4/03-A 170345
125 0,3 FRCMM-125/2/03-A 171166 FRCMM-125/4/03-A 171176
16 0,5 FRCMM-16/2/05-A 170281 FRCMM-16/4/05-A 170346
25 0,5 FRCMM-25/2/05-A 170282 FRCMM-25/4/05-A 170347
40 0,5 FRCMM-40/2/05-A 170283 FRCMM-40/4/05-A 170348
63 0,5 FRCMM-63/2/05-A 170284 FRCMM-63/4/05-A 170349
80 0,5 - - FRCMM-80/4/05-A 170350
100 0,5 - - FRCMM-100/4/05-A 170351
125 0,5 FRCMM-125/2/05-A 171167 FRCMM-125/4/05-A 171177
Tip G/A (ÖVE E 8601), ksa zaman gecikmeli
16 0,03 FRCMM-16/2/003-G/A 170382 FRCMM-16/4/003-G/A 170293
25 0,03 FRCMM-25/2/003-G/A 170383 FRCMM-25/4/003-G/A 170294
40 0,03 FRCMM-40/2/003-G/A 170384 FRCMM-40/4/003-G/A 170295
63 0,03 FRCMM-63/2/003-G/A 170385 FRCMM-63/4/003-G/A 170296
80 0,03 FRCMM-80/2/003-G/A 170386 FRCMM-80/4/003-G/A 170297
100 0,03 FRCMM-100/2/003-G/A 170387 FRCMM-100/4/003-G/A 170298
125 0,03 FRCMM-125/2/003-G/A 171168 FRCMM-125/4/003-G/A 171178
16 0,3 FRCMM-16/2/03-G/A 170290 FRCMM-16/4/03-G/A 170302
25 0,3 FRCMM-25/2/03-G/A 170291 FRCMM-25/4/03-G/A 170303
40 0,3 FRCMM-40/2/03-G/A 170292 FRCMM-40/4/03-G/A 170304
63 0,3 - - FRCMM-63/4/03-G/A 170305
80 0,3 - - FRCMM-80/4/03-G/A 170306
100 0,3 - - FRCMM-100/4/03-G/A 170307
125 0,3 FRCMM-125/2/03-G/A 171170 FRCMM-125/4/03-G/A 171180
Tip S/A, selektif açma
40 0,3 - - FRCMM-40/4/03-S/A 170448
63 0,3 - - FRCMM-63/4/03-S/A 170449
Kuzey Amerika için kaçak akm koruma şalterleri FRCmM-NA IEC: 240/415 V; UL: 480Y/277 V IEC: 240/415 V; UL: 480Y/277 V
Tip A, darbe akm hassasiyetli
25 0,03 FRCMM-25/2/003-A-NA 167113 FRCMM-25/4/003-A-NA 167125
40 0,03 FRCMM-40/2/003-A-NA 167114 FRCMM-40/4/003-A-NA 167102
63 0,03 FRCMM-63/2/003-A-NA 167115 FRCMM-63/4/003-A-NA 167103
25 0,3 FRCMM-25/2/03-A-NA 167116 FRCMM-25/4/03-A-NA 167104
40 0,3 FRCMM-40/2/03-A-NA 167117 FRCMM-40/4/03-A-NA 167105
63 0,3 FRCMM-63/2/03-A-NA 167118 FRCMM-63/4/03-A-NA 167106
Tip G/A (ÖVE E 8601), ksa zaman gecikmeli
25 0,03 FRCMM-25/2/003-G/A-NA 167119 FRCMM-25/4/003-G/A-NA 167107
40 0,03 FRCMM-40/2/003-G/A-NA 167120 FRCMM-40/4/003-G/A-NA 167108
63 0,03 FRCMM-63/2/003-G/A-NA 167121 FRCMM-63/4/003-G/A-NA 167109
25 0,3 FRCMM-25/2/03-G/A-NA 167122 FRCMM-25/4/03-G/A-NA 167110
40 0,3 FRCMM-40/2/03-G/A-NA 167123 FRCMM-40/4/03-G/A-NA 167111
63 0,3 FRCMM-63/2/03-G/A-NA 167124 FRCMM-63/4/03-G/A-NA 167112
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Devre Kesiciler
Kaçak akım koruma şalterleri FRC-NA, FBS, FBH eklenebilir kaçak akım koruma üniteleriMoeller series
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Kaçak akm koruma şalterleri FRC-NA, FBS, FBH eklenebilir kaçak akm koruma üniteleri

Anma çalşma akm Anma hata akm 2 kutuplu 4 kutuplu
In IΔN Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
A A

Kaçak akm koruma şalterleri FRCmM-NA-110 Kuzey Amerika için
IEC: 110/190 V; UL: 208/120 V
Tip A,  darbe akm hassasiyetli
25 0,03 - - FRCMM-25/4/003-A-NA-110 167699
40 0,03 - - FRCMM-40/4/003-A-NA-110 167700
63 0,03 - - FRCMM-63/4/003-A-NA-110 167701
25 0,3 - - FRCMM-25/4/03-A-NA-110 167702
40 0,3 - - FRCMM-40/4/03-A-NA-110 167703
63 0,3 - - FRCMM-63/4/03-A-NA-110 167704
Tip G/A (ÖVE E 8601), ksa zaman gecikmeli
25 0,03 FRCMM-25/2/003-G/A-NA-110 167693 FRCMM-25/4/003-G/A-NA-110 167705
40 0,03 FRCMM-40/2/003-G/A-NA-110 167694 FRCMM-40/4/003-G/A-NA-110 167706
63 0,03 FRCMM-63/2/003-G/A-NA-110 167695 FRCMM-63/4/003-G/A-NA-110 167707
25 0,3 FRCMM-25/2/03-G/A-NA-110 167696 FRCMM-25/4/03-G/A-NA-110 167708
40 0,3 FRCMM-40/2/03-G/A-NA-110 167697 FRCMM-40/4/03-G/A-NA-110 167709
63 0,3 FRCMM-63/2/03-G/A-NA-110 167698 FRCMM-63/4/03-G/A-NA-110 167710
Eklenebilir kaçak akm koruma üniteleri FBSmV
240/415 V
(120 V ve 440 V ürünleri istek üzerine gönderilir)
Tip A,  darbe akm hassasiyetli
40 0,03 FBSMV-40/2/003-A 170207 FBSMV-40/4/003-A 170227
63 0,03 FBSMV-63/2/003-A 170208 FBSMV-63/4/003-A 170228
40 0,1 FBSMV-40/2/01-A 170209 FBSMV-40/4/01-A 170229
63 0,1 FBSMV-63/2/01-A 170210 FBSMV-63/4/01-A 170230
40 0,3 FBSMV-40/2/03-A 170211 FBSMV-40/4/03-A 170231
63 0,3 FBSMV-63/2/03-A 170212 FBSMV-63/4/03-A 170232
40 0,5 FBSMV-40/2/05-A 170213 FBSMV-40/4/05-A 170233
63 0,5 FBSMV-63/2/05-A 170214 FBSMV-63/4/05-A 170234
40 1 FBSMV-40/2/1-A 170215 FBSMV-40/4/1-A 170235
63 1 FBSMV-63/2/1-A 170216 FBSMV-63/4/1-A 170236
Tip S/A, selektif açma
40 0,1 FBSMV-40/2/01-S/A 170158 FBSMV-40/4/01-S/A 170166
63 0,1 FBSMV-63/2/01-S/A 170159 FBSMV-63/4/01-S/A 170167
40 0,3 FBSMV-40/2/03-S/A 170160 FBSMV-40/4/03-S/A 170168
63 0,3 FBSMV-63/2/03-S/A 170161 FBSMV-63/4/03-S/A 170169
Eklenebilir kaçak akm koruma üniteleri FBHmV
240/415 V
(440 V ürünleri istek üzerine gönderilir)
Tip A, darbe akm hassasiyetli
80 0,03 FBHMV-80/2/003-A 170257 FBHMV-80/4/003-A 170265
125 0,03 FBHMV-125/2/003-A 170258 FBHMV-125/4/003-A 170130
80 0,3 FBHMV-80/2/03-A 170259 FBHMV-80/4/03-A 170131
125 0,3 FBHMV-125/2/03-A 170260 FBHMV-125/4/03-A 170132
80 0,5 FBHMV-80/2/05-A 170261 FBHMV-80/4/05-A 170133
125 0,5 FBHMV-125/2/05-A 170262 FBHMV-125/4/05-A 170134
80 1 FBHMV-80/2/1-A 170263 FBHMV-80/4/1-A 170135
125 1 FBHMV-125/2/1-A 170264 FBHMV-125/4/1-A 170136
Tip A, selektif açma
80 0,3 FBHMV-80/2/03-S/A 170137 FBHMV-80/4/03-S/A 170171
125 0,3 FBHMV-125/2/03-S/A 170138 FBHMV-125/4/03-S/A 170172
80 0,5 FBHMV-80/2/05-S/A 170139 FBHMV-80/4/05-S/A 170173
125 0,5 FBHMV-125/2/05-S/A 170140 FBHMV-125/4/05-S/A 170174
80 1 FBHMV-80/2/1-S/A 170141 FBHMV-80/4/1-S/A 170175
125 1 FBHMV-125/2/1-S/A 170170 FBHMV-125/4/1-S/A 170176
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Devre Kesiciler
Kaçak akım koruma şalterleri FRC-NA, FBS, FBH eklenebilir kaçak akım koruma üniteleriMoeller series
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Kaçak akm koruma şalterleri FRC-NA, FBS, FBH eklenebilir kaçak akm koruma üniteleri

Anma çalşma akm Anma hata akm 2 kutuplu 4 kutuplu
In IΔN Parça no. Ürün kodu Parça no. Ürün kodu
A A

Kaçak akm koruma şalterleri FRCmM-NA-110 Kuzey Amerika için
IEC: 110/190 V; UL: 208/120 V
Tip A,  darbe akm hassasiyetli
25 0,03 - - FRCMM-25/4/003-A-NA-110 167699
40 0,03 - - FRCMM-40/4/003-A-NA-110 167700
63 0,03 - - FRCMM-63/4/003-A-NA-110 167701
25 0,3 - - FRCMM-25/4/03-A-NA-110 167702
40 0,3 - - FRCMM-40/4/03-A-NA-110 167703
63 0,3 - - FRCMM-63/4/03-A-NA-110 167704
Tip G/A (ÖVE E 8601), ksa zaman gecikmeli
25 0,03 FRCMM-25/2/003-G/A-NA-110 167693 FRCMM-25/4/003-G/A-NA-110 167705
40 0,03 FRCMM-40/2/003-G/A-NA-110 167694 FRCMM-40/4/003-G/A-NA-110 167706
63 0,03 FRCMM-63/2/003-G/A-NA-110 167695 FRCMM-63/4/003-G/A-NA-110 167707
25 0,3 FRCMM-25/2/03-G/A-NA-110 167696 FRCMM-25/4/03-G/A-NA-110 167708
40 0,3 FRCMM-40/2/03-G/A-NA-110 167697 FRCMM-40/4/03-G/A-NA-110 167709
63 0,3 FRCMM-63/2/03-G/A-NA-110 167698 FRCMM-63/4/03-G/A-NA-110 167710
Eklenebilir kaçak akm koruma üniteleri FBSmV
240/415 V
(120 V ve 440 V ürünleri istek üzerine gönderilir)
Tip A,  darbe akm hassasiyetli
40 0,03 FBSMV-40/2/003-A 170207 FBSMV-40/4/003-A 170227
63 0,03 FBSMV-63/2/003-A 170208 FBSMV-63/4/003-A 170228
40 0,1 FBSMV-40/2/01-A 170209 FBSMV-40/4/01-A 170229
63 0,1 FBSMV-63/2/01-A 170210 FBSMV-63/4/01-A 170230
40 0,3 FBSMV-40/2/03-A 170211 FBSMV-40/4/03-A 170231
63 0,3 FBSMV-63/2/03-A 170212 FBSMV-63/4/03-A 170232
40 0,5 FBSMV-40/2/05-A 170213 FBSMV-40/4/05-A 170233
63 0,5 FBSMV-63/2/05-A 170214 FBSMV-63/4/05-A 170234
40 1 FBSMV-40/2/1-A 170215 FBSMV-40/4/1-A 170235
63 1 FBSMV-63/2/1-A 170216 FBSMV-63/4/1-A 170236
Tip S/A, selektif açma
40 0,1 FBSMV-40/2/01-S/A 170158 FBSMV-40/4/01-S/A 170166
63 0,1 FBSMV-63/2/01-S/A 170159 FBSMV-63/4/01-S/A 170167
40 0,3 FBSMV-40/2/03-S/A 170160 FBSMV-40/4/03-S/A 170168
63 0,3 FBSMV-63/2/03-S/A 170161 FBSMV-63/4/03-S/A 170169
Eklenebilir kaçak akm koruma üniteleri FBHmV
240/415 V
(440 V ürünleri istek üzerine gönderilir)
Tip A, darbe akm hassasiyetli
80 0,03 FBHMV-80/2/003-A 170257 FBHMV-80/4/003-A 170265
125 0,03 FBHMV-125/2/003-A 170258 FBHMV-125/4/003-A 170130
80 0,3 FBHMV-80/2/03-A 170259 FBHMV-80/4/03-A 170131
125 0,3 FBHMV-125/2/03-A 170260 FBHMV-125/4/03-A 170132
80 0,5 FBHMV-80/2/05-A 170261 FBHMV-80/4/05-A 170133
125 0,5 FBHMV-125/2/05-A 170262 FBHMV-125/4/05-A 170134
80 1 FBHMV-80/2/1-A 170263 FBHMV-80/4/1-A 170135
125 1 FBHMV-125/2/1-A 170264 FBHMV-125/4/1-A 170136
Tip A, selektif açma
80 0,3 FBHMV-80/2/03-S/A 170137 FBHMV-80/4/03-S/A 170171
125 0,3 FBHMV-125/2/03-S/A 170138 FBHMV-125/4/03-S/A 170172
80 0,5 FBHMV-80/2/05-S/A 170139 FBHMV-80/4/05-S/A 170173
125 0,5 FBHMV-125/2/05-S/A 170140 FBHMV-125/4/05-S/A 170174
80 1 FBHMV-80/2/1-S/A 170141 FBHMV-80/4/1-S/A 170175
125 1 FBHMV-125/2/1-S/A 170170 FBHMV-125/4/1-S/A 170176

CA08103003Z_MOEM2015-TR__4_Energiemanagement.book  Seite 261  Montag, 16. Januar 2017  2:07 14



262 EATON CA08103003Z-TR Tüm ürünler -> Çevrimiçi Katalog262  EATON CORPORATION CA08103003Z-TR

Devre Kesiciler
Kombine kaçak akım korumalı devre kesiciler FRB Moeller series

Kombine kaçak akm korumal devre kesiciler FRB

Anma çalşma akm Anma hata akm Açma karakteristiği: B Açma karakteristiği: C Açma karakteristiği: D
Ksa devre açtrmann tepki akm
3 - 5 x In

Ksa devre açtrmann tepki akm
5 - 10 x In

Ksa devre açtrmann tepki akm
10 - 20 x In

In IΔN Parça no. Ürün 
kodu

Parça no. Ürün 
kodu

Parça no. Ürün 
koduA A

Aşr akm ve kaçak akm korumal devre 
kesiciler FRBmM, dijital
Tip A,  darbe akm hassasiyetli, 240 V
1 kutuplu + N, ksa zaman gecikmeli
6 0,01 - - FRBDM-C6/1N/001-G/A 168252 FRBDM-D6/1N/001-G/A 168258
10 0,01 FRBDM-B10/1N/001-G/A 168249 FRBDM-C10/1N/001-G/A 168253 FRBDM-D10/1N/001-G/A 168259
13 0,01 FRBDM-B13/1N/001-G/A 168250 FRBDM-C13/1N/001-G/A 168254 FRBDM-D13/1N/001-G/A 168260
16 0,01 FRBDM-B16/1N/001-G/A 168251 FRBDM-C16/1N/001-G/A 168255 FRBDM-D16/1N/001-G/A 168261
20 0,01 - - FRBDM-C20/1N/001-G/A 168256 FRBDM-D20/1N/001-G/A 168262
25 0,01 - - FRBDM-C25/1N/001-G/A 168257 FRBDM-D25/1N/001-G/A 168263
6 0,03 - - FRBDM-C6/1N/003-G/A 168267 FRBDM-D6/1N/003-G/A 168273
10 0,03 FRBDM-B10/1N/003-G/A 168264 FRBDM-C10/1N/003-G/A 168268 FRBDM-D10/1N/003-G/A 168274
13 0,03 FRBDM-B13/1N/003-G/A 168265 FRBDM-C13/1N/003-G/A 168269 FRBDM-D13/1N/003-G/A 168275
16 0,03 FRBDM-B16/1N/003-G/A 168266 FRBDM-C16/1N/003-G/A 168270 FRBDM-D16/1N/003-G/A 168276
20 0,03 - - FRBDM-C20/1N/003-G/A 168271 FRBDM-D20/1N/003-G/A 168277
25 0,03 - - FRBDM-C25/1N/003-G/A 168272 FRBDM-D25/1N/003-G/A 168278
6 0,1 - - FRBDM-C6/1N/01-G/A 168282 FRBDM-D6/1N/01-G/A 168288
10 0,1 FRBDM-B10/1N/01-G/A 168279 FRBDM-C10/1N/01-G/A 168283 FRBDM-D10/1N/01-G/A 168289
13 0,1 FRBDM-B13/1N/01-G/A 168280 FRBDM-C13/1N/01-G/A 168284 FRBDM-D13/1N/01-G/A 168290
16 0,1 FRBDM-B16/1N/01-G/A 168281 FRBDM-C16/1N/01-G/A 168285 FRBDM-D16/1N/01-G/A 168291
20 0,1 - - FRBDM-C20/1N/01-G/A 168286 FRBDM-D20/1N/01-G/A 168292
25 0,1 - - FRBDM-C25/1N/01-G/A 168287 FRBDM-D25/1N/01-G/A 168293
2 kutuplu, ksa zaman gecikmeli
6 0,01 - - FRBDM-C6/2/001-G/A 168297 FRBDM-D6/2/001-G/A 168303
10 0,01 FRBDM-B10/2/001-G/A 168294 FRBDM-C10/2/001-G/A 168298 FRBDM-D10/2/001-G/A 168304
13 0,01 FRBDM-B13/2/001-G/A 168295 FRBDM-C13/2/001-G/A 168299 FRBDM-D13/2/001-G/A 168305
16 0,01 FRBDM-B16/2/001-G/A 168296 FRBDM-C16/2/001-G/A 168300 FRBDM-D16/2/001-G/A 168195
20 0,01 - - FRBDM-C20/2/001-G/A 168301 FRBDM-D20/2/001-G/A 168196
25 0,01 - - FRBDM-C25/2/001-G/A 168302 FRBDM-D25/2/001-G/A 168197
6 0,03 - - FRBDM-C6/2/003-G/A 168201 FRBDM-D6/2/003-G/A 168207
10 0,03 FRBDM-B10/2/003-G/A 168198 FRBDM-C10/2/003-G/A 168202 FRBDM-D10/2/003-G/A 168208
13 0,03 FRBDM-B13/2/003-G/A 168199 FRBDM-C13/2/003-G/A 168203 FRBDM-D13/2/003-G/A 168209
16 0,03 FRBDM-B16/2/003-G/A 168200 FRBDM-C16/2/003-G/A 168204 FRBDM-D16/2/003-G/A 168210
20 0,03 - - FRBDM-C20/2/003-G/A 168205 FRBDM-D20/2/003-G/A 168211
25 0,03 - - FRBDM-C25/2/003-G/A 168206 FRBDM-D25/2/003-G/A 168212
6 0,1 - - FRBDM-C6/2/01-G/A 168216 FRBDM-D6/2/01-G/A 168222
10 0,1 FRBDM-B10/2/01-G/A 168213 FRBDM-C10/2/01-G/A 168217 FRBDM-D10/2/01-G/A 168223
13 0,1 FRBDM-B13/2/01-G/A 168214 FRBDM-C13/2/01-G/A 168218 FRBDM-D13/2/01-G/A 168224
16 0,1 FRBDM-B16/2/01-G/A 168215 FRBDM-C16/2/01-G/A 168219 FRBDM-D16/2/01-G/A 168225
20 0,1 - - FRBDM-C20/2/01-G/A 168220 FRBDM-D20/2/01-G/A 168226
25 0,1 - - FRBDM-C25/2/01-G/A 168221 FRBDM-D25/2/01-G/A 168227
Kombine kaçak akm korumal devre kesiciler 
FRBmM
Parça no. A,  darbe akm hassasiyetli, 240 V (Diğer 
gerilim alanlarna yönelik ürünler istek üzerine gönderilir)
1 kutuplu + N, gecikmesiz
2 0,03 - - FRBMM-C2/1N/003-A 170614 FRBMM-D2/1N/003-A 170643
4 0,03 - - FRBMM-C4/1N/003-A 170615 FRBMM-D4/1N/003-A 170644
6 0,03 FRBMM-B6/1N/003-A 170702 FRBMM-C6/1N/003-A 170616 FRBMM-D6/1N/003-A 170645
10 0,03 FRBMM-B10/1N/003-A 170703 FRBMM-C10/1N/003-A 170617 FRBMM-D10/1N/003-A 170646
13 0,03 FRBMM-B13/1N/003-A 170704 FRBMM-C13/1N/003-A 170618 FRBMM-D13/1N/003-A 170647
16 0,03 FRBMM-B16/1N/003-A 170705 FRBMM-C16/1N/003-A 170619 FRBMM-D16/1N/003-A 170648
20 0,03 FRBMM-B20/1N/003-A 170706 FRBMM-C20/1N/003-A 170620 FRBMM-D20/1N/003-A 170649
25 0,03 FRBMM-B25/1N/003-A 170707 FRBMM-C25/1N/003-A 170621 - -
32 0,03 FRBMM-B32/1N/003-A 170708 FRBMM-C32/1N/003-A 170622 - -
40 0,03 FRBMM-B40/1N/003-A 170709 FRBMM-C40/1N/003-A 170623 - -
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Devre Kesiciler
Kombine kaçak akım korumalı devre kesiciler FRBMoeller series
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Kombine kaçak akm korumal devre kesiciler FRB

Anma çalşma akm Anma hata akm Açma karakteristiği: B Açma karakteristiği: C Açma karakteristiği: D
Ksa devre açtrmann tepki akm
 3 - 5 x In

Ksa devre açtrmann tepki akm
5 - 10 x In

Ksa devre açtrmann tepki akm
10 - 20 x In

In IΔN Parça no. Ürün 
kodu

Parça no. Ürün 
kodu

Parça no. Ürün 
koduA A

Kombine kaçak akm korumal devre 
kesiciler FRBmM
Tip A,  darbe akm hassasiyetli, 240 V 
(Diğer gerilim alanlarna yönelik ürünler istek 
üzerine gönderilir)
1 kutuplu + N, gecikmesiz
2 0,1 - - FRBMM-C2/1N/01-A 170682 FRBMM-D2/1N/01-A 170544
4 0,1 - - FRBMM-C4/1N/01-A 170683 FRBMM-D4/1N/01-A 170545
6 0,1 FRBMM-B6/1N/01-A 170664 FRBMM-C6/1N/01-A 170684 FRBMM-D6/1N/01-A 170546
10 0,1 FRBMM-B10/1N/01-A 170665 FRBMM-C10/1N/01-A 170685 FRBMM-D10/1N/01-A 170547
13 0,1 FRBMM-B13/1N/01-A 170666 FRBMM-C13/1N/01-A 170686 FRBMM-D13/1N/01-A 170548
16 0,1 FRBMM-B16/1N/01-A 170667 FRBMM-C16/1N/01-A 170687 FRBMM-D16/1N/01-A 170549
20 0,1 FRBMM-B20/1N/01-A 170668 FRBMM-C20/1N/01-A 170688 FRBMM-D20/1N/01-A 170550
25 0,1 FRBMM-B25/1N/01-A 170669 FRBMM-C25/1N/01-A 170689 - -
32 0,1 FRBMM-B32/1N/01-A 170670 FRBMM-C32/1N/01-A 170690 - -
40 0,1 FRBMM-B40/1N/01-A 170671 FRBMM-C40/1N/01-A 170691 - -
2 0,3 - - FRBMM-C2/1N/03-A 170571 FRBMM-D2/1N/03-A 170594
4 0,3 - - FRBMM-C4/1N/03-A 170572 FRBMM-D4/1N/03-A 170595
6 0,3 FRBMM-B6/1N/03-A 170607 FRBMM-C6/1N/03-A 170573 FRBMM-D6/1N/03-A 170596
10 0,3 FRBMM-B10/1N/03-A 170608 FRBMM-C10/1N/03-A 170574 FRBMM-D10/1N/03-A 170597
13 0,3 FRBMM-B13/1N/03-A 170609 FRBMM-C13/1N/03-A 170575 FRBMM-D13/1N/03-A 170598
16 0,3 FRBMM-B16/1N/03-A 170610 FRBMM-C16/1N/03-A 170576 FRBMM-D16/1N/03-A 170599
20 0,3 FRBMM-B20/1N/03-A 170611 FRBMM-C20/1N/03-A 170577 FRBMM-D20/1N/03-A 170868
25 0,3 FRBMM-B25/1N/03-A 170552 FRBMM-C25/1N/03-A 170578 - -
32 0,3 FRBMM-B32/1N/03-A 170553 FRBMM-C32/1N/03-A 170579 - -
40 0,3 FRBMM-B40/1N/03-A 170554 FRBMM-C40/1N/03-A 170580 - -
1 kutuplu + N, ksa zaman gecikmeli
13 0,03 FRBMM-B13/1N/003-G/A 170716 - - FRBMM-D13/1N/003-G/A 170653
16 0,03 FRBMM-B16/1N/003-G/A 170717 FRBMM-C16/1N/003-G/A 170631 FRBMM-D16/1N/003-G/A 170654
20 0,03 FRBMM-B20/1N/003-G/A 170528 FRBMM-C20/1N/003-G/A 170632 FRBMM-D20/1N/003-G/A 170655
25 0,03 FRBMM-B25/1N/003-G/A 170529 FRBMM-C25/1N/003-G/A 170633 - -
32 0,03 FRBMM-B32/1N/003-G/A 170530 FRBMM-C32/1N/003-G/A 170634 - -
40 0,03 FRBMM-B40/1N/003-G/A 170531 FRBMM-C40/1N/003-G/A 170635 - -
2 kutuplu, gecikmesiz
6 0,03 - - FRBMM-C6/2/003-A 170785 - -
10 0,03 FRBMM-B10/2/003-A 170879 FRBMM-C10/2/003-A 170786 - -
13 0,03 FRBMM-B13/2/003-A 170880 FRBMM-C13/2/003-A 170787 - -
16 0,03 FRBMM-B16/2/003-A 170881 FRBMM-C16/2/003-A 170788 - -
20 0,03 FRBMM-B20/2/003-A 170882 FRBMM-C20/2/003-A 170789 - -
25 0,03 FRBMM-B25/2/003-A 170883 - - - -
32 0,03 FRBM6-B32/2/003-A 170884 - - - -
40 0,03 FRBM6-B40/2/003-A 170885 - - - -
6 0,1 - - FRBMM-C6/2/01-A 170819 - -
10 0,1 FRBMM-B10/2/01-A 170803 FRBMM-C10/2/01-A 170820 - -
13 0,1 FRBMM-B13/2/01-A 170804 FRBMM-C13/2/01-A 170821 - -
16 0,1 FRBMM-B16/2/01-A 170805 FRBMM-C16/2/01-A 170822 - -
20 0,1 FRBMM-B20/2/01-A 170806 FRBMM-C20/2/01-A 170823 - -
6 0,3 - - FRBMM-C6/2/03-A 170863 - -
10 0,3 FRBMM-B10/2/03-A 170844 FRBMM-C10/2/03-A 170864 - -
13 0,3 FRBMM-B13/2/03-A 170845 FRBMM-C13/2/03-A 170865 - -
16 0,3 FRBMM-B16/2/03-A 170846 FRBMM-C16/2/03-A 170866 - -
20 0,3 FRBMM-B20/2/03-A 170847 FRBMM-C20/2/03-A 170867 - -
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Devre Kesiciler
Kombine kaçak akım korumalı devre kesiciler FRBMoeller series

Gü
ç Y
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mi

Kombine kaçak akm korumal devre kesiciler FRB

Anma çalşma akm Anma hata akm Açma karakteristiği: B Açma karakteristiği: C Açma karakteristiği: D
Ksa devre açtrmann tepki akm
 3 - 5 x In

Ksa devre açtrmann tepki akm
5 - 10 x In

Ksa devre açtrmann tepki akm
10 - 20 x In

In IΔN Parça no. Ürün 
kodu

Parça no. Ürün 
kodu

Parça no. Ürün 
koduA A

Kombine kaçak akm korumal devre 
kesiciler FRBmM
Tip A,  darbe akm hassasiyetli, 240 V 
(Diğer gerilim alanlarna yönelik ürünler istek 
üzerine gönderilir)
1 kutuplu + N, gecikmesiz
2 0,1 - - FRBMM-C2/1N/01-A 170682 FRBMM-D2/1N/01-A 170544
4 0,1 - - FRBMM-C4/1N/01-A 170683 FRBMM-D4/1N/01-A 170545
6 0,1 FRBMM-B6/1N/01-A 170664 FRBMM-C6/1N/01-A 170684 FRBMM-D6/1N/01-A 170546
10 0,1 FRBMM-B10/1N/01-A 170665 FRBMM-C10/1N/01-A 170685 FRBMM-D10/1N/01-A 170547
13 0,1 FRBMM-B13/1N/01-A 170666 FRBMM-C13/1N/01-A 170686 FRBMM-D13/1N/01-A 170548
16 0,1 FRBMM-B16/1N/01-A 170667 FRBMM-C16/1N/01-A 170687 FRBMM-D16/1N/01-A 170549
20 0,1 FRBMM-B20/1N/01-A 170668 FRBMM-C20/1N/01-A 170688 FRBMM-D20/1N/01-A 170550
25 0,1 FRBMM-B25/1N/01-A 170669 FRBMM-C25/1N/01-A 170689 - -
32 0,1 FRBMM-B32/1N/01-A 170670 FRBMM-C32/1N/01-A 170690 - -
40 0,1 FRBMM-B40/1N/01-A 170671 FRBMM-C40/1N/01-A 170691 - -
2 0,3 - - FRBMM-C2/1N/03-A 170571 FRBMM-D2/1N/03-A 170594
4 0,3 - - FRBMM-C4/1N/03-A 170572 FRBMM-D4/1N/03-A 170595
6 0,3 FRBMM-B6/1N/03-A 170607 FRBMM-C6/1N/03-A 170573 FRBMM-D6/1N/03-A 170596
10 0,3 FRBMM-B10/1N/03-A 170608 FRBMM-C10/1N/03-A 170574 FRBMM-D10/1N/03-A 170597
13 0,3 FRBMM-B13/1N/03-A 170609 FRBMM-C13/1N/03-A 170575 FRBMM-D13/1N/03-A 170598
16 0,3 FRBMM-B16/1N/03-A 170610 FRBMM-C16/1N/03-A 170576 FRBMM-D16/1N/03-A 170599
20 0,3 FRBMM-B20/1N/03-A 170611 FRBMM-C20/1N/03-A 170577 FRBMM-D20/1N/03-A 170868
25 0,3 FRBMM-B25/1N/03-A 170552 FRBMM-C25/1N/03-A 170578 - -
32 0,3 FRBMM-B32/1N/03-A 170553 FRBMM-C32/1N/03-A 170579 - -
40 0,3 FRBMM-B40/1N/03-A 170554 FRBMM-C40/1N/03-A 170580 - -
1 kutuplu + N, ksa zaman gecikmeli
13 0,03 FRBMM-B13/1N/003-G/A 170716 - - FRBMM-D13/1N/003-G/A 170653
16 0,03 FRBMM-B16/1N/003-G/A 170717 FRBMM-C16/1N/003-G/A 170631 FRBMM-D16/1N/003-G/A 170654
20 0,03 FRBMM-B20/1N/003-G/A 170528 FRBMM-C20/1N/003-G/A 170632 FRBMM-D20/1N/003-G/A 170655
25 0,03 FRBMM-B25/1N/003-G/A 170529 FRBMM-C25/1N/003-G/A 170633 - -
32 0,03 FRBMM-B32/1N/003-G/A 170530 FRBMM-C32/1N/003-G/A 170634 - -
40 0,03 FRBMM-B40/1N/003-G/A 170531 FRBMM-C40/1N/003-G/A 170635 - -
2 kutuplu, gecikmesiz
6 0,03 - - FRBMM-C6/2/003-A 170785 - -
10 0,03 FRBMM-B10/2/003-A 170879 FRBMM-C10/2/003-A 170786 - -
13 0,03 FRBMM-B13/2/003-A 170880 FRBMM-C13/2/003-A 170787 - -
16 0,03 FRBMM-B16/2/003-A 170881 FRBMM-C16/2/003-A 170788 - -
20 0,03 FRBMM-B20/2/003-A 170882 FRBMM-C20/2/003-A 170789 - -
25 0,03 FRBMM-B25/2/003-A 170883 - - - -
32 0,03 FRBM6-B32/2/003-A 170884 - - - -
40 0,03 FRBM6-B40/2/003-A 170885 - - - -
6 0,1 - - FRBMM-C6/2/01-A 170819 - -
10 0,1 FRBMM-B10/2/01-A 170803 FRBMM-C10/2/01-A 170820 - -
13 0,1 FRBMM-B13/2/01-A 170804 FRBMM-C13/2/01-A 170821 - -
16 0,1 FRBMM-B16/2/01-A 170805 FRBMM-C16/2/01-A 170822 - -
20 0,1 FRBMM-B20/2/01-A 170806 FRBMM-C20/2/01-A 170823 - -
6 0,3 - - FRBMM-C6/2/03-A 170863 - -
10 0,3 FRBMM-B10/2/03-A 170844 FRBMM-C10/2/03-A 170864 - -
13 0,3 FRBMM-B13/2/03-A 170845 FRBMM-C13/2/03-A 170865 - -
16 0,3 FRBMM-B16/2/03-A 170846 FRBMM-C16/2/03-A 170866 - -
20 0,3 FRBMM-B20/2/03-A 170847 FRBMM-C20/2/03-A 170867 - -
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Devre Kesiciler
Kombine kaçak akım korumalı devre kesiciler FRB Moeller series

Kombine kaçak akm korumal devre kesiciler FRB

Anma çalşma akm Anma hata akm Açma karakteristiği: B Açma karakteristiği: C Açma karakteristiği: D
Ksa devre açtrmann tepki akm
 3 - 5 x In

Ksa devre açtrmann tepki akm
5 - 10 x In

Ksa devre açtrmann tepki akm
10 - 20 x In

In IΔN Parça no. Ürün 
kodu

Parça no. Ürün 
kodu

Parça no. Ürün 
koduA A

Kombine kaçak akm korumal devre kesiciler 
FRBmM
Tip A,  darbe akm hassasiyetli (Diğer gerilim 
alanlarna yönelik ürünler istek üzerine gönderilir)
2 kutuplu,  ksa zaman gecikmeli, 240 V
6 0,03 - - FRBMM-C6/2/003-LIA 170795 - -
10 0,03 FRBMM-B10/2/003-LIA 170886 FRBMM-C10/2/003-LIA 170796 - -
13 0,03 FRBMM-B13/2/003-LIA 170887 FRBMM-C13/2/003-LIA 170797 - -
16 0,03 FRBMM-B16/2/003-LIA 170888 FRBMM-C16/2/003-LIA 170798 - -
20 0,03 FRBMM-B20/2/003-LIA 170889 FRBMM-C20/2/003-LIA 170799 - -
6 0,1 - - FRBMM-C6/2/01-LIA 170829 - -
10 0,1 FRBMM-B10/2/01-LIA 170810 FRBMM-C10/2/01-LIA 170830 - -
13 0,1 FRBMM-B13/2/01-LIA 170811 FRBMM-C13/2/01-LIA 170831 - -
16 0,1 FRBMM-B16/2/01-LIA 170812 FRBMM-C16/2/01-LIA 170832 - -
20 0,1 FRBMM-B20/2/01-LIA 170813 FRBMM-C20/2/01-LIA 170833 - -
3 kutuplu,  gecikmesiz, 415 V
6 0,03 - - FRBMM-C6/3/003-A 170737 FRBMM-D6/3/003-A 170774
10 0,03 FRBMM-B10/3/003-A 170733 FRBMM-C10/3/003-A 170738 FRBMM-D10/3/003-A 170775
13 0,03 FRBMM-B13/3/003-A 170734 FRBMM-C13/3/003-A 170739 FRBMM-D13/3/003-A 170776
16 0,03 FRBMM-B16/3/003-A 170735 FRBMM-C16/3/003-A 170740 FRBMM-D16/3/003-A 170777
20 0,03 FRBMM-B20/3/003-A 170736 FRBMM-C20/3/003-A 170741 FRBMM-D20/3/003-A 170778
25 0,03 - - FRBMM-C25/3/003-A 170772 FRBMM-D25/3/003-A 170779
32 0,03 - - FRBMM-C32/3/003-A 170773 - -
6 0,1 - - FRBMM-C6/3/01-A 170742 FRBMM-D6/3/01-A 170749
10 0,1 FRBMM-B10/3/01-A 170780 FRBMM-C10/3/01-A 170743 FRBMM-D10/3/01-A 170750
13 0,1 FRBMM-B13/3/01-A 170781 FRBMM-C13/3/01-A 170744 FRBMM-D13/3/01-A 170751
16 0,1 FRBMM-B16/3/01-A 170782 FRBMM-C16/3/01-A 170745 FRBMM-D16/3/01-A 170752
20 0,1 FRBMM-B20/3/01-A 170783 FRBMM-C20/3/01-A 170746 FRBMM-D20/3/01-A 170753
25 0,1 - - FRBMM-C25/3/01-A 170747 FRBMM-D25/3/01-A 170754
32 0,1 - - FRBMM-C32/3/01-A 170748 - -
6 0,3 - - FRBMM-C6/3/03-A 170759 FRBMM-D6/3/03-A 170766
10 0,3 FRBMM-B10/3/03-A 170755 FRBMM-C10/3/03-A 170760 FRBMM-D10/3/03-A 170767
13 0,3 FRBMM-B13/3/03-A 170756 FRBMM-C13/3/03-A 170761 FRBMM-D13/3/03-A 170768
16 0,3 FRBMM-B16/3/03-A 170757 FRBMM-C16/3/03-A 170762 FRBMM-D16/3/03-A 170769
20 0,3 FRBMM-B20/3/03-A 170758 FRBMM-C20/3/03-A 170763 FRBMM-D20/3/03-A 170770
25 0,3 - - FRBMM-C25/3/03-A 170764 FRBMM-D25/3/03-A 170771
32 0,3 - - FRBMM-C32/3/03-A 170765 - -
3 kutuplu + N,  gecikmesiz, 240/415 V
6 0,03 - - FRBM6-C6/3N/003-A 170996 FRBM6-D6/3N/003-A 171008
10 0,03 - - FRBM6-C10/3N/003-A 170997 FRBM6-D10/3N/003-A 170892
13 0,03 FRBM6-B13/3N/003-A 170987 FRBM6-C13/3N/003-A 170998 FRBM6-D13/3N/003-A 170893
16 0,03 FRBM6-B16/3N/003-A 170988 FRBM6-C16/3N/003-A 170999 FRBM6-D16/3N/003-A 170894
20 0,03 - - FRBM4-C20/3N/003-A 171000 FRBM4-D20/3N/003-A 170895
25 0,03 - - FRBM4-C25/3N/003-A 171001 - -
32 0,03 - - FRBM4-C32/3N/003-A 171002 - -
6 0,1 - - FRBM6-C6/3N/01-A 170926 FRBM6-D6/3N/01-A 170938
10 0,1 - - FRBM6-C10/3N/01-A 170927 FRBM6-D10/3N/01-A 170939
13 0,1 FRBM6-B13/3N/01-A 170898 FRBM6-C13/3N/01-A 170928 FRBM6-D13/3N/01-A 170940
16 0,1 FRBM6-B16/3N/01-A 170899 FRBM6-C16/3N/01-A 170929 FRBM6-D16/3N/01-A 170941
20 0,1 - - FRBM4-C20/3N/01-A 170930 FRBM4-D20/3N/01-A 170942
25 0,1 - - FRBM4-C25/3N/01-A 170931 - -
32 0,1 - - FRBM4-C32/3N/01-A 170932 - -
6 0,3 - - FRBM6-C6/3N/03-A 170954 FRBM6-D6/3N/03-A 170966
10 0,3 - - FRBM6-C10/3N/03-A 170955 FRBM6-D10/3N/03-A 170967
13 0,3 FRBM6-B13/3N/03-A 170945 FRBM6-C13/3N/03-A 170956 FRBM6-D13/3N/03-A 170968
16 0,3 FRBM6-B16/3N/03-A 170946 FRBM6-C16/3N/03-A 170957 FRBM6-D16/3N/03-A 170969
20 0,3 - - FRBM4-C20/3N/03-A 170958 FRBM4-D20/3N/03-A 170970
25 0,3 - - FRBM4-C25/3N/03-A 170959 - -
32 0,3 - - FRBM4-C32/3N/03-A 170960 - -
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Devre Kesiciler
Yardımcı kontak, BaralarMoeller series
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Yardmc kontak, Baralar

Açklama Parça no. Ürün kodu

Devre kesiciler için aksesuar, IEC
LS, FI ve FI/LS kombine şalterler için SmartWire-DT çalştrma modülü MCB-HK-SWD

                             
177175

Yardmc kontak, vidalanabilir
FI için yardmc kontak, 1 NA/1NK Z-HK 248432
LS ve FI/LS kombine şalterler için yardmc kontak, 1NA/1NK Z-AHK 248433
LS, FI ve FI/LS kombine şalterler için hata ihbar kontağ, 2 A/K Z-NHK 248434
Yardmc kontak, geçmeli
LS ve FI/LS kombine şalterler için yardmc kontak, 1NA/1NK ZP-IHK 286052
LS ve FI/LS kombine şalterler için yardmc kontak, 1 A/K ZP-WHK 286053
LS, ve FI/LS kombine şalterler için hata ihbar kontağ, 2 A/K ZP-NHK 248437
Şönt açtrma bobini, geçmeli
12 - 110 V DC ZP-ASA/24 248438
110 - 415 V DC ZP-ASA/230 248439
Düşük gerilim bobini, gecikmesiz
115 V DC Z-USA/115 248288
230 V DC Z-USA/230 248289
400 V DC Z-USA/400 248290
Devre kesiciler için aksesuar, UL/CSA
FAZ-NA için yardmc kontak, - RT Z-IHK-NA 113895
FAZ-NA için şönt bobini, -RT, 12 - 110 V AC FAZ-XAA-NA12-110VAC 102037
FAZ-NA için şönt bobini, -RT, 110 - 415 V AC FAZ-XAA-NA110-415VAC 102036

Açklama Cihazlar Parça no. Parça no. Ürün kodu
Adet

Baralar
FAZ için bara, kesilebilir, 100 A
Kesit:  18 mm2 - 1 fazl BB-UL-18/1P-1M/57 121981
Kesit:  18 mm2 - 2 fazl BB-UL-18/2P-2M/56 121982
Kesit:  18 mm2 - 3 fazl BB-UL-18/3P-3M/57 121983
Kesit:  25 mm2 - 1 fazl BB-UL-25/1P-1M/57 121989
Kesit:  25 mm2 - 2 fazl BB-UL-25/2P-2M/56 121990
Kesit:  25 mm2 - 3 fazl BB-UL-25/3P-3M/57 121991
FAZ-NA ve RT için bara, kesilebilir, 100 A
Kesit:  25 mm2 - 1 fazl Z-BB/UL25/1P1MU/57 171131
Kesit:  25 mm2 - 1 fazl + Yard. Kontak Z-BB/UL25/1P1MU+AUX/37 171137
Kesit:  25 mm2 - 2 x 1 fazl + Yard. Kontak Z-BB/UL25/2X1P1MU+AUX/38 171143
Kesit:  25 mm2 - 3 x 1 fazl + Yard. Kontak Z-BB/UL25/3X1P1MU+AUX/39 171141
Kesit:  25 mm2 - 2 fazl Z-BB/UL25/2P1MU/56 171132
Kesit:  25 mm2 - 2 fazl + Yard. Kontak Z-BB/UL25/2P1MU+AUX/46 171138
Kesit:  25 mm2 - 3 fazl Z-BB/UL25/3P1MU/57 171133
Kesit:  25 mm2 - 3 fazl + Yard. Kontak Z-BB/UL25/3P1MU+AUX/48 171139
Örtü sac için sonlandrma kapağ - - Z-ECUL 171145
Bağlant klemensleri - - Z-TEUL35 171144
Bara kapağ - - Z-FPUL 171146
FAZ-NA ve -RT için bara Z-SV/UL, 80 A
Kesit:  16 mm2 6 1 fazl Z-SV/UL-16/1P-1TE/6 104892
Kesit:  16 mm2 12 1 fazl Z-SV/UL-16/1P-1TE/12 104893
Kesit:  16 mm2 18 1 fazl Z-SV/UL-16/1P-1TE/18 104894
Kesit:  16 mm2 6 2 fazl Z-SV/UL-16/2P-2TE/6 104895
Kesit:  16 mm2 12 2 fazl Z-SV/UL-16/2P-2TE/12 104896
Kesit:  16 mm2 18 2 fazl Z-SV/UL-16/2P-2TE/18 104897
Kesit:  16 mm2 6 3 fazl Z-SV/UL-16/3P-3TE/6 104898
Kesit:  16 mm2 12 3 fazl Z-SV/UL-16/3P-3TE/12 104899
Kesit:  16 mm2 18 3 fazl Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 104900
Bağlant terminali  2,5 - 35 mm2 - - Z-EK/35/UL 104901
Bağlant terminali  1,5 - 50 mm2 - - Z-EB/50/UL 104902
3 pim için bara kapağ - - ZV-BS-UL 104904
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Devre Kesiciler
Yardımcı kontak, BaralarMoeller series
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Yardmc kontak, Baralar

Açklama Parça no. Ürün kodu

Devre kesiciler için aksesuar, IEC
LS, FI ve FI/LS kombine şalterler için SmartWire-DT çalştrma modülü MCB-HK-SWD

                             
177175

Yardmc kontak, vidalanabilir
FI için yardmc kontak, 1 NA/1NK Z-HK 248432
LS ve FI/LS kombine şalterler için yardmc kontak, 1NA/1NK Z-AHK 248433
LS, FI ve FI/LS kombine şalterler için hata ihbar kontağ, 2 A/K Z-NHK 248434
Yardmc kontak, geçmeli
LS ve FI/LS kombine şalterler için yardmc kontak, 1NA/1NK ZP-IHK 286052
LS ve FI/LS kombine şalterler için yardmc kontak, 1 A/K ZP-WHK 286053
LS, ve FI/LS kombine şalterler için hata ihbar kontağ, 2 A/K ZP-NHK 248437
Şönt açtrma bobini, geçmeli
12 - 110 V DC ZP-ASA/24 248438
110 - 415 V DC ZP-ASA/230 248439
Düşük gerilim bobini, gecikmesiz
115 V DC Z-USA/115 248288
230 V DC Z-USA/230 248289
400 V DC Z-USA/400 248290
Devre kesiciler için aksesuar, UL/CSA
FAZ-NA için yardmc kontak, - RT Z-IHK-NA 113895
FAZ-NA için şönt bobini, -RT, 12 - 110 V AC FAZ-XAA-NA12-110VAC 102037
FAZ-NA için şönt bobini, -RT, 110 - 415 V AC FAZ-XAA-NA110-415VAC 102036

Açklama Cihazlar Parça no. Parça no. Ürün kodu
Adet

Baralar
FAZ için bara, kesilebilir, 100 A
Kesit:  18 mm2 - 1 fazl BB-UL-18/1P-1M/57 121981
Kesit:  18 mm2 - 2 fazl BB-UL-18/2P-2M/56 121982
Kesit:  18 mm2 - 3 fazl BB-UL-18/3P-3M/57 121983
Kesit:  25 mm2 - 1 fazl BB-UL-25/1P-1M/57 121989
Kesit:  25 mm2 - 2 fazl BB-UL-25/2P-2M/56 121990
Kesit:  25 mm2 - 3 fazl BB-UL-25/3P-3M/57 121991
FAZ-NA ve RT için bara, kesilebilir, 100 A
Kesit:  25 mm2 - 1 fazl Z-BB/UL25/1P1MU/57 171131
Kesit:  25 mm2 - 1 fazl + Yard. Kontak Z-BB/UL25/1P1MU+AUX/37 171137
Kesit:  25 mm2 - 2 x 1 fazl + Yard. Kontak Z-BB/UL25/2X1P1MU+AUX/38 171143
Kesit:  25 mm2 - 3 x 1 fazl + Yard. Kontak Z-BB/UL25/3X1P1MU+AUX/39 171141
Kesit:  25 mm2 - 2 fazl Z-BB/UL25/2P1MU/56 171132
Kesit:  25 mm2 - 2 fazl + Yard. Kontak Z-BB/UL25/2P1MU+AUX/46 171138
Kesit:  25 mm2 - 3 fazl Z-BB/UL25/3P1MU/57 171133
Kesit:  25 mm2 - 3 fazl + Yard. Kontak Z-BB/UL25/3P1MU+AUX/48 171139
Örtü sac için sonlandrma kapağ - - Z-ECUL 171145
Bağlant klemensleri - - Z-TEUL35 171144
Bara kapağ - - Z-FPUL 171146
FAZ-NA ve -RT için bara Z-SV/UL, 80 A
Kesit:  16 mm2 6 1 fazl Z-SV/UL-16/1P-1TE/6 104892
Kesit:  16 mm2 12 1 fazl Z-SV/UL-16/1P-1TE/12 104893
Kesit:  16 mm2 18 1 fazl Z-SV/UL-16/1P-1TE/18 104894
Kesit:  16 mm2 6 2 fazl Z-SV/UL-16/2P-2TE/6 104895
Kesit:  16 mm2 12 2 fazl Z-SV/UL-16/2P-2TE/12 104896
Kesit:  16 mm2 18 2 fazl Z-SV/UL-16/2P-2TE/18 104897
Kesit:  16 mm2 6 3 fazl Z-SV/UL-16/3P-3TE/6 104898
Kesit:  16 mm2 12 3 fazl Z-SV/UL-16/3P-3TE/12 104899
Kesit:  16 mm2 18 3 fazl Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 104900
Bağlant terminali  2,5 - 35 mm2 - - Z-EK/35/UL 104901
Bağlant terminali  1,5 - 50 mm2 - - Z-EB/50/UL 104902
3 pim için bara kapağ - - ZV-BS-UL 104904
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Bara sistemi SASY 60i kontrol panelinde 
en üst düzeyde verimlilik sağlar

SASY 60i – emniyetli ve güvenilir: Motor koruma şalterleri ve devre 
kesiciler ile birlikte SASY 60i sistemi, gücü anahtarlamak, korumak ve 
dağıtmak için kesintisiz, UL sertifikalı bir çözüm sunmaktadır. Modüler 
bara sistemi SASY 60i, kontrol panosunda verimli güç dağıtımı için 
tasarlanmıştır. Bara adaptörü sayesinde besleme ve çıkış şalterleri hızlı, 
kolay ve yer tasarruflu bir şekilde doğrudan bara sistemine monte 
edilebilmektedir.

SASY 60i çift T tipi profil baralar, kontak noktalarını hazırlamak için 
gerekli olan iş miktarını azaltır. Bu baralar, çok yüksek nominal darbe 
akımı dayanıklılığında az sayıda bara izolatörüne ihtiyaç duyar ve 
bu sayede kontrol panosunun içindeki boşlukların en iyi şekilde 
kullanılmasına imkan verir. Bunun yanı sıra bara profilinin geniş yüzeyi 
üzerinden ısı yayılımı en iyi şekilde iletilir. 

  www.eaton.eu/xnh
  www.eaton.eu/sasy60i

http://www.eaton.eu/xnh
http://www.eaton.eu/sasy60i
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60-mm sistem
Bara sistemi SASY 60i

 1 Sistem kapağı 
 2 Boş alan kapağı, modüler 
 3 Boş alan  kapağı için 

tutucu 
 4 Bağlantı terminali plakası 
 5 Boyuna ray bağlantısı
 6 Üniversal iletken bağlantı 

terminali
 7 Kelepçeli terminal

 8 Profil baralar
 9 Bara izolatörü
10 Sonlandırma kapağı
11 Çift T profil baralar
12 Çift T bara izolatörü
13 Sonlandırma kapağı 
14 PKZ ve PKE için bara 

adaptörü
15 NZM için bara adaptörü

16 Alçak gerilim h.b.c. 
sigortalı yük ayırıcılar

17 Işıklı göstergeli D tipi yük 
ayırıcı

18 Işıklı göstergesiz D tipi 
yük ayırıcı

19 D tipi sigorta yuvası
20 Sigorta elemanı
21 Yerleştirme elemanı

22 Vidalı kapak
23 NH izole bağlantı bıçağı
24 NH sigorta kartuşu
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SASY bara sistemi 60 mm
Yassı baralar ve profil baralar için sistem Moeller series

Yass baralar ve profil baralar için sistem

Açklama Kutuplar Anma çalşma 
akm

Şunlar için 
kullanlabilir:

Parça no.
Ürün kodu

Ie
A

Bara taşycs
Termoplast, silikon içermez, klor içermez
Halojensiz
IEC bara izolatörü

Ilgili bara boyutuna uyarlamak için 
kilit sürgülü
Içte bulunan vidalama delikleri ile

3 630 Yass baralar BBS-3/FL
107066

4 630 Yass baralar BBS-4/FL
138381

UL bara izolatörü
Ilgili bara boyutuna uyarlamak için 
kilit sürgülü
Içte bulunan vidalama delikleri ile

3 630 Yass baralar BBS-3/FL-NA
107067

PE/N bara izolatörü
Ilgili bara boyutuna uyarlamak için 
kilit sürgülü
Münferit monte edilebilir

1 630 Yass baralar BBS-1/FL
107161

2 630 Yass baralar BBS-2/FL
107069

Çift T tipi profil-bara izolatörü
Bir PE veya N baras takmak için 
uygundur
Içte bulunan vidalama delikleri ile

1 1600 Çift T profil BBS-1/PR
107165

Dş veya orta taşyc olarak uygundur
içte bulunan vidalama delikleri ile

3 1600 Çift T profil BBS-3/PR
107162

Sonlandrma kapağ
Baralarn üstünü kapatmak için - - BBS-3/FL

BBS-3/FL-NA
ES-BBS-3/FL
107068

- - BBS-3/PR ES-BBS-3/PR
107164

UL zemin plakas
Baralar ile montaj plakas arasndaki 
boşluk için kullanlr

- - BBS-3/FL
BBS-3/FL-NA
BBS-3/PR

BBC-BT-NA
107172

Ray kapaklar
- - - 5 mm kalnlğndaki 

tüm yass baralar
BBC-FL5
107173

- - - 10 mm kalnlğndaki 
tüm yass baralar

BBC-FL10
107174

- - - Çift T profil BBC-CU-BAR/PR
107175

Profil baralar
E-CU çift T profil baras

Kesit 500 mm2, 
2400 mm uzunluk, kalay kaplamal

- 1250 BBS-3/PR, BBS-1/PR, 
BBS-3/FL-185

CU-BAR-500/T
107166

Kesit 720 mm2, 
2400 mm uzunluk, kalay kaplamal

- 1600 BBS-3/PR, BBS-1/PR, 
BBS-3/FL-185

CU-BAR-720/T
107167

Bara örtü kapağ, komple
Uzunluk 228 MM 3 - - BBC-CS1

107209
Uzunluk 228 MM 4 - - BBC-CS4

138387
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SASY bara sistemi 60 mm
Bağlantı teknolojisiMoeller series
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Bağlant teknolojisi

Açklama Genişlik Kutuplar Anma çalşma 
akm

Bağlant kesitleri Şunlar için 
kullanlabilir:

Parça no.
Ürün kodu

Ie
mm A

Bağlant terminali plakalar
Terminaller, kesilmemiş olan 
iletkenleri bağlamak için 
çkarlabilir
Kesintisiz döngü mümkün 
değildir

54 3 300 6 - 50 mm2
AWG 10 - AWG 2/0.

Çift T profil
12 x 5/10
15 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10

BBA-TP3/50
107183

Genişleme terminalleri
Baralar üzerinde delik açmadan 
bağlant

38 - 480 35 - 150 mm2
AWG2/0 - MCM 300.

12 x 5/10
20 x 5/10

AKS150
138374

Baralar üzerinde delik açmadan 
bağlant

38 - 500 95 - 185 mm2
AWG3/0 - MCM 350.

Çift T profil
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10

AKS185
107195

Profil terminalleri
Baralar üzerinde delik açmadan 
bağlant

72 - 1600 800 mm2, terminal alan
41 x 20 - 42

Çift T profil AKP800
107198

Üniversal iletken bağlant terminalleri
Entegre 
Edilmiş tutucu yay, açk 
skştrma alan ve 
Kaybolmaz 
Terminal vidas ile

11,5 - 180 1,5 - 16 mm2
AWG 14 - AWG 6.

5 mm kalnlğndaki 
tüm yass baralar

AKU16/5
107187

23,5 - 440 16 - 120 mm2
AWG 4 - MCM 250.

10 mm kalnlğndaki 
tüm yass baralar

AKU120/10
107194

38 - 630 Kablo pabuçlar M10 10 mm kalnlğndaki 
tüm yass baralar,
Çift T profil

AKU-M10/10
138361
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SASY bara sistemi 60 mm
Bağlantı teknolojisiMoeller series
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Bağlant teknolojisi

Açklama Genişlik Kutuplar Anma çalşma 
akm

Bağlant kesitleri Şunlar için 
kullanlabilir:

Parça no.
Ürün kodu

Ie
mm A

Bağlant terminali plakalar
Terminaller, kesilmemiş olan 
iletkenleri bağlamak için 
çkarlabilir
Kesintisiz döngü mümkün 
değildir

54 3 300 6 - 50 mm2
AWG 10 - AWG 2/0.

Çift T profil
12 x 5/10
15 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10

BBA-TP3/50
107183

Genişleme terminalleri
Baralar üzerinde delik açmadan 
bağlant

38 - 480 35 - 150 mm2
AWG2/0 - MCM 300.

12 x 5/10
20 x 5/10

AKS150
138374

Baralar üzerinde delik açmadan 
bağlant

38 - 500 95 - 185 mm2
AWG3/0 - MCM 350.

Çift T profil
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10

AKS185
107195

Profil terminalleri
Baralar üzerinde delik açmadan 
bağlant

72 - 1600 800 mm2, terminal alan
41 x 20 - 42

Çift T profil AKP800
107198

Üniversal iletken bağlant terminalleri
Entegre 
Edilmiş tutucu yay, açk 
skştrma alan ve 
Kaybolmaz 
Terminal vidas ile

11,5 - 180 1,5 - 16 mm2
AWG 14 - AWG 6.

5 mm kalnlğndaki 
tüm yass baralar

AKU16/5
107187

23,5 - 440 16 - 120 mm2
AWG 4 - MCM 250.

10 mm kalnlğndaki 
tüm yass baralar

AKU120/10
107194

38 - 630 Kablo pabuçlar M10 10 mm kalnlğndaki 
tüm yass baralar,
Çift T profil

AKU-M10/10
138361
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SASY bara sistemi 60 mm
NZM, PKZ ve PKE için bara adaptörü Moeller series

NZM, PKZ ve PKE için bara adaptörü

Kutup says Anma çalşma akm Adaptör genişliği Şunlar için kullanlabilir: Parça no.
Ürün koduIe

A mm

Devre kesici ve yük ayrc için adaptör
Cu yass baralara 12 - 30 x 5 - 10 takmak için, çift T ve üçlü T profil

3 kutuplu 160 92 NZM1,
PN1,
N(S)1

NZM1-XAD160
104554

250 106 NZM2,
PN2,
N(S)2

NZM2-XAD250
104555

630 140 NZM3,
PN3,
N(S)3

NZM3-XAD630
107206

4 kutuplu 250 140 NZM2,
PN2,
N2
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)

NZM2-4-XAD250
138388

630 185 NZM3,
PN3,
N3
NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)

NZM3-4-XAD630
138389

Adaptör için bağlant bloğu
3 kutuplu 250 - NZM2,

PN2,
N(S)2

NZM2-XKR4
281666

630 - NZM3,
PN3,
N(S)3

NZM3-XKR13
281668

4 kutuplu 250 - NZM2-4,
PN2-4,
N2-4

NZM2-4-XKR4
118907

630 - NZM3-4,
PN3-4,
N3-4

NZM3-4-XKR13
119020

PKZ ve PKE için bara adaptörü
Çift adaptör

3 kutuplu 35 54 Çift T profil
12x5/10
15x5/10
20x5/10
25x5/10
30x5/10

Z-SS-60-ADD/6-54
288791
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SASY bara sistemi 60 mm
Baraya takılan sigorta cihazlarıMoeller series
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Baraya taklan sigorta cihazlar

Anma çalşma akm Kartuş boyutu Bağlant Parça no.
Ürün koduIe

A

NH sigorta yük ayrclar
IEC/EN 60947-3
3 kutuplu
Kavrama korumal
Şartl ölçüm ksa devre akm 120 kA (500 V) ve 100 kA (690 V)
UL94 uyarnca alev alma karakteristiği (kendinden söndürmeli)
İsteğe bağl olarak üstte veya altta kablo bağlants
Elektrolit bakrdan akm şeritleri, gümüş
NH sigorta yük ayrclar, şkl gösterge fonksiyonsuz

160 NH00 Kutu terminal 1,5 - 95 mm² XNH00-S160-BT1
183034

250 NH1 Kutu terminal 35 - 150 mm² XNH1-S250-BT
183052

400 NH2 Kutu terminal 95 - 300 mm² XNH2-S400-BT
183066

630 NH3 Kutu terminal 95 - 300 mm² XNH3-S630-BT
183078

NH sigorta yük ayrclar, şkl gösterge fonksiyonlu
Işkl gösterge fonksiyonu, sigorta elemannn atmş olduğunu bildirir

160 NH00 Kutu terminal 1,5 - 95 mm² XNH00-FCL-S160-BT1
183037

250 NH1 Kutu terminal 35 - 150 mm² XNH1-FCL-S250-BT
183054

400 NH2 Kutu terminal 95 - 300 mm² XNH2-FCL-S400-BT
183068

630 NH3 Kutu terminal 95 - 300 mm² XNH3-FCL-S630-BT
183080

Anma çalşma akm Anma çalşma gerilimi Kartuş boyutu Montaj genişliği Şunlar için 
kullanlabilir:

Parça no.
Ürün kodu

Ie Ue
A V AC mm

D tipi sigorta yuvalar
Kartuş yerleştirme eleman
Vidal başlksz, boş sevkiyat

63 400 E18, D 02 27 12 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
Çift T profil

D02-SO/63/3-R-27
114315

D tipi sigortal yük ayrclar, şkl gösterge fonksiyonsuz
Kartuş yerleştirme eleman
Vidal başlksz, boş sevkiyat

63 400 E18, D 02 36 20 x 5/10
30 x 5/10
Çift T profil

D02-S/63/3-RS
284649

D tipi sigortal yük ayrclar, şkl gösterge fonksiyonlu
Işkl gösterge fonksiyonu, sigorta elemannn tetiklenmiş olduğunu bildirir
Kartuş yerleştirme elemanlar ve sigorta elemanlar olmadan, boş sevkiyat
Kontak konumu göstergesi
Yükü tüm kutuplardan ve elle temas etmeden devreye alr
Mühürlenebilir ve kilitlenebilir

63 400 E18, D02 27 12 x 5/10
15 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
Çift T profil

D02-LTS/63/3-R
114316

CA08103003Z_MOEM2015-TR__4_Energiemanagement.book  Seite 271  Montag, 16. Januar 2017  2:07 14



271EATON CA08103003Z-TRTüm ürünler -> Çevrimiçi Katalog

G
üç

 Y
ön

et
im

i

 EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 271

SASY bara sistemi 60 mm
Baraya takılan sigorta cihazlarıMoeller series
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Baraya taklan sigorta cihazlar

Anma çalşma akm Kartuş boyutu Bağlant Parça no.
Ürün koduIe

A

NH sigorta yük ayrclar
IEC/EN 60947-3
3 kutuplu
Kavrama korumal
Şartl ölçüm ksa devre akm 120 kA (500 V) ve 100 kA (690 V)
UL94 uyarnca alev alma karakteristiği (kendinden söndürmeli)
İsteğe bağl olarak üstte veya altta kablo bağlants
Elektrolit bakrdan akm şeritleri, gümüş
NH sigorta yük ayrclar, şkl gösterge fonksiyonsuz

160 NH00 Kutu terminal 1,5 - 95 mm² XNH00-S160-BT1
183034

250 NH1 Kutu terminal 35 - 150 mm² XNH1-S250-BT
183052

400 NH2 Kutu terminal 95 - 300 mm² XNH2-S400-BT
183066

630 NH3 Kutu terminal 95 - 300 mm² XNH3-S630-BT
183078

NH sigorta yük ayrclar, şkl gösterge fonksiyonlu
Işkl gösterge fonksiyonu, sigorta elemannn atmş olduğunu bildirir

160 NH00 Kutu terminal 1,5 - 95 mm² XNH00-FCL-S160-BT1
183037

250 NH1 Kutu terminal 35 - 150 mm² XNH1-FCL-S250-BT
183054

400 NH2 Kutu terminal 95 - 300 mm² XNH2-FCL-S400-BT
183068

630 NH3 Kutu terminal 95 - 300 mm² XNH3-FCL-S630-BT
183080

Anma çalşma akm Anma çalşma gerilimi Kartuş boyutu Montaj genişliği Şunlar için 
kullanlabilir:

Parça no.
Ürün kodu

Ie Ue
A V AC mm

D tipi sigorta yuvalar
Kartuş yerleştirme eleman
Vidal başlksz, boş sevkiyat

63 400 E18, D 02 27 12 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
Çift T profil

D02-SO/63/3-R-27
114315

D tipi sigortal yük ayrclar, şkl gösterge fonksiyonsuz
Kartuş yerleştirme eleman
Vidal başlksz, boş sevkiyat

63 400 E18, D 02 36 20 x 5/10
30 x 5/10
Çift T profil

D02-S/63/3-RS
284649

D tipi sigortal yük ayrclar, şkl gösterge fonksiyonlu
Işkl gösterge fonksiyonu, sigorta elemannn tetiklenmiş olduğunu bildirir
Kartuş yerleştirme elemanlar ve sigorta elemanlar olmadan, boş sevkiyat
Kontak konumu göstergesi
Yükü tüm kutuplardan ve elle temas etmeden devreye alr
Mühürlenebilir ve kilitlenebilir

63 400 E18, D02 27 12 x 5/10
15 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
Çift T profil

D02-LTS/63/3-R
114316
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Tek Ürün Yelpazesi 
Komple Devre Koruması

Eaton Bussmann serisi DIN tipi NH sigorta kartuşları ve altlıklarından 
oluşan ürün yelpazesi, tüm endüstriyel uygulamalarda geniş bir fonksiyon 
çeşitliliğine sahip benzersiz seçenekler sunar.

Geniş kapsamlı ürün yelpazesinde farklı gerilimler, akımlar ve boyutlarda 
sigorta çeşitleri yer almaktadır. Sigortalar için çift indikasyon sistemi, atan 
sigortalar hızlı bir şekilde tespit edilebildiği ve değiştirilebildiği için zaman 
ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. İzolasyonlu metal saplar, tutma yeri 
gerilimsiz olduğundan, sigortaların güvenliğini arttırır.

Elektriksel sistemlerin korunmasında standartları belirleyen bir ürün 
yelpazesi.

www.eaton.com/bussmannseries

http://www.eaton.com/bussmannseries
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Çift indikasyon sistemi
Bussmann'ın patentli çift 
indikasyon sistemi bir 
sigortanın attığını gösterir 
ve böylece oldukça güvenilir 
bir lokal ve uzaktan bildirim 
imkanı mümkündür, sigorta 
kartuşlarının değiştirme 
zamanları kısalır ve 
maliyetlerden tasarruf edilir.

Düşük kayıp güç
Bussmann'ın düşük kayıplı 
sigorta kartuşları, enerji 
tüketimini ve ekipmanlar 
üzerine ısı aktarımını azaltarak 
genel işletim maliyetlerini ve 
CO2 emisyonunu düşürür.

Dünya genelinde uyumluluk
Bussmann'un sigorta 
kartuşları IEC 60269-1 ve 
2, DIN 43620, VDE, CE 
ve CCC standartlarına 
göre test edilmiş ve 
sertifikalandırılmıştır ve 
böylece dünya genelinde 
kabul görür.

NH 400 V
Dikdörtgen kasalı gG ve aM 400 V NH sınıfı endüstriyel sigorta kartuşları, çok sayıda endüstriyel 
uygulama için uygundur.
• 2 ila 630 Amper
• gG/gL sınıfı
• Kesme kapasitesi: 120 kA~
• Yapı boyutları 000 ile 3 arası
• IEC 60269-1 ve 2, VDE 0636, DIN 43620 ve CE
• Metal saplı veya izolasyonlu metal saplı olarak sunulur

NH 500 V
Dikdörtgen kasalı gG ve aM 500 V NH sınıfı endüstriyel sigorta kartuşları, çok sayıda endüstriyel 
uygulama için uygundur.
• 2 ila 1250 Amper
• gG/gL ve aM sınıfları
• Kesme kapasitesi: 120 kA~
• Yapı boyutları 000 ile 4 arası
• IEC 60269-1 ve 2, VDE 0636, DIN 43620 ve CE
• Metal saplı veya izolasyonlu metal saplı olarak ile sunulur

NH 690 V
Dikdörtgen kasalı gG ve aM 690 V NH sınıfı endüstriyel sigorta kartuşları, çok sayıda endüstriyel 
uygulama için uygundur.
• 2 ila 800 Amper
• gG/gL ve aM sınıfları
• Kesme kapasitesi: 120 kA~
• Yapı boyutları 000 ile 4 arası
• IEC 60269-1 ve 2, VDE 0636, DIN 43620 ve CE
• Metal saplı olarak sunulur

NH kaidesi
NH sigorta kaidelerinde termoplastik bir kasa, DIN rayı ve/veya vida sabitlemeleri mevcuttur. Bu 
ürün yelpazesi için eksiksiz aksesuar setleri sunulmaktadır: faz bariyerleri, IP20 parmak temasına 
karşı koruma kitleri ve nötr bağlantıları
• 160 ila 1600 Amper
• 690 VAC
• 120 kA kesme kapasitesine sahip sigorta kartuşları için
• Yapı boyutları 00 ile 4 arası
• IEC 60269-1 ve 2, VDE 0636-1 ve 2

Geri dönüşüm
Bussmann, geri 
dönüştürülebilir ürünlerin 
üretimi alanında uzmandır 
ve sektörler tarafından 
kabul edilen geri dönüşüm 
sisteminin üyesidir. HRC 
sembolü, ürünün yeniden 
değerlendirme için uygun 
olduğunu gösterir. Sigortalar, 
kurşun ve kadmiyum içermez 
ve böylece RoHS uyumlu 
uygulamalarda kullanım için 
de uygundur.
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UL pazarları için geniş kapsamlı devre 
koruma çözümleri

Eaton'un Bussmann serisinin UL sertifikalı sigorta kartuşları, altlıkları ve 
blokları, endüstriyel ve altyapı segmentlerindeki kullanım için büyük ve 
kapsayıcı bir ürün yelpazesi sunar.

Ürün yelpazesinde farklı gerilimler, akımlar için yapı boyutları için 
sigortalar yer almaktadır. UL sigortaları ve aksesuarları, ABD'ye veya diğer 
UL pazarlarına ihracat için uygulamalara ya da ekipmanlara uygundur.

Global yeterlilik ve sertifikalar ile kapsamlı portföyümüz, güvenli elektrik 
kullanımına, tesis ve insan korumasına yardımcı olur.

Katalog indir:
www.eaton.com/bussmannseries 

http://www.eaton.com/bussmannseries
http://www.eaton.com/bussmannseries
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UL alçak gerilim – yan akım devreleri için sigorta kartuşlarına genel bakış

Class CC Class J Klasse RK1 Class T

Katalog numaraları LP-CC, FNQ-R, KTK-R LPJ-SP(I), JKS LPN-RK-SP(I), LPS-RK-SP(I), 
KTN-R, KTS-R

JJN, JJS

Anma çalışma 
gerilimi

V AC 600 600 600 600
V DC 300 300 Maks. 300 160/170

Anma çalışma akımı Maks. 30 A Maks. 600 A Maks. 600 A Maks. 1200 A

Kesme kapasitesi RMS Sym .. 200 kA 200/300 kA 200/300 kA .. 200 kA
DC 20 kA 100 kA 100 kA 20/100 kA

Çalışma sınıfı Gecikmeli, hızlı Gecikmeli, hızlı Gecikmeli, hızlı Hızlı, süper hızlı

Sigorta yuvası Optima, CHCC, HPF, HPS CUBEFuse, CH sınıf J modüler 
destek, güvenlik JTM

yok yok

Sigorta blokları BCM Güç dağıtımı, modüler bıçaklı, 
JM600, JP piramit sigorta 
blokları
Ön plaka montajı, modüler 
tip, BH modüler stil

Modüler bıçaklı, RM250 ve 
RM600

BH modüler stil, T300 ve T600 
ön plaka montajı

Standartlar ve Yasal 
Düzenlemeler

CE, UL listeli ve CSA sertifikalı

Uygulamalar Özel devreler, endüstriyel 
kontrol, izole hat içi sigorta 
yuvası, hat koruması, küçük
Kontrol transformatörleri

Güç dağıtım panosu, yan 
akım devreleri için güç 
koruma şalterleri, makineler 
için ayırıcı, endüstriyel 
kontrol

Büyük ana dağıtım panoları, 
güç dağıtım panoları, motor 
kontrol merkezleri, makineler 
için ayırıcılar

Büyük apartman tesisleri, 
çok aileli evler için sayaç 
eşiği, VFD güç koruması

UL alçak gerilim – diğer sigorta kartuşlarına genel bakış

Hızlı sigortalar Zaman gecikmeli sigortalar

Katalog numaraları KTK KLM FNM FNQ

Anma çalışma 
gerilimi

V AC 600 600 250 500
V DC - 600 - -

Anma çalışma akımı Maks. 30 A Maks. 30 A Maks. 30 A Maks. 30 A

Kesme kapasitesi RMS Sym 100 kA 100 kA 200/300 kA .. 200 kA
DC yok 50 kA N/A N/A

Çalışma sınıfı Hızlı sigorta kartuşları Zaman gecikmeli sigorta kartuşları

Sigorta yuvası Optima, CH, HPG, HPC, HPS, HPM, HPF, HEB, HEX, HEY,  
NDNF1-WH, CCP

Optima, CH, HPG, HPC, HPS, HPM, HPF, HEB, HEX, HEY,  
NDNF1-WH, CCP

Sigorta blokları BCM, 4421 und 4515 BCM, 4421 und 4515

Standartlar ve Yasal 
Düzenlemeler

CE, UL Kayıtlı ve CSA sertifikalı CE, UL Kayıtlı ve CSA sertifikalı

Uygulamalar Kontrol devreleri, yıldırım koruma sistemleri,  
sayaç devreleri

Yüksek demeraj akımlı 
devreler (motor/transformatör 
yükleri). Ek koruma, endüktif 
125 VAC ve 250 VAC devreler

Motor kontrol 
transformatörleri, demeraj 
akımlı devreler
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Bussmann series sigortalar
Silindirik sigortalar

Silindirik sigortalar

Anma çalşma 
akm

Anma gerilimi Kesme kapasitesi Kullanm 
kategorisi

Boyut Parça no.

A VAC kA mm

Silindirik sigortalar 10 x 38 mm ve 14 x 51 mm
0,5 500 120 gG 10 x 38 C10G0-5
1 C10G1
2 C10G2
4 C10G4
6 C10G6
8 C10G8
10 C10G10
12 C10G12
16 C10G16
20 C10G20
25 C10G25
32 C10G32
0,16 500 120 aM 10 x 38 C10M0-16
0,25 C10M0-25
0,5 C10M0-5
1 C10M1
2 C10M2
4 C10M4
6 C10M6
8 C10M8
10 C10M10
12 C10M12
16 C10M16
20 400 C10M20
25 C10M25
32 C10M32
1 690 80 gG 14 x 51 C14G1
2 C14G2
4 C14G4
6 C14G6
8 C14G8
10 C14G10
12 C14G12
16 C14G16
20 C14G20
25 C14G25
32 500 120 C14G32
40 500 C14G40
50 400 C14G50
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Bussmann series sigortalar
Silindirik sigortalar
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Silindirik sigortalar 14 x 51 mm ve 22 x 58 mm
0,25 500 80 aM 14 x 51 C14M0-25
0,5 C14M0-5
1 C14M1
2 C14M2
4 C14M4
6 C14M6
8 C14M8
10 C14M10
12 C14M12
16 C14M16
20 C14M20
25 C14M25
32 120 C14M32
40 C14M40
45 C14M45
50 400 C14M50
2 690 80 gG 22 x 58 C22G2
4 C22G4
6 C22G6
8 C22G8
10 C22G10
12 C22G12
16 C22G16
20 C22G20
25 C22G25
32 C22G32
40 C22G40
50 C22G50
63 C22G63
80 500 120 C22G80
100 500 C22G100
125 400 C22G125
2 690 80 aM 22 x 58 C22M2
4 C22M4
6 C22M6
8 C22M8
10 C22M10
12 C22M12
16 C22M16
20 C22M20
25 C22M25
32 C22M32
40 C22M40
50 C22M50
63 C22M63
80 500 120 C22M80
100 500 C22M100
125 400 C22M125

Anma çalşma 
akm

Anma gerilimi Kesme kapasitesi Kullanm 
kategorisi

Boyut Parça no.

A VAC kA mm
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Bussmann series sigortalar
Silindirik sigortalar

Gü
ç Y

ön
eti

mi

Silindirik sigortalar 14 x 51 mm ve 22 x 58 mm
0,25 500 80 aM 14 x 51 C14M0-25
0,5 C14M0-5
1 C14M1
2 C14M2
4 C14M4
6 C14M6
8 C14M8
10 C14M10
12 C14M12
16 C14M16
20 C14M20
25 C14M25
32 120 C14M32
40 C14M40
45 C14M45
50 400 C14M50
2 690 80 gG 22 x 58 C22G2
4 C22G4
6 C22G6
8 C22G8
10 C22G10
12 C22G12
16 C22G16
20 C22G20
25 C22G25
32 C22G32
40 C22G40
50 C22G50
63 C22G63
80 500 120 C22G80
100 500 C22G100
125 400 C22G125
2 690 80 aM 22 x 58 C22M2
4 C22M4
6 C22M6
8 C22M8
10 C22M10
12 C22M12
16 C22M16
20 C22M20
25 C22M25
32 C22M32
40 C22M40
50 C22M50
63 C22M63
80 500 120 C22M80
100 500 C22M100
125 400 C22M125

Anma çalşma 
akm

Anma gerilimi Kesme kapasitesi Kullanm 
kategorisi

Boyut Parça no.

A VAC kA mm
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Bussmann series sigortalar
Silindirik sigortalar için sigorta yuvası

Silindirik sigortalar için sigorta yuvas

Tip 
resimdeki gibi

Anma çalşma akm Anma gerilimi Fonksiyon Parça no.

A V/VAC

10 x 38 mm silindirik sigortalar için sigorta yuvas
1 30 600 V (UL) 1 kutuplu, göstergeli CHCC1DIU

2 kutuplu, göstergeli CHCC2DIU
3 kutuplu, göstergeli CHCC3DIU
1 kutuplu CHCC1DU
2 kutuplu CHCC2DU
3 kutuplu CHCC3DU

2 32 690 VAC (IEC), 600 V (UL) 1 kutuplu CHM1DU
2 kutuplu CHM2DU
3 kutuplu CHM3DU
4 kutuplu CHM4DU
1 kutuplu, göstergeli CHM1DIU
2 kutuplu, göstergeli CHM2DIU
3 kutuplu, göstergeli CHM3DIU
4 kutuplu, göstergeli CHM4DIU

14 x 51 mm silindirik sigortalar için sigorta yuvas
3 50 690 VAC (IEC) 1 kutuplu CH141DU
3 2 kutuplu CH142DU
4 3 kutuplu CH143DU
- 4 kutuplu CH144DU
5 1 kutuplu, mikro anahtarl CH141DMSU-F
5 3 kutuplu, mikro anahtarl CH143DMSU-F
22 x 58 mm silindirik sigortalar için sigorta yuvas
6 125 690 VAC (IEC) 1 kutuplu CH221DU
7 2 kutuplu CH222DU
8 3 kutuplu CH223DU
9 4 kutuplu CH224DU
- 3 kutuplu, nötr CH223DNU
- 3 kutuplu, nötr ve mikro anahtarl CH223DMSU-L
Uyarlar

1 2 3 6
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Bussmann series sigortalar
NH sigorta kartuşları
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NH sigorta kartuşlar

Anma çalşma akm Anma gerilimi Kesme kapasitesi Kullanm kategorisi Boyut Tip1)

A VAC kA

NH sigorta kartuşlar
2 500 120 gG/gl 000 2NHG000B
4 4NHG000B
6 6NHG000B
10 10NHG000B
16 16NHG000B
20 20NHG000B
25 25NHG000B
32 32NHG000B
35 35NHG000B
40 40NHG000B
50 50NHG000B
63 63NHG000B
80 80NHG000B
100 100NHG000B
50 500 120 gG/gl 00 50NHG00B
63 63NHG00B
80 80NHG00B
100 100NHG00B
125 125NHG00B
160 160NHG00B

6 500 120 gG/gl 0 6NHG0B
10 10NHG0B
16 16NHG0B
20 20NHG0B
25 25NHG0B
32 32NHG0B
35 35NHG0B
40 40NHG0B
50 50NHG0B
63 63NHG0B
80 80NHG0B
100 100NHG0B
125 125NHG0B
160 160NHG0B
6 500 120 gG/gl 01 6NHG01B
10 10NHG01B
16 16NHG01B
20 20NHG01B
25 25NHG01B
32 32NHG01B
35 35NHG01B
40 40NHG01B
50 50NHG01B
63 63NHG01B
80 80NHG01B
100 100NHG01B
125 125NHG01B
160 160NHG01B

Uyarlar 1) İzole metal saplar isteğe bağldr
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Bussmann series sigortalar
NH sigorta kartuşları

Gü
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NH sigorta kartuşlar

Anma çalşma akm Anma gerilimi Kesme kapasitesi Kullanm kategorisi Boyut Tip1)

A VAC kA

NH sigorta kartuşlar
2 500 120 gG/gl 000 2NHG000B
4 4NHG000B
6 6NHG000B
10 10NHG000B
16 16NHG000B
20 20NHG000B
25 25NHG000B
32 32NHG000B
35 35NHG000B
40 40NHG000B
50 50NHG000B
63 63NHG000B
80 80NHG000B
100 100NHG000B
50 500 120 gG/gl 00 50NHG00B
63 63NHG00B
80 80NHG00B
100 100NHG00B
125 125NHG00B
160 160NHG00B

6 500 120 gG/gl 0 6NHG0B
10 10NHG0B
16 16NHG0B
20 20NHG0B
25 25NHG0B
32 32NHG0B
35 35NHG0B
40 40NHG0B
50 50NHG0B
63 63NHG0B
80 80NHG0B
100 100NHG0B
125 125NHG0B
160 160NHG0B
6 500 120 gG/gl 01 6NHG01B
10 10NHG01B
16 16NHG01B
20 20NHG01B
25 25NHG01B
32 32NHG01B
35 35NHG01B
40 40NHG01B
50 50NHG01B
63 63NHG01B
80 80NHG01B
100 100NHG01B
125 125NHG01B
160 160NHG01B

Uyarlar 1) İzole metal saplar isteğe bağldr
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Bussmann series sigortalar
NH sigorta kartuşları

NH sigorta kartuşlar
50 500 120 gG/gl 1 50NHG1B
63 63NHG1B
80 80NHG1B
100 100NHG1B
125 125NHG1B
160 160NHG1B
200 200NHG1B
224 224NHG1B
250 250NHG1B
315 440 315NHG1B
355 440 355NHG1B
35 500 120 gG/gl 02 35NHG02B
40 40NHG02B
50 50NHG02B
63 63NHG02B
80 80NHG02B
100 100NHG02B
125 125NHG02B
160 160NHG02B
200 200NHG02B
224 224NHG02B
250 250NHG02B
250 500 120 gG/gl 2 250NHG2B
300 300NHG2B
315 315NHG2B
355 355NHG2B
400 400NHG2B
425 425NHG2B
450 450NHG2B
500 440 500NHG2B
250 500 120 gG/gl 03 250NHG03B
315 315NHG03B
355 355NHG03B
400 400NHG03B

315 500 120 gG/gl 3 315NHG3B
355 355NHG3B
400 400NHG3B
425 425NHG3B
500 500NHG3B
630 630NHG3B

Uyarlar 1) İzole metal saplar isteğe bağldr

Anma çalşma akm Anma gerilimi Kesme kapasitesi Kullanm kategorisi Boyut Tip1)

A VAC kA
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Bussmann series sigortalar
NH sigorta kartuşları
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Anma çalşma akm Anma gerilimi Kesme kapasitesi Kullanm kategorisi Boyut Parça no.

A VAC kA

NH sigorta kartuşlar
500 500 120 gG/gL 4 500NHG4G
630 500 120 gG/gL 4 630NHG4G

6 690 120 aM 000 6NHM000B-690
10 10NHM000B-690
16 16NHM000B-690
20 20NHM000B-690
25 25NHM000B-690
32 32NHM000B-690
35 35NHM000B-690
40 40NHM000B-690
50 50NHM000B-690
63 690 120 aM 00 63NHM00B-690
80 80NHM00B-690
100 100NHM00B-690

50 690 120 aM 1 50NHM1B-690
63 63NHM1B-690
80 80NHM1B-690
100 100NHM1B-690
125 125NHM1B-690
160 160NHM1B-690

125 690 120 aM 2 125NHM2B-690
160 160NHM2B-690
200 200NHM2B-690
224 224NHM2B-690
250 250NHM2B-690
315 315NHM2B-690
355 355NHM2B-690

315 690 120 aM 3 315NHM3B-690
355 355NHM3B-690
400 400NHM3B-690
500 500NHM3B-690
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Bussmann series sigortalar
NH sigorta kartuşları

Gü
ç Y

ön
eti

mi

Anma çalşma akm Anma gerilimi Kesme kapasitesi Kullanm kategorisi Boyut Parça no.

A VAC kA

NH sigorta kartuşlar
500 500 120 gG/gL 4 500NHG4G
630 500 120 gG/gL 4 630NHG4G

6 690 120 aM 000 6NHM000B-690
10 10NHM000B-690
16 16NHM000B-690
20 20NHM000B-690
25 25NHM000B-690
32 32NHM000B-690
35 35NHM000B-690
40 40NHM000B-690
50 50NHM000B-690
63 690 120 aM 00 63NHM00B-690
80 80NHM00B-690
100 100NHM00B-690

50 690 120 aM 1 50NHM1B-690
63 63NHM1B-690
80 80NHM1B-690
100 100NHM1B-690
125 125NHM1B-690
160 160NHM1B-690

125 690 120 aM 2 125NHM2B-690
160 160NHM2B-690
200 200NHM2B-690
224 224NHM2B-690
250 250NHM2B-690
315 315NHM2B-690
355 355NHM2B-690

315 690 120 aM 3 315NHM3B-690
355 355NHM3B-690
400 400NHM3B-690
500 500NHM3B-690
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Bussmann series sigortalar
NH sigorta kaideleri, Yüksek Hızlı Sigortalar

NH sigorta kaideleri, Yüksek Hzl Sigortalar

Anma çalşma akm Anma gerilimi Kesme kapasitesi Kullanm kategorisi Boyut Parça no.

A V/VAC kA

NH sigorta kaideler
160 690 VAC  -  -  00 SD00-D
250  -  -  1 SD1-D
400  -  -  2 SD2-D
630  -  -  3 SD3-D

160 690 VAC  -  -  00 TD00-D
250  -  -  1 TD1-D
400  -  -  2 TD2-D
630  -  -  3 TD3-D

Çift göstergeli kare biçiminde sigorta kartuşlar DIN 43620 
10 690 (IEC), 700 (UL) 200 aR 000 170M1558D
16 170M1559D
20 170M1560D
25 170M1561D
32 170M1562D
40 170M1563D
50 170M1564D
63 170M1565D
80 170M1566D
100 170M1567D
125 170M1568D
160 170M1569D
200 170M1570D
250 170M1571D
315 690 (IEC), 700 (UL) 200 aR 00 170M1572D
40 690 (IEC), 700 (UL) 200 aR 1 170M3808D
50 170M3809D
63 170M3810D
80 170M3811D
100 170M3812D
125 170M3813D
160 170M3814D
200 170M3815D
250 170M3816D
315 170M3817D
350 170M3818D
400 170M3819D
450 170M4863D
500 170M4864D
550 170M4865D
630 170M4866D
400 690 (IEC), 700 (UL) 200 aR 2 170M5808D
450 170M5809D
500 170M5810D
550 170M5811D
630 170M5812D
500 690 (IEC), 700 (UL) 200 aR 3 170M6808D
550 170M6809D
630 170M6810D
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Notlar
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Bussmann series sigortalar
Yüksek Hızlı Sigortalar

Yüksek Hzl Sigortalar

Anma çalşma akm Anma gerilimi Kesme kapasitesi Kullanm kategorisi  -TN/80 T 
Mikro anahtarl 

 -TN/110 T 
Mikro anahtarl 

A VAC kA Parça no. Parça no.

Vidalanr kulakl kare biçiminde sigorta kartuşlar DIN 43653
Boyut: 1
40 690 (IEC), 700 (UL) 200 gR 170M3058 170M3208
50 170M3059 170M3209
63 170M3060 170M3210
80 170M3061 170M3211
100 170M3062 170M3212
125 170M3063 170M3213
160 170M3064 170M3214
200 170M3065 170M3215
250 170M3066 170M3216
315 170M3067 170M3217
350 170M3068 170M3218
400 170M3069 170M3219
450 170M3070 170M3220
500 170M3071 170M3221
550 170M3072 170M3222
630 170M3073 170M3223
Boyut: 1
200 690 (IEC), 700 (UL) 200 gR 170M4058 170M4208
250 170M4059 170M4209
315 170M4060 170M4210
350 170M4061 170M4211
400 170M4062 170M4212
450 170M4063 170M4213
500 170M4064 170M4214
550 170M4065 170M4215
630 170M4066 170M4216
Boyut: 2
400 690 (IEC), 700 (UL) 200 gR 170M5058 170M5208
450 170M5059 170M5209
500 170M5060 170M5210
550 170M5061 170M5211
630 170M5062 170M5212
Boyut: 3
500 690 (IEC), 700 (UL) 200 gR 170M6058 170M6208
550 170M6059 170M6209
630 170M6060 170M6210
Boyut: 2
250 1250 (IEC), 1300 (UL) 200 gR  - 170M5188
280  - 170M5189
315  - 170M5190
350  - 170M5191
400  - 170M5192
450  - 170M5193
500  - 170M5194
550  - 170M5195
630  - 170M5196
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Bussmann series sigortalar
Yüksek Hızlı Sigortalar

Gü
ç Y
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eti

mi

Yüksek Hzl Sigortalar

Anma çalşma 
akm

Anma gerilimi Kullanm 
kategorisi 

 -/80 
Optik göstergeli

 -TN/80 T 
Mikro anahtarl 

A V/VAC Parça no. Parça no.

Vidalanr kulakl kare biçiminde sigorta kartuşlar DIN 43653
Kesme kapasitesi: 200 kA (VAC), 50 kA (VDC)
Boyut: 000

10 690 VAC (IEC), 700 VAC/VDC (UL) gR 170M1358 170M1408
16 170M1359 170M1409
20 170M1360 170M1410
25 170M1361 170M1411
32 170M1362 170M1412
40 170M1363 170M1413
50 170M1364 170M1414
63 170M1365 170M1415
80 170M1366 170M1416
100 170M1367 170M1417
125 170M1368 170M1418
160 170M1369 170M1419
200 170M1370 170M1420
250 170M1371 170M1421
315 170M1372 170M1422

Kesme kapasitesi: 200 kA
Boyut: 00

25  gR 170M2608 170M2658
32 170M2609 170M2659
40 170M2610 170M2660
50 170M2611 170M2661
63 170M2612 170M2662
80 170M2613 170M2663
100  gR 170M2614 170M2664
125 170M2615 170M2665
160 170M2616 170M2666
200 170M2617 170M2667
250 170M2618 170M2668
315 170M2619 170M2669
350 170M2620 170M2670
400 170M2621 170M2671
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Bussmann series sigortalar
Yüksek Hızlı Sigortalar

Gü
ç Y

ön
eti

mi

Yüksek Hzl Sigortalar

Anma çalşma 
akm

Anma gerilimi Kullanm 
kategorisi 

 -/80 
Optik göstergeli

 -TN/80 T 
Mikro anahtarl 

A V/VAC Parça no. Parça no.

Vidalanr kulakl kare biçiminde sigorta kartuşlar DIN 43653
Kesme kapasitesi: 200 kA (VAC), 50 kA (VDC)
Boyut: 000

10 690 VAC (IEC), 700 VAC/VDC (UL) gR 170M1358 170M1408
16 170M1359 170M1409
20 170M1360 170M1410
25 170M1361 170M1411
32 170M1362 170M1412
40 170M1363 170M1413
50 170M1364 170M1414
63 170M1365 170M1415
80 170M1366 170M1416
100 170M1367 170M1417
125 170M1368 170M1418
160 170M1369 170M1419
200 170M1370 170M1420
250 170M1371 170M1421
315 170M1372 170M1422

Kesme kapasitesi: 200 kA
Boyut: 00

25  gR 170M2608 170M2658
32 170M2609 170M2659
40 170M2610 170M2660
50 170M2611 170M2661
63 170M2612 170M2662
80 170M2613 170M2663
100  gR 170M2614 170M2664
125 170M2615 170M2665
160 170M2616 170M2666
200 170M2617 170M2667
250 170M2618 170M2668
315 170M2619 170M2669
350 170M2620 170M2670
400 170M2621 170M2671
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Bussmann series sigortalar
Kuzey Amerika sigortaları

Kuzey Amerika sigortalar

Anma çalşma 
akm

Anma gerilimi Kesme kapasitesi Kullanm kategorisi Parça no.

A V kA

Low-peak çift eleman sigortalar, yavaş
1 600 V AC/ 300 V DC 300 kA RMS Sim. / 100 kA DC Yavaş LPJ-1SP
1,25 LPJ-1-1-4SP
1,6 LPJ-1-6-10SP
1,8 LPJ-1-8-10SP
2 LPJ-2SP
2,25 LPJ-2-1-4SP
2,5 LPJ-2-1-2SP
2,8 LPJ-2-8-10SP
3 LPJ-3SP
3,2 LPJ-3-2-10SP
3,5 LPJ-3-1-2SP
4 LPJ-4SP
4,5 LPJ-4-1-2SP
5 LPJ-5SP
5,6 LPJ-5-6-10SP
6 LPJ-6SP
7 LPJ-7SP
8 LPJ-8SP
9 LPJ-9SP
10 LPJ-10SP
12 LPJ-12SP
15 LPJ-15SP
17,5 LPJ-17-1-2SP
20 LPJ-20SP
25 LPJ-25SP
30 LPJ-30SP
35 LPJ-35SP
40 LPJ-40SP
45 LPJ-45SP
50 LPJ-50SP
60 LPJ-60SP
70 LPJ-70SP
80 LPJ-80SP
90 LPJ-90SP
100 LPJ-100SP
110 LPJ-110SP
125 LPJ-125SP
150 LPJ-150SP
175 LPJ-175SP
200 LPJ-200SP
225 LPJ-225SP
250 LPJ-250SP
300 LPJ-300SP
350 LPJ-350SP
400 LPJ-400SP
450 LPJ-450SP
500 LPJ-500SP
600 LPJ-600SP
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Bussmann series sigortalar
LPJ sigorta kartuşları için sigorta yuvaları

Gü
ç Y
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mi

LPJ sigorta kartuşlar için sigorta yuvalar

Tip resimdeki gibi Anma çalşma akm Anma gerilimi Fonksiyon Parça no.

A kA kA

J snf modüler yuvalar
1 30 600 1 kutuplu CH30J1

Neon görünümlü 1 kutuplu CH30J1I
2 kutuplu CH30J2
Neon görünümlü 2 kutuplu CH30J2I
3 kutuplu CH30J3
Neon görünümlü 3 kutuplu CH30J3I

2 60 1 kutuplu CH60J1
Neon görünümlü 1 kutuplu CH60J1I
2 kutuplu CH60J2
Neon görünümlü 2 kutuplu CH60J2I
3 kutuplu CH60J3
Neon görünümlü 3 kutuplu CH60J3I

Modüler bçakl sigorta bloklar
3 70 - 100 600 1 kutuplu JM60100-1CR

2 kutuplu JM60100-2CR
3 kutuplu JM60100-3CR

4 110 - 200 1 kutuplu JM60200-1CR
2 kutuplu JM60200-2CR
3 kutuplu JM60200-3CR

5 225 - 400 1 kutuplu JM60400-1CR
2 kutuplu JM60400-2CR
3 kutuplu JM60400-3CR

6 450 - 600 1 kutuplu JM60600-1CR
2 kutuplu JM60600-2CR
3 kutuplu JM60600-3CR

Uyarlar

1 2 3 4

5 6
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Bussmann series sigortalar
LPJ sigorta kartuşları için sigorta yuvaları

Gü
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LPJ sigorta kartuşlar için sigorta yuvalar

Tip resimdeki gibi Anma çalşma akm Anma gerilimi Fonksiyon Parça no.

A kA kA

J snf modüler yuvalar
1 30 600 1 kutuplu CH30J1

Neon görünümlü 1 kutuplu CH30J1I
2 kutuplu CH30J2
Neon görünümlü 2 kutuplu CH30J2I
3 kutuplu CH30J3
Neon görünümlü 3 kutuplu CH30J3I

2 60 1 kutuplu CH60J1
Neon görünümlü 1 kutuplu CH60J1I
2 kutuplu CH60J2
Neon görünümlü 2 kutuplu CH60J2I
3 kutuplu CH60J3
Neon görünümlü 3 kutuplu CH60J3I

Modüler bçakl sigorta bloklar
3 70 - 100 600 1 kutuplu JM60100-1CR

2 kutuplu JM60100-2CR
3 kutuplu JM60100-3CR

4 110 - 200 1 kutuplu JM60200-1CR
2 kutuplu JM60200-2CR
3 kutuplu JM60200-3CR

5 225 - 400 1 kutuplu JM60400-1CR
2 kutuplu JM60400-2CR
3 kutuplu JM60400-3CR

6 450 - 600 1 kutuplu JM60600-1CR
2 kutuplu JM60600-2CR
3 kutuplu JM60600-3CR

Uyarlar

1 2 3 4

5 6
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Güçlü performansa sahip, dayanıklı ve kompakt pako şalter T ve yük 
ayırıcı P endüstriyel ve ticari uygulamalarda kullanımdadır. Şalter 
kutuları ve şalter ön yüzlerinin koruma sınıfı IP65'e sahip olması, zorlu 
ortamlarda kullanıma olanak sağlamaktadır. Çok sayıda standart kumanda 
olanaklarına ve geniş bir performans aralığı olan dört farklı yapı şekli, 10 
temel şalter tipi ile tercihinize sunulmaktadır. Standart kumandalara ek 
olarak müşteriye özgü özel kumandalar da gerçekleştirilmektedir. Burada 
olanaklar neredeyse sınırsız sayıdadır. Kapsamlı bir aksesuar yelpazesi, 
şalter programını tamamlıyor ve kullanım olanaklarını genişletiyor. Tüm 
kontaklar çift kesici kontaklarla donatılmış durumdadır. 

Metal uzatma şaftları ile güvenilir P1 ve P3 şalterlerimiz 600 mm kadar 
derinlikteki kontrol panolarının içine monte edilebilir. Birden fazla kurma 
kolu ve şaft opsiyonu ile her uygulama için bir çözüm bulunabilir. En sık 
kullanılan tipler şalter, şaft ve kurma kolu içeren komple paket olarak 
teslim edilebilir.

T Pako Şalterler ve P Yük Ayırıcılar 
ile Emniyetli Anahtarlama, Ayırma ve 
Kumanda

www.eaton.eu/camswitches

http://www.eaton.eu/camswitches
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Yük atma ve bildirim özelliği olan emniyet şalteri

Yük atma işlevli emniyet şalteri P ve T, fonksiyon bakımından 
bakım ve tamir şalterleridir. Ana görevleri, tüketiciyi güvenli 
şekilde şebekeden ayırmaktır. Yük atma kumandası nedeniyle 
şaltere anma kesintisiz akım Iu ile yüklenme yapılabilir. Şalter 
yüksüz durumda anahtarlama yapar! Ek bildirim kontakları, 
şalter konumunun sinyalizasyonu için kullanılabilir. Tesis 
uygulama programına uygun şekilde entegre edilmesi ile 
güvenlik arttırılıyor.

Acil-Durdurma fonksiyonlu1) ana şalter

Takım tezgahları ve proses makineleri EN 60204-1 gereğince 
bir şebeke ayırma tertibatı ile donatılmış olmak zorundadır. 
Ayrıca acil durumda durdurma garanti edilmiş olmalıdır. Yanda 
gösterilen tekstil işleme makinesinde olduğu gibi, bu iki 
fonksiyon bir yük ayırıcı P3 tarafından üstlenilmektedir.
Acil durumda durdurma şunları gerektirmektedir:
• Tüm çalışma modlarında öncelikli fonksiyon ve işlem
• Tehlike yaratan makine bölümlerinin enerji beslemesi, 

mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde kesilmelidir.

Pako şalter T

Pako şalter T son derece esnek, kompakt ve dayanıklı bir 
modüler şalter sistemini temsil ediyor. TM, T0, T3, T5B, T5, 
T6, T8 performans seviyeleri dört farklı yapı şekli ile hizmete 
sunulmaktadır. Kullanım kategorisi AC 23 A şartına göre T 
şalterinin performans aralığı 400/415 V, 50-60 Hz değerleri için 
6,5 kW'den 132 kW'ye kadar uzanmaktadır. Anma kesintisiz 
akım Iu, 10 A ve 315 A arasındadır. Pako şalter T çok yönlü 
kullanım alanlarına sahiptir. Müşteri taleplerine uygun özel 
kumandalar gerçekleştirilmektedir.

Yük ayırıcı P

32 A'ya kadar P1, 100 A'ya kadar P3 ve 315 A'ya kadar P5 yük 
ayırıcı sistemler çok kompakt ve dayanıklı bir yapıya sahip. 
Manuel tahrik kontaklara doğrudan etki etmektedir. Kontaklar, 
kapatma esnasında zorunlu olarak açılır.
Yük ayırıcı P, acil durdurma fonksiyonu olan veya olmayan yük 
ayırıcı dışında AÇMA/KAPATMA şalteri, bakım ve tamir şalteri 
ve ayrıca emniyet şalteri olarak da kullanılmaktadır.

1)  Eaton ACİL-DURDURMA cihazları aynı zamanda ACİL-AÇMA cihazları olarak da 
kullanılabilir.

P1 = ON
P2 = OFF
Q11 = Yük atma
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Pako şalterler, yük ayırıcılar
Sisteme genel bakış Moeller series

Pako şalterler, yük ayrclarSisteme genel bakş

ON/OFF şalteri P1, P3

1 Dağtm panosu montaj
2 Arkadan montaj
3 Pano kapsna montaj
4 Nötr terminali, yardmc kontak
5 Kutulu montaj
6 Emniyet şalteri
7 Ana şalter (montaj kiti) acil durdurma 

tertibat olarak kullanm için
ON/OFF şalteri P5 8 Ana şalter (montaj kiti)

9 Acil durdurma tertibat olarak kullanm 
için mandal (krmz)

10 Mandal
11 Kavrama ünitesi
12 Toprak hatt terminali
13 Nötr hat terminali

T0, T3, T5B, T5 kumanda şalterleri
1 Dağtm panosu montaj
2 Arkadan montaj
3 Pano kapsna montaj
4 Kutulu montaj
5 Mandal
6 Kavrama ünitesi

8

7

5

2

3

1

1
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4

6
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Pako şalterler, yük ayırıcıları
Sisteme genel bakışMoeller series

Gü
ç Y

ön
eti

mi

Pako şalterler, yük ayrclarSisteme genel bakş

ON/OFF şalteri P1, P3, metal şaftl
1 Nötr terminali
2 P1 şalteri arkadan montaj
3 Yardmc kontak
4 P3 şalteri arkadan montaj
5 Metal şaft
6, 7 Merkezleme uçlu
8 Merkezleme adaptörü
9 Mandal
10 Ana şalter montaj kiti (siyah)
11 Ana şalter montaj kiti acil durdurma 

tertibat olarak kullanm için (krmz)
12 Acil durdurma tertibat olarak kullanm 

için mandal montaj kiti (krmz)
13 Asma kilit için mandal montaj kiti (gri)
14 Silindir kilitli mandal montaj kiti (mavi)

ON/OFF şalteri DMM, DMV
1 ON/OFF şalteri DMM, DMV
2 Terminal kapağ
3 Yardmc kontak
4 Metal şaft
5 Acil durdurma tertibat olarak kullanm 

için mandal (krmz)
6 Doğrudan montaj için mandal
7 Kapya montaj için silindir kilitli mandal
8 Kapya montaj için asma kilitli mandal

8

12 13

10
11

14

9

6

10

11

2

3

4

5

7

7

1

2

1

3

7
8

4

5
6
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Pako şalterler, yük ayırıcıları
Sisteme genel bakışMoeller series

Gü
ç Y

ön
eti

mi

Pako şalterler, yük ayrclarSisteme genel bakş

ON/OFF şalteri P1, P3, metal şaftl
1 Nötr terminali
2 P1 şalteri arkadan montaj
3 Yardmc kontak
4 P3 şalteri arkadan montaj
5 Metal şaft
6, 7 Merkezleme uçlu
8 Merkezleme adaptörü
9 Mandal
10 Ana şalter montaj kiti (siyah)
11 Ana şalter montaj kiti acil durdurma 

tertibat olarak kullanm için (krmz)
12 Acil durdurma tertibat olarak kullanm 

için mandal montaj kiti (krmz)
13 Asma kilit için mandal montaj kiti (gri)
14 Silindir kilitli mandal montaj kiti (mavi)

ON/OFF şalteri DMM, DMV
1 ON/OFF şalteri DMM, DMV
2 Terminal kapağ
3 Yardmc kontak
4 Metal şaft
5 Acil durdurma tertibat olarak kullanm 

için mandal (krmz)
6 Doğrudan montaj için mandal
7 Kapya montaj için silindir kilitli mandal
8 Kapya montaj için asma kilitli mandal

8

12 13

10
11

14

9

6

10

11

2

3

4

5

7

7

1

2

1

3

7
8

4

5
6
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Pako şalterler, yük ayırıcıları
Ana şalter, Bakım şalteri, Onarım şalteri Moeller series

Pako şalterler, yük ayrclarAna şalter, Bakm şalteri, Onarm şalteri

Kutup 
says

Yardmc 
kontaklar

Anma 
kesinti-
siz akm

Kutulu Ana şalter Kapya montaj Ana şalter Arkadan montaj Ana şalter Arkadan montaj Ana şalter
400 mm şalter dolab derinliği için 
metal şaftl

IP65 Ön IP65 Ön IP65 Ön IP65
Iu Parça no. Ürün 

kodu
Parça no. Ürün 

kodu
Parça no. Ürün 

kodu
Parça no. Ürün 

koduA

Ana şalter,  Bakm şalteri, Onarm şalteri
Krmz döner kurma kollu ve sar kilit aynal
Hatrlatma: Tüm tipler siyah mandall olarak da mevcuttur ￫ Çevrimiçi Katalog.
0 konumunda kilitlenebilir
1 - - 20 T0-1-8200/I1/SVB 207145 T0-1-8200/EA/SVB 053110 T0-1-8200/V/SVB 057856 -

32 T3-1-8200/I2/SVB 207200 T3-1-8200/EA/SVB 066576 T3-1-8200/V/SVB 007255 -
63 T5B-1-8200/I4/SVB 207240 T5B-1-8200/EA/SVB 094279 T5B-1-8200/V/SVB 094273 -
100 - T5-1-8200/EA/SVB 097224 T5-1-8200/V/SVB 097222 -

2 - - 20 T0-1-102/I1/SVB 207143 T0-1-102/EA/SVB 091078 T0-1-102/V/SVB 095824 -
32 T3-1-102/I2/SVB 207198 T3-1-102/EA/SVB 014374 T3-1-102/V/SVB 019120 -
63 T5B-1-102/I4/SVB 207238 T5B-1-102/EA/SVB 094469 T5B-1-102/V/SVB 094463 -
100 T5-1-102/I5/SVB 207273 T5-1-102/EA/SVB 098808 T5-1-102/V/SVB 098806 -

3 - - 20 T0-2-1/I1/SVB 207147 T0-2-1/EA/SVB 038873 T0-2-1/V/SVB 043619 -
25 P1-25/I2/SVB 207293 P1-25/EA/SVB 041097 P1-25/V/SVB 055335 P1-25/M4/SVB 172875
32 P1-32/I2/SVB 207314 P1-32/EA/SVB 081438 P1-32/V/SVB 095676 P1-32/M4/SVB 172865
63 P3-63/I4/SVB 207343 P3-63/EA/SVB 031607 P3-63/V/SVB 048218 P3-63/M4/SVB 172784
100 P3-100/I5/SVB 207373 P3-100/EA/SVB 074320 P3-100/V/SVB 088558 P3-100/M4/SVB 172818
125 DMM-125/3/I5/P-R 172851 P5-125/EA/SVB 280898 P5-125/V/SVB 280914 DMM-125/3/M4/P-R 6094964
160 DMM-160/3/I5/P-R 172794 P5-160/EA/SVB 280922 P5-160/V/SVB 280928 DMM-160/3/M4/P-R 6094965
250 - P5-250/EA/SVB 280936 P5-250/V/SVB 280942 DMV-250/3/M4/P-R 6094966
315 - P5-315/EA/SVB 280950 P5-315/V/SVB 280956 -
400 - - - DMV-400/3/M4/P-R 6094967

3 + N - - 20 T0-2-8900/I1/SVB 207151 - - -
25 P1-25/I2/SVB/N 207298 P1-25/EA/SVB/N 081587 P1-25/V/SVB/N 086333 P1-25/M4/SVB/N 172877
32 P1-32/I2/SVB/N 207319 P1-32/EA/SVB/N 091079 P1-32/V/SVB/N 095825 P1-32/M4/SVB/N 172867
63 P3-63/I4/SVB/N 207349 P3-63/EA/SVB/N 010398 P3-63/V/SVB/N 015144 P3-63/M4/K2-PR/N 172812
100 P3-100/I5/SVB/N 207379 P3-100/EA/SVB/N 019890 P3-100/V/SVB/N 024636 P3-100/M4/K2-PR/N 172828
125 DMM-125/4/I5/P-R 172854 P5-125/EA/SVB/N 280910 P5-125/V/SVB/N 280916 DMM-125/4/M4/P-R 6094968
160 DMM-160/4/I5/P-R 172797 P5-160/EA/SVB/N 280924 P5-160/V/SVB/N 280930 DMM-160/4/M4/P-R 6094969
250 - P5-250/EA/SVB/N 280938 P5-250/V/SVB/N 280944 DMV-250/4/M4/P-R 6094970
315 - P5-315/EA/SVB/N 280952 P5-315/V/SVB/N 280958 -
400 - - - DMV-400/4/M4/P-R 6094971

3 1 0 20 T0-2-15679/I1/SVB 207149 T0-2-15679/EA/SVB 081588 T0-2-15679/V/SVB 086334 -
3 1 1 25 P1-25/I2/SVB/HI11 207297 P1-25/EA/SVB/HI11 091080 P1-25/V/SVB/HI11 095826 P1-25/M4/SVB/HI11 172767

32 P1-32/I2/SVB/HI11 207318 P1-32/EA/SVB/HI11 072567 P1-32/V/SVB/HI11 015145 P1-32/M4/SVB/HI11 172869
63 P3-63/I4/SVB/HI11 207348 P3-63/EA/SVB/HI11 019891 P3-63/V/SVB/HI11 024637 P3-63/M4/SVB/HI11 172788
100 P3-100/I5/SVB/HI11 207378 P3-100/EA/SVB/HI11 029383 P3-100/V/SVB/HI11 034129 P3-100/M4/SVB/HI11 172822

3 + N 1 1 20 T0-3-15680/I1/SVB 207153 T0-3-15680/EA/SVB 038875 T0-3-15680/V/SVB 043621 -
25 - P1-25/EA/SVB/N/HI11 048367 P1-25/V/SVB/N/HI11 053113 P1-25/M4/SVB/N/HI11 172769
32 T3-3-15680/I2/SVB 207202 P1-32/EA/SVB/N/HI11 057859 P1-32/V/SVB/N/HI11 062605 P1-32/M4/SVB/N/HI11 172871
63 P3-63/I4/SVB/N/HI11 207350 P3-63/EA/SVB/N/HI11 067351 P3-63/V/SVB/N/HI11 072097 P3-63/M4/K2-PR/N/HI11 172816
100 P3-100/I5/SVB/N/HI11 207380 P3-100/EA/SVB/N/HI11 076843 P3-100/V/SVB/N/HI11 081589 P3-100/M4/K2-PR/N/HI11 172832

3 2 1 20 T0-3-15683/I1/SVB 207157 T0-3-15683/EA/SVB 015571 T0-3-15683/V/SVB 015634 -
6 - - 20 T0-3-8342/I1/SVB 207159 T0-3-8342/EA/SVB 029382 T0-3-8342/V/SVB 034128 -

32 T3-3-8342/I2/SVB 207208 T3-3-8342/EA/SVB 071326 T3-3-8342/V/SVB 076072 -
63 T5B-3-8342/I4/SVB 207242 T5B-3-8342/EA/SVB 092308 T5B-3-8342/V/SVB 092300 -
100 T5-3-8342/I5/SVB 207279 T5-3-8342/EA/SVB 096383 T5-3-8342/V/SVB 096381 -

NFPA 79 uyarnca ana şalter olarak kalpl gövde şalteri (UL/CSA)
3 - - 30 - P3-30/EA/SVB-MCS 237892 P3-30/V/SVB-MCS 237894 -

- P3-30/EA/SVB-SW-MCS1) 237893 P3-30/V/SVB-SW-MCS 237895 -
Uyarlar 1) Siyah tutamakl
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Pako şalterler, yük ayırıcılar
ON/OFF şalteri, Kutup değiştirici şalter, enversör şalteriMoeller series

Gü
ç Y

ön
eti

mi

Pako şalterler, yük ayrclarON/OFF şalteri, Kutup değiştirici şalter, enversör şalteri

Kapya montaj Merkezi montaj Kutulu Dağtm panosu 
montaj

Arkadan montaj

Ön IP65 Ön IP65 IP65 Ön IP30 Ön IP65
Ön plaka no. Kutup 

says
Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Normalde 
açk 
kontak

Normalde 
kapal 
kontak

ON/OFF şalteri
1 - - T0-1-8200/E

067352
T0-1-8200/EZ
069725

T0-1-8200/I1
207074

T0-1-8200/IVS
074471

T0-1-8200/Z
076844

2 - - T0-1-102/E
088709

T0-1-102/EZ
091082

T0-1-102/I1
207061

T0-1-102/IVS
015147

T0-1-102/Z
095828

3 - - T0-2-1/E
024639

T0-2-1/EZ
027012

T0-2-1/I1
207081

T0-2-1/IVS
031758

T0-2-1/Z
036504

3 1 0 T0-2-15679/E
029387

T0-2-15679/EZ
031760

T0-2-15679/I1
207094

T0-2-15679/IVS
036506

T0-2-15679/Z
041252

3 + N - - T0-2-8900/E
207398

T0-2-8900/EZ
207402

T0-2-8900/I1
207109

T0-2-8900/IVS
207403

T0-2-8900/Z
207407

Kutup değiştirici şalter
1 - - T0-1-8210/E

012742
T0-1-8210/EZ
048337

T0-1-8210/I1
207076

T0-1-8210/IVS
074440

T0-1-8210/Z
019862

2 - - T0-2-8211/E
022234

T0-2-8211/EZ
053083

T0-2-8211/I1
207102

T0-2-8211/IVS
076813

T0-2-8211/Z
029354

3 - - T0-3-8212/E
029353

T0-3-8212/EZ
057829

T0-3-8212/I1
207123

T0-3-8212/IVS
079186

T0-3-8212/Z
036473

4 - - T0-4-8213/E
031726

T0-4-8213/EZ
062575

T0-4-8213/I1
207136

T0-4-8213/IVS
081559

T0-4-8213/Z
043592

1 - - T0-1-8220/E
031728

T0-1-8220/EZ
095799

T0-1-8220/I1
207078

T0-1-8220/IVS
055459

T0-1-8220/Z
086312

2 - - T0-2-8221/E
038847

T0-2-8221/EZ
010372

T0-2-8221/I1
207104

T0-2-8221/IVS
057832

T0-2-8221/Z
074450

3 - - T0-3-8222/E
048339

T0-3-8222/EZ
015118

T0-3-8222/I1
207124

T0-3-8222/IVS
060205

T0-3-8222/Z
088686

4 - - T0-4-8223/E
050712

T0-4-8223/EZ
019864

T0-4-8223/I1
207137

T0-4-8223/IVS
062578

T0-4-8223/Z
086315

1 - - T0-1-8214/E
019863

T0-1-8214/EZ
076815

T0-1-8214/I1
207077

T0-1-8214/IVS
045967

T0-1-8214/Z
050720

2 - - T0-2-8215/E
022236

T0-2-8215/EZ
081561

T0-2-8215/I1
207103

T0-2-8215/IVS
048340

T0-2-8215/Z
053093

3 - - T0-3-8216/E
024609

T0-3-8216/EZ
086307

T0-3-8216/I1
207434

T0-3-8216/IVS
050713

T0-3-8216/Z
055466

Enversör şalter
3 - - T0-3-8401/E

091047
T0-3-8401/EZ
093420

T0-3-8401/I1
207132

T0-3-8401/IVS
098166

T0-3-8401/Z
010366

FS 908

ON

OFF

FS 684

0
1 2

1 2

FS 943

FS 4011

0
1 2

FS 684

0
1 2
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Pako şalterler, yük ayırıcılar
ON/OFF şalteri, Kutup değiştirici şalter, enversör şalteriMoeller series

Gü
ç Y

ön
eti

mi

Pako şalterler, yük ayrclarON/OFF şalteri, Kutup değiştirici şalter, enversör şalteri

Kapya montaj Merkezi montaj Kutulu Dağtm panosu 
montaj

Arkadan montaj

Ön IP65 Ön IP65 IP65 Ön IP30 Ön IP65
Ön plaka no. Kutup 

says
Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Normalde 
açk 
kontak

Normalde 
kapal 
kontak

ON/OFF şalteri
1 - - T0-1-8200/E

067352
T0-1-8200/EZ
069725

T0-1-8200/I1
207074

T0-1-8200/IVS
074471

T0-1-8200/Z
076844

2 - - T0-1-102/E
088709

T0-1-102/EZ
091082

T0-1-102/I1
207061

T0-1-102/IVS
015147

T0-1-102/Z
095828

3 - - T0-2-1/E
024639

T0-2-1/EZ
027012

T0-2-1/I1
207081

T0-2-1/IVS
031758

T0-2-1/Z
036504

3 1 0 T0-2-15679/E
029387

T0-2-15679/EZ
031760

T0-2-15679/I1
207094

T0-2-15679/IVS
036506

T0-2-15679/Z
041252

3 + N - - T0-2-8900/E
207398

T0-2-8900/EZ
207402

T0-2-8900/I1
207109

T0-2-8900/IVS
207403

T0-2-8900/Z
207407

Kutup değiştirici şalter
1 - - T0-1-8210/E

012742
T0-1-8210/EZ
048337

T0-1-8210/I1
207076

T0-1-8210/IVS
074440

T0-1-8210/Z
019862

2 - - T0-2-8211/E
022234

T0-2-8211/EZ
053083

T0-2-8211/I1
207102

T0-2-8211/IVS
076813

T0-2-8211/Z
029354

3 - - T0-3-8212/E
029353

T0-3-8212/EZ
057829

T0-3-8212/I1
207123

T0-3-8212/IVS
079186

T0-3-8212/Z
036473

4 - - T0-4-8213/E
031726

T0-4-8213/EZ
062575

T0-4-8213/I1
207136

T0-4-8213/IVS
081559

T0-4-8213/Z
043592

1 - - T0-1-8220/E
031728

T0-1-8220/EZ
095799

T0-1-8220/I1
207078

T0-1-8220/IVS
055459

T0-1-8220/Z
086312

2 - - T0-2-8221/E
038847

T0-2-8221/EZ
010372

T0-2-8221/I1
207104

T0-2-8221/IVS
057832

T0-2-8221/Z
074450

3 - - T0-3-8222/E
048339

T0-3-8222/EZ
015118

T0-3-8222/I1
207124

T0-3-8222/IVS
060205

T0-3-8222/Z
088686

4 - - T0-4-8223/E
050712

T0-4-8223/EZ
019864

T0-4-8223/I1
207137

T0-4-8223/IVS
062578

T0-4-8223/Z
086315

1 - - T0-1-8214/E
019863

T0-1-8214/EZ
076815

T0-1-8214/I1
207077

T0-1-8214/IVS
045967

T0-1-8214/Z
050720

2 - - T0-2-8215/E
022236

T0-2-8215/EZ
081561

T0-2-8215/I1
207103

T0-2-8215/IVS
048340

T0-2-8215/Z
053093

3 - - T0-3-8216/E
024609

T0-3-8216/EZ
086307

T0-3-8216/I1
207434

T0-3-8216/IVS
050713

T0-3-8216/Z
055466

Enversör şalter
3 - - T0-3-8401/E

091047
T0-3-8401/EZ
093420

T0-3-8401/I1
207132

T0-3-8401/IVS
098166

T0-3-8401/Z
010366

FS 908

ON

OFF

FS 684

0
1 2

1 2

FS 943

FS 4011

0
1 2

FS 684

0
1 2
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Pako şalterler, yük ayırıcılar
Kumanda şalterleri Moeller series

Pako şalterler, yük ayrclarKumanda şalterleri

Kapya montaj Merkezi montaj Kutulu Dağtm panosu 
montaj

Arkadan montaj

Ön IP65 Ön IP65 IP65 Ön IP30 Ön IP65
Ön plaka no. Kutup says Parça no.

Ürün kodu
Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

Parça no.
Ürün kodu

ON/OFF şalteri
1 T0-1-15401/E

038854
T0-1-15401/EZ
041227

T0-1-15401/I1
207067

T0-1-15401/IVS
045973

T0-1-15401/Z
048346

2 T0-1-15402/E
053092

T0-1-15402/EZ
055465

T0-1-15402/I1
207068

T0-1-15402/IVS
060211

T0-1-15402/Z
062584

3 T0-2-15403/E
067330

T0-2-15403/EZ
069703

T0-2-15403/I1
207088

T0-2-15403/IVS
074449

T0-2-15403/Z
076822

Voltmetre komitatörü
3 + N T0-3-8007/E

095813
T0-3-8007/EZ
098186

T0-3-8007/I1
207120

T0-3-8007/IVS
012759

T0-3-8007/Z
015132

Ampermetre komitatörü
3 T0-3-8048/E

034116
T0-3-8048/EZ
036489

- T0-3-8048/IVS
041235

T0-3-8048/Z
043608

Adm şalteri
1 T0-2-8231/E

012750
T0-2-8231/EZ
015123

T0-2-8231/I1
207106

T0-2-8231/IVS
019869

T0-2-8231/Z
022242

1 T0-2-8241/E
050716

T0-2-8241/EZ
053089

T0-2-8241/I1
207107

T0-2-8241/IVS
057835

T0-2-8241/Z
062581

Manual/Auto şalteri
1 T0-1-15431/E

019872
T0-1-15431/EZ
022245

T0-1-15431/I1
207070

T0-1-15431/IVS
026991

T0-1-15431/Z
029364

2 T0-2-15432/E
034110

T0-2-15432/EZ
036483

T0-2-15432/I1
207091

T0-2-15432/IVS
041229

T0-2-15432/Z
043602

3 T0-3-15433/E
048348

T0-3-15433/EZ
050721

T0-3-15433/I1
207115

T0-3-15433/IVS
055467

T0-3-15433/Z
057840
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0
1
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FS 1410759

0

L2-L3

L3-L1

L1-N

L2-N

L3-N

L1
L2

FS 9440

0
L3

FS 606

2

41

3

FS 420

2
1

0
3

FS 1401

0
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CI-K kutular
Ana ünitelerMoeller series

Gü
ç Y

ön
eti

mi

CI-K kutularAna üniteler

Koruma snf IP65
1 Metrik kablo girişleri:

Membran kapak veya sert ön basklar
2 Temel muhafazalar için montaj sistemleri:

Montaj ray veya montaj plakas
3 Montaj:

Duvar sabitlemesi için uzunlamasna ve enine delikler, 
Kaybolmaz kavak vidalar,
CI-K1 ve CI-K2'de 
Duvar pürüzlerinin dengelenmesi için lastik ayaklar

Genişlik Yükseklik Derinlik Kablo girişi Parça no. Ürün kodu
mm mm mm

Kutular CI-K
IEC/EN 60715 uyarnca montaj rayl

80 120 95 Basmal kablo giriş diyafram CI-K1-95-TS 206881
100 160 100 CI-K2-100-TS 206882
100 160 145 CI-K2-145-TS 206883
80 120 95 Sert metrik ön basklar CI-K1H-95-TS 105853
100 160 100 CI-K2H-100-TS 229304
100 160 145 CI-K2H-145-TS 229305
120 200 125 CI-K3-125-TS 206884
120 200 160 CI-K3-160-TS 206885
160 240 125 CI-K4-125-TS 206886
160 240 160 CI-K4-160-TS 206890
200 280 125 CI-K5-125-TS 206891
200 280 160 CI-K5-160-TS 206892

Termik röleli mini kontaktör röleleri için adaptör plakal
100 160 145 Basmal kablo giriş diyafram CI-K2-145-AD 207632
100 160 145 Sert metrik ön basklar CI-K2H-145-AD 229308

Montaj plakal
100 160 100 Basmal kablo giriş diyafram CI-K2-100-M 206893
100 160 145 CI-K2-145-M 206894
100 160 100 Sert metrik ön basklar CI-K2H-100-M 229306
100 160 145 CI-K2H-145-M 229307
120 200 125 CI-K3-125-M 206895
120 200 160 CI-K3-160-M 206896
160 240 125 CI-K4-125-M 206897
160 240 160 CI-K4-160-M 206898
200 280 125 CI-K5-125-M 206899
200 280 160 CI-K5-160-M 206900

1

2

1

1

3

1

3

3
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 EATON CORPORATION CA08103003Z-TR 295

CI-K kutular
Ana ünitelerMoeller series

Gü
ç Y

ön
eti

mi

CI-K kutularAna üniteler

Koruma snf IP65
1 Metrik kablo girişleri:

Membran kapak veya sert ön basklar
2 Temel muhafazalar için montaj sistemleri:

Montaj ray veya montaj plakas
3 Montaj:

Duvar sabitlemesi için uzunlamasna ve enine delikler, 
Kaybolmaz kavak vidalar,
CI-K1 ve CI-K2'de 
Duvar pürüzlerinin dengelenmesi için lastik ayaklar

Genişlik Yükseklik Derinlik Kablo girişi Parça no. Ürün kodu
mm mm mm

Kutular CI-K
IEC/EN 60715 uyarnca montaj rayl

80 120 95 Basmal kablo giriş diyafram CI-K1-95-TS 206881
100 160 100 CI-K2-100-TS 206882
100 160 145 CI-K2-145-TS 206883
80 120 95 Sert metrik ön basklar CI-K1H-95-TS 105853
100 160 100 CI-K2H-100-TS 229304
100 160 145 CI-K2H-145-TS 229305
120 200 125 CI-K3-125-TS 206884
120 200 160 CI-K3-160-TS 206885
160 240 125 CI-K4-125-TS 206886
160 240 160 CI-K4-160-TS 206890
200 280 125 CI-K5-125-TS 206891
200 280 160 CI-K5-160-TS 206892

Termik röleli mini kontaktör röleleri için adaptör plakal
100 160 145 Basmal kablo giriş diyafram CI-K2-145-AD 207632
100 160 145 Sert metrik ön basklar CI-K2H-145-AD 229308

Montaj plakal
100 160 100 Basmal kablo giriş diyafram CI-K2-100-M 206893
100 160 145 CI-K2-145-M 206894
100 160 100 Sert metrik ön basklar CI-K2H-100-M 229306
100 160 145 CI-K2H-145-M 229307
120 200 125 CI-K3-125-M 206895
120 200 160 CI-K3-160-M 206896
160 240 125 CI-K4-125-M 206897
160 240 160 CI-K4-160-M 206898
200 280 125 CI-K5-125-M 206899
200 280 160 CI-K5-160-M 206900

1

2

1

1

3

1

3

3
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www.eaton.eu/boxcs

EATON CA08103003Z-TR

CS Duvar Tipi Sac Pano –
Zamandan tasarruf etmek isteyenler için 
emniyetli ve güvenilir pano teknolojisi

Eaton'un ikinci nesil CS sac pano serileri, yüksek dayanıklılık ile ön plana 
çıkmaktadır ve özel korumanın talep edildiği her yerde kullanılabilir: İster 
canlı kısımlara doğrudan temasa karşı, ister monte edilmiş tüm ekipman 
birimleri için sıvı gibi zararlı dış etkenlere karşı koruma. Kesintisiz 
püskürtme poliüretan conta ile sağlanan yüksek koruma sınıfı IP66 (UL/
CSA tip 1, 4, 12) sayesinde su, yağ veya kir pano içine giremiyor. CS pano 
serileri bu nedenle özellikle endüstriyel tesisler ve fonksiyonel binalar, 
ayrıca makina imalatı için çok uygundur. Dayanıklı çelik sac pano IEC/EN 
62208 taleplerini karşılamaktadır. Bunun anlamı: Ürün, IEC/EN 61439-
2'ye uygun olarak şalt ve kontrol panosu kurulumu için onaylı.

http://www.eaton.eu/boxcs
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Sisteme genel bakış
Duvar tipi sac pano

 1  CS duvar tipi sac pano 
(dahili bağlantı elemanları)

 2  CS duvar tipi sac pano (dış 
kurulum)

 3  Galvanizli veya RAL 2000, 
deliksiz montaj plakası

 4   Çinko kaplı, delikli montaj 
plakası, kafes somunlar 
için

 5  Yumuşak yolverici için 
taşıyıcı ray modülü

 6  Montaj plakası için derinlik 
ayar elemanları

 7  Kapı profili çıtası ve kablo 
kanalı için montaj destek 
parçaları

 8  Kapı kontak şalterleri, 
kablo hortumu tutucuları 
için üniversal braket

 9 Quick-C menteşe pimi
10 Yağmurdan koruma çatısı 
11  Açılı profil parçalı nakliye 

halkası seti
12 Duvar sabitleme braketi 
13 Direk sabitlemesi 
14  Deliksiz zemin plakaları
15  F3A flanşlar için delikleri 

olan zemin plakaları
16 F3A flanşları
17  Vidalı kablo bağlantıları, 

metrik EN 50262'ye 
uygun, havalandırma için 
vidalı kablo bağlantısı, 
metrik

18  Metrik membran 
manşonları, kablo 
manşonları

19 Kablo döşeme kaidesi 
20  Yarı silindir kilit yuvası, 

konforlu döner tutamak
21 Silindir kilit 
22  Kilit mandalı, silindir kilit
23  Kilit mandalı, fişeli kilit
24 Havalandırma plakaları 
25  Devre şeması cepleri, 

izolasyon malzemesi

Dış kurulum

Dahili bağlantı elemanları
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 Yağmur oluğu profili

 Püskürtme köpük conta

 Dayanıklı mahfaza konstrüksiyonu

 Duvar sabitleme braketi

  Standartlaştırılmış  
kilitleme sistemi

  PHZ-A konforlu döner 
tutamak

 Kapı profili çıtası

 Aksesuar
  Quick-Change teknolojisine 

sahip menteşe pimi

 Flanş plakaları

 Montaj plakası

 RAL7035

Teknik avantajlara genel bakış



299EATON CA08103003Z-TR G
üç

 Y
ön

et
im

i

 Yağmur oluğu profili

Sızdırmazlık, kesintisiz püskürtme bir poliüretan conta ile 
sağlanmış durumda. Çepeçevre dolaşan bir yağmur oluğu 
profili su veya yağ gibi sıvıların girmesini ve ayrıca kapı 
açıldığında kirin içeriye dökülmesini önlüyor.

 Püskürtme köpük conta

Yüksek koruma sınıfı IP66, çoğu ortam koşullarında monte 
edilmiş ekipman birimleri için tam güvenlik sağlamaktadır. 
Diğer özelliklerle birlikte CNC kontrollü püskürtme yöntemi ile 
oluşturulan kesintisiz poliüretan conta, bu eksiksiz güvenliğe 
katkı sağlamaktadır.

 Dayanıklı mahfaza konstrüksiyonu

Sağlam yüksek kaliteli çelik sacdan üretilen dayanıklı mahfaza, 
canlı parçalara doğrudan temas edilmesine karşı etkili bir 
koruma sunuyor. Duvar sabitlemesi için arka duvar, 10 mm 
çaplı deliklere sahiptir. İçte bulunan koruma iletkeni bağlantıları 
için 2 x M6 dişli kaynak saplaması teslimat kapsamına dâhildir. 
EN 62262'ye uygun darbelere karşı dayanıklılık kategorisi 
IK09 sayesinde, pano etkili bir şekilde mekanik hasarlara 
karşı korunmaktadır. 250 x 200 x 150 mm'den 1200 x 1200 x 
250 mm'ye kadar toplam 45 farklı kasa büyüklüğü tercihinize 
sunulmaktadır. Kasa, montaj esnasında 180° döndürülebilir 
şekilde tasarlandığından, kullanıcılar kabloları isteğe bağlı olarak 
üstten veya alttan içeriye doğru döşeyebilir.

 Duvar sabitleme braketi

Duvar sabitlemesi için inovatif WFB-SET-CS duvar sabitleme 
braketi hem dikey hem yatay yönde monte edilebildiğinden, 
kontrol panelinin duvara monte edilmesi çok kolay hâle 
gelmektedir.

 Standartlaştırılmış kilitleme sistemi

Buna ek olarak yeni, komple metalden üretilmiş olan darbelere 
karşı dayanıklı kilitler, daha fazla güvenlik sağlıyor.

 PHZ-A konforlu döner tutamak

Kilitleme konumu göstergeli PHZ-A konforlu döner tutamak, 
ön plana çıkan önemli bir bileşen. Bu döner tutamağın, içine 
piyasada satılan tüm standart silindir kilit tipleri takılabilir. 
Burada özel olarak vurgulanması gereken bir husus, kilitleme 
durumu göstergesidir. Bu gösterge dışta çok iyi görülebilir 
bir şekilde silindirin açık ve kapalı konumunu göstermektedir. 
PHZ-A ayrıca, CS duvar tipi panonun standart kilit sistemi 
sökülmeden çok hızlı bir şekilde sonradan da ilave edilebiliyor 
ve bu şekilde yoğun montaj işçiliği gerektiren döndürme 
kolların kullanılmasını önlemektedir.

 Kapı profili çıtası

25 mm'lik mesafede perforasyonu olan kapı profili çıtası. 
DIN taşıyıcı raylarının sabitlenmesi veya kablo kanallarının ve 
kabloların güvenliği için. Kablo kanallarının matkap çalışması 
olmadan sabitlenmesi için tam uyumlu montaj parçaları

 Aksesuar

CS duvar tipi pano için çok yönlü kullanımı desteklemek için 
mantıklı ilave ekipmanlar.
Yüksekliliği ayarlanabilir olan montaj plakası için derinlik ayar 
profilleri
(Aksesuar)
Teslimat kapsamı
• Sabitleme aparatı ile birlikte montaj plakası
• Montaj malzemesi ile birlikte kör flanş plakası
•  Duvar sabitleme deliklerinin kapatılması için conta tıpalar.
• koruyucu topraklama için sabitleme aparatı
• 1 anahtar

 Quick-Change teknolojisine sahip menteşe pimi

Quick-Change teknolojisine sahip yeni menteşe pimleri, 
kullanıcıya kapı yönünün hızlı bir şekilde değiştirilmesine 
müsaade ediyor; çünkü her metal pim – tümüyle el aleti 
gerektirmeden – kolayca yerinden alınabiliyor. Bu şekilde kapı 
contalarında hasar oluşması önlenmektedir.

 Flanş plakaları

Büyük flanş plakası delikleri, montaj personeline daha esnek 
çalışma olanağını sunuyor. Flanş plakalarındaki köpüklü conta 
sayesinde kullanıcı ayrıca uzun montaj sürelerinden tasarruf 
ediyor. Çünkü lastik contaların zahmetli ve zaman alıcı döşeme 
ve yapıştırma işi gerekli olmamaktadır. Hem flanş hem montaj 
plakaları topraklama konseptine entegre edilmiş durumdadır.
Bu özellik ise ek koruyucu topraklama bağlantısını gereksiz hâle 
getirmektedir. Eaton, özel servis olarak özgün ve özel müşteri 
taleplerine uyarlanmış çözümler de sunmaktadır.

 Montaj plakası

Üç milimetre kalınlığındaki çinko kaplı çelik sac montaj plakası, 
şalt cihazları için güvenli bir kurulum altyapı ve elektromanyetik 
uyumluluk için temel koruma sunuyor. Küçük kasa tipleri 
için kullanılan iki milimetre kalınlığındaki montaj plakası da, 
hızlı ve kıvrılmadan yerleştirilebiliyor. Bu montaj plakası da 
şalt cihazlarının güvenli şekilde kurulmasına ve EMC temel 
korumasına olanak sağlıyor.

 RAL7035

İçte ve dışta RAL 7035 renkli toz boya kaplaması sayesinde 
yüzey ve korozyon koruması (pütürlü yüzey).
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Duvar tipi sac panolar CS
Yüzey montaj pano CS Moeller series

Yüzey montaj pano CS

Boyutlar Kilitler Kap profili 
çtas

Flanş plakalar Montaj plakalar Parça no.
Ürün kodu

Yükseklik Genişlik Derinlik Adet Adet Genişlik Derinlik Yükseklik Genişlik
mm mm mm mm mm mm mm

Montaj plakal yüzey montaj pano
Koruma snf IP66
IP23 (Havalandrma plakalaryla)
Kesintisiz püskürtme poliüretan conta
EN 62262 uyarnca darbelere karş dayankllk kategorisi IK09.
Sac montaj plakas
Köpüklü contal pano kasas.
Tek kapl, sağ menteşeli kap, kap açlma açs 120°
Hzl değişim teknolojisine sahip menteşe pimleri.
Kilitleme kollu standartlaştrlmş kilitleme sistemi.
İçte ve dşta toz boya kaplamas RAL 7035

250 200 150 1 1 112 182 220 150 CS-2520/150
111646

300 200 150 1 1 112 182 270 150 CS-32/150
111647

300 300 150 1 2 112 232 270 250 CS-33/150
111648

300 300 200 1 2 172 262 270 250 CS-33/200
111649

300 400 200 1 2 172 332 270 350 CS-34/200
111680

400 300 150 1 2 112 232 370 250 CS-43/150
111681

400 300 200 1 2 172 262 370 250 CS-43/200
111682

400 400 150 1 2 112 332 370 350 CS-44/150
111683

400 400 200 1 2 172 332 370 350 CS-44/200
111684

400 600 200 1 2 172 532 370 550 CS-46/200
111685

400 600 250 1 2 172 532 370 550 CS-46/250
111686

400 600 300 1 2 172 532 370 550 CS-46/300
111687

500 400 150 2 2 112 332 470 350 CS-54/150
111688

500 400 200 2 2 172 332 470 350 CS-54/200
111689

500 400 250 2 2 172 332 470 350 CS-54/250
111690

500 500 250 2 2 172 432 470 450 CS-55/250
111691

600 400 150 2 2 112 332 570 350 CS-64/150
111692

600 400 200 2 2 172 332 570 350 CS-64/200
111693

600 400 250 2 2 172 332 570 350 CS-64/250
111694

600 500 150 2 2 112 332 570 450 CS-65/150
111695

600 500 200 2 2 172 432 570 450 CS-65/200
111696

600 500 250 2 2 172 432 570 450 CS-65/250
111697

600 600 200 2 2 172 532 570 550 CS-66/200
111698

600 600 250 2 2 172 532 570 550 CS-66/250
111699

600 600 300 2 2 172 532 570 550 CS-66/300
111700

600 800 300 2 2 172 732 570 750 CS-68/300
111701

700 500 200 2 2 172 432 670 450 CS-75/200
111702

700 500 250 2 2 172 432 670 450 CS-75/250
111703

800 400 200 2 2 172 332 770 350 CS-84/200
111704

800 400 250 2 2 172 332 770 350 CS-84/250
111705
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Duvar tipi sac panolar CS
Yüzey montaj pano CS, İç kurulum için montaj aksesuarlarıMoeller series
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Yüzey montaj pano CS, İç kurulum için montaj aksesuarlar

Montaj plakal yüzey montaj pano
800 600 200 2 2 172 532 770 550 CS-86/200

111706
800 600 250 2 2 172 532 770 550 CS-86/250

111707
800 600 300 2 2 172 532 770 550 CS-86/300

111708
800 800 200 2 2 172 732 770 750 CS-88/200

111709
800 800 300 2 2 172 732 770 750 CS-88/300

111710
800 1000 300 2 2 172 932 770 950 CS-810/300

111711
1000 600 250 1 (3 nokta) 2 172 532 970 550 CS-106/250

111712
1000 600 300 1 (3 nokta) 2 172 532 970 550 CS-106/300

111713
1000 800 250 1 (3 nokta) 2 172 732 970 750 CS-108/250

111714
1000 800 300 1 (3 nokta) 2 172 732 970 750 CS-108/300

111715
1000 1000 300 1 (3 nokta) 2 172 932 970 950 CS-1010/300

111716
1200 600 250 1 (3 nokta) 2 172 532 1170 550 CS-126/250

111717
1200 800 300 1 (3 nokta) 2 172 732 1170 750 CS-128/300

111718
1200 1000 300 1 (3 nokta) 2 172 932 1170 950 CS-1210/300

111719
1200 1200 250 1 (3 nokta) 2 2 x 172 532 1170 1150 CS-1212/250

111720

Kasa için kullanlabilir Parça no.
Ürün koduGenişlik Derinlik

mm mm

Kap profili çtalar/kablo kanallar montaj destek parçalar
Dikey kap profillerine sabitlemek için
Kablo kanal kapaklarnn geçmeli montaj ile KL... kablo kanallarn vida kullanmadan monte etmek için
Sabitleme delikleri M6, tümü 25 mm
Galvanizli sac

300 - MTR-D3-CS
140530

400 - MTR-D4-CS
140531

500 - MTR-D5-CS
140532

600 - MTR-D6-CS
140533

800 - MTR-D8-CS
140534

Derinlik ayar elemanlar
25 mm aralğnda derinliği ayarlanabilir
Galvanizli sac 
Sabitleme aparat dahil

- 150 DAS-SET/150-CS
138656

- 200 DAS-SET/200-CS
138657

- 250 DAS-SET/250-CS
138658

- 300 DAS-SET/300-CS
138659

Boyutlar Kilitler Kap profili 
çtas

Flanş plakalar Montaj plakalar Parça no.
Ürün kodu

Yükseklik Genişlik Derinlik Adet Adet Genişlik Derinlik Yükseklik Genişlik
mm mm mm mm mm mm mm
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Duvar tipi sac panolar CS
Yüzey montaj pano CS, İç kurulum için montaj aksesuarlarıMoeller series

Gü
ç Y
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Yüzey montaj pano CS, İç kurulum için montaj aksesuarlar

Montaj plakal yüzey montaj pano
800 600 200 2 2 172 532 770 550 CS-86/200

111706
800 600 250 2 2 172 532 770 550 CS-86/250

111707
800 600 300 2 2 172 532 770 550 CS-86/300

111708
800 800 200 2 2 172 732 770 750 CS-88/200

111709
800 800 300 2 2 172 732 770 750 CS-88/300

111710
800 1000 300 2 2 172 932 770 950 CS-810/300

111711
1000 600 250 1 (3 nokta) 2 172 532 970 550 CS-106/250

111712
1000 600 300 1 (3 nokta) 2 172 532 970 550 CS-106/300

111713
1000 800 250 1 (3 nokta) 2 172 732 970 750 CS-108/250

111714
1000 800 300 1 (3 nokta) 2 172 732 970 750 CS-108/300

111715
1000 1000 300 1 (3 nokta) 2 172 932 970 950 CS-1010/300

111716
1200 600 250 1 (3 nokta) 2 172 532 1170 550 CS-126/250

111717
1200 800 300 1 (3 nokta) 2 172 732 1170 750 CS-128/300

111718
1200 1000 300 1 (3 nokta) 2 172 932 1170 950 CS-1210/300

111719
1200 1200 250 1 (3 nokta) 2 2 x 172 532 1170 1150 CS-1212/250

111720

Kasa için kullanlabilir Parça no.
Ürün koduGenişlik Derinlik

mm mm

Kap profili çtalar/kablo kanallar montaj destek parçalar
Dikey kap profillerine sabitlemek için
Kablo kanal kapaklarnn geçmeli montaj ile KL... kablo kanallarn vida kullanmadan monte etmek için
Sabitleme delikleri M6, tümü 25 mm
Galvanizli sac

300 - MTR-D3-CS
140530

400 - MTR-D4-CS
140531

500 - MTR-D5-CS
140532

600 - MTR-D6-CS
140533

800 - MTR-D8-CS
140534

Derinlik ayar elemanlar
25 mm aralğnda derinliği ayarlanabilir
Galvanizli sac 
Sabitleme aparat dahil

- 150 DAS-SET/150-CS
138656

- 200 DAS-SET/200-CS
138657

- 250 DAS-SET/250-CS
138658

- 300 DAS-SET/300-CS
138659

Boyutlar Kilitler Kap profili 
çtas

Flanş plakalar Montaj plakalar Parça no.
Ürün kodu

Yükseklik Genişlik Derinlik Adet Adet Genişlik Derinlik Yükseklik Genişlik
mm mm mm mm mm mm mm
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Duvar tipi sac panolar CS
Dış kurulum için montaj aksesuarları Moeller series

Dş kurulum için montaj aksesuarlar

Açklama Parça no.
Ürün kodu

Duvar sabitleme braketi seti
Duvara sabitlemek için
Dikey veya yatay montaj
Sac plaka: 3 mm, galvanizli
Bir set 4 duvar sabitleme braketi ile sabitleme aparatn ve IP66 contasn içermektedir.

- WFB-SET-CS
112639

Konforlu döner kap kollar
Standart silindir kilit mekanizmalar için döner kap kollar
Komple set
Entegre edilmiş kapanma konumu göstergeli
Tüm LC-... üniversal kilitler için uygundur
Yüksek kaliteli, darbelere karş dayankl çinko döküm tutamak
Standart kap kesimleri 22,5 x 20,4 mm
Toz grisi RAL 7037, toz boyal
Silindir kilit mekanizmasn ayr olarak sipariş ediniz

Komple set, Silindir kilit PHZ-A-COMP
133105

Yedek tutamak seti, Silindir kilit PHZ-A-ADD-ON
133106

Konforlu tutamaklar için silindir kilit mekanizmas
Şunlar için kullanlabilir: Konforlu döner ve katlanr tutamaklar
DIN 18252 ve DIN EN 1303 uyarnca tipte silindir kilit
Nikel gümüşünden pim mandall silindir kilit 10/30
8 kat ayarlanabilir kilitleme kam, 5 pim çifti

Müşterek anahtarl PHZ-E10/30-GS
138574

Farkl anahtarl PHZ-E10/30-VS
138575

Silindir kilit mekanizmas için yedek anahtar
Silindir kilit mekanizmas PHZ-E…-GS

Müşterek anahtarl, Silindir kilit KEY-E10/30-GS
138576
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Duvar tipi sac panolar CS
Dış kurulum için montaj aksesuarlarıMoeller series
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Dş kurulum için montaj aksesuarlar

Kasa için kullanlabilir Flanş delikleri
Genişlik Derinlik Adet Parça no. Ürün kodu
mm mm

Flanş delikli alt plakalar
F3A flanşlar için
Kasann 180° döndürülmesiyle tavan plakas olarak da kullanlabilir
CS-…/150 kasas için uygun değildir
Malzeme karakteristiği: Sac plaka 
Yüzey durumu: toz boyal RAL 7035

300 - 1 AFP-3-CS 112914
400 - 1 AFP-4-CS 112915
500 - 1 AFP-5-CS 112916
600 - 2 AFP-6-CS 112917
800 - 3 AFP-8-CS 112918
1000 - 3 AFP-10-CS 112919
1200 - 2 x 2 AFP-12-CS 112920

Kablo bağlant kaidesi
Yükseklik 200 mm 
Sac plaka Toz boyal RAL 7035 
Ön ve yan duvarlar çkarlabilir 
Sabitleme aparat dahil

600 250 - PLI-6/250-200-CS 140472
600 300 - PLI-6/300-200-CS 140473
800 250 - PLI-8/250-200-CS 140474
800 300 - PLI-8/300-200-CS 140475
1000 300 - PLI-10/300-200-CS 140476
1200 250 - PLI-12/250-200-CS 140477

Malzeme 
karakteristiği

Açklama Kablo girişi

Parça no. Ürün kodu

Flanşlar
Yaltkan malzeme Kör flanş - F3A-0 074182

Yaltkan malzeme Ön baskl, metrik girişler ile 6 x M25/16;
8 x M32/20, 4 x M16

F3A-4 081301

Yaltkan malzeme Ön baskl, metrik girişler ile 2 x M20
8 x M25/16
4 x M32/20
1 x M50/32

F3A-8 091468

Yaltkan malzeme Ön baskl, metrik girişler ile 12 x M20, 2 x M16
2 x M40/25
2 x M50/32

F3A-12 076555

Yaltkan malzeme Ön baskl, metrik girişler ile 24 x M16
13 x M20

F3A-34 078928

Yaltkan malzeme Kablo manşonlar ile 70 mm ⌀'a kadar 2 kablo F3A-KTD 083674

Yaltkan malzeme Sünger-kauçuk flanş 40 kablo, 10 - 13 mm ⌀ 
4 kablo, 17 - 21 mm ⌀ 
27 - 30 mm ⌀, 2 kablo

F3A-D 010145

Sac plaka Kör flanş 2 mm, toz boyal RAL 7035, köpüklü 
conta

- F3A-XP 113426
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Duvar tipi sac panolar CS
Dış kurulum için montaj aksesuarlarıMoeller series
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Dş kurulum için montaj aksesuarlar

Kasa için kullanlabilir Flanş delikleri
Genişlik Derinlik Adet Parça no. Ürün kodu
mm mm

Flanş delikli alt plakalar
F3A flanşlar için
Kasann 180° döndürülmesiyle tavan plakas olarak da kullanlabilir
CS-…/150 kasas için uygun değildir
Malzeme karakteristiği: Sac plaka 
Yüzey durumu: toz boyal RAL 7035

300 - 1 AFP-3-CS 112914
400 - 1 AFP-4-CS 112915
500 - 1 AFP-5-CS 112916
600 - 2 AFP-6-CS 112917
800 - 3 AFP-8-CS 112918
1000 - 3 AFP-10-CS 112919
1200 - 2 x 2 AFP-12-CS 112920

Kablo bağlant kaidesi
Yükseklik 200 mm 
Sac plaka Toz boyal RAL 7035 
Ön ve yan duvarlar çkarlabilir 
Sabitleme aparat dahil

600 250 - PLI-6/250-200-CS 140472
600 300 - PLI-6/300-200-CS 140473
800 250 - PLI-8/250-200-CS 140474
800 300 - PLI-8/300-200-CS 140475
1000 300 - PLI-10/300-200-CS 140476
1200 250 - PLI-12/250-200-CS 140477

Malzeme 
karakteristiği

Açklama Kablo girişi

Parça no. Ürün kodu

Flanşlar
Yaltkan malzeme Kör flanş - F3A-0 074182

Yaltkan malzeme Ön baskl, metrik girişler ile 6 x M25/16;
8 x M32/20, 4 x M16

F3A-4 081301

Yaltkan malzeme Ön baskl, metrik girişler ile 2 x M20
8 x M25/16
4 x M32/20
1 x M50/32

F3A-8 091468

Yaltkan malzeme Ön baskl, metrik girişler ile 12 x M20, 2 x M16
2 x M40/25
2 x M50/32

F3A-12 076555

Yaltkan malzeme Ön baskl, metrik girişler ile 24 x M16
13 x M20

F3A-34 078928

Yaltkan malzeme Kablo manşonlar ile 70 mm ⌀'a kadar 2 kablo F3A-KTD 083674

Yaltkan malzeme Sünger-kauçuk flanş 40 kablo, 10 - 13 mm ⌀ 
4 kablo, 17 - 21 mm ⌀ 
27 - 30 mm ⌀, 2 kablo

F3A-D 010145

Sac plaka Kör flanş 2 mm, toz boyal RAL 7035, köpüklü 
conta

- F3A-XP 113426
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Makine ve üretim hatları için yedek güç 
çözümleri

Makine ve tesislerin, üretim sektöründe hizmette olma süresi, çoğu şirket 
için ilk sırada yer alır. Üretimin durması, veri kaybı ve buna bağlı olarak 
makine ve tesisleri yeniden ayarlama gerekliliği, beraberinde çok yüksek 
düzeyde zaman ve maliyet ihtiyacı getirir.

Eaton, güç kesintilerini önleyen güvenlik ve denetim sistemleri sunar.

Özellikle yeşil elektriğin daha yoğun bir şekilde kullanılması ve buna bağlı 
olarak güç kalitesinin daha düşük olması nedeniyle, güvenlik ve denetim 
sistemleri, şebekedeki dalgalanmaları ve şebeke kesintilerini önlemeli ve 
otomatik olarak acil durum tedbirleri almalıdır.

Hedefler arasında yeniden başlatma sürelerinin kısaltılması, enerji 
tüketiminin düşürülmesi ve aynı zamanda verimliliğin arttırılması yer 
almaktadır.

Intelligent Power Software, UPS'lerin uzaktan 
izlenmesine, yönetilmesine ve özenle 
kapatılmasına yardımcı olur.
www.eaton.com/intelligentpower adresinden 
tanıtım videolarını izleyebilir ve yazılımı 
indirebilirsiniz.

http://www.eaton.com/intelligentpower
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Eaton'ın UPS sistemleri ile her zaman iyi koruma
Üretim güvenilirliği

• Devre dışı kalma 
 zamanlarını önleme

• Yeniden başlatma  sürelerini 
kısaltma

Çalışanların korunması

• Emniyet fonksiyonlarının ve 
koruma şalterlerinin çalışma 
sürekliliği

• Operasyonel makine 
emniyetinin arttırılması

Makinelerin korunması

• Hassas  elektronik 
bileşenlerin elektrik 
kesintisine ve “kirli” güce 
karşı korunması

Ürünlerin korunması

• Yedek güç jeneratörleri 
çalıştırılıncaya kadar 
soğutma sistemlerinin 
çalışmaya devam etmesi

Çevrenin korunması

• Verimliliğin arttırılması ve 
enerjiden  tasarruf edilmesi

• Yenilenebilir enerjiler daha 
yoğun bir şekilde kullanıl-
dığından, elektrik şebekesi 
daha az istikrarlı bir hale 
gelmektedir.  
Eaton'ın UPS sistemleri, 
temiz ve kaliteli gerilim sağ-
lar ve elektrik kesinti sürele-
rini önler. Sağlam ve çevre 
dostu elektrik şebekeniz 
için bizim katkımız!

Binaların korunması

• Biyo gaz tesislerinde 
proses denetimi veya  bina 
denetimi gibi emniyet 
sistemlerinin sürekliliğini 
sağlar.

Veri güvenliği

• Elektrik kesintisi nedeniyle 
veri kaybının olması önlenir

• Düşük işletme maliyeti  
r Yüksek verimlilik

Güç besleme sorunu Çözüm Topoloji Ürün detayları

Güç kesintisi

3 
se

ri
si

 m
on
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az

e 
U

PS
'le

r

5 
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si

 m
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9 
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• Uygun maliyetli
• Kompakt tasarım
• Koruma kontaklı soket 

(SCHUKO)
• Değiştirilebilir aküler
• 500 – 1600 VA

Ani gerilim düşmesi

Aşırı gerilim pikleri

Sekonder gerilim 
(gerilim düşmesi)

Li
ne

 
In

te
ra

ct
ive

• Çok kompakt tasarım
• Grafik LCD gösterge
• Enerji tüketimi ölçümü
• %99'a kadar verimlilik
• Değiştirilebilir aküler
• 500 – 3000 VA

Aşırı gerilim

Elektriksel parazit 
sinyalleri

O
nl

in
e • Maksimum gerilim koruması

• Çok dilli grafik gösterge
• Uzaktan izleme
• 700 – 1200 kVA

Frekans dengesizliği

Anahtarlama 
işlemleri nedeniyle 
oluşan pikler

Harmonik bozukluk  
(Harmonikler)

Eaton'un güç kalitesi ürün ve çözümleri hakkında diğer bilgiler için ziyaret edin 
www.eaton.eu/powerquality.

http://www.eaton.eu/powerquality
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Kesintisiz güç kaynağı (UPS)
Monofaze UPS

Monofaze UPS

UPS gücü UPS gücü Giriş portu Çkş portlar Ürün kodu

VA W Parça no. (Adet) Tip

Eaton 5P UPS, Line Interactive topolojili
Haberleşme: USB ve seri arayüz, isteğe bağl yönetim kartlar için soket yuvas
Uzaktan kapama, uzaktan açma/kapama
Çkş kontaklar: 3 optocoupler

650 420 IEC320 10 A (4) IEC320 10 A 5P650i
850 600 (6) IEC320 10 A 5P850i
1150 770 (8) IEC320 10 A 5P1150i
1550 1100 5P1550i

650 420 IEC320 10 A (4) IEC320 10 A 5P650iR
850 600 5P850iR
1150 770 (6) IEC320 10 A 5P1150iR
1550 1100 5P1550iR

Eaton 5PX UPS, Line Interactive topolojili
Haberleşme: USB ve seri arayüz, isteğe bağl yönetim kartlar için soket yuvas (5PX3000iRTN'de ağ yönetim kart dahil)
Uzaktan kapama, uzaktan açma/kapama
Çkş kontaklar: 3 optocoupler

1500 1350 IEC320 10 A (8) IEC320 10 A 5PX1500iRT
2200 1980 IEC320 16 A (8) IEC320 10 A, (1) IEC320 16 A 5PX2200iRT
3000 2700 5PX3000iRTN

3000 2700 IEC320 16 A (8) IEC320 10 A, (1) IEC320 16 A 5PX3000iRT3U

Eaton 9130 UPS, çift çevrim topolojili (Online)
Haberleşme: USB ve seri arayüz, isteğe bağl yönetim kartlar için soket yuvas
Uzaktan kapama, uzaktan açma/kapama
Çkş kontaklar: 2 optocoupler, 1 röle 
Giriş kontağ: 1x programlanabilir (DB9)

700 630 IEC320 10 A (6) IEC320 10 A 103006433-6591
1000 900 103006434-6591
1500 1350 103006435-6591
2000 1800 (8) IEC320 10 A, (1) IEC320 16 A 103006436-6591
3000 2700 IEC320 16 A 103006437-6591
5000 4500 Terminal 

bağlants
Terminal bağlants 103007841-6591

6000 5400 103007842-6591
1000 900 IEC320 10 A (6) IEC320 10 A 103006455-6591
1500 1350 103006456-6591
2000 1800 (8) IEC320 10 A, (1) IEC320 16 A 103006457-6591
3000 2700 IEC320 16 A 103006463-6591
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Kesintisiz güç kaynağı (UPS)
Monofaze UPS, Trifaze UPS
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Monofaze UPS, Trifaze UPS

Eaton 9PX UPS, çift çevrim topolojili (Online)
Haberleşme: USB ve seri arayüz, isteğe bağl yönetim kartlar için soket yuvas
Uzaktan kapama, uzaktan açma/kapama
Çkş kontaklar: 4 röle
Bakm bypass'
1 fazl giriş ve çkş

5000 4500 Terminal 
bağlants

(3) IEC320 10 A, (2) IEC320 16 A, 
terminal bağlants

9PX5KiBP
6000 5400 9PX6KiBP

1 fazl giriş ve çkş
8000 7200 Terminal 

bağlants
(4) IEC320 16 A, terminal bağlants 9PX8KiBP

11000 10000 9PX11KiBP

3 fazl giriş ve 1 fazl çkş
6000 5400 Terminal 

bağlants
(4) IEC320 16 A, terminal bağlants 9PX6KiBP31

8000 7200 9PX8KiBP31
11000 10000 9PX11KiBP31

UPS gücü UPS gücü Mevcut aküler Parça no. Ürün kodu

VA W Say (bloklar ve teller), 
kapasite

Eaton 9155 Online UPS, 8-30 kVA
Giriş portu: 3 faz, çkş portu: 1 faz
Standart aküler ve manüel bypass şalterleri

8000 7200 32 x 7 Ah 9155-8-N-10-32x7Ah-MBS 1022507
32 x 9 Ah 9155-8-N-15-32x9Ah-MBS 1022508
64 x 7 Ah 9155-8-N-28-64x7Ah-MBS 1022509
64 x 9 Ah 9155-8-N-33-64x9Ah-MBS 1022510

10000 9000 32 x 7 Ah 9155-10-N-6-32x7Ah-MBS 1022467
32 x 9 Ah 9155-10-N-10-32x9Ah-MBS 1022511
64 x 7 Ah 9155-10-N-20-64x7Ah-MBS 1022512
64 x 9 Ah 9155-10-N-26-64x9Ah-MBS 1022513

15000 13500 32 x 9 Ah 9155-15-N-5-32x9Ah-MBS 1022517
64 x 7 Ah 9155-15-N-10-64x7Ah-MBS 1022518
64 x 9 Ah 9155-15-N-15-64x9Ah-MBS 1022519

20000 18000 1 x 9 Ah 9155-20-N-5-1x9Ah-MBS 1026598
2 x 9 Ah 9155-20-N-13-2x9Ah-MBS 1026599
3 x 9 Ah 9155-20-N-22-3x9Ah-MBS 1026600
4 x 9 Ah 9155-20-N-31-4x9Ah-MBS 1026601

30000 27000 2 x 9 Ah 9155-30-N-7-2x9Ah-MBS 1026602
3 x 9 Ah 9155-30-N-13-3x9Ah-MBS 1026603
4 x 9 Ah 9155-30-N-20-4x9Ah-MBS 1026604

UPS gücü UPS gücü Giriş portu Çkş portlar Ürün kodu

VA W Parça no. (Adet) Tip
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Kesintisiz güç kaynağı (UPS)
Monofaze UPS, Trifaze UPS

Gü
ç Y

ön
eti

mi

Monofaze UPS, Trifaze UPS

Eaton 9PX UPS, çift çevrim topolojili (Online)
Haberleşme: USB ve seri arayüz, isteğe bağl yönetim kartlar için soket yuvas
Uzaktan kapama, uzaktan açma/kapama
Çkş kontaklar: 4 röle
Bakm bypass'
1 fazl giriş ve çkş

5000 4500 Terminal 
bağlants

(3) IEC320 10 A, (2) IEC320 16 A, 
terminal bağlants

9PX5KiBP
6000 5400 9PX6KiBP

1 fazl giriş ve çkş
8000 7200 Terminal 

bağlants
(4) IEC320 16 A, terminal bağlants 9PX8KiBP

11000 10000 9PX11KiBP

3 fazl giriş ve 1 fazl çkş
6000 5400 Terminal 

bağlants
(4) IEC320 16 A, terminal bağlants 9PX6KiBP31

8000 7200 9PX8KiBP31
11000 10000 9PX11KiBP31

UPS gücü UPS gücü Mevcut aküler Parça no. Ürün kodu

VA W Say (bloklar ve teller), 
kapasite

Eaton 9155 Online UPS, 8-30 kVA
Giriş portu: 3 faz, çkş portu: 1 faz
Standart aküler ve manüel bypass şalterleri

8000 7200 32 x 7 Ah 9155-8-N-10-32x7Ah-MBS 1022507
32 x 9 Ah 9155-8-N-15-32x9Ah-MBS 1022508
64 x 7 Ah 9155-8-N-28-64x7Ah-MBS 1022509
64 x 9 Ah 9155-8-N-33-64x9Ah-MBS 1022510

10000 9000 32 x 7 Ah 9155-10-N-6-32x7Ah-MBS 1022467
32 x 9 Ah 9155-10-N-10-32x9Ah-MBS 1022511
64 x 7 Ah 9155-10-N-20-64x7Ah-MBS 1022512
64 x 9 Ah 9155-10-N-26-64x9Ah-MBS 1022513

15000 13500 32 x 9 Ah 9155-15-N-5-32x9Ah-MBS 1022517
64 x 7 Ah 9155-15-N-10-64x7Ah-MBS 1022518
64 x 9 Ah 9155-15-N-15-64x9Ah-MBS 1022519

20000 18000 1 x 9 Ah 9155-20-N-5-1x9Ah-MBS 1026598
2 x 9 Ah 9155-20-N-13-2x9Ah-MBS 1026599
3 x 9 Ah 9155-20-N-22-3x9Ah-MBS 1026600
4 x 9 Ah 9155-20-N-31-4x9Ah-MBS 1026601

30000 27000 2 x 9 Ah 9155-30-N-7-2x9Ah-MBS 1026602
3 x 9 Ah 9155-30-N-13-3x9Ah-MBS 1026603
4 x 9 Ah 9155-30-N-20-4x9Ah-MBS 1026604

UPS gücü UPS gücü Giriş portu Çkş portlar Ürün kodu

VA W Parça no. (Adet) Tip
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Kesintisiz güç kaynağı (UPS)
Trifaze UPS

Trifaze UPS

UPS gücü UPS gücü
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Parça no. Ürün kodu

kVA kW

Eaton 93E Online UPS, 15-80 kVA
Giriş portu: 3 faz, çkş portu: 3 faz
Bakm bypass' (standart donanm) ve akülerle (isteğe bağl)

15 13,5 ✓ ✓ - - 93E 15 kVA 93E15KMBSB
✓ ✓ ✓ - 93E 15 kVA 2 x 9 Ah 93E15KMBSBI

20 18 ✓ ✓ - - 93E 20 kVA 93E20KMBSB
✓ ✓ ✓ - 93E 20 kVA 2 x 9 Ah 93E20KMBSBI

30 27 ✓ ✓ - - 93E 30 kVA 93E30KMBSB
✓ ✓ ✓ - 93E 30 kVA 3 x 9 Ah 93E30KMBSBI

40 36 ✓ ✓ - - 93E 40 kVA 93E40KMBSB
✓ ✓ ✓ - 93E 40 kVA 4 x 9 Ah 93E40KMBSBI

60 54 ✓ ✓ - - 93E 60 kVA 93E60KMBSN
80 72 ✓ ✓ - - 93E 80 kVA 93E80KMBSN

Eaton 93E Online UPS, 100-200 kVA
100 90 - - - - 93E-100kVA 93E100K
100 90 ✓ ✓ - - 93E-100kVA-MBS 93E100KMBS
120 108 - - - - 93E-120kVA 93E120K
120 108 ✓ ✓ - - 93E-120kVA-MBS 93E120KMBS
160 144 - - - - 93E-160kVA 93E160K
200 180 - - - - 93E-200kVA 93E200K

Eaton 93PS Online UPS, 8-40 kVA
8 8 - ✓ - ✓ 93PS-8(20)-20-0-6 BA80A0206A01000000
8 8 - ✓ ✓ ✓ 93PS-8(20)-20-2x9Ah-6 BA80AB206A01000000
8 8 ✓ ✓ - ✓ 93PS-8(20)-20-0-MBS-6 BA80A0306A01000000
8 8 ✓ ✓ ✓ ✓ 93PS-8(20)-20-2x9Ah-MBS-6 BA80AB306A01000000
10 10 - ✓ - ✓ 93PS-10(20)-20-0-6 BA01A0206A01000000
10 10 - ✓ ✓ ✓ 93PS-10(20)-20-2x9Ah-6 BA01AB206A01000000
10 10 ✓ ✓ - ✓ 93PS-10(20)-20-0-MBS-6 BA01A0306A01000000
10 10 ✓ ✓ ✓ ✓ 93PS-10(20)-20-2x9Ah-MBS-6 BA01AB306A01000000
15 15 - ✓ - ✓ 93PS-15(20)-20-0-6 BA51A0206A01000000
15 15 - ✓ ✓ ✓ 93PS-15(20)-20-2x9Ah-6 BA51AB206A01000000
15 15 ✓ ✓ - ✓ 93PS-15(20)-20-0-MBS-6 BA51A0306A01000000
15 15 ✓ ✓ ✓ ✓ 93PS-15(20)-20-2x9Ah-MBS-6 BA51AB306A01000000
20 20 - ✓ - ✓ 93PS-20(20)-20-0-6 BA02A0206A01000000
20 20 - ✓ ✓ ✓ 93PS-20(20)-20-2x9Ah-6 BA02AB206A01000000
20 20 ✓ ✓ - ✓ 93PS-20(20)-20-0-MBS-6 BA02A0306A01000000
20 20 ✓ ✓ ✓ ✓ 93PS-20(20)-20-2x9Ah-MBS-6 BA02AB306A01000000
30 30 - ✓ - ✓ 93PS-30(40)-40-0-6 BD03A0206A01000000
30 30 - ✓ ✓ ✓ 93PS-30(40)-40-4x9Ah-6 BD03AD206A01000000
30 30 ✓ ✓ - ✓ 93PS-30(40)-40-0-MBS-6 BD03A0306A01000000
30 30 ✓ ✓ ✓ ✓ 93PS-30(40)-40-4x9Ah-MBS-6 BD03AD306A01000000
40 40 - ✓ - ✓ 93PS-40(40)-40-0-6 BD04A0206A01000000
40 40 - ✓ ✓ ✓ 93PS-40(40)-40-4x9Ah-6 BD04AD206A01000000
40 40 ✓ ✓ - ✓ 93PS-40(40)-40-0-MBS-6 BD04A0306A01000000
40 40 ✓ ✓ ✓ ✓ 93PS-40(40)-40-4x9Ah-MBS-6 BD04AD306A01000000
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Kesintisiz güç kaynağı (UPS)
Trifaze UPS

Gü
ç Y

ön
eti

mi

Eaton 93PM Online UPS, 30-200 kVA
30 30 - ✓ - ✓ 93PM-30(50)-IS-BB-0-6 AA03AA206A03000000
30 30 - ✓ ✓ ✓ 93PM-30(50)-IS-BB-6x9Ah-6 AA03A8206A03000000
30 30 ✓ ✓ - ✓ 93PM-30(50)-IS-BB-0-MBS-6 AA03AA306A03000000
30 30 ✓ ✓ ✓ ✓ 93PM-30(50)-IS-BB-6x9Ah-MBS-6 AA03A8306A03000000
40 40 - ✓ - ✓ 93PM-40(50)-IS-BB-0-6 AA04AA206A03000000
40 40 - ✓ ✓ ✓ 93PM-40(50)-IS-BB-6x9Ah-6 AA04A8206A03000000
40 40 ✓ ✓ - ✓ 93PM-40(50)-IS-BB-0-MBS-6 AA04AA306A03000000
40 40 ✓ ✓ ✓ ✓ 93PM-40(50)-IS-BB-6x9Ah-MBS-6 AA04A8306A03000000
50 50 - ✓ - ✓ 93PM-50(50)-IS-BB-0-6 AA05AA206A03000000
50 50 - ✓ ✓ ✓ 93PM-50(50)-IS-BB-6x9Ah-6 AA05A8206A03000000
50 50 ✓ ✓ ✓ ✓ 93PM-50(50)-IS-BB-0-MBS-6 AA05AA306A03000000
50 50 ✓ ✓ - ✓ 93PM-50(50)-IS-BB-6x9Ah-MBS-6 AA05A8306A03000000
60 60 - ✓ - ✓ 93PM-60(60)-IS-BB-0-6 AA06AA206A03000000
60 60 - ✓ ✓ ✓ 93PM-60(60)-IS-BB-6x9Ah-6 AA06A8206A03000000
60 60 ✓ ✓ ✓ ✓ 93PM-60(60)-IS-BB-0-MBS-6 AA06AA306A03000000
60 60 ✓ ✓ - ✓ 93PM-60(60)-IS-BB-6x9Ah-MBS-6 AA06A8306A03000000
80 80 - - - - 93PM-80(100)-6 AE08A0206A03000000
80 80 ✓ ✓ - - 93PM-80(100)-IS-MBS-6 AE08A0306A03000000
80 80 - ✓ - ✓ 93PM-80(100)-IS-BB-6 AE08AA206A03000000
80 80 ✓ ✓ - ✓ 93PM-80(100)-IS-BB-MBS-6 AE08AA306A03000000
100 100 - - - - 93PM-100(100)-6 AE10A0206A03000000
100 100 ✓ ✓ - - 93PM-100(100)-IS-MBS-6 AE10A0306A03000000
100 100 - ✓ - ✓ 93PM-100(100)-IS-BB-6 AE10AA206A03000000
100 100 ✓ ✓ - ✓ 93PM-100(100)-IS-BB-MBS-6 AE10AA306A03000000
120 120 - - - - 93PM-120(150)-6 AL12A0206A03000000
120 120 ✓ ✓ - - 93PM-120(150)-IS-MBS-6 AL12A0306A03000000
120 120 - ✓ - ✓ 93PM-120(150)-IS-BB-6 AL12AA206A03000000
120 120 ✓ ✓ - ✓ 93PM-120(150)-IS-BB-MBS-6 AL12AA306A03000000
150 150 - - - - 93PM-150(150)-6 AL15A0206A03000000
150 150 ✓ ✓ - - 93PM-150(150)-IS-MBS-6 AL15A0306A03000000
150 150 - ✓ - ✓ 93PM-150(150)-IS-BB-6 AL15AA206A03000000
150 150 ✓ ✓ - ✓ 93PM-150(150)-IS-BB-MBS-6 AL15AA306A03000000
160 160 - - - - 93PM-160(200)-6 AV16A0206A03000000
200 200 - - - - 93PM-200(200)-6 AV20A0206A03000000

Eaton Power Xpert 9395P Online UPS, 250-1200 kVA
250 250 - - - - 9395P-300-250-U P-105000046-001
300 275 - - - - 9395P-300 P-105000047-001
300 275 ✓ - - - 9395P-300-MBS P-105000047-005
500 500 - - - - 9395P-600-500-U P-105000049-001
600 550 - - - - 9395P-600 P-105000050-001
750 750 - - - - 9395P-900-750-U P-105000056-001
900 825 - - - - 9395P-900 P-105000057-001
1000 1000 - - - - 9395P-1200-1000-U P-105000073-001
1200 1100 - - - - 9395P-1200 P-105000074-001

UPS gücü UPS gücü
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Kesintisiz güç kaynağı (UPS)
Trifaze UPS

Gü
ç Y

ön
eti

mi

Eaton 93PM Online UPS, 30-200 kVA
30 30 - ✓ - ✓ 93PM-30(50)-IS-BB-0-6 AA03AA206A03000000
30 30 - ✓ ✓ ✓ 93PM-30(50)-IS-BB-6x9Ah-6 AA03A8206A03000000
30 30 ✓ ✓ - ✓ 93PM-30(50)-IS-BB-0-MBS-6 AA03AA306A03000000
30 30 ✓ ✓ ✓ ✓ 93PM-30(50)-IS-BB-6x9Ah-MBS-6 AA03A8306A03000000
40 40 - ✓ - ✓ 93PM-40(50)-IS-BB-0-6 AA04AA206A03000000
40 40 - ✓ ✓ ✓ 93PM-40(50)-IS-BB-6x9Ah-6 AA04A8206A03000000
40 40 ✓ ✓ - ✓ 93PM-40(50)-IS-BB-0-MBS-6 AA04AA306A03000000
40 40 ✓ ✓ ✓ ✓ 93PM-40(50)-IS-BB-6x9Ah-MBS-6 AA04A8306A03000000
50 50 - ✓ - ✓ 93PM-50(50)-IS-BB-0-6 AA05AA206A03000000
50 50 - ✓ ✓ ✓ 93PM-50(50)-IS-BB-6x9Ah-6 AA05A8206A03000000
50 50 ✓ ✓ ✓ ✓ 93PM-50(50)-IS-BB-0-MBS-6 AA05AA306A03000000
50 50 ✓ ✓ - ✓ 93PM-50(50)-IS-BB-6x9Ah-MBS-6 AA05A8306A03000000
60 60 - ✓ - ✓ 93PM-60(60)-IS-BB-0-6 AA06AA206A03000000
60 60 - ✓ ✓ ✓ 93PM-60(60)-IS-BB-6x9Ah-6 AA06A8206A03000000
60 60 ✓ ✓ ✓ ✓ 93PM-60(60)-IS-BB-0-MBS-6 AA06AA306A03000000
60 60 ✓ ✓ - ✓ 93PM-60(60)-IS-BB-6x9Ah-MBS-6 AA06A8306A03000000
80 80 - - - - 93PM-80(100)-6 AE08A0206A03000000
80 80 ✓ ✓ - - 93PM-80(100)-IS-MBS-6 AE08A0306A03000000
80 80 - ✓ - ✓ 93PM-80(100)-IS-BB-6 AE08AA206A03000000
80 80 ✓ ✓ - ✓ 93PM-80(100)-IS-BB-MBS-6 AE08AA306A03000000
100 100 - - - - 93PM-100(100)-6 AE10A0206A03000000
100 100 ✓ ✓ - - 93PM-100(100)-IS-MBS-6 AE10A0306A03000000
100 100 - ✓ - ✓ 93PM-100(100)-IS-BB-6 AE10AA206A03000000
100 100 ✓ ✓ - ✓ 93PM-100(100)-IS-BB-MBS-6 AE10AA306A03000000
120 120 - - - - 93PM-120(150)-6 AL12A0206A03000000
120 120 ✓ ✓ - - 93PM-120(150)-IS-MBS-6 AL12A0306A03000000
120 120 - ✓ - ✓ 93PM-120(150)-IS-BB-6 AL12AA206A03000000
120 120 ✓ ✓ - ✓ 93PM-120(150)-IS-BB-MBS-6 AL12AA306A03000000
150 150 - - - - 93PM-150(150)-6 AL15A0206A03000000
150 150 ✓ ✓ - - 93PM-150(150)-IS-MBS-6 AL15A0306A03000000
150 150 - ✓ - ✓ 93PM-150(150)-IS-BB-6 AL15AA206A03000000
150 150 ✓ ✓ - ✓ 93PM-150(150)-IS-BB-MBS-6 AL15AA306A03000000
160 160 - - - - 93PM-160(200)-6 AV16A0206A03000000
200 200 - - - - 93PM-200(200)-6 AV20A0206A03000000

Eaton Power Xpert 9395P Online UPS, 250-1200 kVA
250 250 - - - - 9395P-300-250-U P-105000046-001
300 275 - - - - 9395P-300 P-105000047-001
300 275 ✓ - - - 9395P-300-MBS P-105000047-005
500 500 - - - - 9395P-600-500-U P-105000049-001
600 550 - - - - 9395P-600 P-105000050-001
750 750 - - - - 9395P-900-750-U P-105000056-001
900 825 - - - - 9395P-900 P-105000057-001
1000 1000 - - - - 9395P-1200-1000-U P-105000073-001
1200 1100 - - - - 9395P-1200 P-105000074-001
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Makine ve tesislerin dünyanın her 
yerine ihraç edilmesi

Avrupa'daki makine ve tesis imalat sektörü ve dünya çapındaki ihracat 
ayrılmaz bir bütündür. Bugün henüz makinelerinizi ihraç etmiyorsanız, 
buna hazırlıklı olmalısınız. Eaton, makine ve tesis imalat sektörü için 
tüm önemli onaylara ve sertifikalara sahip kumanda ve koruma cihazları 
hizmete sunuyor. Dünyanın çoğu ülkesinde bu onay ve sertifikalar 
başarılı bir ihracat için tek ön koşulu oluşturuyor, çünkü bu ülkelerde 
komponentler dünya çapında kendini kanıtlamış IEC direktiflerine 
uyumluluğu ile değerlendiriliyor. Avrupa CE işareti, Avrupa dışında da 
geçerli olan bir pasaport durumundadır.

Makina imalatı sektörü için dünya pazarı için uygun cihazlar
Eaton tarafından hizmete sunulan Moeller serisine dâhil kumanda 
ve koruma cihazlarının çoğu dünya pazarı için uygun cihazlardır. Bu 
cihazların temel modelleri, tüm onaylara ve sertifikalara sahiptir. Bu 
üniversal cihazlar dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. 

Bu, 

• Kumanda ve sinyalizasyon cihazları, konum şalterleri,

• Kontaktörler, çeşitli zaman röleleri ve özel röleler,

• Motor koruma şalterleri ve röleleri

• Elektronik komponentler ve sistemler için geçerlidir.

Dünyanın çoğu ülkesinde kullanıma uygun devre kesici ve yük 
ayırıcıları alanında Eaton, IEC cihazları ve Kuzey Amerika'daki pazar 
için neredeyse aynı ebatlara ve ek donanımlara sahip NA cihazları 
sunuyor. Bu durum, Kuzey Amerika'daki standartlar temelinde son 
derece farklı olan teknik veriler nedeniyle zor olan cihaz seçimini çok 
kolaylaştırmaktadır.
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Elektrik mühendisliği ürünleri ve bunların uygulamaları için geçerli olan 
standartlar, uluslararası çapta harmonize edilmiş durumda değildir.

IEC dünyasıyla en büyük farklılıklar Kuzey Amerika'da, yani 
ABD'de ve Kanada'da mevcuttur. İhracat ticaretine yeni girenler 
için nerelerde farklı bakışların ve çözümlerin söz konusu 
olduğunu görmek, ilk aşamada şaşırtıcı olmaktadır.

Örneğin Kuzey Amerika'ya ihracat yapmak için, pano kapısı 
açıkken ana şalterin anahtarlanabilmesi için şalter üzerinde 

Nitelikli bilgi başarıya ulaştıran önemli bir anahtardır

Negatif deneyimler yaşamak istemeyenler, Eaton'un 'Kuzey Amerika'ya 
ihracat' konusunu kapsayan çok sayıdaki yayını mutlaka değerlendirmelidir. 
Bu yayınlarda kod ve standartların uygulama şekli ve farklı alışkanlıklar 
açıklanmaktadır. 

Uzmanlık bilgisi sunan bu makalelere www.eaton.eu/publications altında 
erişebilirsiniz. Buradan bu makaleleri ücretsiz olarak bilgisayarınıza 
indirebilirsiniz.

http://www.eaton.eu/approvals altında, bir 
bileşenin tipi ile ilgili onay ve sertifikaları 
bulabilirsiniz. Böylece mevcut sertifikaya veya 
resmi kuruma bağlı olarak ürün ile ilgili bir 
rapora bir bakış elde etmektesiniz. Verilen 
bilgiler ilgili resmi kurumların veri bankaları 
içinde bulunanlar ile aynıdır.

ek bir kurma kolu barındıran kurma mekanizması gibi özel 
bileşenler gerekli olmaktadır. Aynı şekilde, avrupa menşeli 
motor koruma şalteri sadece bir öncü koruma cihazı, örneğin 
bir UL248 sigortası veya giriş terminalinde daha geniş bir 
boşluk ve yalıtım mesafesi ile kabul edilmektedir. Eaton, 
ihracat ile ilgili sorularınızda uzman bir partnerdir. 

20.11.2014 002234 - HPL-ED2014 V7.0 DE 1 / 3

Isolierstoffgehäuse�oben+unten�offen,�HxBxT=296x234x150mm,�NA-
Ausführung

Typ  CI23-125-NA
Art.-Nr.  002234
 

Lieferprogramm
Sortiment     Isolierstoffgehäuse Ci für Nordamerika

Grundfunktion     Leergehäuse

Produktfunktion     Verteilergehäuse für Nordamerika
Verteilergehäuse mit Deckel und Flanschen

Einzelgerät/Komplettgerät     Einzelgerät

Schutzart     IP65

Beschreibung     an allen 4 Seiten mit abnehmbaren glatten Flanschen bestückt
Befestigungslaschen für Wandbefestigung
plombierbare Deckelverschlüsse

Ausführung Deckel     durchsichtig

Oberflächenbeschaffenheit     RAL 7032 (Unterteil)

Abmessungen      

Breite   mm 234

Höhe   mm 296

Tiefe   mm 150

Einbautiefe   mm 125

Ausführung Unterteil     Seitenwände mit glatten Flanschen

Ausführung Unterteil     Seitenwände mit abnehmbaren glatten Flanschen

Approbationen
Product Standards UL 508A; CSA-C22.2 No.94; IEC/EN60529; CE marking

UL File No. E54120, E337418

UL Category Control No. NITW

CSA File No. 27130

CSA Class No. 3211-07

North America Certification UL listed, CSA certified

Specially designed for North America Yes

Suitable for Industrial Control Panels

Current Limiting Circuit-Breaker No

Degree of Protection IEC: IP65; UL/CSA Types 1, 12, 13, 4X, indoor only

Allgemeines
Normen und Bestimmungen     IEC/EN 60529

EN 50262
DIN 43656
DIN 43660
EN 60439-4 bei Einzelgehäusen CI...X und bei zusammengesetzten Verteilern aus Ci-
Gehäusen bis 680 A.
Dadurch verwendbar für Steckdosenkombinationen und als Komponenten für
Baustromverteiler.

Klimafestigkeit     Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Umgebungstemperatur   °C -40 - +80

Schutzart     IP65

Betriebs- und Umgebungsbedingungen nach VDE 0660 Teil 500      

Farbe      

Unterkasten     RAL 7032, kieselgrau

Deckel     durchsichtig, farblos

Oberflächenbeschaffenheit     RAL 7032 (Unterteil)

Material
Oberflächenbeschaffenheit     RAL 7032 (Unterteil)

Farbe      

Unterkasten     RAL 7032, kieselgrau

Approbationen
Product Standards UL 508A; CSA-C22.2 No.94; IEC/EN60529; CE marking

UL File No. E54120, E337418

UL Category Control No. NITW

CSA File No. 27130

CSA Class No. 3211-07

North America Certification UL listed, CSA certified

Specially designed for North America Yes

Suitable for Industrial Control Panels

Current Limiting Circuit-Breaker No

Degree of Protection IEC: IP65; UL/CSA Types 1, 12, 13, 4X, indoor only

Approvals

Technical Paper
Dipl.-Ing. Wolfgang Esser
Second, supplemented edition 2010

Special considerations governing the 
application of Manual Motor Controllers 
and Motor Starters in North America

Motor Starters for USA and Canada
Moeller® series www.eaton.com/moellerproducts

Packaging
Machine

SAFETY GATE 4
OPEN

Product selection for 
North American exports 
made easy

Technical Paper
Dipl.-Ing. Wolfgang Esser

S USA and Canada
Moeller® series www.eaton.com/moellerproducts

witchgear for White Paper
Machinery Equipment for North America  www.eaton.eu

 Electrical equipment of industrial 
machinery exported to North America

White Paper

Dipl.-Ing. Wolfgang Esser

Learning from the good, and bad, 
 experience of others

WP027007EN.indd   1 30.03.15   15:36

Technical Paper
Dipl.-Ing. Wolfgang Esser

Safe Isolation of Main Circuits 
with Switch-Disconnectors N or 
with Molded Case Switches NS

USA and Canada
Moeller® series www.eaton.com/moellerproducts
Main Switch for 

Eaton Çevrimiçi Kataloğu içerisinde, Kuzey Amerika‘ya yapacağınız ihracat 
için gerekli onaylar konusunda güvenilir bilgiler bulabilirsiniz. Her ürün için ilgili 
Product Standard (ürün standardı), E-File Number (e-dosya numarası), Cate-
gory Control Number (kategori kontrol numarası) veya CSA Class Number 
(CSA sınıf numarası) hakkında bilgiler mevcuttur. Bu bilgileri parça listelerinize 
ve dokümantasyonunuza aktararak, ilgili her onay sürecine çok iyi bir şekilde 
hazırlanmış olursunuz.

Besleme üniteleri ve devre 
parçaları içindeki kullanım için 
uygunluk gibi 13 bilgi ürün 
başına sunuluyor; bu alanda 
azami kullanım gerilimi ve 
UL/CSA Tip 4X gibi Kuzey 
Amerika koruma sınıfı belirtil-
mektedir.

http://www.eaton.eu/publications
http://www.eaton.eu/approvals
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Powering Business: Eaton için bu taahhüt, güvenilir ürünler ve 
teknolojiler sunmaktan fazlasıdır. Ehliyetli danışmanlık ve hizmetlerle, 
talep profilinize en iyi şekilde uyarlanmış olan bir mühendislik çözümü 
sunmak istiyoruz. Başarınız için her şey tek elden.

Makine kontrol üniteniz için mühendislik
Eaton, ehliyetli bir ortak olarak fikrin oluşum aşamasından uygulamanın gerçekleştirilmesine kadar olmak üzere 
size makinenizin her bir geliştirme adımında eşlik etmektedir. Yalın Çözüm ortaklarının bilgi birikimi ve yenilikçi 
Eaton ürünleri, teknoloji alanında liderlik ile piyasada belirleyici avantajı elde etmeniz için temeli oluşturur. 

Eaton, ürün seçiminde size destek olur, makinenizin elektriksel ve hidrolik yapısı konusunda danışmanlık  
sunar ve uygulama ve programları gerçekleştirmenin yanı sıra devreye alma esnasında size yardımcı olur.  
Bu hizmetlerin Eaton ürünleri ile bir araya getirilmesi sayesinde istekleriniz en iyi şekilde uyarlanır.

Makine kontrol üniteniz için eksiksiz 
servis

Kuzey Amerika'ya ihraç etmek üzere kontrol panosu imalatı alanında sertifikalı 
olan SAE Schaltanlagenbau Erfurt firması ile uzun yıllara dayanan iş ortaklığımız 
sayesinde müşterilerimize Kuzey Amerika'da kullanım için de çok uygun olan 
çözümler sunabiliyoruz. UL508A ve NFPA79 uyarınca imal edilen ürünlerin 
ve kontrol panolarının imalatının yanı sıra Eaton ve SAE firmalarının sunduğu 
hizmetlerin arasında elektrikli makine ve tesislerin Kuzey Amerika'ya başarılı bir 
şekilde ihracatı için özel bilgilerin sağlandığı seminerler de yer almaktadır. 

Başarılı Kuzey Amerika ihracatı için çözümler
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Verimliliğin arttırılması için gereksiz işçilik ve maliyetler azaltılmalıdır. Özellikle lojistik alanında 
gereksiz işlemler nedeniyle çoğu zaman değerli zaman kaybı yaşanmaktadır. Artık katma değer 
servislerimizi kullanarak, firmanızda lojistik süreçlerini mümkün olduğunca sorunsuz ve verimli 
olmasını kolaylaştırabilirsiniz.

Firma içi lojistik: Size ürünleri, ihtiyacınız olduğu miktarlarda teslim ediyoruz, isteğiniz üzerine 
ürünleri ambalajlanmamış bir şekilde, birden fazla kullanılabilir taşıma kutularında da teslim 
edebiliriz. Birden fazla Eaton ürününden meydana gelen ürünler kullanıyorsanız, size bunları 
monte edilmiş, hazır halde de teslim edebiliriz.

Üretim: Ürünleri sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda ambalajlıyoruz, isteğiniz üzerine normalin 
dışında bir düzende de ambalajlayabiliriz. Ürünleri ihraç etmeniz halinde ürünlerin uluslararası 
koşulları da yerine getiren, uygun bir özel ambalaj içerisinde teslim edilmesini sağlarız. Bunun 
yanı sıra ürünlere sizin kendi malzeme numarası sisteminiz için özel etiketler uygulamak 
mümkündür.

Bizim servisimiz, sizin 
yararınız:

• Uyarlanmış lojistik 
konseptleri 

• Deponuz için ürün 
yelpazesi tasarımı

• Özel ambalaj konseptleri 

• Anlaşmaya göre sabit 
teslimat günleri

• Lojistik ile ilgili tüm 
sorularda danışmanlık

• Müşteri odaklı lojistik 
raporları

• Gümrük işlemleri

• Terörle Mücadele 
Kanunu‘nu yerine getirme 
konusunda yardım

• Her gün saat 07:00 ile 
20:00 arasında birden fazla 
dilde sipariş yönetimi

• Gönderi takibi

• İade edilen ürün yönetimi

Katma Değer Servisler - kârlı bir iş için ortağınız

Bizim servisimiz, sizin yararınız

• Kaynak ve yatırımları azaltma

• Montaj masraflarını ve sürelerini azaltma

• Temel yeterliliklere odaklanma

• Paketleme atıklarını azaltma

• Depolama işlemleri, stoklar ve tedarik zincirleri 
optimize edilir

• Doğru ürün kombinasyonları sayesinde hatalarda 
azalma

VAS-EMEA@eaton.com

mailto:VAS-EMEA@eaton.com
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Ürünlerde, dokümanda bulunan bilgilerde ve fiyatlarda değişiklik yapma hakkı, eksiklerin ve 
hataların olmasına yönelik haklar saklıdır. Sadece sipariş onayı ve Eaton‘un teknik 
dokümantasyonu bağlayıcıdır. Fotoğraflar ve resimler de herhangi bir tasarım veya işlevsellik 
garantisi vermez. Bu fotoğraf ve resimlerin her türlü kullanımı, önceden Eaton tarafından 
onaylanmalıdır. Aynı durum, markalar için de geçerlidir (özellikle Eaton, Moeller, Cutler-Hammer, 
Cooper Bussmann). Eaton‘ın İnternet sayfalarında ve Eaton‘un sipariş onaylarında belirtilen satış 
koşulları geçerlidir.

Eaton, Eaton Corporation‘ın tescilli marka 
işaretidir.

Diğer tüm marka işaretleri, ilgili sahiplerine 
aittir.

Eaton’da bizler, daha fazlasını talep eden bir dünyaya güç 
sağlamanın zorluklarını aşmak için uğraşıyoruz. Elektriksel güç 
yönetiminde 100 yılı aşkın tecrübeyle bizler, günümüzden daha 
sonrasını görme uzmanlığına sahibiz. Çığır açan ürünlerden 
anahtar teslim tasarım ve mühendislik hizmetlerine kadar, dünya 
genelindeki kritik endüstriler Eaton’a güvenir. 

Biz, güvenilir, verimli ve emniyetli elektriksel güç yönetimi 
çözümlerimizle işletmelere güç veririz. Bunu bireysel hizmet, 
destek ve cesur bakış açımızla birleştirerek, yarının ihtiyaçlarına 
bugünden cevap veriyoruz. Eaton ile gelişimi takip edin. 
eaton.com/electrical web sitesini ziyaret edin.

Eaton Industries GmbH 
Hein-Moeller-Str. 7–11 
D-53115 Bonn / Germany

© 2016 by Eaton Corporation 
Tüm hakları saklıdır 
Açıklama: CA08103003Z-TR 
Versiyon 4 / ip September 2016
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